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AZ/AZM 415-B30

1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a coloca¢do em funcionamento, a operagéo segura
e a desmontagem do dispositivo. O manual de instru¢des deve ser
mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois

de ter lido e entendido o manual de instrugées, bem como de se ter
familiarizado com as normas de seguranga no trabalho e prevengao de
acidentes.

A selecdo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integracdo na
técnica de comando, sao vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Indicagoes gerais de seguranga

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em www.schmersal.net.

Todas as informagdes sado fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de seguranga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagdo e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.5 Adverténcia contra utilizagao incorreta

A utilizacao tecnicamente incorreta ou manipulagées no
dispositivo podem ocasionar a ocorréncia de perigos para
pessoas ou danos em partes da maquina ou equipamento.
Favor observar também as respetivas indicagées
relacionadas na norma ISO 14119.

1.6 Isencao de responsabilidade

N&o assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observagao deste manual de instrugdes. Também néo é assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela
utilizagéo de pegas sobressalentes ou acessorios ndao homologados
pelo fabricante.

Por motivo de seguranga nédo séo permitidas quaisquer reparagoes,
alteragdes ou modificagdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

SCHMERSAL 1



Manual de instrugoes

Desbloqueio de atuador e de fuga em emergéncia

2. Descrigao do produto

2.1 Cédigo do modelo
Este manual de instrugdes € valido para os seguintes modelos:

AZ/AZM 415-B30-®

N° | Opgao | Descrigcao
@ 01 Montagem interna, com maganeta anti-panico,
batente da porta a direita
02 Montagem interna, com maganeta anti-panico,
batente da porta a esquerda
03 Montagem interna, sem macaneta anti-panico,
batente da porta a direita
04 Montagem interna, sem maganeta anti-panico,
batente da porta a esquerda
05 Montagem externa, com macaneta anti-panico,
batente da porta a direita
06 Montagem externa, com maganeta anti-panico,
batente da porta a esquerda
07 Montagem externa, sem maganeta anti-panico,
batente da porta a direita
08 Montagem externa, sem manipulo anti-panico,

batente da porta a esquerda

Apenas com a execugao correta das modificacdes descritas
neste manual de instrugdes esta assegurada a fungéo de
seguranga do sistema completo e, portanto, € mantida a
conformidade relativamente a Diretiva de Maquinas.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que nao estéo listadas no coédigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigao e utilizagao

O atuador AZ/AZM 415-B30 ¢é utilizado em combinagédo com o
interruptor de seguranca AZ 415 ou com o solendide de seguranca
AZM 415, preferencialmente em dispositivos de protegao giratorios e
deslocaveis.

Aplicagao

Interruptores de seguranca ou encravamentos de seguranga, bem
como atuadores, podem ser montados dentro ou fora de uma zona de
perigo. O dispositivo de protegao pode ser aberto e fechado por fora
através de um movimento giratério. O manipulo de atuagédo engata na
posigao de 90°. O atuador AZ/AZM 415-B30 pode ser fornecido com
um manipulo anti-panico para abrir o dispositivo de protegdo. Através
do acionamento do manipulo anti-panico pode-se abrir o dispositivo de
protecéo dentro da zona de perigo. N&o é possivel fechar o dispositivo
de protegéo por dentro. O atuador AZ/AZM 415-B30 pode ser fornecido
com um bloqueador SZ 415 contra fechamento acidental do dispositivo
de protecéo para, p. ex., trabalhos de montagem em instalagées com
pouca visibilidade. Para montagem simples em cercas esta disponivel
uma chapa de montagem MP AZ/AZM 415. O valor das forcas de
desconex&o no atuador é de 25000 N.

Nos solendides de seguranga AZM 415 em combinagao
com uma maganeta anti-panico, utilizar sempre a variante
AZM 415-..ZPKT. com desbloqueio de fuga em emergéncia.

AZ/AZM 415-B30

3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem

A montagem pode ser realizada apenas por pessoal técnico
autorizado.

Para a fixagado do atuador AZ/AZM 415-B30 estao disponiveis quatro
furos com @ 6,4 mm. O atuador AZ/AZM 415-B30 deve ser montado
de tal modo que possa ser facilmente introduzido no interruptor

de segurancga. O interruptor de seguranga ou o encravamento de
seguranga deve ser montado de forma que a aresta do invélucro fique
alinhada ao caixilho da porta. A barra retangular ® deve ficar alinhada
entre a fixagéo interior e exterior do dispositivo de protegéo.

O comprimento da barra retangular deve ser adaptado a respetiva
espessura da porta de no maximo 100 mm (versdo com manipulo
anti-panico 82 mm acrescido a espessura da porta. Em conjunto com
o bloqueador SZ 415-1/-2, o comprimento da barra retangular a ser
ajustada deve ser aumentado em 4 mm.

O manipulo anti-panico @ deve ser colocada em posi¢éo aberta antes
da introducéo da barra retangular. A extremidade fresada da barra
retangular @ deve ser inserida no manipulo anti-panico @. A outra
extremidade da barra retangular no verso da unidade do atuador @.
Na versdo sem manipulo anti-panico e montagem externa, a barra
retangular € montada de modo fixo.

Nao deve ser possivel fechar o dispositivo de prote¢do com o
auxilio da maganeta anti-panico.

Durante a montagem deve ter-se em atencéo que o atuador
seja inserido sem tensionamento no dispositivo interruptor
de seguranca (por exemplo, utilizando o dispositivo
centralizador opcional). O cumprimento da medida de folga
122 mm, ou um desalinhamento maximo de + 3°, entre o
dispositivo interruptor de seguranga e a unidade do atuador.

i
max. +3
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3.2 Montagem interna, Dimensdes
Todas as medidas em mm.

Legenda

@ trinco anti-panico

@ Unidade do atuador
® Barra retangular
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3.3 Montagem externa, Dimensées

Todas as medidas em mm.

Legenda

@ trinco anti-panico

@ Unidade do atuador
® Barra retangular
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AZ/AZM 415-B30

3.4 Acessorios MP AZM 415
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Equipamento centralizador
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4. Colocacao em funcionamento e manutencao

4.1 Teste de funcionamento

O dispositivo interruptor deve ter a sua a fungao testada.

Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:
1. Verificar a fixagao

2. Integridade

4.2 Manutengao

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos

regulares, através dos seguintes passos:

1. Verificar a integridade e o assento firme do atuador

2. Verificar a medida de folga 12> mm e o desalinhamento maximo de
+ 3° entre dispositivo interruptor de seguranga e unidade de atuador,
se necessario reajustar

3. Remogao dos residuos de sujidade

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.
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