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Bestemmelse og brug

Der er forskellige typer aktuatorer til radighed. Aktuator AZ/AZM 415-B1
anvendes primeert til forskydelige og aftagelige afskeermminger. Til
afskeermninger, der kan drejes, anvendes aktuator AZ/AZM 415-B2 og -B3.

Nar den drejelige afskeermning monteres skal det sikres, at
drejepunktet er i niveau med sikkerhedsafbryderens overflade, som
udlgsningsgrebet dykker ned i (se tabel).

Udlgsningsradier

D AZ/AZM 415-B2 50 36
&) AZ/AZM 415-B3 250 36

L] 2T Az/AzM 415-B1

Tegnforklaring
R Min, X X .
d A Udlgsningsradier over aktuatorens smalle side

=]
d X Udlgsningsradier over aktuatorens brede side
=
Haengslets drejepunkt og sikkerhedsafbryderens overkant skal udgere

et plan plus d mm. Grundindstillingen er indstillet til den mindste radius
Rmin-

S SCHMERSAL

AZ/IAZM 415
EX-AZ/AZM 415

Aktuatorernes AZ/AZM 415-B2 og -B3 aktuatorholdere er forsynet med
stifthuller. Aktuatoren kan ikke demonteres, hvis der seettes kaervstifter heri.

@ Anvend sikkerhedsskruer med envejskaerv, sa skruerne ikke
kan lgsnes af uvedkommende, fas som tilbehar.

Afstanden mellem aktuatorens flange og afbryderhuset skal udggre
< 3 mm ved en indfgrt aktuator (seiill. 1).

<3mm
j-=2mm

. 1

Indstillingsskrue

Justeres sekskantsskruen kan aktuatorerne placeres i de gnskede
positioner. Treek den pagaeldende skrue og fieder ud af aktuatoren og
udskift dem med den vedlagte unbrakoskrue SV 4 (a).
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AZIAZM 415-B2

AZIAZM 415-B3
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