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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a coloca¢éo em funcionamento, a operagéo segura
bem como a desmontagem do dispositivo de seguranga. O manual de
instrucdes deve ser mantido sempre em estado legivel e guardado em
local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoas tecnicamente especializadas
Todas as atividades descritas neste manual de operagdo devem ser
executadas somente por pessoal tecnicamente treinadas e autorizadas
pelo usuario do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ler
e compreender o manual de instrugdes, bem como ter se familiarizado
com as normas de seguranca no trabalho e prevengéo de acidentes.

A selegdo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integragdo na
técnica de comando, sao vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes Uteis adicionais.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A nao observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos em pessoas €/ou na maquina.

1.4 Utilizagao correta conforme a finalidade

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungoes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamento
completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correto do
equipamento completo.

O dispositivo de parada de emergéncia pode ser utilizado
exclusivamente conforme as consideragdes a seguir ou para as
finalidades homologadas pelo fabricante. Informacgdes detalhadas
sobre a area de aplicagdo podem ser consultadas no capitulo
"Descrigdo do produto”.

1.5 Indicagdes gerais de seguranga

Devem ser observadas as indicagdes de seguranca do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagéo,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catélogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes séo fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagbes de seguranga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagédo em funcionamento, operagao e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

A utilizagéo tecnicamente incorreta ou quaisquer manipulagdes
inadequadas no dispositivo podem promover situagdes

de perigo para pessoas e danos em partes da maquina

ou equipamento. Favor observar também as respectivas
indicacOes relacionadas na norma EN 1SO 14119.
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1.7 Isencao de responsabilidade

Na&o nos responsabilizamos por falhas operacionais ocasionadas por
erros de montagem ou pela ndo observacéo deste manual de instrugdes.
Também n&o assumimos nenhuma responsabilidade adicional por danos
causados pela utilizagdo de pegas sobressalentes ou acessorios nao
homologados pelo fabricante.

Por motivo de seguranca, ndo é permitido a realizacdo de qualquer
reparo, alteragédo ou modificagao efetuada por conta prépria, nestes
casos o fabricante se exime da responsabilidade pelos danos
resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cdédigo para encomenda
Este manual de instrugdes é valido para os seguintes modelos:

AZ 16-0ZI-9-0-®-0-®
N° Opcgao | Descrigao

©) 03 3 contatos NF
12 1 contato NA / 2 contatos NF
@) ST Conector M12 x 1 em baixo
STL Conector M12 x 1 a esquerda
STR Conector M12 x 1 a direita
Atuador
® B1 Atuador reto
B6L Atuador flexivel para dobradiga de porta a esquerda
B6R Atuador flexivel para dobradiga de porta a direita
M16 Entrada de condutor M16
M20 Entrada de condutor M20

1747 Atuador B1 com ima de retengado

2024 Atuador B1 com cobertura para protegéo

2053 Atuador B1 com retengao por esferas

2177 Atuador B1 com dispositivo centralizador
® 1637 Contatos em ouro

1762 Montagem frontal

Apenas com a execugao correta das modificagdes
descritas neste manual de instrugdes esta assegurada a
funcéo de seguranca e portanto € mantida a conformidade
relativamente a Diretiva de Maquinas.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que nao estéo listadas no cédigo de modelo
no item 2.1, as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de forma
analoga, desde que sejam coincidentes com a vers&o de série.

2.3 Descrigao e utilizagao

As chaves de seguranca com atuador separado séo adequadas para
dispositivos de protecéo deslocaveis lateralmente, giratorios e removiveis
que devem permanecer fechados para assegurar a seguranga operacional
requerida.

As chaves de seguranca séo utilizados em aplicagbes nas quais a
condi¢éo perigosa € terminada sem atraso quando da abertura do
dispositivo de protecéo.

Ao se abrir o dispositivo de protegéo, os contactos NF sdo
obrigatoriamente abertos e os contactos NA sdo obrigatoriamente
fechados, no interruptor de seguranga.

Os dispositivos interruptores de seguranca séo
classificados conforme a EN ISO 14119 como tipo
construtivo 2 dos dispositivos de bloqueio e classificados
como altamente codificados.

A avaliagéo e o dimensionamento do sistema de seguranca
devem ser efetuados pelo usuario em conformidade com as
normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nivel de
seguranga requerido.
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Todo o conceito do sistema de controle, em que o
componente de seguranca € integrado, deve ser validado
para as normas pertinentes.

2.4 Dados técnicos

Instrucdes: EN 60947-5-1
Invélucro: Termoplastico reforgado com fibra de vidro, auto-exting&o de fogo
Atuador: aco inoxidavel 1.4301
Nivel de codificagdo conforme EN ISO 14119: alto

Velocidade maxima de atuagéo: 2m/s
Frequéncia max. de comutacéo: 4.000/h
Tipo de protecdo: IP67 segundo EN 60529
Material dos contatos: Prata

Elementos de comutacao: Comutador com interrupgéo dupla, pontes de
contato separadas galvanicamente

© conforme EN 60947-5-1,

comutagao lenta, contato de ruptura positiva
Conexao por parafuso,

conector M12, 8 polos

0,75 ... 2,5 mm?2 (incl. terminais de ponta de fio)

Sistema de comutacéo:

Tipo de conexao:

Seccgéo do cabo:

Entrada de cabo: 3 xM16x1,5

3 x M20x1,5
Resisténcia calculada & tenséo de choque U,,: 6 kV
Tenséo calculada de isolamento U;: 500 V
Categoria de aplicagao: AC-15, DC-13
Corrente/tensao de operagao calculada 1,/U,: 4 A/230 VAC

4A/24VDC
- Conector M12, 8 polos: 2A/24VDC
Corrente de curto-circuito condicional: 1.000 A

Resisténcia a curto-circuito:
Forcga de retengéo:

Fusivel 6 AgG D
aprox. 30 N com AZ 16Z1-1747,
até aprox. 100 N com AZ 16Z1-2053

Percurso de ruptura positiva: 8 mm
Forca de abertura obrigatoria: cada contato de ruptura 10 N
Temperatura ambiente: -30°C...+80°C

Resisténcia mecanica: > 108 ciclos de comutagao

2.5 Certificagdo de seguranga

Instrugdes: EN ISO 13849-1
Estrutura prevista:
- Em principio: aplicavel até cat. 1/PL c

- Aplicagéo de 2 canais e
exclusao de falha Sistema mecanico*: aplicavel até cat. 3/PLd

com unidade légica apropriada

B,op contato NF: 2.000.000
B,p (contato NA) com 10% de carga de contato resistiva: 1.000.000
Vida util: 20 anos

* Se for permitido uma exclusé&o de falha para um sistema mecanico de
1 canal.
MTTFD= B1op — dop X hop X 3600 s/h

0,1 X Nop tcycle

(Os valores determinados podem variar em fungao dos parametros
especificos da aplicagéo h,,, d,, € t,, bem como da carga.)

Quando varios componentes de seguranga sdo ligados em série,
conforme as circunstancias, ocorre uma queda do nivel de performance
segundo a norma EN ISO 13849-1, devido a detegéo de falhas reduzida.

3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem

As medidas de fixagdo séo indicadas na parte de tras do dispositivo.
O invélucro da chave ndo deve ser usado como batente. A posigao
de utilizagao é opcional. Entretanto, ela deve ser escolhida de tal
modo que demasiada sujeira ndo entre pelas aberturas utilizadas. As
aberturas nao utilizadas devem ser fechadas apds a montagem com
tampdes.

Estao disponiveis diferentes modelos de atuador. Para dispositivos
de protecéo deslocaveis ou removiveis usar preferencialmente os
atuadores B1, para dispositivos com protecao giratérios, usar os
atuadores B6R e B6L.
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3.2 Montagem dos atuadores 3.3 Dimensoes
Todas as medidas em mm.
As marcacdes na abertura de acionamento utilizada no

interruptor de segurancga e no atuador tém que estar frente a
frente.
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Ligar o atuador por unido positiva directamente ao dispositivo de o
protecdo. Em caso de fixagdo, por exemplo, por rebites ou solda, deve- -0 | N
se prestar atencéo para que a profundidade de penetragéo do atuador NI — N1
ndo seja alterada. - Tm@r
A O atuador deve ser fixado de modo que nao vai ser solto Legenda
(p- Ex. Utilizag&o de parafusos N&o amoviveis, etiqueta, A-D 4 Aberturas de atuagdo
furagéo, pinos de corregéo ) Fazer dispositivo de protecao e
travado contra deslocamento. Atuador reto B1
56
@ Favor observar as indicagdes relacionadas nas normas " 1‘$’ s‘bs,s
EN ISO 12100, EN ISO 14119 e EN ISO 14120. S
Raios de atuagdo dos atuadores E ! "
Durante a montagem do dispositivo de prote¢éo giratorio deve-se Ufﬁ"@
observar para que o ponto de rotagéo fique situado no plano da B
superficie do interruptor de seguranga, onde o gancho atuador penetra
(ver tabela). Atuador reto B1-1747
com ima de retengao
Nota

O ajuste da retencéo por esferas (-2053) deve ser executado no
dispositivo de protegdo apos a conclusdo da montagem. Para isso,
ajustar os parafusos na retencéo por esferas uniformemente com uma I\
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e

e =

R -
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O ponto de rotagéo do eixo e borda superior da chave de seguranga 7W:FU
deve formar um plano acrescido de d mm. O ajuste basico é regulado
para o menor raio R ;..
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Atuador reto B1-2053
Com retencao por esfera
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Atuador reto B1-2177
com dispositivo para centralizar
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Parafuso para regulagem

O atuador ¢ ajustado de fabrica para o raio minimo.

Para raios maiores o ajuste é efetuado girando-se os
parafusos de ajuste a e b com uma chave Allen de 2,0 mm.
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4. Ligacao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagao elétrica

Aligagéo elétrica deve ser efetuada apenas em estado

desenergizado e por pessoal técnico autorizado.

As designacdes dos contatos séo indicadas no interior do dispositivo.
Para a entrada do condutor devem ser utilizadas prensas cabos

adequadas com o respectivo tipo de protecéo.

Comprimento de decapagem x do condutor

—

— )=

6 mm

X

Para isso estéo disponiveis trés entradas de condutor, que podem ser abertas
conforme a necessidade. Uma vez executada a ligagao, limpar o interior

da chave para a eliminag&o de residuos. A chave de seguranca dispde de
isolamento de protegdo. Por isso um condutor de protegdo ndo € permitido.

4.2 Versées de contato

Representagéo dos contatos com o dispositivo de prote¢éo fechado.

AZ 16-12ZI
1NA/2NF

11— 7—12
21— —22
33— —34

AZ 16-03ZI
3 contatos NF

o —12
21 —22
31— —32

S33

AZ 16-12ZI-ST.
1 NA /2 NF com conector

S34

S
Nl

S22
S12

As informagdes sobre cursos de comutagdo podem ser
consultadas no catélogo online na Internet, em products.

schmersal.com.
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5. Configuragao e manutengao

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo de seguranca deve ter a sua a fungdo de seguranga

testada. Neste procedimento deve-se garantir previamente o seguinte:

1. Verificar se o atuador e o interruptor de seguranca estao firmemente
fixados.

2. Verificar a integridade da entrada de condutor e das ligagdes.

3. Verificar se o involucro da chave esta danificado.

5.2 Manutengao

No caso de uma montagem cuidadosa, conforme as instrugdes acima

mencionadas, o dispositivo ndo precisa de manutengédo constante. Sob

condi¢des ambientais severas é necessario uma manutengao periédica

com os seguintes passos:

1. Verificar se o atuador e o interruptor de seguranca estao firmemente
fixados.

2. Remogéo dos residuos de sujeira.

3. Verificar a entrada de condutor e as ligagoes.

Em todas as fases da vida operacional do dispositivo
interruptor de seguranga devem ser tomadas medidas
organizativas e construtivas de protegéo contra manipulacao
e manipulagao do dispositivo de protegéo, por exemplo,
através da utilizagdo de um atuador substituto.

Os dispositivos danificados ou defeituosos devem ser substituidos.

6. Desmontagem e descarte

6.1 Desmontagem
O dispositivo de seguranca deve ser desmontado apenas em estado
desenergizado.

6.2 Descarte
O dispositivo de seguranga deve ser descartado corretamente de
acordo com a legislagdo e normas nacionais.

No final da vida util, este produto devera ser devolvido
ao fabricante para que o descarte correto seja executado
conforme lei 12.305/2010. Todos os descartes deverdo
retornar com NF de simples remessa. Para maiores
informagdes, consulte nosso site www.schmersal.com.br.

% SCHMERSAL
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7. Declaracao de conformidade UE

Original

Modelo:

Diretivas pertinentes:

Normas aplicadas:

ACE-AZ16ZI-D-BR

Declaragao de conformidade UE

Denominagao do componente:

Descrigdo do componente:

Responsavel pela organizagao
da documentagao técnica:

Local e data da emissao:

ACE Schmersal
Eletroeletronica Industrial Ltda.
Av. Brasil, n° 815

Jardim Esplanada

CEP: 18557-646 Boituva — SP
Brasil

Internet: www.schmersal.com.br

Pelo presente declaramos que, devido a sua concepgao e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

AZ 16ZI

Consultar cédigo de modelo

Chave de seguranga com contato de rutura
positiva e atuador separado para fungdes de

segurancga
2006/42/UE Diretiva de maquinas
2011/65/UE Diretiva RoHS

EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Boituva, 8 de Junho de 2021

o

Assinatura legalmente vinculativa
Marco Antonio De Dato
Diretor Projeto & Desenvolvimento

® SCHMERSAL

A declaragéo de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Alemanha

Telefone: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
6

Production site:
ACE Schmersal
Eletroeletrénica |

ndustrial Ltda.

Av. Brasil, n° 815

Jardim Esplanad
Brazil
Phone
Fax
E-mail:
Internet:

a — CEP: 18557-646, Boituva — SP

+55 - (0)15 - 32 63 - 9866
+55 - (0)15 - 32 63 - 9890
vendas@schmersal.com.br
http://www.schmersal.com.br
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