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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fur die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Gerates. Die Betriebsanleitung ist stets in einem

leserlichen Zustand und zuganglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
ddrfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerat nur dann in Betrieb, wenn Sie
die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den
geltenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Geréate sowie ihre steuerungstechnische
Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Ge-
setze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller
geknipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kdnnen
Storungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter www.schmersal.net.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie
der Anweisungen bezuglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung nicht bekannt.

1.5 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemaler
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den
Einsatz des Gerates Gefahren fiir Personen oder Schaden
an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausgeschlossen
werden. Bitte beachten Sie auch die diesbezliglichen
Hinweise der Norm ISO 14119.

1.6 Haftungsausschluss

Fur Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Ubernommen. Fur Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehdrteilen resultieren, ist
jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmachtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schlieRen eine Haftung
des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.
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2. Produktbeschreibung

2.1 Typschliissel
Diese Betriebsanleitung ist gultig fur folgende Typen:

AZ/AZM 200-B40-OTAQ®
AZ/AZM201-B40-OTAQ®

Nr. | Option | Beschreibung
@ |L links angeschlagene Tir
R rechts angeschlagene Tir
@ |61 mit Trgriff
G2 mit Drehknopf
® |P1 mit Fluchtentriegelung
P20 mit Fluchtentriegelung Metall
P25 mit Fluchtentriegelung Muldengriff

Die Betatigereinheit AZ/AZM 200-B40... ist ausschlieRlich
fir die Kombination mit dem Grundgerat der Reihen
AZ/AZM 200 vorgesehen.

Die Betatigereinheit AZ/AZM201-B40... ist ausschlielich
fir die Kombination mit dem Grundgeréat der Reihen
AZ/AZM201 vorgesehen.

Nur bei ordnungsgemaRer Ausfiihrung der in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Umbauten bleibt die Sicherheits-
funktion des Gesamtsystems und damit die Konformitat zur
Maschinenrichtlinie erhalten.

2.2 Sonderausfiihrungen

Fir Sonderausfiihrungen, die nicht im Typschlissel unter 2.1 aufgefiihrt
sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemaf, soweit
diese mit der serienméaBigen Ausfiihrung Uibereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Die Betatigereinheit in Verbindung mit der Sicherheitszuhaltung bzw.
-schalter ist fir dreh- und verschiebbare Schutzeinrichtungen geeignet,
insbesondere fir Anschlagtlren mit iberlappender Falz. Die Schutz-
einrichtung kann von auf3en Uber eine Drehbewegung des Turgriffs
gedffnet und geschlossen werden.

Der Betatiger wird durch eine Feder in die Betétigereinheit zurtickge-
zogen. Die Betétigereinheit mit Fluchtentriegelung dient zum Offnen
der Schutzeinrichtung von der Gefahrenseite her. Durch Betatigen der
Fluchtentriegelung kann die Schutzeinrichtung innerhalb des Gefah-
renbereiches ohne zusatzliches Entsperren der Sicherheitszuhaltung
geoffnet werden. Es ist nicht moglich, die Schutzeinrichtung von innen
zu sperren.

Spiel Betétigereinheit
X=%15mm

Y =+5,0 mm Y
Z=%+1,0mm 7

AZ/AZM 200-B40
AZ/AZM 201-B40

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Die Montage darf nur von autorisiertem Fachpersonal durch-
geflhrt werden.

Zuldssige Montageanordnungen
Die Betatigereinheit AZ/AZM 200-B40 bzw. AZ/AZM201-B40 muss
auf ebener Flache mit 4 Schrauben montiert werden.

Unzuldssige Montageanordnungen
FER

3.2 Darstellung der Einbauvarianten

N\

. |
Wit Rechts angeschlagene Tur
Flucht-
entriegelung

)

Links angeschlagene Tar @:

N\

N

Ohne
Flucht-
entriegelung

Recht hi Tir | ||
ecnts angeschlagene lur :w

NN

Links angeschlagene Tur @: T

Der Mindestradius der Tur betragt 400 mm.

Annahmen:

- 40 mm Profil

- Abstand 7,5 mm von Sicherheitszuhaltung
und Betatigereinheit

- Einsatz Standard-Scharnier fir 40 mm-Profile
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3.3 Abmessungen
Alle MaflRe in mm.

AZ/AZM 200 bzw. AZ/AZM201 mit Betétigereinheit G1 und Fluchtentriegelung P1
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AZ/AZM 200 bzw. AZ/AZM201 mit Betatigereinheit G2 und Fluchtentriegelung P1

9%

1725

Legende

A = Hilfsentriegelung

B = Leitungseinfiihrung M20 x 1,5
J1 = Betéatigereinheit mit Tirgriff G1
J2 = Betatigereinheit mit Tirgriff G2
K = Fluchtentriegelung P1
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Statt der Fluchtentriegelung P1 kénnen optional folgende Flucht- 3.4 Abfolge der Arbeitsschritte
entriegelungen eingesetzt werden.

Fluchtentriegelung (Metall) P20 Arbeitsschritt 1

Zum Freilegen der Befestigungsbohrungen Deckel C fiir Anschluss-

raum abschrauben und Klappe A Hilfsentriegelung 6ffnen

Zu beachten:

« Betatigung der Hilfsentriegelung (unter der Klappe) mit Dreikant-
schlussel (im Lieferumfang)

; 7
X
Fluchtenriegelung Muldengriff P25
C
,{3,
& E §=—F
) Arbeitsschritt 2
Gehause des Sicherheitschaltgerates AZ/AZM 200 bzw. AZ/AZM201
biindig mit Tirpfosten montieren.
Zu beachten:
* Schrauben DIN 912-M6
Zubehor » Max. Anzugsdrehmomente fiir
Optional sind die Sperrzangen SZ 200 und SZ 200-1 als Zubehor Sicherheitsschaltgerat = 8 Nm,
erhaltlich. Deckelschraube = 0,7...1 Nm (Torx T10)
* Geratewanddicke 19 mm
Sperrzange SZ 200 * Scheiben DIN 125-6,4 (im Lieferumfang)
* Bei stark vibrierenden Anwendungen auf geeignete
ﬁ ﬁ Schraubensicherung achten
8 é "
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Arbeitsschritt 3

* Deckel von der Betatigereinheit abschrauben

® ® ®

@ ® ®
® ® )
@ ® ‘ ®
Arbeitsschritt 4

Kulissensteine (Lieferumfang Betatigereinheit AZ/AZM) wie dargestellt
einlegen.

Zu beachten:

» Ausrichtung (Kerbe) der Kulissensteine beachten

EIAWAANIWAL

[ — — — — (] —— ——
| —— (11— |

[csc) O E

Arbeitsschritt 5

+ Betatigereinheit mithilfe von Distanzstlick F (7,5 mm) an Turpfosten
montieren

Zu beachten:

» Betdtigereinheit vollstandig zuriickgefahren

* Abstand zwischen Sicherheitszuhaltung und Betatigereinheit
=7,5+0,5/-2,5 mm

* Betdtigergehause auf ebener Flache mit 4 Schrauben (DIN 912-M6)
befestigen

* Anzugsmoment MA = 8 Nm

» Geratewanddicke 8 mm (siehe Arbeitsschritt 11)

+ Scheiben DIN 125-6,4 (im Lieferumfang)

* bei stark vibrierenden Anwendungen auf geeignete Schrauben-
sicherung achten

sr4Fasal
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Arbeitsschritt 6

» Deckel auf Betatigereinheit montieren
Zu beachten:
« Betatigereinheit vollstandig zurliickgefahren

@ ® ®

Arbeitsschritt 7

* Turgriff montieren
Zu beachten:
« Turgriff P1 waagerecht montieren
« D = flrr links angeschlagene Turen
« E = fiir rechts angeschlagene Tiren
* Innensechskantschraube SW 3 mit Schraubensicherung
(im Lieferumfang)
* Bei Montage ohne Fluchtentriegelung weiter ab Arbeitsschritt 16

® ® 9
D

® ®

® ® @
E

@ ®

Arbeitsschritt 8

Falls eine Fluchtentriegelung vorhanden, Vierkantstange H auf Lange
sagen. Abgesagte Kante entgraten.
Zu beachten:
» Max.Turblattstarke S = 170 mm
* Lange der abgesagten Vierkantstange H
P1: L=S+22-2 mm
P20: L=S+28 mm
P25: L=S+24mm
» Durchgangsbohrung fiir Vierkantstange H @ 16 mm

H

* Bei einer Montage mit
Fluchtentriegelung P20 weiter ab Arbeitschritt 14
Fluchtentriegelung P25 weiter ab Arbeitschritt 16



Betriebsanleitung AZ/AZM 200-B40

Betatiger- und Fluchtentriegelung AZ/AZM 201-B40
Arbeitsschritt 9 - Montage Fluchtentriegelung P1 Arbeitsschritt 12 - Montage Fluchtentriegelung P1
« Deckel von der Fluchtentriegelung P1 abschrauben « Vierkantstange H in die Rlckseite der Betatigereinheit einsetzen

Zu beachten:

+ Anfasung des Vierkants in die Fluchtentriegelung, bzw. abgesagte Seite
des Vierkants in die Betéatigereinheit einsetzen. Position der Anfasung
wie dargestellt, wenn Betéatigereinheit betatigt ist.

Arbeitsschritt 10 - Montage Fluchtentriegelung P1

Kulissensteine (im Lieferumfang) bei Fluchtentriegelung wie dargestellt
einlegen

Zu beachten:

« Ausrichtung (Kerbe) der Kulissensteine beachten

Arbeitsschritt 13 - Montage Fluchtentriegelung P1

0l '/ < | C) + Deckel und Griff auf Fluchtentriegelung montieren
Zu beachten:
=

» Stellung der Antriebsachse | wie dargestellt, wenn Betatigereinheit

‘ betéatigt ist

* Funktionsprifung Fluchtentriegelungsgriff:
Innerhalb des Gefahrenbereiches muss die Schutzeinrichtung zu 6ff-
nen sein, es darf nicht méglich sein, die Schutzeinrichtung von innen
zu sperren. Fluchtentriegelungsgriff muss in geschlossener Stellung

Arbeitsschritt 11 - Montage Fluchtentriegelung P1 senkrecht stehen.

* Nach erfolgter Montage weiter ab Arbeitsschritt 17

[HCH]|
-
——

« Bodenplatte der Fluchtentriegelung P1 an Tir montieren

Zu beachten: fir links

* Betatiger vollstandig in Betatigereinheit J eingefahren angeschlagene Tiir

* Fluchtentriegelung K parallel zur Betatigereinheit J anordnen

« Schrauben DIN 912-M6

* Anzugsmoment MA = 8 Nm

» Geratewanddicke 8 mm

* Scheiben @ 6,4 DIN 125 (im Lieferumfang)

« bei stark vibrierenden Anwendungen auf geeignete Schrauben- fiir rechts
sicherung achten angeschlagene Tiir

6 SCHMERSAL
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Arbeitsschritt 14 - Montage Fluchtentriegelung P20

Kulissensteine (im Lieferumfang) bei Fluchtentriegelung wie dargestellt
einlegen

Zu beachten:

* Ausrichtung (Kerbe) der Kulissensteine beachten

cwe

OJAA

Arbeitsschritt 15 - Montage Fluchtentriegelung P20

Die Fluchtentriegelung P20 an Tur montieren.

Zu beachten:

+ Vierkantstange in die Betéatigereinheit einsetzen,
Position der Anfasung beachten (vgl. Arbeitsschritt 12)

» Stellung des Langlochs beachten

« Betatiger vollstandig in Betatigereinheit J eingefahren

* Fluchtentriegelung P20 parallel zur Betatigereinheit J

+ Schrauben DIN 912-M6

* Anzugsmoment MA = 8 Nm

* Geratewanddicke 8 mm

+ Scheiben @ 6,4 DIN 125 (im Lieferumfang)

* bei stark vibrierenden Anwendungen auf geeignete Schrauben-
sicherung achten

» Nach Montage von Fluchtentriegelung P20 weiter ab Arbeitsschritt 17

fiir links n
angeschlagene Tiir

fiir rechts
angeschlagene Tiir

SCHMERSAL
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Arbeitsschritt 16 - Montage Fluchtentriegelung P25

Die Fluchtentriegelung P25 an Tur montieren.

Zu beachten:

« Vierkantstange in die Betéatigereinheit einsetzen,
Position der Anfasung beachten (vgl. Arbeitsschritt 12)

» Stellung des Langlochs beachten

» Betétiger vollstéandig in Betatigereinheit J eingefahren

* Fluchtentriegelung P25 parallel zur Betatigereinheit J

» Schrauben DIN 912-M6

* Anzugsmoment MA = 8 Nm

* Geratewanddicke 8 mm

* bei stark vibrierenden Anwendungen auf geeignete Schrauben-
sicherung achten

fiir links
angeschlagene Tiir

fiir rechts
angeschlagene Tiir

Arbeitsschritt 17

Die Staubschutzkappe auf der nicht benutzten Seite einklipsen.
Zu beachten:

+ D = flrr links angeschlagene Tir

« E = flir rechts angeschlagene Tur

(]

E/ ~\D

ooo

S==F

Arbeitsschritt 18

Die Hilfsentriegelung ist nach erfolgter Inbetriebnahme durch Aufkleben
des beiliegenden Siegels zu sichern.
« Klappe fir Hilfsentriegelung A mit Siegel sichern

1]

A

o
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4. Anhang

4.1 Checkliste zur Inbetriebnahme

SCHMERSAL
Checkliste

Inbetriebnahme und Wartung

Uberpriifung des Sicherheits-Tiirgriff-Systems AZ/AZM 200 bzw. AZ/AZM201

Im Rahmen der Inbetriebnahme und der regelmaRigen Wartungen der Maschine sollte das Sicher-
heits-Turgriff-System, bestehend aus Sicherheitsschaltgerat AZ/AZM 200 bzw. AZ/AZM201, der
dazugehdrigen Betatigereinheit und der Fluchtentriegelung von einem Sachkundigen in folgenden
Punkten Uberprift werden:

1. Befestigung:
Alle Befestigungsschrauben vorhanden und nach Drehmomentangaben angezogen.

2. Abstand:

Abstand 7,5 +0,5/-2,5 mm zwischen Sicherheitsschaltgerat AZ/AZM 200 bzw.
AZ/AZM201 und Betéatigereinheit eingehalten.

3. Fluchtentriegelungsgriff:

Nach dem Sperren ist das ordnungsgemaRe VerschlieBen der Tir zu Uberprifen. D
Innerhalb des Gefahrenbereiches muss die Schutzeinrichtung zu 6ffnen sein;

es darf nicht moglich sein, die Schutzeinrichtung von innen zu sperren. Der

Fluchtentriegelungsgriff muss in geschlossener Stellung senkrecht stehen.

4. Aufkleber Fluchtentriegelungsgriff (Lieferumfang):
Aufkleber ist gut sichtbar aufgeklebt.

5. Staubschutzkappe:
Staubschutzkappe auf festen Sitz priifen

6. Funktionspriifung:

Die Freigabe an den Sicherheitskreis wird nur erteilt, solange sich der
Betéatiger innerhalb der Sicherheitszuhaltung befindet und gesperrt ist.

[]

LED STATUS
grin Betriebsspannung
gelb Betéatiger eingefiihrt

(und gesperrt beim AZM 200 bzw. AZM201)
blinkt gelb Betéatiger eingefiihrt und nicht gesperrt

(nur beim AZM 200 bzw. AZM201)
rot Fehler

7. Abdeckklappe Hilfsentriegelung:
Abdeckklappe bzw. Zugangsbohrung ist versiegelt (nur beim AZM 200 bzw. AZM201). I:l

Datum / Unterschrift

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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