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Navod k provozu
Ovladaé
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Preklad originalniho navodu k provozu

VSechny rozméry jsou v mm
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K. A. Schmersal GmbH & Co KG
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail: inffo@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com
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VSeobecné pokyny pro montaz

Dodrzujte ustanoveni norem EN ISO 12100, EN 953
a EN 1088.

Pro uchyceni bezpe¢nostniho zamku a ovladace jsou pfipraveny dva
upevnovaci otvory pro Srouby M6 (utahovaci moment max. 1,8 Nm).

Bezpecnostni zamek je mozné pouzivat jako doraz. V
zavislosti na hmotnosti dvefi a rychlosti zavirani muze
dojit ke zkraceni mechanické zivotnosti.

Poloha pouziti je libovolna. Provoz systému je povolen pouze pfi dodr-
Zeni Uhlu mezi bezpeénostnim spinacim pfistrojem a ovladacem < 2°.

Axialni a horizontalni presazeni

+35mm
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Zaijistéte dostatec¢né zapadnuti ovladace do otocného kfize.

Spravné Chybné

Bezpecnostni spinaci zafizeni a ovlada¢ musi byt vhodnym
zpusobem nerozebiratelné upevnény (pouziti Sroubd na
jedno pouziti, zalepeni, navrtani hlav Sroubd, pouziti kolik()
na ochranné zafizeni a zaijistény proti posunuti.
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