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Descripcion y uso

El actuador AZ/AZM300-B1 no ha sido previsto para el
uso en combinacion con el equipo basico de las series
EX-AZM300.

Dimensiones

Todas las medidas en mm.
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AZ/AZM300-B1

Rogamos observar las instrucciones de las normas
ISO 12100, ISO 14119 y ISO 14120.

Para la fijacién del dispositivo de seguridad con bloqueo y del actuador,
se dispone de dos taladros de sujecién para tornillos M6 (par de apriete
de los tornillos de sujecion: 6 ... 7 Nm). Para el montaje del actuador
se recomienda utilizar adicionalmente arandelas.

El actuador debe fijarse de manera definitiva al resguardo
de seguridad (mediante tornillos de uso uUnico, pegado,
taladrado de cabezas de tornillo, enclavijado) y de forma
que no se pueda desplazar.

La posicion de montaje es libre. La operacion del sistema solo esta
permitida si se mantiene un angulo entre interruptor de seguridad y
actuador < 2°.

Desplazamiento lateral y horizontal
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Asegurar el acceso/entrada suficiente del actuador
en la cruz giratoria.

Presentacién esquematica de la situacion de montaje

Correcto Incorrecto

El dispositivo de bloqueo por solenoide se puede utilizar
como tope. Dependiendo de la masa del resguardo (puerta)
y de la velocidad de accionamiento puede generarse una
reduccion de la vida mecanica.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Teléfono +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com

b



