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BR 1

Instruções gerais de montagem

Favor observar as indicações relacionadas nas normas 
EN ISO 12100, EN 953 e EN 1088.

Para a fixação da chave de segurança e do atuador existem dois furos 
para parafusos M6 (Torque máximo: 1,8Nm)

A chave de segurança pode ser utilizado como batente. 
Dependendo do peso da porta e da velocidade de atuação, 
pode ocorrer uma redução da vida útil mecânica.

 A posição de uso é opcional. A operação do sistema é permitida apen-
as com a manutenção de um ângulo ≤ 2° entre a chave de segurança 
e o atuador.

Desalinhamento lateral e horizontal
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±
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m
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Proporcionar uma inserção suficiente do atuador na mano-
pla rotativa.

Certo Errado

A chave de segurança e o atuador devem estar permanente-
mente equipado com as guardas de segurança e protegidos 
contra o deslocamento através das suas medidas adequadas 
(parafusos invioláveis, colagem, perfuração, pinagem).

Dimensões

Todas as medidas em mm.
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