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Descrigao e utilizagao

O atuador AZ/AZM300-B1 nZo esta previsto para a
combinagdo com o aparelho basico das séries EX-AZM300.

Dimensoées

Todas as medidas em mm.
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SCHMERSAL

AZ/AZM300-B1

Instrugoes gerais de montagem

Favor observar as indicagdes relacionadas nas normas
1ISO 12100, ISO 14119 e ISO 14120.

Para a fixagdo do encravamento de seguranca e do atuador existem
dois furos para parafusos M6 (Binario de aperto dos parafusos de
fixagéo: respetivamente 6 ... 7 Nm).

Para a montagem dos atuadores recomenda-se adicionalmente a
utilizagéo de arruelas planas.

O atuador deve ser fixado de modo que n&do possa ser solto
(utilizagdo de parafusos ndo amoviveis, adesivo, furagao,
pinos de fixagdo) do dispositivo de protecao e travado contra
deslocamento.

A posicao de uso é opcional. A operagao do sistema é permitida
apenas com a manutengéo de um angulo < 2° entre o dispositivo
interruptor de seguranca e o atuador.

Desalinhamento lateral e horizontal
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Assegurar uma intervengao suficiente do atuador na
manivela de cruz.

Representagido esquematica da posigdo de montagem

Certo Errado

O encravamento de seguranga pode ser usado como
batente. Dependendo da massa da porta e da velocidade de
atuagao, pode ocorrer uma redugao da vida util mecanica.
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