
AZ/AZM300-B1
Instruktionsbok
Aktiveringsorgan

SV 1

Allmänna monteringsanvisningar

Beakta anvisningarna i normerna EN ISO 12100, EN 953 
och EN 1088.

För att montera nyckelbrytaren med lås och nyckeln finns det vardera 
två fästhål för M6 skruvar (åtdragningsmoment max. 1,8 Nm).

Förreglingsbrytaren med lås kan användas som anslag. 
Beroende på dörrens vikt och aktiveringshastighet kan den 
mekaniska livslängden påverkas negativt.

Användningsläget är valfritt. Drift av systemet är endast tillåten vid en 
vinkel mellan säkerhetsbrytare och nyckel på ≤ 2°.

Offset horisontellt och i sidled
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Se till att bygeln griper in i vridkorset tillräckligt.

Rätt Fel

Säkerhetsbrytaren och aktiveringsorganet med bygel skall 
på lämpligt sätt monteras på skyddsanordningen så att de 
inte går att lossa eller att flyttas (t.ex. engångsskruvar, limma, 
borra upp skruvhuvuden, stifta).

Mått

Alla mått i mm.
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-post: info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com
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