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Instruções gerais de montagem

Favor observar as indicações relacionadas nas normas  
ISO 12100, ISO 14119 e ISO 14120.

Para a fixação da retenção de segurança estão disponíveis dois furos 
de fixação para parafusos M6. 

Os parafusos M6 devem corresponder, pelo menos, à classe  
de resistência 10.9.
O binário máx. de aperto dos parafusos M6 é de 8 Nm.

A posição de uso é opcional. O funcionamento do sistema apenas é 
permitido sob cumprimento de uma distância entre o encravamento 
de segurança e o atuador de >1 mm e <7 mm com um ângulo de 
inclinação inferior a  2 graus. Mesmo assim, é recomendado um 
alinhamento paralelo do encravamento de segurança e do atuador.

Deslocamento:
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± 4 mm ± 4 mm

Y

X

Z

A direção de entrada só é admissível a partir da direção  
X e Z.

A distância de um máx. de 7 mm entre o atuador e a 
retenção de segurança deve ser respeitada, para que a 
força de fecho indicada e a função de retenção segura 
seja alcançada conforme SIL 3. Assegurar-se, que não é 
possível levantar o atuador no eixo Y através dos pernos 
extraídos.

O atuador deve ser fixado de modo que não possa ser 
solto (utilização de parafusos não amovíveis, adesivo, 
furação, pinos de fixação) do dispositivo de proteção e 
travado contra deslocamento.
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