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MZM 100-B1.1
Driftsvejledning
Aktuator

DA 1
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Forskydning i siden og holdekraftens virkeretning

±
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± 3 mm

Sikkerhedsrelæet skal drives i holdekraftens retning (se 
illustrationen).

Generel montageanvisning

Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100,  
ISO 14119 og ISO 14120.

Der er to fastgørelseshuller til M6 skruer med skiver til fastgørelse af 
sikkerhedsafbryderen med lås og af aktuatoren (skiver leveres med) 
(Tilspændingsmoment: 8 N).

Sikkerhedsafbryderen med lås skal ikke bruges som anslag.

Monteringspositionen kan frit vælges. Systemet må kun drives, 
når en vinkel på ≤ 2° opretholdes mellem låsen og aktuatoren. 
Fastgørelseshullerne kan lukkes igen med de medfølgende propper 
efter monteringen. Propperne tjener til afdækning af monteringshullerne 
og er også egnede til at beskytte de monterede bolte.

Aktuatoren skal monteres, så den ikke kan tages af, under 
overholdelse af korrekte foranstaltninger (f.eks. anvendelse 
af engangsskruer, fastklæbning, udboring af skruehoveder, 
sikring med stift), på afskærmningen og sikres mod at 
forskyde sig.

x.
00

0 
/ 0

7.
20

18
 / 

v.
A.

 - 
10

12
17

35
4-

D
A 

/ C
 / 

20
18

-0
7-

20
 / 

AE
-N

r. 
96

85

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG 
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
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