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原文翻訳：本日本語訳は、Schmersal本社のドイツ語原文を基に作成され
たものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文及び英文のみが有効となり
ます。
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取扱説明書
アクチュエーター

JP 1

外形図

全ての寸法表記はmm。
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軸ズレとラッチ力の方向

±
5
m
m

± 3 mm

セーフティコンポーネントはラッチ力が働く方向に操作
してください（イラスト参照）。

通常の取り付け方法

ISO 12100, EN 953 及び ISO 14119規格を遵守してくださ
い。

電磁ロック付きインターロックとアクチュエーターを取り付けるため
に、ワッシャー付きM6ネジ用穴（ワッシャーは同梱）が二つ用意され
ています（締め付けトルク：8N）。

電磁ロック付きインターロックはストッパーとして使用し
なければなりません。

取り付け方向は自由です。本製品を確実に動作させるために、ドアス
イッチとアクチュエーターの角度を2°以下にしてください。取り付け
た後、取り付け穴は付属のプラグで密封してください。プラグは開口
部を密封する手段として機能し、ネジ接続部の無効化防止に効果があ
ります。

セーフティスイッチとアクチュエーターは、ワンウェイネ
ジ、接着、ドリル、ピンなどの使用により、保護装置に恒久
的に付けられる様、又位置がズレない様にしてください。
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