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MZM 100-B1.1
Bedieningshandleiding
Bediensleutel

NL 1

Afmetingen

Alle maten in mm.
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Zijdelingse afwijking en werkingsrichting van de houdkracht

±
5
m
m

± 3 mm

De veiligheidsschakelaar moet in de werkingsrichting van 
de arrêteerkracht bediend worden (zie afbeelding).

Algemene montage-instructies

Neem ook de opmerkingen van de normen ISO 12100,  ISO 
14119 en ISO 14120 in acht.

De veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel zijn voorzien van 
telkens twee bevestigingsgaten voor M6 schroeven met onderlegschijf 
(onderlegschijven inbegrepen in de levering) (Aandraaimoment: 8 N).

De veiligheidsvergrendeling moet als aanslag gebruikt 
worden.

De plaats van montage is willekeurig.  Het systeem mag 
uitsluitend gebruikt worden mits een hoek van ≤ 2° tussen de 
veiligheidsvergrendeling en de bediensleutel aangehouden wordt.  
Na de montage kunnen de bevestigingsgaten met de meegeleverde 
pluggen afgedicht worden. De pluggen dienen voor het afdichten van 
de montage-openingen en zijn ook geschikt als manipulatiebeveiliging 
van de schroefbevestiging.

De bediensleutels moeten via geschikte maatregelen (gebruik 
van eenwegschroeven, lijmen, uitboren van de schroefkoppen, 
borgen met pennen) onlosmakelijk aan de beschermvoorziening 
bevestigd worden en tegen verschuiven beveiligd worden.
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