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Forskjutning i sidled och laskraftens riktning

Sakerhetsbrytaren maste anvandas i hallkraftens riktning (se
figur).

Allmédnna monteringsanvisningar

Vid montering ska kraven enligt norm EN 1088 beaktas.

For att montera den lasbara nyckelbrytaren och nyckeln finns det var-
dera tva fasthal for M6 skruvar med brickor (brickorna ingar i leveran-
sen). (Atdragningsmoment: 8 N)

Nyckelbrytaren med las maste anvandas som anslag.

Anvandningslaget ar valfritt. Drift av systemet ar endast tillaten vid en
vinkel mellan las och nyckel pa < 2°. Efter monteringen kan fasthalen
sattas igen med de bifogade pluggarna. Vid behov kan dessa lossas
genom att trycka pa den 6vre anden (vid montering med stick nedat)
resp. genom att trycka pa hoger sida pa ankarplattans pluggar hos
nyckeln.

Sakerhetsbrytaren och nyckeln skall pa lampligt satt monte-
K.A. Schmersal GmbH ras pa skyddsanordningen sa att den inte gar att lossa eller
Industrielle Sicherheitsschaltsysteme att den flyttas (t.ex. engangsskruvar, limma, borra, stifta).
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax  +49-(0)202-6474-100
E-post:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com

E
SCHMERSAL GO 1



