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Sobre este documento

O presente manual de instrugdes serve de complemento ao manual
de instrugbes AZM400. De seguida sdo apresentadas as indicacdes
diferentes ou complementares.

Descrigao e utilizagao

No caso do desbloqueio do cabo Bowden trata-se de um acessorio,
que pode ser utilizado em conjunto com o encravamento de seguranga
AZM400Z-...-BOW.

O desbloqueio do cabo Bowden permite o desbloqueio remoto através
de um cano de tragdo. Na aplicagédo dentro da area de perigo, o

cabo Bowden pode ser utilizado como bloqueio de emergéncia de
fuga, numa aplicagéo fora da area de perigo como desbloqueio de
emergéncia (forca de tragdo max. 500 N, no caso de utilizagdo da
macaneta em T, no max. 250 N).

Para garantir uma funcéo correta do desbloqueio do cabo
Bowden, a porta de protecdo nao se deve encontrar num
estado mecanicamente tensionado.

Afungdo apenas é garantida no caso de uma colocagéo
correta do cabo de tragéo e da colocagao correta de um
elemento de atuagdo adequado (maganeta, alavanca, etc.).
As duas situagdes sao da responsabilidade do construtor da
maquina e da instalagao.

ACC-AZM400-BOW

Apenas depois de girar a chave triangular a 180 ° de volta para a
posigao inicial é reposta a fungdo de blogueio normal.

Nao girar a chave triangular para além do batente.

Desbloqueado Bloqueado

Chave triangular, 101100887, disponivel como acessorio.

Cadigo para encomenda

ACC-AZM400-BOW-(1)M-(2)M
N° | Descrigao

@ Comprimento da alma de ago revestida (em metros)
@) Comprimento total do cabo Bowden (em metros)

Dimensoées

Todas as medidas em mm.

40

1 1

QO Fault 3
@ QO status
O Power

52
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do elemento de ativagéo
Montagem do cabo Bowden 6. Parafuso de ajuste M5 H fornecido para fixagao
na extremidade da mangueira (v. fig. montagem na parede)

H

—

M5
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Fig. Montagem na parede

Para que a estanquicidade do involucro seja garantida, os
parafusos M4 fornecidos s6 podem ser utilizados uma vez.

Adicionalmente as indica¢des no manual de instru¢des AZM400 deve
ser respeitado o seguinte:

Legenda — Apos a montagem deve ser testada a fungdo do cabo Bowden.
A: 2 x Furos M4 para fixagdo do desbloqueio do cabo Bowden — O raio minimo de flexdo do cabo de tragdo € de 100 mm. Geralmente
B:  Adaptador o numero das flexdes deve ser mantido o mais baixo possivel.
C: Chave triangular — O sistema deve ser verificado quanto a mobilidade.
D: Niple cilindrico ) " .

. O sistema deve ser verificado em intervalos regulares por um teste
E:  Tampa do adaptador } .

. . visual e funcional.

F:  Encaixe da mangueira
G: 2 xparafusos de embeber M4 com revestimento especial Acessério (encomendar em separado)
H:  Parafuso de ajuste M5 com porca T-Macaneta (vermelho)

ACC-AZM-BOW-H-1-RD
Cédigo de encomenda 103027454
1. Remogao do autocolante de protecédo sobre os dois furos A
2. Colocagao do adaptador B, respeitar a posicéo correta da chave
triangular C e do adaptador
Atencao: alinhamento das marcagdes (setas) na chave triangular
dos dispositivos e do adptador diferente

415

Fig. T-Macaneta

Fig. Posi¢ao chave triangular e adaptador

3. Colocar o niple cilindrico D no entalhe do adaptador e colocar o cabo
de tracédo no encaixe do adaptador
4. Colocar a tampa do adaptador E como representado
(respeitar o seguintes pontos)
— colocar a superficie saliente na tampa do adaptador na ranhura do
encaixe da mangueira F
— de seguida aparafusar a tampa com os dois parafusos G
fornecidos (binario de aperto 1,2 Nm)

D

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

F Telefone +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
Fig. Encaixe de mangueira com niple cilindrico E-Mail:  info@schmersal.com :g
Internet:  http://www.schmersal.com —
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