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Tabelle 1: Die Diagnosefunktion der Sicherheitszuhaltung AZM 200/201-2794

Tur auf 24V (0V) 0V (24V)
Tur geschlossen, 24V ov
Betatiger nicht eingefiihrt
Tur geschlossen, Betatiger eingefihrt, 24V oV
nicht gesperrt
Tur geschlossen, Betatiger eingefiihrt, ov 24V
Sperrung blockiert
Tur geschlossen, oV 24V
Betatiger eingefiihrt und gesperrt
Fehlerwarnung " oV 24V
Zuhaltung gesperrt
Fehler 0V (24 V) 24V (0V)
Zusétzlich bei Ausfithrung AZM201-11/12:
Betatiger Anlernen gestartet
Nur 12: Betéatiger Anlernvorgang
(Freigabesperre)
1) nach 30 min: Abschaltung wegen Fehler
2) s. Blinkcode
Tabelle 2: Blinkcodes rote LED
1 Blinkpuls Fehler(-warnung) an Ausgang Y1 | 30 min
2 Blinkpulse Fehler(-warnung) an Ausgang Y2 | 30 min
3 Blinkpulse Fehler(-warnung) Querschluss 30 min
4 Blinkpulse Fehler(-warnung) Ubertemperatur | 30 min
5 Blinkpulse Fehler Betéatiger 0 min
6 Blinkpulse Fehler Betatigerkombination 0 min
rot Dauerlicht interner Fehler / 0 min

Fehler Uber- oder Unterspannung
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aus aus oV oV 24V
aus aus ov oV 24V
aus blinkt ov 24V ov
aus blinkt oV 24V oV
aus an 24V 24V oV
blinkt? | an 24 V") 24 V") keine Aktion
blinkt? | aus oV oV 24V
an blinkt oV oV 24V
aus aus oV oV 24V

Fehler im Ausgangstest oder Spannung am Ausgang Y1,
obwohl der Ausgang abgeschaltet ist

Fehler im Ausgangstest oder Spannung am Ausgang Y2,
obwohl der Ausgang abgeschaltet ist

Querschluss zwischen den Ausgangsleitungen oder Fehler an
beiden Ausgangen

Temperaturmessung ergibt eine zu hohe Innentemparatur

Falscher oder defekter Betatiger

Eine nicht glltige Kombination von Betatiger wurde erkannt
(Riegelbrucherkennung oder Manipulationsversuch)

Gerét defekt /

Versorgungsspannung auf3erhalb der Spezifikationen



