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1. Om dette dokument

1.1	 Funktion
Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de nødvendige 
informationer om montering, idriftsættelse, sikker drift og afmontering af 
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en 
læselig og tilgængelig tilstand.

1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle håndteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, må 
kun udføres af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af 
anlægsejeren.

Du må kun installere udstyret og tage det i brug når du har læst og 
forstået betjeningsvejledningen og er bekendt med de gældende 
forskrifter vedrørende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering 
forudsætter kvalificeret kendskab til de relevante love og 
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3	 Benyttede symboler

Information, tip, bemærk:
Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre forstyrrelser eller fejlfunktioner.
Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det 
medføre en personskade og/eller skade på maskinen.

1.4	 Tilsigtet anvendelse
De produkter der beskrives i nærværende vejledning, er udviklet til at 
overtage sikkerhedsmæssige funktioner som del af et samlet anlæg 
eller en samlet maskine. Producenten af et anlæg eller en maskine har 
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen må udelukkende bruges i henhold til følgende 
forklaringer eller til de formål den er godkendt til af producenten. Du 
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesområdet i kapitlet 
"Produktbeskrivelse".

1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale 
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af 
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal 
katalogerne eller i online-kataloget på internettet på  
www.schmersal.net.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til 
ændringer der tjener tekniske fremskridt.

Når sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrørende montage, 
idriftsættelse, drift og service overholdes, forekommer der så vidt vides 
ingen restrisici.

Indhold

1	 Om dette dokument
1.1	 Funktion  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             1
1.2	 Målgruppe: autoriseret fagpersonale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       1
1.3	 Benyttede symboler  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    1
1.4	 Tilsigtet anvendelse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    1
1.5	 Generelle sikkerhedshenvisninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1
1.6	 Advarsel mod fejlagtig brug  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              2
1.7	 Fritagelse for ansvar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    2

2	 Produktbeskrivelse
2.1	 Typenøgle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            2
2.2	 Oversigt over betjeningselementer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         2
2.3	 Specialudførelser  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      2
2.4	 Bestemmelse og brug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   3
2.5	 Tekniske data  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                         3
2.6	 Sikkerhedsovervejelser NØDSTOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        3

3	 Montage
3.1	 Generel montageanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               3
3.2	 Mål  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 3
3.3	 �Montering af hætterne til trykknapper og belyste knapper  

for option -2875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        3
3.4	 Fastgørelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           3
3.5	 Tekstskilte med clips . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    4

4	 Elektrisk tilslutning
4.1	 Generelle informationer til den elektriske tilslutning . . . . . . . . . . . .            4

5	 Idriftsættelse og service
5.1	 Funktionskontrol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       4
5.2	 Service  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              4

6	 Demontage og bortskaffelse
6.1	 Demontage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           4
6.2	 Bortskaffelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          4

7	 Tillæg
7.1	 Klemmebelægning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                     5

8	 EU-overensstemmelseserklæring

x.
00

0 
/ 0

3.
20

18
 / 

v.
A

. -
 1

03
00

77
99

-D
A 

/ D
 / 

20
18

-0
3-

12
 / 

A
E

-N
r. 

89
92

DA Betjeningsvejledning������������������������������Side 1 til 6
Original



2

Betjeningsvejledning
Betjeningsfelt BDF200

DA

1.6	 Advarsel mod fejlagtig brug

Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den 
tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug 
af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer 
eller skader på maskin- eller anlægsdele. Overhold også 
anvisningerne i standarden ISO 13850.

1.7	 Fritagelse for ansvar
Vi påtager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der 
opstår som følge af montagefejl eller tilsidesættelse af denne 
betjeningsvejledning. Producenten hæfter ikke ved skader, der opstår 
som følge af, at der benyttes reserve- eller tilbehørsdele, der ikke er 
godkendt af producenten.

Enhver​ form​ for​ reparationer,​ ombygninger​ og​ forandringer​ på​ egen​ 
hånd​ er​ ikke tilladt af​ sikkerhedsmæssige grunde​ og​ medfører,​ at​ 
producenten​ fralægger​ sig​ ansvaret​ for​ eventuelle​ skader,​ der​ opstår​ 
som​ følge​ heraf.

2.	 Produktbeskrivelse

2.1	 Typenøgle
Denne betjeningsvejledning gælder for følgende typer:

BDF200-➀-➁-➂-➃-➄-➅-➆
Nr. Option Beskrivelse

➀ NH NØDSTOP uden beskyttelseskant
NHK NØDSTOP med beskyttelseskant
… Betjeningselement ved position 1

➁ 20 med NØDSTOP: 2 sluttekontakter ved position 2 - 4
uden NØDSTOP: 2 sluttekontakter ved position 1 - 4 

11 med NØDSTOP: 1 sluttekontakt/1 brydekontakt ved 
position 2 - 4
uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt/1 brydekontakt ved 
position 1 - 4

10 med NØDSTOP: 1 sluttekontakt ved position 2 - 4
uden NØDSTOP: 1 sluttekontakt ved position 1 - 4

➂ … Betjeningselement ved position 2
➃ … Betjeningselement ved position 3
➄ ... Betjeningselement ved position 4
➅ uden meldelampe

G24 med meldelampe, rød (kun til kontaktvariant -10)
➆ 2875 Beskyttelseshætter til trykknapper og belyste knapper 

er vedlagt i det ekstra sæt

Ikke belagte positioner mærkes med "B" og er fra fabrikkens 
side lukket med en blindprop.
Betjeningselementer kan kun udvides fra fabrikkens side.

Sikkerhedskomponenter iht. maskindirektivet er mærket med 
"safety component" på typeskiltet.

Sikkerhedsfunktionen og dermed også konformiteten med 
maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der 
beskrives i denne betjeningsvejledning, udføres korrekt.

2.2	 Oversigt over betjeningselementer

NØDSTOP-tryk
• uden beskyttelseskant: bestillingsindeks NH
• med beskyttelseskant: bestillingsindeks NHK
• Frigørelse af indgreb med trækbevægelse
• �1 sluttekontakt / 2 brydekontakter eller  

2 brydekontakter

LT belyst knap
• �med konkav knap eller uden monteret  

beskyttelseshætte, hvis typebetegnelsen slutter 
med -2875. 

• �2 sluttekontakter, 1 sluttekontakt /1 brydekontakt 
eller 1 sluttekontakt

DT trykknap
• med konkav knap 
• �2 sluttekontakter, 1 sluttekontakt /1 brydekontakt 

eller 1 sluttekontakt

LM lysindikator

PT rund trykknap
• uden indgreb
• �2 sluttekontakter, 1 sluttekontakt /1 brydekontakt 

eller 1 sluttekontakt

WS20, WS21, SWS20 omskifter
• 1 indgrebsstilling
• �2 sluttekontakter, 1 sluttekontakt /1 brydekontakt 

eller 1 sluttekontakt

10

WS30, WS31 omskifter
• 2 indgrebsstillinger tv./th. for nulstillingen
• �1 sluttekontakt pr. koblingsstilling til udførelsen -20 

eller 1 brydekontakt (stilling 1) og  
1 sluttekontakt (stilling 2) til udførelsen -11

0

1 2

WT20, WT21, SWT20 (nøgle-)omskifterknap
• �1 knapstilling og automatisk tilbagetrækning til 

nulstillingen
• �2 sluttekontakter, 1 sluttekontakt /1 brydekontakt 

eller 1 sluttekontakt

10

WT30, WT31 omskifter
• �2 knapstillinger tv./th. for nulstillingen og  

automatisk tilbagetrækning til nulstillingen
• �1 sluttekontakt pr. koblingsstilling til udførelsen -20 

eller 1 brydekontakt (stilling 1) og  
1 sluttekontakt (stilling 2) til udførelsen -11

0

1 2

WTS30, WTS31 omskifter-trykknap
• �1 knapstilling th. og automatisk tilbagetrækning  

til nulstillingen og 1 indgrebsstilling tv. for  
nulstillingen

• �1 sluttekontakt pr. koblingsstilling til udførelsen 
-20 eller 1 brydekontakt (stilling 1) og 1 slutte-
kontakt (stilling 2) til udførelsen -11

0

1 2

2.3	 Specialudførelser
For specialudførelser der ikke er angivet i typenøglen under 2.1, gælder 
de ovenfor og nedenfor anførte angivelser på tilsvarende vis i det 
omfang de stemmer overens med den standardmæssige udførelse.
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2.4	 Bestemmelse og brug
Det modulopbyggede betjeningsfelt BDF 200 anbringes ved 
beskyttelsesdøren på en maskine eller et anlæg. Det gør det fx muligt 
for brugeren at aktivere funktionerne NØDSTOP, start/stop og reset.

Bedømmelse og dimensionering af sikkerhedskæden skal 
udføres af brugeren i henhold til de relevante standarder og 
forskrifter og afhængigt af det krævede sikkerhedsniveau.

Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er 
forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.5	 Tekniske data
Forskrifter:� IEC 60947-5-1, IEC 60947-5-5 
Husets materiale:� glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende
Beskyttelsesklasse:� IP65
Kabelindgang:� 1x M20
Klemmeområdets kabelforskruning:� Ø 6…13 mm
Omgivelsestemperatur:� - 25 °C …+ 65°C
Klimastabilitet:� iht. DIN EN 60068 del 2-30
Overspændingskategori:� III
Tilsmudsningsgrad:� 3
Kontakternes materiale:� AgNi 10, forgyldt
Dimensioneringsdriftsstrøm/-spænding Ie/Ue:� AC-15: 2 A / 24 VAC 

DC-13: 1 A / 24 VDC
Termisk konstant strøm Ithe:� 2,5 A
Kortslutningsbeskyttelse:� 2,5 A træg
Kontaktsystem:� cross-point-system
Kontaktkraft:� 0,5 N pr. kontaktsted = 1 N pr. kontakt
Kobling af lavspændinger:� min. 5 V / 1 mA
Koblingsfrekvens:� 1.200 s/t
Isolationsspænding Ui:� 250 V
Stødspændingsstabilitet Uimp:� 2,5 kV
Preltid: � < 2 ms ved 100 mm/sek. aktiveringshastighed
Mekan. levetid:� 1 million koblingsprocesser 

NØDSTOP: 100.000 koblingsprocesser
Koblingsstrækning (vandring):� ca. 3 mm
Stødstabilitet:� 100 g / 6 ms
Vibrationsstabilitet:� 20 g,10 … 100 Hz
Tilslutningsmærkning:� iht. IEC 60947-1
Aktuatorkraft ved højeste slaglængde (1 NO/1 NC):� 8 N
Lampesokkel:� Ba5S, LED: maks. længde 17 mm
LED-udskiftning:� forfra
LED-strømforbrug (betjeningselementer):� 16 mA
Rød meldelampe strømforbrug:� 20 mA

Input Terminal wire size AWG 14-22 TQ Lb In. 2-4   
For use in NFPA79, Industrial Machinary, only. 
The power-source has to be an isolated secondary  
source limited by a listed fuse rated 3 A min. 24 VAC/DC.

2.6	 Sikkerhedsovervejelser NØDSTOP
Forskrifter:� ISO 13849-1
B10D:� 100.000
Brugsvarighed:� 20 år

MTTF
B d x xh s/h3600

D
10D op op

opn
0,1 x nop t cycle

(Angivelserne kan variere afhængigt af de applikationsspecifikke 
parametre hop, dop, tcycle samt belastningen.)

3.	 Montage

3.1	 Generel montageanvisning

Til fastgørelse af betjeningsfeltet BDF 200 er der to 
fastgørelsesboringer til M5-skruer i apparatet. Monteringspositionen 
kan frit vælges.

Overhold anvisningerne i standarderne ISO 12100,  
ISO 14119 og ISO 14120.

3.2	  Mål
Alle mål i mm.

5.5

209

27

61

220 19

40
39

30

6-
1329

8

3.3	 �Montering af hætterne til trykknapper og belyste knapper for 
option -2875

Hætterne til trykknapper og belyste knapper er kun beregnet 
til montering én gang. Ved afmontering af hætterne kan der 
opstå skader på apparatet.
Hætterne skal monteres umiddelbart efter udpakningen af 
betjeningsfeltet, så det forhindres, at knapperne snavses til 
med store snavspartikler / støv på den indvendige side.

Monteringen af hætterne til trykknapper og belyste knapper udføres på 
følgende måde:
1. �Fjern hætterne til trykknapper eller belyste knapper samt 

gummiskærmene fra det ekstra sæt
2. Tag betjeningsfeltet ud af emballagen
3. Læg gummiskærmen på knapfladen
4. Sæt hætterne til trykknapper eller belyste knapper på
5. Tryk hætten fast

Hætten "klikker", når den falder i hak.

6. Kontrollér, at knappen er letgående
7. Gentag proceduren for alle andre knapper

Efter monteringen af hætterne til trykknapper og belyste 
knapper skal det kontrolleres, at de er anbragt korrekt og 
knapperne er letgående. Knappen skal selv skifte tilbage fra 
aktiveret tilstand til ikke aktiveret tilstand, og hætten skal have 
den samme højdeafstand til apparatets indfatning.

3.4	 Fastgørelse
Fjern husets dæksler a og b (skruer: torx 10).

Ved åbning af husets dæksler skal du være opmærksom på, 
at kabelføringen ikke beskadiges.
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OBS!Elektrostatisk truede komponenter.  Undlad at berøre 
printpladen.

Sæt 2 x M5-cylinderskruer ISO 4762 (DIN 912) i til montagen.

Ved lukning af husets dæksler skal du være opmærksom 
på, at de enkelte ledninger ikke bliver klemt fast mellem 
betjenings- og kontaktelementet.

Efter montagen af dækselskruerne skal de strammes med et 
tilspændingsmoment på 0,7 ... 0,8 Nm.

a b

3.5	 Tekstskilte med clips
Mærkefelterne kan forsynes med tolags-kunststof-mærkeplader 
(omfattet af leverancen). De sættes fast med clips (ligeledes omfattet af 
leverancen).

4.	 Elektrisk tilslutning

4.1	 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning må kun udføres i spændingsfri 
tilstand og af uddannet fagpersonale. Der

Kabelindgangen sker med en metrisk sammenskruning M 20 x 1,5. 
Kabeltilførslen skal tilpasses af brugeren.

Det maksimale tilslutningstværsnit udgør 16 x 0,5 mm²,  
inkl. endemuffer.

Eksempler på tilslutning: se tillæg.

5.	 Idriftsættelse og service

5.1	 Funktionskontrol
Apparatets sikkerhedsfunktion skal testes. Følgende skal overholdes:
1. Installationen er udført forskriftsmæssigt
2. Tilslutningen er korrekt
3. Kablet er ført korrekt igennem og tilsluttet
4. �På typer af udførelsen ...-2875 skal det kontrolleres, at hætterne til 

trykknapper og belyste knapper er anbragt korrekt og knapperne er 
letgående

5.2	 Service
Ved omhyggelig montage, hvor de ovenfor beskrevne anvisninger 
overholdes, er der kun brug for ringe service. Er driftsbetingelserne 
hårde, anbefales en regelmæssig vedligeholdelse, hvor følgende 
arbejder skal udføres:
1. Kontrol af betjeningsfeltet (skal sidde fast)
2. Fjernelse af snavsrester
3. Kontrol af kabelindgangen og -tilslutningerne
4. �På typer af udførelsen ...-2875 skal det kontrolleres, at trykknapperne 

og de belyste knapper er letgående

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6.	 Demontage og bortskaffelse

6.1	 Demontage
Apparatet må kun demonteres i spændingsfri tilstand.

6.2	 Bortskaffelse
Apparatet skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de nationale 
forskrifter og love.
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7.	  Tillæg

7.1	 Klemmebelægning

BDF200-NH-11-...
1 sluttekontakt/2 brydekontakter til NØDSTOP ved position 1
1 sluttekontakt/1 brydekontakt til betjeningselementerne ved position 
2 - 4
11

12

21

22

13

14

23

24

31

32

33

34

41

42

43

44

51

52

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

KL1

KL21 2 3 54 6 7 8

1 2 3 54 6 7 8

Pos. 1

1 2 3 4 5 6 7 8

KL1

11

12

21

22

13

14

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

1 2 3 45(+) 6(+) 7(+) 8(-)

KL2

23

24

31

32

X1

X2

33

34

41

42

X3

X4

43

44

51

52

X5

X6

BDF200-NH-20-...
1 sluttekontakt/2 brydekontakter til NØDSTOP ved position 1
2 sluttekontakter til betjeningselementerne ved position 2 - 4

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

KL1

KL21 2 3 54 6 7 8

1 2 3 54 6 7 8

11

12

21

22

13

14

23

24

33

34

43

44

53

54

63

64

73

74

Pos. 1

1 2 3 4 5 6 7 8

KL1

11

12

21

22

13

14

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

1 2 3 45(+) 6(+) 7(+) 8(-)

KL2

23

24

33

34

X1

X2

43

44

53

54

X3

X4

63

64

73

74

X5

X6

BDF 200-NH-10-…
2 brydekontakter til NØDSTOP ved position 1 og meldelampen (rød)
1 sluttekontakt til betjeningselementerne ved position 2 - 4 og 
meldelampen (rød)

11

12

21

22

33

34

43

44

53

54

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

KL1

KL21 2 3 54 6 7 8

1 2 3 54 6 7 8

Pos. 1

1 2 3 4 5 6 7 8

KL1

11

12

21

22

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

1 2 3 45(+) 6(+) 7(+) 8(-)

KL2

33

34

X1

X2

43

44

X3

X4

53

54

X5

X6

RD

RD

BDF 200-..-11-...
1 sluttekontakt/1 brydekontakt til betjeningselementerne ved position 1 - 4
11

12

13

14

23

24

31

32

33

34

41

42

43

44

51

52

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

KL1

KL21 2 3 54 6 7 8

1 2 3 54 6 7 8

Pos. 1

1 2 3 4 5(+) 6 7 8

KL1

13

14

11

12

X7

X8

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

1 2 3 45(+) 6(+) 7(+) 8(-)

KL2

23

24

31

32

X1

X2

33

34

41

42

X3

X4

43

44

51

52

X5

X6

BDF 200-..-20-...
2 sluttekontakter til betjeningselementerne ved position 1 - 4

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

KL1

KL21 2 3 54 6 7 8

1 2 3 54 6 7 8

23

24

13

14

33

34

43

44

53

54

63

64

73

74

83

84

Pos. 1

1 2 3 4 5(+) 6 7 8

KL1

13

14

23

24

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4

1 2 3 45(+) 6(+) 7(+) 8(-)

KL2

33

34

43

44

X1

X2

53

54

63

64

X3

X4

73

74

83

84

X5

X6

X7

X8

BDF200-..-10-…
1 sluttekontakt til betjeningselementerne ved position 1 - 4 og 
meldelampen (rød)
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Betjeningsvejledning
Betjeningsfelt BDF200

8.	 EU-overensstemmelseserklæring

Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklæring kan  
downloades på internettet på www.schmersal.net.

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postbox 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com

Sted og dato for udstedelsen: Wuppertal, 12. März 2018

Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direktør

EU-overensstemmelseserklæring

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Hermed erklærer vi at de nedenfor anførte komponenter svarer til de nedenfor anførte europæiske direktiver på 
basis af deres udførelse og konstruktionstype. 

Komponentens betegnelse: BDF200

Type: se typenøglen

Komponentens beskrivelse: Betjeningsfelt

Relevante direktiver: Maskindirektivet 1)

RoHS-direktivet
2006/42/EG
2011/65/EU

Anbringelse af CE-mærkningen: 1) �Til sikkerhedskomponenter, der er mærket med "safety  
component" på typeskiltet

Anvendte standarder: DIN EN 60947-5-1:2010,
DIN EN 60947-5-5:2015,
DIN EN ISO 13850:2008

Befuldmægtiget til sammenstilling af  
den tekniske dokumentation:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal


	Om dette dokument
	Funktion
	Målgruppe: autoriseret fagpersonale
	Benyttede symboler
	Tilsigtet anvendelse
	Generelle sikkerhedshenvisninger
	Advarsel mod fejlagtig brug
	Fritagelse for ansvar

	Produktbeskrivelse
	Typenøgle
	Oversigt over betjeningselementer
	Specialudførelser
	Bestemmelse og brug
	Tekniske data
	Sikkerhedsovervejelser NØDSTOP

	Montage
	Generel montageanvisning
	 Mål
	�Montering af hætterne til trykknapper og belyste knapper for option -2875
	Fastgørelse
	Tekstskilte med clips

	Elektrisk tilslutning
	Generelle informationer til den elektriske tilslutning

	Idriftsættelse og service
	Funktionskontrol
	Service

	Demontage og bortskaffelse
	Demontage
	Bortskaffelse

	 Tillæg
	Klemmebelægning

	EU-overensstemmelseserklæring

