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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fir die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Sicherheitsschaltgerates. Die Betriebsanleitung ist
stets in einem leserlichen Zustand und zuganglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
duarfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerat nur dann in Betrieb, wenn Sie
die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den
geltenden Vorschriften iber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung
vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Gerate sowie ihre steuerungstechnische
Einbindung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Ge-
setze und normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller
geknipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises knnen
Stoérungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 BestimmungsgemafRer Gebrauch
Das Schmersal-Lieferprogramm ist nicht fiir den privaten Verbraucher
bestimmt.

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer
Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu
Ubernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer
Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Das Sicherheitsschaltgerat darf ausschlielich entsprechend der
folgenden Ausflihrungen oder fiir durch den Hersteller zugelassene
Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbe-
reich finden Sie im Kapitel ,Produktbeschreibung®.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhitungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen Fort-
schritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie der
Anweisungen bezlglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und War-
tung nicht bekannt.

% SCHMERSAL 1



Betriebsanleitung
Bedienfeld

1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemafier
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den Einsatz
des Sicherheitsschaltgerates Gefahren fiir Personen oder
Schaden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausge-
schlossen werden. Bitte beachten Sie auch die diesbeziigli-
chen Hinweise der Norm EN ISO 13850.

1.7 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Uibernommen. Firr Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehérteilen resultieren, ist
jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenméchtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schliefen eine Haftung
des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typenschliissel
Diese Betriebsanleitung ist gltig fir folgende Typen:

BDF200-0-0-3-®-0-©-0
Nr. | Option | Beschreibung

@® |NH NOT-HALT ohne Schutzkragen
NHK NOT-HALT mit Schutzkragen
Bedienelement an Position 1
mit NOT-HALT: 2 SchlieRer an Position 2 - 4
ohne NOT-HALT: 2 SchlieRer an Position 1 - 4
11 mit NOT-HALT: 1 SchlieRer / 1 Offner an Position 2 - 4
ohne NOT-HALT: 1 SchlieRer / 1 Offner an Position 1 - 4
10 mit NOT-HALT: 1 SchlieRer an Position 2 - 4
ohne NOT-HALT: 1 SchlieBer an Position 1 - 4
Bedienelement an Position 2
Bedienelement an Position 3
Bedienelement an Position 4
ohne Meldeleuchte
G24 mit Meldeleuchte, rot (nur fir Kontaktvariante -10)
2875 Tasterkappen flr Drucktaster und Leuchttaster
beiliegend im Beistellsatz
2920 Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig
2977 Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig
3029 Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig
3029-1 | Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig
3095 Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig
3096 Sonderverdrahtung mit Stecker M12, 12-polig

® 20

Q ©O®e

Nicht belegte Positionen werden mit ,B“ gekennzeichnet und
sind werkseitig mit einem Blindstopfen verschlossen.
Bedienelemente kdnnen nur werkseitig nachgerustet werden.

Sicherheitsbauteile im Sinne der Maschinenrichtlinie sind auf
dem Typenschild mit ,Safety component* gekennzeichnet.

Nur bei ordnungsgemaRer Ausfiihrung der in dieser Betriebs-
anleitung beschriebenen Umbauten bleibt die Sicherheits-
funktion und damit die Konformitéat zur Maschinenrichtlinie
erhalten.

BDF200

2.2 Ubersicht Bedienelemente

NOT-HALT Schlagtaster

* ohne Schutzkragen: Bestellindex NH
» mit Schutzkragen: Bestellindex NHK
* Entrastung durch Ziehbewegung

+ 1 SchlieRer / 2 Offner oder 2 Offner

LT Leuchttaster
* mit konkaver Taste oder ohne montierte Tasten-
kappe wenn Typenbezeichnung mit -2875 endet.
+ 2 SchlieRer, 1 SchlieBer / 1 Offner oder
1 Schliel3er

DT Drucktaster

* mit konkaver Taste

+ 2 SchlieRer, 1 SchlieBer / 1 Offner oder
1 SchlielRer

LM Leuchtmelder
B Blindstopfen

PT Pilztaster

+ ohne Rastung

+ 2 SchlieRer, 1 SchlieBer / 1 Offner oder
1 Schliel3er

WS20, WS21, SWS20 Wahlschalter o 7
+ 1 Raststellung
+ 2 SchlieRer, 1 SchlieBer / 1 Offner oder

1 Schliel3er

WS30, WS31 Wahlischalter
+ 2 Raststellungen links/rechts der Nullstellung ('r\y
* 1 SchlieRer je Schaltstellung fir Ausfiihrung -20 N

oder 1 Offner (Stellung 1) und 1 SchlieRer

(Stellung 2) fur Ausfuihrung -11

WT20, WT21, SWT20 (Schliissel-) Wahltaster
* 1 Taststellung und selbsttétiger Ruckzug in die

Q 7
Nullstellung

+ 2 SchlieRer, 1 SchlieRer / 1 Offner oder
1 Schliel3er

WT30, WT31 Wahltaster

+ 2 Taststellungen links/rechts der Nullstellung und /—g_\/
selbsttatiger Riickzug in die Nullstellung N o

+ 1 SchlieRer je Schaltstellung fur Ausfiihrung
-20 oder 1 Offner (Stellung 1) und 1 SchlieRer
(Stellung 2) fir Ausfiihrung -11
WTS30, WTS31 Wahl-Tastschalter /' b\y
+ 1 Taststellung rechts und selbsttatiger Riick- ~ B
zug in die Nullstellung und 1 Raststellung
links der Nullstellung
+ 1 SchlieRer je Schaltstellung fur Ausfuhrung

-20 oder 1 Offner (Stellung 1) und 1 Schlie-
Rer (Stellung 2) flr Ausflihrung -11

2.3 Sonderausfiihrungen

Fir Sonderausfuhrungen, die nicht im Typenschlussel unter 2.1 auf-
gefiihrt sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemag,
soweit diese mit der serienmaRigen Ausfiihrung tbereinstimmen.
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2.4 Bestimmung und Gebrauch

Das modular aufgebaute Bedienfeld BDF200 wird an der Schutztir einer
Maschine oder Anlage angebracht. Es ermdglicht dem Bediener zum
Beispiel die Funktionen NOT-HALT, Start/Stopp und Reset auszulésen.

Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist

vom Anwender entsprechend der relevanten Normen und
Vorschriften und in Abhangigkeit vom erforderlichen Sicher-
heitsniveau vorzunehmen.

Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die
Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den
relevanten Normen zu validieren.

2.5 Technische Daten
Vorschriften:
Werkstoff des Gehauses:

EN 60947-5-1, EN 60947-5-5
glasfaserverstarkter Thermoplast,
selbstverldschend

Schutzart: IP65

Leitungseinfiihrung: 1x M20
Klemmbereich der Kabelverschraubung: @6...13mm
Umgebungstemperatur: -25°C ...+ 65°C

Klimafestigkeit:
Uberspannungskategorie:
- Schraubklemmanschluss: 1]
- Stecker M12, 12-polig: I
Verschmutzungsgrad: 3
Werkstoff der Kontakte: AgNi 10, vergoldet
Bemessungsbetriebsstrom/ -spannung I./U,:
- Schraubklemmanschluss:

gem. DIN EN 60068 Teil 2 - 30

AC-15:2 A/ 24 VAC
DC-13: 1A/ 24 VDC
AC-15: 1,5A/24 VAC
DC-13: 1A/ 24 VDC
ihe- 25A
2,5 Atrage

- Stecker M12, 12-polig:

Thermischer Dauerstrom |
Kurzschlussschutz:

BDF200

Sicherheitsbetrachtung NOT-HALT

Vorschriften: EN ISO 13849-1
Biop: 100.000
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
MTTFp = B1op Nop = dop X hop X 3600 s/h

0,1 x Nop tcycle

(Ermittelte Werte kénnen in Abhangigkeit der applikationsspezifischen
Parameter h,,, do,, to,ce SOWie der Last variieren.)

3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Zur Befestigung des Bedienfelds BDF200 sind im Gerat zwei Befesti-
gungsbohrungen fir M5 Schrauben vorhanden. Die Gebrauchslage ist
beliebig.

Bitte beachten Sie die Hinweise der Normen EN ISO 12100,
EN ISO 14119 und EN ISO 14120.

3.2 Abmessungen
Alle Male in mm.

BDF200 mit Leitungseinflihrung

‘
1
— 1 |
—_— N
s BIS
(=)
=
©)
===

0

A
=

Kontaktsystem: Cross-Point-System 29 < 61 ‘
Kontaktkraft: 0,5 N je Kontaktstelle = 1 N pro Kontakt

Schalten von Kleinlasten: min. 5V /1 mA

Schalthaufigkeit: 1.200/h

Bemessungsisolationsspannung U;:

- Schraubklemmanschluss: 250V

- Stecker M12, 12-polig: 30V
Bemessungsstolispannungsfestigkeit U,
- Schraubklemmanschluss:

- Stecker M12, 12-polig:

Prelldauer:

2,5kV

0,8 kV

<2 ms bei 100 mm/s
Betatigungsgeschwindigkeit
Befehlsgerate: 1 Million Schaltspiele
Drehschalter: 30.000 Schaltspiele
Not-Halt: 100.000 Schaltspiele

Mech. Lebensdauer:

Schaltweg (Hub): ca.3 mm
Schockfestigkeit: 100g/6 ms
Schwingfestigkeit: 209,10 ... 100 Hz
Anschlusskennzeichnung: gem. EN 60947-1
Betatigungskraft bei Hubende (10/1S): 8N
Lampensockel: Ba5S, LED: max. Lange 17 mm
LED-Wechsel: von vorn
LED Stromaufnahme (Bedienelemente): 16 mA
Meldeleuchte rot Stromaufnahme: 20 mA

{@s  Input Terminal wire size AWG 14-22 TQ Lb In. 2-4
For use in NFPA79, Industrial Machinary, only.
The power-source has to be an isolated secondary

source limited by a listed fuse rated 3 A min. 24 VAC/DC.

% SCHMERSAL
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3.3 Montage der Druck- und Leuchttastenkappen bei Option -2875

Die Kappen fir Druck- und Leuchttaster sind nur fiir die
einmalige Montage geeignet. Bei der Demontage der Kappen
kann es zu Schaden am Gerat kommen.

Die Kappen missen unmittelbar nach dem Auspacken des
Bedienfelds montiert werden, um eine Verschmutzung des
Tasterinnenbereichs mit groRen Schmutzpartikeln / Staub zu
verhindern.

Die Montage der Kappen fir Druck- und Leuchttaster wird wie folgt

vorgenommen:

1. Druck- oder Leuchttaster Kappen und Gummistreuscheiben aus dem
Beistellsatz entnehmen

. Bedienfeld aus der Schutzverpackung nehmen

. Gummistreuscheibe auf die Tasterflache legen

. Druck- oder Leuchttastenkappen auflegen

. Kappe festdriicken, "klickt" beim Einrasten

. Prifung der Leichtgangigkeit des Tasters

. Den Vorgang fiir alle weiteren Taster wiederholen

~NOoO O~ WN

Nach der Montage der Druck- oder Leuchttastenkappen ist
der richtige Sitz der Kappe sowie die Leichtgangigkeit der
Taster zu priifen. Hierbei muss die Taste selbsttatig vom
betatigten in den unbetatigten Zustand zurtickkehren und die
Kappe einen gleichmaRigen Hohenabstand zu der Gerateein-
fassung haben.

3.4 Befestigung
Gehausedeckel a und b entfernen (Schrauben: Torx 10).

Beim Offnen der Gehéusedeckel darauf achten, dass die
Anschlussleitungen nicht beschadigt werden.

Achtung!
Elektrostatisch gefahrdete Bauelemente.
Leiterplatte nicht berlihren.

a

Fur die Montage 2 x M5 Zylinderschrauben ISO 4762 (DIN 912) einsetzen.

Beim SchlieRen der Gehausedeckel darauf achten, dass
die Einzelleitungen nicht zwischen Bedienelement und
Kontaktelement eingeklemmt werden.

Nach der Montage die Deckelschrauben mit einem Anzugsdrehmoment
von 0,7 ... 0,8 Nm anziehen.

I “"W;:,!“
ﬁ;]-...}luull\l\\!mmm\

Beim SchlieRen des Gehausedeckels b darauf achten, dass
das NOT-HALT Modul biindig mit dem Unterteil montiert wird
und die Deckelschrauben auf Anschlag verschraubt sind.

Die NOT-HALT Sicherheitsfunktion ist nach erfolgter Montage
vom zustandigen Sicherheitsfachmann / Sicherheitsbeauf-
tragten zu Uberprifen.

BDF200

3.5 Beschriftungsschilder

Die Kennzeichnung der Beschriftungsschilder (im Lieferumfang enthal-
ten) erfolgt durch Farbumschlag per Laser. Durch Hitzeeinwirkung kann
die Oberflache farblich verandert werden.

Es ist darauf zu achten, dass die Oberseite beschriftet wird.

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen
Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Die Leitungseinfiihrung erfolgt durch eine metrische Verschraubung
M20 x 1,5 (im Lieferumfang enthalten; Anzugsdrehmoment Stutzen
4,0 Nm; Anzugsdrehmoment Hutmutter 3,0 Nm). Die Anschlussleitung
ist vom Anwender passend zu dimensionieren.

Der maximale Anschlussquerschnitt betragt 16 x 0,5 mm?, einschlief3-
lich Aderendhdilsen.

Absetzlange x des Leiters: 7 mm
X X

:‘—‘ :‘:Ij:‘
Wenn anstelle der Leitungseinfiihrung ein Anschlussstecker verbaut
ist, so muss der Stecker mit einem Anzugsdrehmoment von 1,2 Nm

angezogen werden.

Anschlussbeispiele: siehe Anhang.
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5. Inbetriebnahme und Wartung

5.1 Funktionspriifung

Das Gerét ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu testen. Hierbei

ist vorab Folgendes zu gewahrleisten:

1. Die Installation ist vorschriftsmaRig ausgefihrt

2. Der Anschluss ist ordnungsgemaf durchgefiihrt

3. Das Kabel ist ordnungsgemaR durchgefiihrt und angeschlossen

4. Bei Typen der Ausflhrung ...-2875 ist nach dem Einsetzen der
Druck- und Leuchttastenkappen der richtige Sitz und die Leichtgan-
gigkeit der Tasten zu prifen

5.2 Wartung

Bei sorgfaltiger Montage unter Beachtung der oben beschriebenen

Hinweise ist nur eine geringe Wartung notwendig. Bei rauen Betriebs-

bedingungen empfehlen wir eine regelmalige Wartung mit folgenden

Schritten:

1. Priifen des Bedienfeldes auf festen Sitz

2. Entfernen von Schmutzresten

3. Priifen der Leitungseinfiihrung und -anschliisse

4. Bei Typen der Ausfiihrung ...-2875 ist die Leichtgangigkeit der Druck-
und Leuchttaster zu priifen

Beschadigte oder defekte Gerate sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage
Das Gerat ist nur in spannungslosem Zustand zu demontieren.

6.2 Entsorgung
Das Gerat ist entsprechend der nationalen Vorschriften und Gesetze
fachgerecht zu entsorgen.

% SCHMERSAL
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7. Anhang

7.1 Klemmenbelegung

BDF200-NH-11-...
1 SchlieBer / 2 Offner fir NOT-HALT an Position 1
1 SchlieRer / 1 Offner fiir Bedienelemente an Position 2 - 4

BDF200-..-11-...
1 SchlieRer / 1 Offner fiir Bedienelemente an Position 1 - 4

no2 “3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 11 13 Pos.2 Pos. 3 Pos. 4
??‘ Pos. 1 \ Pos. 1 ? Pos. 1
12 22 14 :' e 3': 1B A i 3l 6! :“;3 ST 2 14 :' 17':
3 ! ! H S S | 3 2 H H
T [ S ALY L_fzafr rar | _|safea xar | _|aafs2 [xer \ i B
Pos. 2 \ Pos. 2
32 24 32 24
41 3‘3 41 3‘3
? Pos. 3 ’7 ?‘ Pos. 3 ’7
PR L) & & i b L) [ H L) i
42 34 2 3 4 5 8 i 2 (+) 6(+) 4 7(+) () | 2 3a ;1234 546 7 8 102 5(+) 3 6(+) 4 7+ 80() i
3 T KL1 KL2 3 ‘T KL1 KL2
? Pos. 4 \ ?‘ Pos. 4 \
52 44 52 44
a1 ERERaE (N
T2345678[KL2 |u34:;6leL2
BDF200-NH-20-... BDF200-..-20-...
1 Schliefder / 2 Offner fir NOT-HALT an Position 1 2 Schlieler fiir Bedienelemente an Position 1 - 4
2 Schliel3er fir Bedienelemente an Position 2 - 4
o2 “3 Pos. 2 Pos.3 Pos. 4 T Zf Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4
??‘ Pos. 1 \ Pos. 1 \ Pos. 1 \ Pos. 1
22 TR e (NNl pH R A o e Y B " # | s e N N ) EH B o e e e
T il - DoV ei e i il | L8 ) 8
el f2 ) 1 fxat U _|aalss xar | _ea|7a |xe! ‘ ‘ 1] oD ! oo Jos ot ! _se|os Joat §_)raos ool
\ Pos. 2 \ Pos. 2
24 34 34 44
4‘3 5‘3 5‘3 6‘3
Pos. 3 ’7 \ Pos. 3 ’7
87878 & o L) 1 H & s T L) H
4“4 54 123 4 5 6 8 i 2 5(+) 3 6(+) 4 7+ 8() i 54 6 11234 546 7 8 ii1 2 5(+) 6(+) 4 7(+)  8() i
‘T 7‘3 KLT KL2 7‘3 ‘T KL1 KL2
Pos. 4 \ \ Pos. 4
64 I ! 74 74 I 84
TTTTsETe|KLY T77a56738|KL1
[ ]|
12345678|KL2 ||2345673|KL2
BDF200-NH-10-... BDF200-..-10-...

2 Offner fiir NOT-HALT an Position 1 und Meldeleuchte (rot)
1 Schlieler fir Bedienelemente an Position 2 - 4 und Meldeleuchte (rot)

RD
n pal
Pos. 1 ?
12 22
T
Pos. 2
34
T
Pos. 3 \
44
T
Pos. 4 \
I | 54
e [KLT
L |
T2345678[KL2

1 SchlieRer fir Bedienelemente an Position 1 - 4 und Meldeleuchte (rot)

RD
Pos.2 Pos.3 Pos. 4 2‘3 Pos.2 Pos.3 Pos. 4
Pos. 1 Pos. 1
= \ | | \ | |
L/‘J 5‘11 D ) é)xl} 43 (J)xs} 53 (gs} 2 [s3 e)xll 43 831 53 %)Xsl
i i i i i i i
i & | & | & | B X | X | i
2| [ 3 Dali e xall Jsa vl \ 3 Daii e [xai i ]sa_ [xsl
Pos. 2 \
34
4‘3
Pos. 3
LY i HE i
123 4 5 6 8 2 5) 3 6(+) 4 7+ 8() i a4 7 8 ii1 2 5+) 3 6(+) 4 7(H)  8() i
KL1 KL2 T KL2
Pos. 4 \
h | s
12345678 L1
L |
T2345678[KL2
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7.2 Klemmenbelegung Sonderverdrahtung Stecker M12, 12-polig

1) braun (BN) 7) schwarz (BK)

2) blau (BU) 8) grau (GY)
3) weill (WH) 9) rot (RD)
4) griin (GN) 10) violett (VT)

5) rosa (PK)
6) gelb (YE)

11) grau/rosa (GY/PK)
12) rot/blau (RD/BU)

BDF200-NH-11-...2920

2 Offner fiir NOT-HALT an Position 1

1 Schlieler fiir Bedienelemente an Position 2 - 4
LED-Anschluss an Position 2 - 4

Pos.2

121 |‘3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4
??‘ Pos. 1 \ Pos. 1
) 1 T A ERE T EEREE
1 1
31 23 : ! : : i : H 7 :
|
? \ o2 Lpafe ot s fe [xar | lasls |xel

a4 3f
Pos.3 KL KL2
f 7
2 i

121110 9 1 8 7 6 5 4 3 2

?‘ Pos. 4 \
44
2

77345678

RD/BU
GY/PK

12345678 KL2

BDF200-NH-11-...3029

1 SchlieBer / 2 Offner fir NOT-HALT an Position 1

1 SchlieRer / 1 Offner fiir Bedienelemente an Position 2
1 Schlieler fiir Bedienelemente an Position 3 + 4
LED-Anschluss an Position 3

121 1‘3 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4
? ?‘ Pos. 1 \ Pos. 1
12 22 14 T[T 2 T Ra ) ST(LX-,- he b A;J;-au Tt T
1 ! 1 [ (I I
31 3 ! ! 1 ) 1 Q11 |
7 [ 1 ] 1fpafr xar | e ez fxai | _|aafs2 fxe
Pos. 2
32 24
41 3‘3
?‘ Pos. 3 \ KL1 KL2
a2 “w 11234 (+) *) 74 80
43 :
51 ‘
?‘ Pos. 4 \
121110 9 7 3 1 8 6 5 4 2
44
2 bkl 3K . .
[E— 2os5@ & g o ¥ ¥ 3 2
BDF200-NH-11-...3029-1
1 SchlieRer / 2 Offner fiir NOT-HALT an Position 1
1 Schlieler fiir Bedienelemente an Position 2 - 4
LED-Anschluss an Position 3 + 4
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Betriebsanleitung
Bedienfeld

BDF200

8. EU-Konformitatserklarung

Bezeichnung des Bauteils:

Typ:

Beschreibung des Bauteils:

Einschlagige Richtlinien:

Anbringung der CE-Kennzeichnung:

Angewandte Normen:

Bevollméchtigter fiir die Zusammen-
stellung der technischen Unterlagen:

Ort und Datum der Ausstellung:

BDF200-F-DE

EU-Konformitatserklarung © SCHMERSAL
Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG

Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hiermit erklaren wir, dass die nachfolgend aufgefiihrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den
Anforderungen der unten angefiihrten Europaischen Richtlinien entsprechen.

BDF200

siehe Typenschlissel

Bedienfeld
Maschinenrichtlinie" 2006/42/EG
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

" fiir Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild
mit ,Safety component” gekennzeichnet sind fiir Geratevarianten
mit NOT-HALT Funktion

EN 60947-5-1:2017
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN ISO 13850:2015

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wouppertal, 5. Mai 2020

sl

Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschéftsfiihrer

@ Die aktuell giiltige Konformitatserklarung steht im Internet unter
products.schmersal.com zum Download zur Verfiigung.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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