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Urceni a pouziti.

K dispozici jsou rdzné tvary ovlada¢d. Pro posuvna a odnimatelna
ochranna zafizeni pfednostné ovlada¢e BO a BOW, pro otocna
ochranna zatizeni ovlada¢e BOR, BOWR, BOF/HIS.1 a BOF/HIS.2.
Vsechny ovlada¢e maji ve sméru ovladani vali 8 mm.
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Ovladace se musi vhodnym zplsobem nerozebiratelné BO
upevnit (pouziti Sroubd na jedno pouziti, svarovani,
nytovani) na ochranné zafizeni a zajistit proti posunuti. 2% 105
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Zde uvedené ovladace nelze pouZzivat v prostfedi s — N7
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PFi montazi oto€nych ochrannych zafizeni se musi dbat na to, aby stfed 86
otaceni pantu a horni hrana bezpec¢nostniho spinace véetné d mm -
tvofily rovinu (viz tabulka). N o
Ovladage BOF/HIS.1 a BOF/HIS.2 se musi instalovat tak, aby byly B \D_' s,
chranéné pred znecisténim (napf. prachem, piskem a tfiskami). ©
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BO 400 28 700 28 Ju nil
22,5
BOW 400 22 700 22 66,5
BOR 350 28 - - g &
BOWR 350 22 - - o U ah 1
BOF/HIS.1 400 55 650 55 S © il S
BOF/HIS.2 400 49 650 49 3
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Legenda

~ R mp, Polomeéry pfes Sirokou stranu ovladace
dp:

& R mpy Poloméry pfes Uzkou stranu ovladace
dPj A

Vzdalenost k hlavé pfistroje 5 ... 13 mm
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K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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