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Betjeningsvejledning

Aktuator

SCHMERSAL

Betjeningsvejledning

Original

Bestemmelse og brug

.......... Side 1 til 2

Der er forskellige typer aktuatorer til radighed. For afskeermninger,
der kan forskydes og tages af, anvendes fortrinsvist aktuatorerne
BO og BOW, for afskaermninger, der kan drejes, aktuatorerne BOR,

BOWR, BOF/HIS.1 og BOF/HIS.2. Alle aktuatorer har et slgr pa 8 mm i

aktiveringsretningen.

Aktuatorerne skal monteres permanent og sikres mod
forskydning med egnede foranstaltninger (anvend
envejsskruer, svejsning, nitter, stiftning) pa afskeermningerne.

Aktuatorer, der er opstillet her, ma ikke anvendes i eksplosive

omrader.

Montage

Nar der monteres pa drejelige afskaermninger, skal det sikres, at
haengslets drejepunkt samt sikkerhedsafbryderens overkant sammen
udger et plan plus d mm (se tabel).

Aktuatorerne BOF/HIS.1 og BOF/HIS.2 skal monteres séledes, at de er
beskyttet mod snavs (f.eks. stgv, sand og span).

. . R R
Udlgsningsradier dp:& ) dtnbmA
Remin [mm] d [mm] Rein [mm] d [mm]
BO 400 28 700 28
BOW 400 22 700 22
BOR 350 28 - -
BOWR 350 22 - -
BOF/HIS.1 400 55 650 55
BOF/HIS.2 400 49 650 49
Tegnforklaring
:/? iy Radier over aktuatorens brede side
dP:' A

SCHMERSAL

Radier over aktuatorens smalle side

Afstand til apparatets top 5 ... 13 mm
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Mal
Alle mal i mm.
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Betjeningsvejledning

Aktuator BO
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K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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