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原文翻訳：本日本語訳は、Schmersal本社のドイツ語原文を
基に作成されたものであり、翻訳上の疑義がある場合、原文
及び英文のみが有効となります。

目的と用途

様々なアクチュエータ型式があります。 スライド式取り外し可能な保

護装置に対しては、アクチュエータBOとBOWが、ヒンジ式保護装置に対

しては、アクチュエータBOR、BOWR、BOF/HIS.1、BOF/HIS.2が適してま

す。 全てのアクチュエータは、8mmのあそび部分を有します。

アクチュエータは、（一方向ネジ、溶接、リベット、ピンな

どの使用）による方法により、保護装置に恒久的に取り付け

るよう、また、位置がズレないようにして下さい。

ここで挙げられるアクチュエータは、爆発性雰囲気のある領

域での取付は出来ません。

取り付け

ヒンジ式扉の取り付け時には、ヒンジ軸とセーフティスイッチの端面

は、同じ平面でdmmのオフセットでなければならないことに配慮して下

さい。（表参照）

アクチュエータBOF/HIS.1とBOF/HIS.2は、（粉塵・砂・金属くずなど

の）汚染から保護されるように取り付けて下さい。

動作半径
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Rmin [mm] d [mm] Rmin [mm] d [mm]

BO 400 28 700 28

BOW 400 22 700 22

BOR 350 28 – –

BOWR 350 22 – –

BOF/HIS.1 400 55 650 55

BOF/HIS.2 400 49 650 49

記号説明
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アクチュエータの広い側の半径
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アクチュエータの薄い側の半径
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装置ヘッドへの距離：5 … 13 mm

1)

寸法
全ての寸法単位はmmです。
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