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1. Informacje o dokumencie

1.1 Funkcja

Niniejsza instrukcja obstugi dostarcza niezbednych informacji
dotyczgcych montazu, uruchomienia, niezawodnej eksploatacji i
demontazu urzgdzenia. Instrukcja obstugi powinna byé zawsze czytelna
i dostepna.

1.2 Grupa docelowa: autoryzowany, wykwalifikowany personel
Wszystkie czynnosci opisane w niniejszej instrukcji obstugi powinny by¢
wykonywane wylacznie przez przeszkolony i wykwalifikowany personel
autoryzowany przez uzytkownika instalacji.

Urzadzenie mozna zainstalowa¢ i uruchomi¢ tylko po przeczytaniu i
zrozumieniu instrukcji obstugi oraz po zapoznaniu sie z obowigzujgcymi
przepisami w zakresie bezpieczenstwa pracy i zapobiegania
wypadkom.

Dobdr i montaz urzadzen oraz ich integracja z systemem sterowania
wymaga bardzo dobrej znajomosci przez producenta maszyny
odnosnych przepiséw i wymagan normatywnych.

1.3 Stosowane symbole

Informacje, porady, wskazowki:
Symbol ten oznacza pomocne informacje dodatkowe.

Uwaga: Nieprzestrzeganie wskazéwki ostrzegawczej moze
spowodowac usterki lub nieprawidtowe dziatanie.
Ostrzezenie: Nieprzestrzeganie wskazowki ostrzegawczej
moze spowodowac zagrozenie zdrowia / zycia i / lub
uszkodzenie maszyny.

1.4 Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Opisane tutaj produkty stanowig cze$¢ catej instalacji lub maszyny
i zostaty opracowane w celu realizacji funkcji sterujacych, ktére nie
majg bezposredniego wptywu na bezpieczenstwo. Zapewnienie
prawidtowego dziatania nalezy do zakresu odpowiedzialnosci
producenta instalacji lub maszyny.

Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie zgodnie z ponizszymi
opisami lub w zastosowaniach dopuszczonych przez producenta.
Szczegotowe informacje dotyczace zakresu stosowania sg zawarte w
rozdziale ,Opis produktu”.

1.5 Ogodlne zasady bezpieczenstwa

Nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi oraz krajowych przepiséw dotyczgcych instalacji,
bezpieczenstwa i zapobiegania wypadkom.

Dalsze informacje techniczne znajdujg si¢ w katalogach firmy
Schmersal i w katalogu online w Internecie pod adresem
www.schmersal.net.

Wszystkie informacje bez gwarancji. Zastrzega sie mozliwosé
wprowadzania zmian, ktére stuzg postepowi technicznemu.

W przypadku przestrzegania wskazéwek dotyczacych bezpieczenstwa,
montazu, uruchomienia, eksploatacji i konserwacji nie wystepujg
zagrozenia resztkowe.
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1.6 Ostrzezenie przed niewtasciwym uzytkowaniem

W przypadku nieprawidtowego lub niezgodnego z
przeznaczeniem stosowania urzgdzenia lub dokonywania
manipulacji nie mozna wykluczy¢ zagrozenia zdrowia lub
zycia lub uszkodzenia elementéw maszyny badz instalacji.

1.7 Wylaczenie odpowiedzialnosci

Producent nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i zaktécenia w
pracy urzadzenia, ktére powstaty w wyniku btedu montazowego

lub nieprzestrzegania niniejszej instrukcji obstugi. Wykluczona

jest odpowiedzialno$¢ producenta za szkody, ktére wynikajg z
zastosowania czesci zamiennych lub akcesoriéw niedopuszczonych
przez producenta.

Samodzielne naprawy, przebudowy i modyfikacje nie sg dozwolone ze
wzgledéw bezpieczenstwa i wykluczajg odpowiedzialno$¢ producenta
za wynikajgce z nich szkody.

2. Opis produktu

2.1 Klucz zaméwieniowy
Niniejsza instrukcja obstugi dotyczy nastepujgcych typow i programéw:

©-2-0-®-©-®
Pozycja | Funkcja | Opis
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2.2 Wersje specjalne

Dla wersji specjalnych, ktére nie sg wymienione w kluczu
zamoéwieniowym w punkcie 2.1, obowigzujg odpowiednio powyzsze i
ponizsze informacje, o ile sg one zgodne z wersjg standardowa.

2.3 Przeznaczenie i zastosowanie

Opisane tutaj manipulatory sg przeznaczone do montazu w tablicach
sterowniczych lub obudowach zespotéw. Manipulatory sg przeznaczone
wytacznie do przetwarzania sygnatow eksploatacyjnych dla uktadu
sterowania maszyny.

Odkryte czesci, a zwlaszcza elementy uszczelniajgce, mogg zostaé
uszkodzone przez substancje chemiczne, oleje, smary i Srodki
czyszczace. Uszkodzone urzadzenia muszg zostaé natychmiast
wymienione. Informacje na ten temat znajdujg sie w punkcie Demontaz
i utylizacja.

Uzytkownik musi wykluczy¢ wptyw zewnetrznych pol
magnetycznych.

2.4 Dane techniczne

Przepisy: IEC 60947-1, IEC 60947-5-1

@ RK Wytrzymaty manipulator
NK Manipulator dopuszczony do kontaktu z
zywnos$cig i 0 higienicznej konstrukc;ji
@) T Naciskanie
S Przetgczanie
TS Naciskanie i przetagczanie (specj. nr podaje
pozycje przetgczania i pozycje bez zatrzasku)
©) 21 2 potozenia przetgczania kazde z 1 zestykiem
NO
41 4 potozenia przetaczania kazde z 1 zestykiem
NO
22 2 potozenia przetgczania kazde z 2 zestykami
NO
42 4 potozenia przetaczania kazde z 2 zestykami
NO
@ 1ST5 1 Konektor, M12, 4-pol.
1ST8 1 konektor M12, 8-pol.
2ST8 2 konektory M12, 8-pol.
2 Z dodatkowym elementem uszczelniajacym
1 Bez dodatkowego elementu uszczelniajgcego
2927-1 | Naciskanie do pozycji B lub BCD;
przetgczanie do pozycji A
2927-2 | Naciskanie do pozycji CD;
przetgczanie do pozycji AB
2927-3 | Naciskanie do pozyciji D;
przetaczanie do pozycji ABC
2976 Aktywator ze stali szlachetnej V4A; zoptymali-

zowany pod kagtem
uruchamiania kolanem

Nie wszystkie opcje i mozliwosci wyboru, ktére sg opisane
w kluczu zaméwieniowym, moga by¢ rzeczywiscie
wykonane i dostarczone.

Znamionowe napigcie robocze U,: maks. 30 VDC
Znamionowy prad roboczy | maks. 0,3 A
Znamionowe napigcie izolacji U;: 30V
Znamionowe napigcie udarowe U, 0,5 kV
Stopien zanieczyszczenia: 2
Klasa ochrony: X
Moc tgczeniowa: maks. 7,2 W
Catkowita droga aktywacji / kat przetgczania: 20°
Punkt przetaczania: 13° £4°
Czestotliwo$¢ aktywacji: 1200/h
Trwato$¢ mechaniczna:

- 4 pozycje bez zatrzasku: 1x10°
- Kazda pozycja bez zatrzasku: 2,5x10°
- W przypadku pozycji zatrzaskowych

trwato$¢ mechaniczna jest zredukowana.

Temperatura otoczenia: -40°C ... +80°C
- Zmiany temperatury: maks. 10°C / min
Temperatura magazynowania i transportu: -40°C ... +80°C
Odporno$¢ na uderzenia: 30g/11ms
Ciggte uderzenia: 10g/16 ms

Stopien ochrony:

- Z przodu: IP65, IP67, IP69/IP69K
- Komora stykow: IP67 (z konektorem; np. firmy Phoenix Contact)
- Obszar drgzka: IP30
Wymiary:

- przed przednig ptyta:
- za przednig ptyta:

@ 45 mm; wysoko$¢ do maks. 85 mm
80 x 80 x 39 mm plus odprowadzenie konektora

Wymiar rastra:

90 x 90 mm

Funkcje przetaczania:

2 ... 4 kierunki przetgczania

Rodzaj funkcji przetaczania:

Naciskanie lub przetaczanie

Liczba zestykow kontaktronowych na kierunek przetgczania: 1...2

SCHMERSAL



Instrukcja obstugi
Manipulator

Przytgcze: Przytgcze wtykowe M12, 5- lub 8-pol.
Liczba przytaczy: 1...2
Rodzaj zestykéw: Zestyki zwierne, ksztait A
- Konektor 5-pol.: bez odigczenia galwanicznego
- Konektor 8-pol.: z odfgczeniem galwanicznym
Grubos¢ plyt przednich: 1,5...6mm
Narzedzie montazowe: Klucz do rur o rozw. 41
Dane mechaniczne w temperaturze pomieszczenia w nowym stanie:

- Wytrzymato$¢ mechaniczna: >200 N
- Sita aktywaciji: <20N
- Sita zatrzasku: ok. 5N

W trakcie eksploatacji nalezy spodziewac

sie zmian sit aktywacji i zatrzasku.

Funkcje bezpieczenstwa: Brak (brak zestykéw o wymuszonym rozwarciu,
brak elementu przetgczajgcego bezpieczenstwa)

Zasada przetgczania: Magnetyczna
Kategoria uzytkowania: DC-12
Obwdéd ochronny: Brak
Zabezpieczenie zwarciowe: 0,5AFF
Warunkowy prad zwarciowy: 100 A

Otoczenie: 60°C; 24VDC, 0,3A

s

Aktywacja nie jest dopuszczalna w przypadku tworzenia sie
lodu na aktywatorze. Aby unikng¢ uszkodzenia aktywatora,
nalezy wczesniej roztopi¢ 16d. W przypadku uszkodzenia
zespotu mieszkowego 16d tworzacy sie w srodku urzadzenia
moze utrudnia¢ przetgczanie. W tym przypadku nalezy
przestrzegac rozdziatu 5.2 Konserwacja.

3.1 Ogolne wskazoéwki montazowe

Montaz odbywa si¢ w otworze 22,3 mm. Wsung¢ manipulator od tytu
przez otwor montazowy i zamocowac zespdt mieszkowy na drgzku
przez nacisniecie i obrét kulki aktywatora, a nastepnie przykrecic reka do
przedniej ptyty. Zamontowaé zespot mieszkowy za pomocg klucza do rur
o rozw. 41 ostatecznym momentem 5 Nm.

AF41

———— Przednia ptyta 1...6 mm

Opcjonalny
sworzen ustalajagcy

Zabezpieczenie przed
skrecaniem MDT-8

Montowaé wytgcznie na czystym, odttuszczonym podtozu.
Podczas montazu manipulatora nalezy pamietac¢, aby
powierzchnia byta réwna, a w promieniu 100 mm od
manipulatora nie byto spoin i promieni gigcia, poniewaz
moga one ograniczy¢ szczelnosé i wlasciwosci higieniczne
urzadzenia.
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Opcjonalnym zabezpieczeniem przed skrecaniem i elementem
stuzgcym do orientowania komponentéw moze by¢ sworzen
(patrz rozdziat 3.3) umieszczony na przedniej ptycie.

3.2 Specjalne wskazowki montazowe dla aplikacji higienicznych
W urzadzeniach o konstrukgji higienicznej serii NK, ktére mozna
montowac i stosowac w strefie spryskiwania lub w obszarze artykutéw
niezywnosciowych, nalezy przestrzegac nastepujgcych dodatkowych
wymagan dotyczgcych montazu:

1. Urzadzenia muszg by¢ rozmieszczone konstrukcyjnie w taki sposéb,
aby czyszczenie za pomocg $ciereczki byto mozliwe w kazdej
pozycji, a takze w stanie uruchomionym manipulatora. Dlatego
zalecana jest odlegto$¢ 100 mm od otworu mocujacego do otworu
mocujgcego, aby zapewnié¢ normatywng odlegto$¢ > 20 mm.

2. Jezeli urzgdzenie jest zamknigte z jednej lub z kilku stron przez
Scianke urzagdzenia, nalezy zachowac¢ promien 120 mm od $rodka
otworu mocujgcego, aby mozna byto oczysci¢ urzadzenie ze
wszystkich stron za pomoca Sciereczki i sprawdzi¢ ze wszystkich
stron pod katem uszkodzen.

Przestrzega¢ odnosnych obowigzujacych norm i zasad
konstrukcyjnych.

3.3 Wskazowki montazowe dotyczace opcjonalnego zabezpieczenia
przed skrecaniem / orientowania komponentow

Opcjonalne zabezpieczenie przed skrecaniem / orientowanie
komponentéw mozna zrealizowa¢ za pomocg przyspawanego sworznia
o wielkosci @ 5 x 6 mm. Sworzen nalezy umiesci¢ w odlegtosci 24,5 x
24,5 mm (patrz rys.) od $rodka otworu montazowego.
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3.4 Wymiary 4. Podtaczenie elektryczne

Wszystkie wymiary w mm.
4.1 Ogolne wskazéwki dotyczace podiagczenia elektrycznego
ST .- 28T - Podtaczenie elektryczne jest dokonywane za pomoca jednego lub
dwoch konektorow M12 5- lub 8-pol. Konektory majg kodowanie typu
A, aich orientacja jest dobrana w taki sposob, ze przewody przy
konektorze katowym przebiegaja réwnolegle przez urzadzenie.

Konektor 1 w
kierunku B

Konektor 2 w
kierunku A

Moment dokrecania potaczen wtykowych wynosi 0,4 Nm.
Nalezy przestrzegac¢ informacji podanych przez producenta
konektoréw.

Przewéd przylaczeniowy nalezy wyposazy¢ w prowadnice
przewodu / podparcie w odlegto$ci nie wiekszej niz 200 mm.

Podtgczenie elektryczne moze wykonac¢ wytgcznie
autoryzowany wykwalifikowany personel po odtgczeniu
zasilania.

1055
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4.2 Konfiguracja przytaczy, jeden zestyk kontaktronowy na kierunek przetaczania

Konektor 1

Konfiguracja stykow konektora

Konfiguracja stykow konektora

M12 5-pol.
Konek -pol.
P onektor 5 ;;c;stvk
S kontaktronowy
A
Przesuniecie 1 )
osiowe B 5(+)
2
Cc 3
5(+)
4
D 4
5(+)
M12 8-pol.
Konektor 8-pol.
Pozycja/ L pZZstyk
ki k
- SIS kontaktronowy
2 (+
A ) 1
4
Przesuniecie 6 (+)
. 2
osiowe B 7
1(+
C il 3
5
8 (+)
D 4
3

Konektor 1

4.3 Konfiguracja przylaczy, dwa zestyki kontaktronowe na kierunek przetaczania

2x M12 8-pol.

: Konektor 1
Pozycja/ Zestyk
S kontaktronowy

A 1.1
4
Przesuniecie 6 (+)
. 1.2
osiowe B 7
1(+
Cc ) 1.3
5
8 (+)
D 14
3

Pozycjal
kierunek

Konektor 2

Zestyk
kontaktronowy

Konektor 1

2x 8-pol.

Konektor 2

Konfiguracja stykéw konektora
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5. Uruchomienie i konserwacja

5.1 Kontrola dziatania

Przetestowa¢ urzadzenie pod katem prawidtowosci dziatania. W tym
celu nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce czynnosci:

1. Sprawdzi¢ prawidiowos$¢ osadzenia zamontowanego urzadzenia
2. Sprawdzi¢ stan przytaczy

3. Sprawdzi¢ manipulator / zespét mieszkowy pod katem uszkodzen

5.2 Konserwacja

Oproécz tego zalecamy przeprowadzenie kontroli wzrokowej i kontroli
dziatania, ktére obejmujg nastepujace czynnosci:

1. Przelgczanie / naciskanie we wszystkich kierunkach przetgczania
2. Kontrola wzrokowa zespotu mieszkowego pod katem uszkodzen
3. Sprawdzi¢ przytagcza

Uszkodzone lub wadliwe urzgdzenia nalezy wymienic.
W przypadku dostania sie cieczy do urzgdzenia nalezy
osuszy¢ urzadzenie przed wymiang aktywatora.

RK/NK

5.3 Czyszczenie i konserwacja

Sprawdzone $rodki czyszczace i konserwacyjne wraz z ich gtéwnymi
sktadnikami sg podane na liscie na kofcu rozdziatu. Srodki czyszczace
zostaty sprawdzone przy zastosowaniu standardowej procedury Ecolab
lub alternatywnych testow. Testy nie dajg 100% gwarancji, ze w ciggu
catego okresu uzytkowania urzgdzenie nie dozna zadnych uszkodzen
spowodowanych przez stosowane $rodki czyszczgce. Zmiana koloru
czesci nie stanowi wady jakosciowej urzgdzenia.

W przypadku stosowania innych $rodkéw czyszczacych o takich
samych lub podobnych skfadnikach nie mozemy zagwarantowac,

ze urzadzenie nie zostanie uszkodzone. Odbywa sie to na wiasng
odpowiedzialno$¢ uzytkownika maszyny lub urzgdzenia. To samo
dotyczy mieszanin réznych srodkdw czyszczgcych, niezaleznie od
tego, czy sg one wymienione na liscie lub czy s3 to srodki czyszczace
o podobnych sktadnikach. Obejmuje to réwniez niecatkowite usuniecie
$rodkéw czyszczacych po zakonczeniu czyszczenia.

W ramach czyszczenia nalezy sprawdzi¢ zespot mieszkowy

pod katem uszkodzen przed i po zakonczeniu czyszczenia i
W razie potrzeby wymienic.

Urzadzenie mozna czyscic tylko w temperaturach < 80°C.
Przestrzega¢ danych dotyczacych zmian temperatury.

Kwas fosforowy, zwigzki powierzchniowo

Topactive 500 Pianka czyszczaca kwasowa 5% 1,7-21
czynne
Aciplusfoam . Kwas fosforowy, zwigzki powierzchniowo
Piank k 9 2
VF59 ianka czyszczaca kwasowa 5% czynne, kwas azotowy
Nadtlenek k k
P3- Topactive DES Pianka czyszczaca kwasowa 3% 3,2-3,6 adtiene WOd_OW’. was octowy, was
nadoctowy, zwigzki powierzchniowo czynne
Woda DI Catkowicie odsolona woda 100 % 5-6 Woda zdemineralizowana
Alkohol ierzchni
P3- Alcodes Onolowy powlerzehniowy 100 % 6.8-7,8 Etanol
$rodek dezynfekcyjny
P3- Topax 990 Pianka czyszczgca neutralna 3% 74-84 Kwas octowy, tlenek alkiloaminy
Tego 2000 Amfot igzki ierzchni
V?I'92°5 Srodek dezynfekcyjny neutralny 1% 8 Czn;nonzryczne Zwigzii powierzehniowo
Divodes FG .
V_I;Izog es Srodek dezynfekcyjny neutralny 100 % 8,8 Alkohol
Zwigzki ierzchni ,
P3- Topax 66 Pianka czyszczgca zasadowa 3% 11,6 -12 W|az.| powierzehniowo czynne
fosfoniany, podchloryn sodu
Oxofoam Pianka czyszczaca 59 127 tug potasowy, zwigzki powierzchniowo
VF5 chlorowo-zasadowa ’ ' czynne, podchloryny sodu
Powerfoam Pianka czyszczgca wysoko 59 128 tug sodowy, EDTA, zwigzki
VF4 zasadowa ° ' powierzchniowo czynne
Etanol, wodorotlenek sodu, wodorotlenek
Topactive 200 Pianka czyszczaca zasadowa 5% 12,8-13,2 ano WO, oro. ene. sodu ,WO orotiene
potasu, zwigzki powierzchniowo czynne
6 SCHMERSAL
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6. Demontaz i utylizacja

@ Urzadzenie mozna wymontowac tylko po odtgczeniu
zasilania.

6.1 Demontaz

Demontaz odbywa si¢ przez odkrecenie konektorow M12, nastepnie
mozna wymontowac zespot mieszkowy za pomoca klucza do rur o
rozw. 41 i wyja¢ manipulator z zatrzaskiem.

6.2 Utylizacja

Urzadzenie nalezy podda¢ prawidtowej utylizacji zgodnie z krajowymi
przepisami i ustawami.
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7. Deklaracja zgodnosci UE

RK/NK

Internet: www.schmersal.com

Niniejszym o$wiadczamy, ze nizej wymienione elementy konstrukcyjne spetniajg wymagania podanych nizej
Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukciji.

Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: RK/NK

Typ: patrz klucz zaméwieniowy

Opis elementu konstrukcyjnego: Manipulator

Odnosne dyrektywy: Dyrektywa niskonapieciowa 2014/35/EU
Dyrektywa RoHS 2011/65/EU

Zastosowane normy: DIN EN 60947-1:2015

DIN EN 60947-5-1:2010

Miejscowos¢ i data wystawienia: Wauppertal, 8 listopada 2016

sl

Deklaracja zgodnosci UE SCHMERSAL
Oryginat K.A. Schmersal

Méddinghofe 30

42279 Wuppertal
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