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Schutz für Mensch und Maschine
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SAFETY AT WORK



Sicherheit im System − Schutz für Mensch und Maschine

Oft ist es unumgänglich, dass Menschen in den Arbeitsablauf einer Maschine eingreifen. In 
diesen Fällen muss die Sicherheit für den Bediener gewährleistet sein. Das gebietet die Verant-
wortung des Maschinenbetreibers, so fordern es auch weltweit die Normen und Richtlinien zur 
Maschinensicherheit.

Die Schmersal Gruppe setzt sich seit vielen Jahren mit ihren Produkten und Lösungen für die 
Sicherheit am Arbeitsplatz ein und bietet der Industrie heute das weltweit größte Programm 
von Sicherheitsschaltgeräten und -systemen zum Schutz von Mensch und Maschine.

Unter dem Leitgedanken „Sicherheit im System − Schutz für Mensch und Maschine“ entwickeln 
und fertigen wir Produkte, die dem Systemgedanken Rechnung tragen und sich optimal in die 
Arbeitsabläufe integrieren lassen. Denn Sicherheit, das ist unsere Überzeugung, steht nicht im 
Gegensatz zu hoher Produktivität.

In unseren Geschäftsbereichen nehmen wir mit unserem Know-how, unserer Innovationskraft 
und unserem umfassenden Programm eine führende Position ein. Dabei verfolgen wir immer 
ein zentrales Ziel: Gemeinsam mit Ihnen möchten wir die Welt ein wenig sicherer gestalten. 
Sprechen Sie uns an − wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Heinz und Philip Schmersal, 
geschäftsführende Gesellschafter der Schmersal Gruppe

VORWORT

Neue Lösungen 
zur Steigerung von 
Produktionseffizienz und 
Maschinensicherheit
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SYSTEM-
BESCHREIBUNG

Schnelle Montage, einfache Installation
AS-Interface schafft die Voraussetzung für eine schnellere Montage und Installation der Kompo-
nenten im Sicherheitskreis. Über die gelbe AS-i Zweidraht-Profilleitung werden die Sicherheits-
Schaltgeräte untereinander sowie mit dem AS-i Master und dem Sicherheitsmonitor verbunden.
Auch die Spannungsversorgung erfolgt über die AS-i Profilleitung. Für AS-i Slaves mit höherem 
Leistungsbedarf steht die schwarze Profilleitung mit 24 VDC Hilfsspannung zur Verfügung. An 
einem AS-i Master können sowohl betriebsmäßige als auch sichere AS-i Slaves gemischt ange-
schlossen werden. Die Sicherheitsfunktionen werden bequem mit der ASIMON-Software im AS-i 
Sicherheitsmonitor konfiguriert.

Flexibel im Einsatz 
Auch nach der Installation kann ein AS-i Safety-System jederzeit verändert oder erweitert werden.
Das gilt für die Erweiterung mit zusätzlichen Sicherheits-Schaltgeräten sowie für die Konfigura-
tion der Schaltgeräte (z. B. Sicherheitsverknüpfungen, STOP-Kategorie, Filterzeiten usw.).

Ein bewährtes System, das viele Sprachen spricht
Mit über 7 Millionen Sicherheits-Schaltgeräten im Feld ist AS-i Safety der weltweit erfolgreichs-
te Sicherheitsbus. Zu diesem Erfolg hat neben der einfachen Anschaltung und Konfiguration 
auch die Tatsache beigetragen, dass AS-Interface mit allen gängigen Bussystemen kommuni-
zieren kann. Für den Anwender eines AS-i Safety-Systems bedeutet das: Sein System spricht 
viele Sprachen – zum Beispiel PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT und ModbusTCP.  
Für AS-i Safety gibt es auch Lösungen für die Feldbusse DeviceNet, CC-Link, CANopen und  
Sercos III. Das schafft die Voraussetzung für den universellen Einsatz über verschiedene  
Kommunikationsstandards hinweg.

Eine wirtschaftliche Lösung – auch bei kleineren Maschinen
Ab wann „lohnt“ sich die Installation eines AS-i Safety-Systems? 
Auf der Kostenseite ergeben sich – je nach Anwendung – schon ab 6 Sicherheits-Schaltgeräten 
mit jeweils 6 m Anschlussleitung Kostenvorteile gegenüber der Parallelverdrahtung. Hinzu 
kommen die Vorteile, die nicht direkt in eine Kostenersparnis umzurechnen sind. Dazu gehören 
die einfache Erweiterbarkeit, die erhöhte Flexibilität bei nachträglichen Änderungen des Sicher-
heitskreises und die deutlich besseren Diagnosemöglichkeiten. Auch die komfortable Konfigu-
ration über den Sicherheitsmonitor ist ein Vorteil, den schon das kleinste AS-i Safety-System 
aufweist.

AS-INTERFACE SAFETY AT WORK
EINLEITUNG
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SYSTEMAUFBAU

ANWENDERVORTEILE ■ �Individuell skalierbare Sicherheitslösungen für unterschiedliche Maschinengrößen
■ �Extrem einfache, fehlersichere Installation und Anschaltung der Sicherheits-Schaltgeräte über 

AS-Interface
■ Einfache Konfiguration der Sicherheitslösung über die Drag & Drop-Software „ASIMON“
■ �Vollständige Diagnose des gesamten Sicherheitskreises und aller angeschlossenen Sicher-

heits-Schaltgeräte durch die Steuerung
■ �Hohe Betriebssicherheit durch individuell konfigurierbare Überwachungsbausteine mit viel

fältigen Filterfunktionen, z. B. für prellende Schutzeinrichtungen
■ ��Einfache nachträgliche Veränderung oder Erweiterung der Sicherheitsfunktionen
■ �Kostenvorteile gegenüber Parallelverdrahtung schon ab ca. sechs Sicherheits-Schaltgeräten 

mit jeweils 6 m Anschlussleitung
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SICHERHEITS-SENSOREN
BAUREIHEN-ÜBERSICHT
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■ BNS 260-AS ■ BNS 36-AS ■ BNS 16-AS ■ RSS 260-AS ■ RSS 36-AS
 Key Features  

• �Kunststoffgehäuse
• �1 Betätigungs

richtung

• �Kunststoffgehäuse
• �1 Betätigungs

richtung

• �Kunststoffgehäuse
• �2 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen

• �Kunststoffgehäuse
• �2 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �hoher Schaltabstand 
und Versatz möglich

• �Kunststoffgehäuse
• �3 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �hoher Schaltabstand 
und Versatz möglich

• �optional mit Magnet- 
rastung 18 N

 Produktausführung  

Wirkprinzip magnetisch magnetisch magnetisch RFID RFID
Individuelle Codierung − − − ■ ■
Codierstufe EN ISO 14119 gering gering gering hoch

(I-Varianten)
hoch

(I-Varianten)
Geräteversorgung aus AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i

 Technische Merkmale  

Gesicherter Einschaltabstand Sao 5 mm 7 mm 8 mm Von vorne 10 mm, 
seitlich 6 mm

10 mm

Gesicherter Ausschaltabstand Sar 15 mm 17 mm 18 mm Von vorne 18 mm, 
seitlich 15 mm

20 mm

Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 50 mA ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA
AS-i Spezifikation V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 36 × 13 × 26 mm 88 × 13 × 25 mm 52 × 39 × 90 mm 39,2 × 18 × 29,5 mm 106 × 25 × 22,6 mm
Anschlussart Leitung oder  

Leitungsstecker M12
Leitung oder  

Leitungsstecker M12
Einbaustecker M12 Einbaustecker M8

Leitungsstecker M12
Einbaustecker M12

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP69

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
IEC 61508

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
Kategorie 4 4 4 4 4
PFH 6,21 × 10-9/h 1,24 × 10-8/h 7,24 × 10-9/h 3,93 × 10-10/h 5,13 × 10-10/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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■ BNS 260-AS ■ BNS 36-AS ■ BNS 16-AS ■ RSS 260-AS ■ RSS 36-AS
 Key Features  

• �Kunststoffgehäuse
• �1 Betätigungs

richtung

• �Kunststoffgehäuse
• �1 Betätigungs

richtung

• �Kunststoffgehäuse
• �2 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen

• �Kunststoffgehäuse
• �2 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �hoher Schaltabstand 
und Versatz möglich

• �Kunststoffgehäuse
• �3 verschiedene Betä-

tigungsrichtungen
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �hoher Schaltabstand 
und Versatz möglich

• �optional mit Magnet- 
rastung 18 N

 Produktausführung  

Wirkprinzip magnetisch magnetisch magnetisch RFID RFID
Individuelle Codierung − − − ■ ■
Codierstufe EN ISO 14119 gering gering gering hoch

(I-Varianten)
hoch

(I-Varianten)
Geräteversorgung aus AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i

 Technische Merkmale  

Gesicherter Einschaltabstand Sao 5 mm 7 mm 8 mm Von vorne 10 mm, 
seitlich 6 mm

10 mm

Gesicherter Ausschaltabstand Sar 15 mm 17 mm 18 mm Von vorne 18 mm, 
seitlich 15 mm

20 mm

Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 50 mA ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA
AS-i Spezifikation V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 36 × 13 × 26 mm 88 × 13 × 25 mm 52 × 39 × 90 mm 39,2 × 18 × 29,5 mm 106 × 25 × 22,6 mm
Anschlussart Leitung oder  

Leitungsstecker M12
Leitung oder  

Leitungsstecker M12
Einbaustecker M12 Einbaustecker M8

Leitungsstecker M12
Einbaustecker M12

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +70 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP69

 Sicherheitsbetrachtung  

Vorschriften EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
IEC 61508

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
Kategorie 4 4 4 4 4
PFH 6,21 × 10-9/h 1,24 × 10-8/h 7,24 × 10-9/h 3,93 × 10-10/h 5,13 × 10-10/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus



SICHERHEITS-SENSOREN
VORZUGSTYPEN
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Baureihe Codierung Versorgung Anschlussart Rastkraft Betätigungsrichtung Sao/Sar Gehäusematerial Betätiger Typenbezeichnung Material-Nummer

RSS 260-AS

Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M8, 4-polig  

und Leitungsstecker 
M12, 4-polig

– Seitlich 10/18 mm Kunststoff
RST260-1
RST16-1
RST-U-2

RSS260-ST-AS 103004638

RSS260-LSTM12-4-0.25M-AS 103014763

Individuelle  
Codierung

RSS260-I1-ST-AS 103004640

RSS260-I1-LSTM12-4-0.25M-AS 103014762

Individuelle  
Codierung  

wiederanlernbar

RSS260-I2-ST-AS 103004641

RSS260-I2-LSTM12-4-0.25M-AS 103014764

RSS 36-AS 

Standardcodierung

AS-i Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig

–

Seitlich 10/20 mm Kunststoff

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

Individuelle  
Codierung

– RSS 36-I1-ST-AS 103001536

18 N RSS 36-I1-ST-AS-R 103001537

Individuelle  
Codierung  

wiederanlernbar

– RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260-AS Standardcodierung AS-i Power Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig – Seitlich 5/15 mm Kunststoff BPS 260-1

BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36-AS Standardcodierung AS-i Power Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig – Seitlich 7/17 mm Kunststoff BPS 36-1

BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16-AS Standardcodierung AS-i Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig –

Vorderseitig

8/18 mm Kunststoff BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

Deckelseitig BNS 16 ST1-AS-D 101177222

Betätiger sind separat zu bestellen. Eine Auswahl finden Sie auf Seite 10.
Weitere Typen finden Sie auf products.schmersal.com.
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Baureihe Codierung Versorgung Anschlussart Rastkraft Betätigungsrichtung Sao/Sar Gehäusematerial Betätiger Typenbezeichnung Material-Nummer

RSS 260-AS

Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M8, 4-polig  

und Leitungsstecker 
M12, 4-polig

– Seitlich 10/18 mm Kunststoff
RST260-1
RST16-1
RST-U-2

RSS260-ST-AS 103004638

RSS260-LSTM12-4-0.25M-AS 103014763

Individuelle  
Codierung

RSS260-I1-ST-AS 103004640

RSS260-I1-LSTM12-4-0.25M-AS 103014762

Individuelle  
Codierung  

wiederanlernbar

RSS260-I2-ST-AS 103004641

RSS260-I2-LSTM12-4-0.25M-AS 103014764

RSS 36-AS 

Standardcodierung

AS-i Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig

–

Seitlich 10/20 mm Kunststoff

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

Individuelle  
Codierung

– RSS 36-I1-ST-AS 103001536

18 N RSS 36-I1-ST-AS-R 103001537

Individuelle  
Codierung  

wiederanlernbar

– RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260-AS Standardcodierung AS-i Power Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig – Seitlich 5/15 mm Kunststoff BPS 260-1

BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36-AS Standardcodierung AS-i Power Leitung mit Stecker 
M12, 4-polig – Seitlich 7/17 mm Kunststoff BPS 36-1

BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16-AS Standardcodierung AS-i Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig –

Vorderseitig

8/18 mm Kunststoff BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

Deckelseitig BNS 16 ST1-AS-D 101177222



SICHERHEITS-SENSOREN
BETÄTIGER
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Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.

RST 260-1 � 103004318 RST-U-2� 103005994 BPS 36-. 

■ Betätiger für RSS 260
■ Kunststoffgehäuse

■ �Kleiner Betätiger für RSS 16, RSS 36 und 
RSS 260

■ Kunststoffgehäuse

■ �Betätiger und Sensor auf einer Befesti-
gungsebene: BPS 36-1� 101190052

■ �Betätiger 90° versetzt zum Sensor  
befestigt: BPS 36-2� 101191859

RST 36-. RST 16-1� 103004336 BPS 260-. 

■ �Betätiger für RSS 36  
RST 36-1� 101213820

■ �Betätiger mit Rastmagnet:  
RST 36-1-R� 101213821

■ �Flacher Betätiger für RSS 16, RSS 36 und 
RSS 260

■ Kunststoffgehäuse

■ �Betätiger und Sensor auf einer Befestigungs
ebene: BPS 260-1� 101184395

■ �Betätiger 90° versetzt zum Sensor befestigt: 
BPS 260-2� 101184396

BPS 16� 101172566

■ Betätiger für BNS 16
■ Kunststoffgehäuse



11

AUSFÜHRLICHE INFORMATIONEN UNTER 
PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

MIT SICHERHEIT AKTUELL
ONLINE-PRODUKTKATALOG



SICHERHEITSZUHALTUNGEN
BAUREIHEN-ÜBERSICHT
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■ AZM 170-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AS-i) ■ MZM 100-AS (AUX) ■ AZM 201-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AS-i)
 Key Features  

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 1000 N
• �Hilfsentriegelung; 
• �Ruhe- oder  

Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 2000 N
• �Optional mit indivi-

dueller Codierung
• �Hilfsentriegelung; 

Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• Kunststoffgehäuse
• Zuhaltekraft 2000 N
• �Optional mit indivi-

dueller Codierung
• �Hilfsentriegelung; 

Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 750 N
• �Elektromagnetische 

Zuhaltefunktion
• �Optional mit 

Permanentmagnet-
Rastung

• �Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 2000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• Kunststoffgehäuse
• Zuhaltekraft 1000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 1000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

Produktausführung  

Wirkprinzip elektromechanisch elektromechanisch elektromechanisch induktiv RFID RFID RFID
Individuelle Codierung − − / ■ − / ■ − ■ ■ ■
Codierstufe EN ISO 14119 gering gering 

(I-Variante = hoch)
gering 

(I-Variante = hoch)
gering hoch 

(I-Varianten)
hoch 

(I-Varianten)
hoch 

(I-Varianten)
Geräteversorgung aus AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i
Magnetversorgung aus AUX AUX AS-i AUX AUX AUX AS-i

 Technische Merkmale  

Zuhaltekraft 1000 N 2000 N 2000 N 750 N 2000 N 1000 N 1000 N
Rastkraft 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 – 100 N (Index RE) 

Magnet 15 N (Index M)
30 N 25 N / 50 N 25 N / 50 N

Sichere Entsperrfunktion möglich bis PL e bis PL e − − bis PL e bis PL e −
Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 250 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA
AUX Versorgungsspannung 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% − 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% −
AUX Stromaufnahme ≤ 500 mA ≤ 500 mA − ≤ 600 mA ≤ 500 mA ≤ 300 mA −
AS-i Spezifikation V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 90 × 60 × 30 mm 130 × 90 × 30 mm 130 × 90 × 30  mm 40 × 167 × 40 mm 40 × 220 × 50 mm 88 × 121 × 35 mm 88 × 121 × 35 mm
Anschlussart Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66, IP67, IP69 IP66, IP67, IP69

 Sicherheitsbetrachtung
 

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL c/1 bis d/2 c/1 bis d/2 c/1 bis d/2 e/3 e/3 e/3 e/3
Kategorie 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 3 4 4 4 4
PFH bis 1,01 × 10-7/h bis 1,01 × 10-7/h bis 1,01 × 10-7/h 5,00 × 10-9/h 1,81 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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■ AZM 170-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AS-i) ■ MZM 100-AS (AUX) ■ AZM 201-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AS-i)
 Key Features  

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 1000 N
• �Hilfsentriegelung; 
• �Ruhe- oder  

Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 2000 N
• �Optional mit indivi-

dueller Codierung
• �Hilfsentriegelung; 

Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• Kunststoffgehäuse
• Zuhaltekraft 2000 N
• �Optional mit indivi-

dueller Codierung
• �Hilfsentriegelung; 

Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 750 N
• �Elektromagnetische 

Zuhaltefunktion
• �Optional mit 

Permanentmagnet-
Rastung

• �Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 2000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• Kunststoffgehäuse
• Zuhaltekraft 1000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

• �Kunststoffgehäuse
• �Zuhaltekraft 1000 N
• �Universelle, mehrfach 

anlernbare oder indi-
viduelle Codierung

• �Hilfsentriegelung; 
Fluchtentriegelung 
oder Notentsperrung

• �Ruhe- oder  
Arbeitsstromprinzip

Produktausführung  

Wirkprinzip elektromechanisch elektromechanisch elektromechanisch induktiv RFID RFID RFID
Individuelle Codierung − − / ■ − / ■ − ■ ■ ■
Codierstufe EN ISO 14119 gering gering 

(I-Variante = hoch)
gering 

(I-Variante = hoch)
gering hoch 

(I-Varianten)
hoch 

(I-Varianten)
hoch 

(I-Varianten)
Geräteversorgung aus AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i
Magnetversorgung aus AUX AUX AS-i AUX AUX AUX AS-i

 Technische Merkmale  

Zuhaltekraft 1000 N 2000 N 2000 N 750 N 2000 N 1000 N 1000 N
Rastkraft 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 – 100 N (Index RE) 

Magnet 15 N (Index M)
30 N 25 N / 50 N 25 N / 50 N

Sichere Entsperrfunktion möglich bis PL e bis PL e − − bis PL e bis PL e −
Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 250 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA
AUX Versorgungsspannung 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% − 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% −
AUX Stromaufnahme ≤ 500 mA ≤ 500 mA − ≤ 600 mA ≤ 500 mA ≤ 300 mA −
AS-i Spezifikation V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 90 × 60 × 30 mm 130 × 90 × 30 mm 130 × 90 × 30  mm 40 × 167 × 40 mm 40 × 220 × 50 mm 88 × 121 × 35 mm 88 × 121 × 35 mm
Anschlussart Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Schutzart IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66, IP67, IP69 IP66, IP67, IP69

 Sicherheitsbetrachtung
 

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL c/1 bis d/2 c/1 bis d/2 c/1 bis d/2 e/3 e/3 e/3 e/3
Kategorie 1 bis 3 1 bis 3 1 bis 3 4 4 4 4
PFH bis 1,01 × 10-7/h bis 1,01 × 10-7/h bis 1,01 × 10-7/h 5,00 × 10-9/h 1,81 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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Baureihe Codierung Versorgung  
Zuhaltemagnet

Anschlussart Rastkraft Besonderheit Zuhaltungs
überwacht

Betätiger
überwacht

Arbeitsstrom Ruhestrom Typenbezeichnung Material-Nummer

AZM 161-AS Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX Power

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170-AS Standardcodierung AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201-AS 

Standardcodierung

AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100-AS  Standardcodierung AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 … 100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

Permanentmagnet ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

Permanentmagnet ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300-AS 

Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M12, 4-polig 25 N / 50 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A 103005910
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS 103005924

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-T 103009475

Individuelle  
Codierung 

wiederanlernbar

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

Standardcodierung

AUX Power

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A-P 103005908
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P 103005922

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P-T 103009480

Individuelle  
Codierung 

wiederanlernbar

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483

Betätiger sind separat zu bestellen. Eine Auswahl finden Sie auf Seite 16 ff.
Weitere Typen finden Sie auf products.schmersal.com.
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Baureihe Codierung Versorgung  
Zuhaltemagnet

Anschlussart Rastkraft Besonderheit Zuhaltungs
überwacht

Betätiger
überwacht

Arbeitsstrom Ruhestrom Typenbezeichnung Material-Nummer

AZM 161-AS Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX Power

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170-AS Standardcodierung AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201-AS 

Standardcodierung

AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868

Hilfsentriegelung ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100-AS  Standardcodierung AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig 30 … 100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

Permanentmagnet ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

Permanentmagnet ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300-AS 

Standardcodierung

AS-i Power

Steckeranschluss 
M12, 4-polig 25 N / 50 N

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A 103005910
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS 103005924

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-T 103009475

Individuelle  
Codierung 

wiederanlernbar

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

Standardcodierung

AUX Power

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

Individuelle  
Codierung

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A-P 103005908
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P 103005922

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P-T 103009480

Individuelle  
Codierung 

wiederanlernbar

Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
Hilfsentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918

Fluchtentriegelung ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483
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AZM 161-B1 *� 101145117 AZM 161-B1S � 101171125 AZM 161-B1-1747� 101164100 

■ Gerader Betätiger
■ Auch mit individueller Codierung *

■ Verkürzter, gerader Betätiger 
■ Standardcodierung

■ Gerader Betätiger mit Haftmagnet 
■ Standardcodierung

AZM 161-B1-2024� 101178199 AZM 161-B1-2053� 101173089 AZM 161-B1-2177� 101176642 

■ Gerader Betätiger mit Schlitzabdeckung
■ Standardcodierung

■ Gerader Betätiger mit Kugelrastung
■ Standardcodierung

■ Gerader Betätiger mit Zentrierhilfe
■ Standardcodierung

B6R *� B6L *� AZM 161-B1F� 101175431 

■ �Beweglicher Betätiger für Türanschlag 
rechts

■ Individuelle Codierung *

■ Beweglicher Betätiger für Türanschlag links
■ Individuelle Codierung *

■ Gerader Betätiger
■ Standardcodierung

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.
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Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz

■ �Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz  
M5 × 12� 101135338 
M5 × 16� 101135339 
M5 × 20� 101135340

■ Bestelleinheit 2 Stück

Türfang SCHLITZVERSCHLUSS AZM 161 � 101145379 Dreikantschlüssel M5� 101100887 

■ Türfang zur Vorabpositionierung 
■ Anbau außen: TFA-020� 101172607
■ Anbau innen: TFI-020� 101172609

■ �Zum Verschließen nicht benutzter  
Betätigungsschlitze

■ �Zum Schutz gegen das Eindringen von  
grobem Schmutz

■ Einfache Montage durch Einklipsen

■ Zur manuellen Hilfsentriegelung

AZM 161-B6� 101144420 AZM 161-B6-2177� 101174113 AZM 161-B6S � 101170375 

■ Beweglicher Betätiger
■ Standardcodierung

■ Beweglicher Betätiger mit Zentrierhilfe
■ Standardcodierung

■ Verkürzter, beweglicher Betätiger 
■ Standardcodierung

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.
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AZ 17/170-B1� 101122893 AZ 17/170-B1-2245� 101137406 AZ 17/170-B5� 101122895

■ Gerader Betätiger
■ Standardcodierung

■ Gummigelagerter Betätiger
■ Standardcodierung

■ Abgewinkelter Betätiger
■ Standardcodierung

AZ 17/170-B11� 101139788 AZ 17/170-B15� 101139789 AZM 170-B6� 101123391

■ Langer gerader Betätiger
■ Standardcodierung

■ Langer abgewinkelter Betätiger
■ Standardcodierung

■ Beweglicher Betätiger
■ Standardcodierung

Türfang Sicherheitsschrauben mit Einwegschlitz AZM 170-B� 101208493

■ Türfang zur Vorabpositionierung 
■ Anbau außen: TFA-020� 101172607
■ Anbau innen: TFI-020� 101172609

■ �Sicherheitsschrauben mit  
Einwegschlitz M4 × 8� 101147463

■ Bestelleinheit 2 Stück

■ Zentrierhilfe
■ Nur in Verbindung mit langen Betätigern

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.



AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B1-…-P0 AZ/AZM201-B40-…

■ Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
■ �Anfahrrichtung von links  

AZ/AZM201-B1-LT� 103013493 
Anfahrrichtung von rechts  
AZ/AZM201-B1-RT� 103013494

■ Mit Fluchtentriegelung P0
■ �Anfahrrichtung von links  

AZ/AZM201-B1-LTP0� 103013496  
Anfahrrichtung von rechts  
AZ/AZM201-B1-RTP0� 103013495

■ �Betätiger für dreh- und verschiebbare 
Schutzeinrichtungen, inbesondere für An-
schlagtüren mit überlappender Falz

AZ/AZM201-B30-… -G1 AZ/AZM201-B30-…-SZ AZ/AZM201-B30-…-G2

■ Betätiger für drehbare Schutzeinrichtungen ■ Betätiger B30 mit Sperrzange ■ Betätiger mit Drehknopf

AZ/AZM201-…-P1 AZ/AZM201-…-P20 AZ/AZM201-B30-…-P30/P31

■ Fluchtentriegelung ■ �Fluchtentriegelung Metall ■ �Dreipunkt-Verriegelungsgestänge für 
Anforderungen mit erhöhter mechanischer 
Stabilität (7.000 N)

SICHERHEITSZUHALTUNGEN
AZM 201 – BETÄTIGER UND ZUBEHÖR

19

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.
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MZM 100-B1.1� 101204290 MS MZM 100-W� 101185510 

■ Spielfreier Betätiger für MZM 100
■ Kein Rappeln der Schutztüren

■ Montagesatz für MZM 100
■ Schrauben sind im Lieferumfang enthalten

AZ/AZM300-B1� 101218025 MP-AZ/AZM300-1� 103003172 MS-AZ/AZM300-B1-1� 103002891 

■ Betätiger
■ 3 verschiedene Betätigungsrichtungen

■ Montageplatte ■ Montagesatz Betätiger

AZM300-…-T / -N SZ 200-1� 101196397

■ �Fluchtentriegelung (-T) zur Betätigung und 
Anbau nur innerhalb des Gefahrenbereiches

■ �Notentsperrung (-N) zur Betätigung und 
Anbau nur außerhalb der Schutzeinrichtung

■ �Sperrzange mit 6 Bohrungen für  
AZM 200, AZM 201 und AZM 300

■ �Zum Schutz gegen versehentliches 
Schließen, z. B. bei Montagearbeiten

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.
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■ SLC 440-AS ■ SLG 440-AS
 Key Features

• �Robustes Alu-Profil
• �Auflösung 14 mm und 30 mm
• �Schutzfeldhöhen  

170 mm … 1770 mm
• �Parametrierbare Ausblend

funktionen
• �Statusleuchte integriert

• �Robustes Alu-Profil
• �2-, 3-, 4-strahlig
• �Schutzfeldhöhen  

500 mm / 800 mm / 900 mm
• �Parametrierbare Ausblend

funktionen
• �Statusleuchte integriert

 Produktausführung

Typ gemäß EN 61496 Typ 4 Typ 4
Geräteversorgung aus: AS-i AS-i
Hilfsversorgung aus: AUX AUX

 Technische Merkmale

Auflösung 14 mm und 30 mm
Anzahl der Strahlen 2-, 3-, 4-strahlig
Schutzfeldhöhe 170 mm … 1770 mm 500 mm / 800 mm / 900 mm
Reichweite des Schutzfeldes 0,3 …   7,0 m / 14 mm Auflösung

0,3 … 10,0 m / 30 mm Auflösung
0,3 … 12,0 m

Ausblendfunktionen fester Schutzfeldbereich /
mit beweglichem Randbereich /
beweglicher Schutzfeldbereich

fester Schutzfeldbereich /
mit beweglichem Randbereich /
beweglicher Schutzfeldbereich

Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 50 mA ≤ 50 mA
AUX Versorgungsspannung 24 VDC -15% / +10% 24 VDC -15% / +10%
AUX Stromaufnahme Empfänger ≤ 150 mA ≤ 150 mA
AUX Stromaufnahme Sender ≤ 75 mA ≤ 75 mA
AS-i Spezifikation V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Mechanische Daten
Abmessungen Profil (BxT) 27,8 × 33 mm 27,8 × 33 mm
Länge inkl. Befestigungswinkel Schutzfeldhöhe + 113 mm Schutzfeldhöhe + 133 mm
Anschlussart Einbaustecker M12 Einbaustecker M12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −10 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C
Schutzart IP67 IP67

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
Kategorie 4 4
PFH 5,17 × 10-9/h 5,17 × 10-9/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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Baureihe Typ gem. EN 61496 Sicherheits- 
Ausführung

Versorgung Anschlussart Besonderheit Auflösung Schutzfeldhöhe Reichweite Typenbezeichnung Material-Nummer

SLC 440-AS Typ 4 Lichtvorhang SLC AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig

Integriertes  
AS-i Safety  

Modul

14 mm 170 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

14 mm 250 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

14 mm 330 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

14 mm 410 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

14 mm 490 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

14 mm 570 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

14 mm 650 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

14 mm 730 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

14 mm 810 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

14 mm 890 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

14 mm  970 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

14 mm 1050 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

14 mm 1130 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

14 mm 1210 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

14 mm 1290 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

14 mm 1370 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

14 mm 1450 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

30 mm 170 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

30 mm 250 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

30 mm 330 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

30 mm 410 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

30 mm 490 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

30 mm 570 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

30 mm 650 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

30 mm 730 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

30 mm 810 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

30 mm 890 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

30 mm 970 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

30 mm 1050 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

30 mm 1130 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

30 mm 1210 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

30 mm 1290 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

30 mm 1370 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

30 mm 1450 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

30 mm 1530 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

30 mm 1610 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

30 mm 1690 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

30 mm 1770 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547
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Baureihe Typ gem. EN 61496 Sicherheits- 
Ausführung

Versorgung Anschlussart Besonderheit Auflösung Schutzfeldhöhe Reichweite Typenbezeichnung Material-Nummer

SLC 440-AS Typ 4 Lichtvorhang SLC AUX Power Steckeranschluss 
M12, 4-polig

Integriertes  
AS-i Safety  

Modul

14 mm 170 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

14 mm 250 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

14 mm 330 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

14 mm 410 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

14 mm 490 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

14 mm 570 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

14 mm 650 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

14 mm 730 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

14 mm 810 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

14 mm 890 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

14 mm  970 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

14 mm 1050 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

14 mm 1130 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

14 mm 1210 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

14 mm 1290 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

14 mm 1370 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

14 mm 1450 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

30 mm 170 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

30 mm 250 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

30 mm 330 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

30 mm 410 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

30 mm 490 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

30 mm 570 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

30 mm 650 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

30 mm 730 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

30 mm 810 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

30 mm 890 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

30 mm 970 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

30 mm 1050 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

30 mm 1130 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

30 mm 1210 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

30 mm 1290 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

30 mm 1370 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

30 mm 1450 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

30 mm 1530 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

30 mm 1610 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

30 mm 1690 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

30 mm 1770 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547



Baureihe Typ gem. EN 61496 Sicherheits- 
Ausführung

Versorgung Anschlussart Besonderheit Auflösung Schutzfeldhöhe Reichweite Typenbezeichnung Material-Nummer

SLG 440-AS Typ 4 Lichtgitter SLG AUX Power Steckeranschluss
M12, 4-polig

Integriertes 
AS-i Safety 

Modul

2-strahl 500 mm

0,3…12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3-strahl 800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4-strahl 900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE/-LICHTGITTER
LICHTGITTER

Weiteres Zubehör finden Sie auf products.schmersal.com.

SG. KA-0975� 1030005659 PLS-..

■ Schutzgehäuse für SLC/SLG 
■ �Schutzfeldhöhen  

bis 970 mm: SG5 � 103001594  
bis 1930 mm: SG6� 103001596

■ Parametrierkabel für SLC/SLG 440-AS ■ �Prüfstab 
30 mm Durchmesser: PLS-01� 101207768 
14 mm Durchmesser: PLS-02� 101207769

MST-…. ULS-M-…. MSD.

■ Montageständer
■ Standfuß L/B 135 × 135 mm
■ Höhen 500 … 2000 mm

■ Umlenkspiegel M-Serie
■ Spiegelhöhen 350 … 1870 mm
■ �Lieferumfang: Umlenkspiegel und  

2 Stück Montagewinkeln

■ �Schwingungsdämpfer 
SLC/SLG Typ 2: MSD2� 101207735 
SLC/SLG Typ 4: MSD4� 101207754

■ �Lieferumfang: Set mit 8 Stück 

SICHERHEITS-LICHTVORHÄNGE/-LICHTGITTER
ZUBEHÖR
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Baureihe Typ gem. EN 61496 Sicherheits- 
Ausführung

Versorgung Anschlussart Besonderheit Auflösung Schutzfeldhöhe Reichweite Typenbezeichnung Material-Nummer

SLG 440-AS Typ 4 Lichtgitter SLG AUX Power Steckeranschluss
M12, 4-polig

Integriertes 
AS-i Safety 

Modul

2-strahl 500 mm

0,3…12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3-strahl 800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4-strahl 900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

Für den sicheren Fertigungsbetrieb ermöglicht die Objektausblendung, im Gegensatz zur Mu-
ting-Funktion, die Ausblendung nur eines Teilbereiches des Schutzfeldes. Ohne ein Stopp-Signal 
auszulösen, können hierdurch Objekte, z. B. Werkstücke, zugeführt oder ein Transportband mit 
einer festen Position im Schutzfeld positioniert werden.
Mit der integrierten beweglichen Objektausblendung (Floating Blanking) der SLC440-AS-
Lichtvorhänge können bis zu 2 Lichtstrahlen des Lichtvorhangs flexibel ausgeblendet werden. 
Diese Funktion wird benötigt, wenn Bedarf besteht, Lichtstrahlen im Schutzfeld an einer nicht 
fest definierten Position unterbrechen zu können. Hiermit können Objekte, z. B. sich bewegen-
de elektrische Leitungen oder Materialzufuhr, in leicht unterschiedlicher Höhe im Schutzfeld 
bewegt werden, ohne ein Stopp-Signal auszulösen.

Zur Auswahl stehen unterschiedliche Blanking-Funktionen. Die einzelnen Modi unterscheiden 
sich durch die Anzahl der Lichtstrahlen, die durch ein Objekt unterbrochen werden können. 
Zusätzlich wird festgelegt, ob ein Objekt dauerhaft oder nur temporär im Schutzfeld ist. Die 
Position der unterbrochenen Lichtstrahlen innerhalb des Schutzfeldes ist dabei beliebig. Mit 
Ausnahme des ersten Infrarot-Lichtstrahls (der dem Gerätestecker am nächsten liegende Strahl) 
können sämtliche Strahlen zur Ausblendung genutzt werden.

Wird die Funktion bewegliche Objektausblendung parametriert, ändert sich die Auflösung des 
Lichtvorhangs. In den technischen Dokumentationen der unterschiedlichen Lichtvorhänge sind 
für die Berechnung der Mindestsicherheitsabstände nach ISO 13855 die effektiven Auflösungen 
tabellarisch aufgelistet.

1 Bereich Objektausblendung
2 Bewegliches Hindernis

1 2

OBJEKTAUSBLENDUNG
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SICHERHEITSSCHALTER UND NOT-HALT-TASTER
BAUREIHEN-ÜBERSICHT

■ AZ 16-AS ■ AZ 201-AS ■ NAS 311-AS
 Key Features

• �Kunststoffgehäuse
• �3 verschiedene Be-

tätigungsrichtungen

• �Kunststoffgehäuse
• �Universelle, mehr-

fach anlernbare 
oder individuelle 
Codierung

• �2 verschiedene Be-
tätigungsrichtungen

• �Kunststoffgehäuse
• �Bedienteil aus 

Kunststoff
• �Entrastung durch 

Ziehbewegung

Produktausführung

Wirkprinzip elektromechanisch RFID elektromechanisch
Individuelle Codierung – ■ –
Codierstufe EN ISO 14119 gering hoch  

(I-Varianten)
−

Geräteversorgung aus AS-i AS-i AS-i

 Technische Merkmale

Rastkraft 5 N / 30 N (Index R) 30 N −
Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 50 mA
AS-i Spezifikation V 2.1 V 3.0 V 2.1
AS-i Profil S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-7.B.0.E
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 52 × 90 × 30 mm 40 × 220 × 50 mm 85 × 85 × 98 mm
Anschlussart Einbaustecker M12 Einbaustecker M12 Einbaustecker M12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +60 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +60 °C
Schutzart IP67 IP67 IP65

 Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

PL/SIL c/1 bis d/2 e/3 e/3
Kategorie 1 bis 3 4 4
PFH bis 1,01 × 10-7/h 1,81 × 10-9/h 1,4 × 10-8/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i
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SICHERHEITSSCHALTER
BETÄTIGER AZ 16 UND AZ 201

Detaillierte Informationen für die Betätigerauswahl und weitere Betätiger finden sie auf products.schmersal.com.

AZ 15/16-B1-2053� 101111081 AZ 15/16-B1-2177� 101126794 AZ 15/16-B6� 101137434

■ Gerader Betätiger mit Kugelrastung
■ Haltekraft ca. 100 N

■ Gerader Betätiger mit Zentrierhilfe
■ �Für leichte, nicht genau geführte Türen  

(Verwindung etc.)

■ Beweglicher Betätiger
■ �Für kleine Betätigungsradien über die  

breite und schmale Seite des Betätigers  
(einstellbar)

AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B30-… -G1 AZ/AZM201-B30-.-SZ

■ Betätiger für schiebbare Schutzeinrichtungen
■ �Anfahrrichtung von links  

AZ/AZM201-B1-LT� 103013493 
Anfahrrichtung von rechts  
AZ/AZM201-B1-RT� 103013494

■ Betätiger für drehbare Schutzeinrichtungen ■ Betätiger B30 mit Sperrzange

AZ 15/16-B1� 101083036 AZ 15/16-B1-1747� 101093553 AZ 15/16-B1-2024� 101108278

■ Gerader Betätiger ■ Gerader Betätiger mit Haftmagnet
■ Haltekraft ca. 30 N

■ Gerader Betätiger mit Schlitzabdeckung
■ �Zum Schutz gegen das Eindringen von  

grobem Schmutz



Weitere Typen finden Sie auf products.schmersal.com.

Baureihe Bauart Versorgung Anschlussart Typenbezeichnung Material-Nummer

NAS 311-AS NOT-HALT- 
Taster AS-i Power Steckeranschluss  

M12, 4-polig NAS 311 ST1-AS 101173041

Weitere Typen finden Sie auf products.schmersal.com.
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Baureihe Codierung Versorgung Anschlussart Rastkraft Betätigungsrichtung Sao/Sar Gehäusematerial Betätiger Typenbezeichnung Material-Nummer

AZ 16-AS Standardcodierung AS-i Power Steckeranschluss  
M12, 4-polig

5 N
Kopfseitig
Von oben
Von unten

--- Kunststoff
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

AZ201-AS 

Standardcodierung

AS-i Power Steckeranschluss  
M12, 4-polig 30 N Seitlich 4 mm / 30 mm Kunststoff AZ/AZM201-B1 … / B30 …

AZ201ST-T-AS 103027843

Individuelle  
Codierung

AZ201-I2-ST-T-AS 103027849

AZ201-I1-ST-T-AS 103027848

SICHERHEITSSCHALTER
VORZUGSTYPEN

NOT-HALT-TASTER
VORZUGSTYPEN
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Baureihe Codierung Versorgung Anschlussart Rastkraft Betätigungsrichtung Sao/Sar Gehäusematerial Betätiger Typenbezeichnung Material-Nummer

AZ 16-AS Standardcodierung AS-i Power Steckeranschluss  
M12, 4-polig

5 N
Kopfseitig
Von oben
Von unten

--- Kunststoff
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

AZ201-AS 

Standardcodierung

AS-i Power Steckeranschluss  
M12, 4-polig 30 N Seitlich 4 mm / 30 mm Kunststoff AZ/AZM201-B1 … / B30 …

AZ201ST-T-AS 103027843

Individuelle  
Codierung

AZ201-I2-ST-T-AS 103027849

AZ201-I1-ST-T-AS 103027848
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■ BDF 200-AS
 Key Features

• �Kunststoffgehäuse
• �Bedienfeld mit NOT-HALT-Funktion und 3 Einbaupositionen für 

Befehls- und Meldegeräte
• �Großes Programm an NOT-HALT-Tastern, LED-Leuchttastern,  

LED-Leuchtmeldern, Tastern, Wahlschaltern und Schlüsselschaltern
• �Funktionen NOT-HALT, Start / Stop und Reset verfügbar
• �Optional mit weit sichtbarer Meldeleuchte G24 (Rot / Grün)

Produktausführung

Geräteversorgung aus AS-i

 Technische Merkmale

Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 18,0 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 150 mA
AS-i Spezifikation / AS-i Profil V 2.1
Mechanische Daten Safety-Slave V 3.0 / S-7.B.F.F

A/B-Slave V 3.0 / S-7.A.7.F
Abmessungen (B × H × T) 40 × 234 – 253 × 69 mm
Anschlussart Einbaustecker M12
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −25 °C … +65 °C
Schutzart IP65

 Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3
Kategorie 4
PFH 1,4 × 10-8/h
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus

BEDIENFELDER BDF 200-AS
BAUREIHEN-ÜBERSICHT

Baureihe Bauart Versorgung Anschlussart Bestückung
Pos. 1

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Meldeleuchte Typenbezeichnung Material-Nummer

BDF 200-AS
Bedienfeld  

mit NOT-HALT- 
Taster

AS-i Power Steckeranschluss
M12, 4-polig

NH-Schlagtaster

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH Rot / Grün BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

NHK-Schlagtaster  
mit Schutzkragen

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU Rot / Grün BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

VORZUGSTYPEN

Weitere Typen finden Sie auf products.schmersal.com.
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Baureihe Bauart Versorgung Anschlussart Bestückung
Pos. 1

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Meldeleuchte Typenbezeichnung Material-Nummer

BDF 200-AS
Bedienfeld  

mit NOT-HALT- 
Taster

AS-i Power Steckeranschluss
M12, 4-polig

NH-Schlagtaster

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH Rot / Grün BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

NHK-Schlagtaster  
mit Schutzkragen

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU Rot / Grün BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

VORZUGSTYPEN

Bedienelemente Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Bedienfeld

NH •

NHK •

LT.. • • •

LM.. • • •

DT.. • • •

SWS20
SWT20 •
WS20
WS30
WT20
WT30
WTS30

•

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

Bestellindex gelb rot grün blau schwarz weiß

Leuchttaster LT.. LTYE LTRD LTGN LTBU LTWH

Leuchtmelder LM.. LMYE LMRD LMGN LMBU LMWH

Drucktaster DT.. DTYE DTRD DTGN DTBU DTBK DTWH
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■ ASIM-C-M12-4P-… ■ ASIM-C-M12-8P-…
 Key Features

Kompaktes sicheres Eingangsmodul
• �in Passivverteiler integriert
• �für 2 potentialfreie Öffner-

Kontakte
• �komfortable LED-Anzeigen
• �fertig konfektionierte  

M12-Anschlussleitungen,  
Länge 0,5 m und 2,0 m

Kompaktes sicheres Eingangsmodul
• �in Passivverteiler integriert
• �für 2 potentialfreie Öffner-

Kontakte
• �Ausgang 50 mA für LED integriert
• �komfortable LED-Anzeigen
• �fertig konfektionierte  

M12-Anschlussleitungen,  
Länge 0,5 m und 2,0 m

 Produktausführung

Typenbezeichnung / Material-Nummer ASIM-C-M12-4P-0,5M / 
103004694

ASIM-C-M12-4P-2M /  
103004695

ASIM-C-M12-8P-0,5M / 
103004696

ASIM-C-M12-8P-2M /  
103004693

Geräteversorgung aus: AS-i AS-i

 Technische Merkmale

Länge der Geräteanschlussleitung 0,5 m und 2,0 m 0,5 m und 2,0 m
Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 100 mA ≤ 100 mA
AS-i Spezifikation V 3.0 V 3.0
AS-i Profil S-7.B.F.0 S-7.B.F.0
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 28 × 41 × 22 mm 28 × 41 × 22 mm
Anschlussart Leitungsstecker M12 / 4-polig Leitungsstecker M12 / 8-polig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
Schutzart IP67 IP67

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
Kategorie 4 4
PFH – –
Zertifikate AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus

KOMPAKTES SAFETY EINGANGSMODUL ASIM-C
EINSETZBAR FÜR SICHERHEITSSCHALTGERÄTE MIT 2 ÖFFNER-KONTAKTEN
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KOMPAKTES SAFETY EINGANGSMODUL ASIM-C
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR ANSCHLIESSBARE  
SICHERHEITSSCHALTGERÄTE

BNS-B20 BNS 303 BNS 40S 

TESK ZQ 700-ST ZQ 900-ST

Baureihe PS116 Baureihe PS2xx Baureihe PS3xx

BDF100-NH / BDF100-NHK T3Z 068 mit G24 ZQ 900 mit G24

Folgende SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte können zum Beispiel an das ASIM-C-8P … angeschlossen werden:

Folgende SCHMERSAL Sicherheitsschaltgeräte können zum Beispiel an das ASIM-C-4P … angeschlossen werden:
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■ BWU3565 ■ BWU3635
 Key Features

Sicherer aktiver AS-i Verteiler
• �Anschlüsse für Profilkabel  

AS-i/AUX
• �mit 2 sicheren Eingängen für 

OSSDs und einem nicht sicherem 
Ausgang

• �komfortable LED-Anzeigen
• �fertig konfektionierte 8-polige 

M12-Anschlussleitung,  
Länge 1,0 m

Verwendbar z. B. für Gerätetypen:
- AZM 400

Nur nicht sichere Entsperrfunktion!

Sicherer aktiver AS-i Verteiler
• �Anschlüsse für Profilkabel  

AS-i/AUX
• �mit 2 sicheren Eingängen für 

OSSDs und einem nicht sicherem 
Ausgang

• �komfortable LED-Anzeigen
• �fertig konfektionierte 8-polige 

M12-Anschlussleitung,  
Länge 1,0 m

Verwendbar z. B. für Gerätetypen:
- CSS-Reihe: CSS 180, CSS 30S
- RSS-Reihe: RSS 16
- AZM-Reihe: AZM 201

 Produktausführung

Typenbezeichnung / Material-Nummer BWU3565 / 103016677 BWU3635 / 103016678

Geräteversorgung aus: AUX AUX

 Technische Merkmale

Länge der Geräteanschlussleitung 1,0 m 1,0 m
Elektrische Kennwerte
AS-i Versorgungsspannung 21,6 V … 31,6 V 21,6 V … 31,6 V
AS-i Stromaufnahme ≤ 60 mA ≤ 60 mA
AUX Versorgungsspannung 24 VDC –15 % / +20 % 24 VDC –15 % / +20%
AUX Stromaufnahme max. 750 mA max. 750 mA
AS-i Spezifikation V 2.1 V 2.1
AS-i Profil S-7.B.F.1 S-7.B.F.1
Mechanische Daten
Abmessungen (B × H × T) 60 × 45 × 19 mm 60 × 45 × 19 mm
Anschlussart Leitungsstecker M12 / 8-polig Leitungsstecker M12 / 8-polig
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
Schutzart IP67 IP67

Sicherheitsbetrachtung

Vorschriften EN ISO 13849-1, IEC 61508 EN ISO 13849-1, IEC 61508
PL/SIL e/3 e/3
Kategorie 4 4
Zertifikate AS-i, cULus AS-i, cULus

AKTIVE SAFETY VERTEILER
EINSETZBAR FÜR ELEKTRONISCHE SICHERHEITSSCHALTGERÄTE
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Busverteiler passiv
Typ: ASSB-2P-1M12-V1 / Mat.-Nr.: 103001619
■ Flachkabelverteiler AS-Interface
■ M12-Buchse, 2-polig belegt
■ Schutzart IP67
■ Abmessungen 28 mm × 41 mm × 35 mm

Typ: ASSB-4P-1M12-V1 / Mat.-Nr.: 103001616
■ Flachkabelverteiler AS-Interface und Hilfsspannung
■ M12-Buchse, 4-polig belegt
■ Schutzart IP67
■ Abmessungen 28 mm × 41 mm × 35 mm

Typ: ASSB-4P-2M12-V1 / Mat.-Nr.: 103001617
■ Flachkabelverteiler AS-Interface und Hilfsspannung
■ Zwei M12-Buchsen, 4-polig belegt
■ Schutzart IP67
■ Abmessungen 28 mm × 41 mm × 35 mm

Typ: ASSB-2P-FKB-V1 / Mat.-Nr.: 103001620
■ Flachkabelverbinder für 2 Flachkabel
■ Brücke, 2-polig
■ Schutzart IP67
■ Abmessungen 28 mm × 41 mm × 22 mm

Typ: ASSB-4P-SW-V1 / Mat.-Nr.: 103001618
■ Flachkabelverteiler AS-Interface und Hilfsspannung
■ 4 Klemmen für Einzeladern
■ Schutzart IP67
■ Abmessungen 28 mm × 41 mm × 35 mm

M12-Verbindungsleitungen

Typ: V-SK4P-M12-…
■ M12-Stecker – M12-Buchse
■ PUR-Leitung, PVC-, silikon- und halogenfrei
■ UL/CSA zugelassen
■ Schutzart IP67, IP69
■ �In 5 Längen verfügbar 

0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m

INSTALLATIONSZUBEHÖR
BUSVERTEILER PASSIV UND M12-VERBINDUNGSLEITUNGEN
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Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. 

Technische Änder ungen und Irrtümer vorbehalten.

Die eigentümergeführte Schmersal Gruppe gehört im anspruchsvollen 
Aufgabenfeld der funktionalen Maschinensicherheit zu den internationalen 
Markt- und Kompetenzführern. Das 1945 gegründete Unternehmen 
beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter innen und Mitarbeiter und ist mit sieben 
Produktionsstandorten auf drei Kontinenten sowie mit eigenen Gesell-
schaften und Vertriebspartnern in mehr als 60 Nationen präsent.

Zu den Kunden der Schmersal Gruppe gehören die Global Player des 
Maschinen- und Anlagenbaus sowie Anwender der Maschinen. Sie profitieren 
vom umfassenden Know-how des Unternehmens als System- und Lösungs-
anbieter für Maschinensicherheit. Darüber hinaus verfügt Schmersal über 
besondere Branchenkompetenz in verschiedenen Anwendungs feldern; dazu 
gehören u. a. die Intralogistik, die Nahrungs mittelproduktion, die Verpackungs-
technik, der Werkzeugmaschinenbau, die Aufzugtechnik, die Schwerindustrie 
sowie der Automobilsektor.

Zum Angebotsportfolio der Schmersal Gruppe trägt wesentlich der 
Geschäfts bereich tec.nicum mit seinem umfangreichen Dienstleistungs-
programm bei: Zertifizierte Functional Safety Engineers beraten 
Maschinen hersteller und -betreiber in allen Fragen der Maschinen- 
und Arbeitssicherheit – und das produkt- und herstellerneutral. 
Darüber hinaus planen und realisieren sie rund um den Globus komplexe 
Sicherheits lösungen in enger Zusammenarbeit mit den Auftraggebern.

DIE SCHMERSAL GRUPPE
SICHERHEIT FÜR MENSCH 
UND MASCHINE 

■ Sicherheitsschalter und 
-sensoren, Sicherheitszuhaltungen

■ Sicherheitssteuerungen und 
-relaisbausteine, Sicherheits-
bussysteme

■ Optoelektronische und taktile 
Sicherheitseinrichtungen

■ Automatisierungstechnik: 
Positionsschalter, Näherungs-
schalter

■ Komplettlösungen für die 
Absicherung von Gefahren-
bereichen

■ Individuelle Parametrierung 
und Programmierung von 
Sicherheitssteuerungen

■ Maßgeschneiderte Sicherheits-
technik – ob Einzelmaschine 
oder komplexe Fertigungsstraße

■ Branchengerechte 
Sicherheits lösungen

SAFETY PRODUCTS SAFETY SYSTEMS SAFETY SERVICES
■ tec.nicum academy – 

Schulungen und Seminare

■ tec.nicum consulting – 
Beratungsdienstleistungen

■ tec.nicum engineering – 
Konzeption und technische 
Planung

■ tec.nicum integration – 
Ausführung und Montage
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