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Sécurité des systèmes − protection de l'homme et de la machine

L'opérateur est souvent contraint d'intervenir pendant que la machine est en fonctionnement. 
Dans ce cas, sa sécurité doit être garantie.  Ainsi, conformément aux normes et directives 
relatives à la sécurité des machines, la responsabilité de l'exploitant de la machine est engagée.

Depuis plusieurs années, le Groupe Schmersal développe et fabrique des produits et solutions 
pour la sécurité sur les lieux de travail. Aujourd'hui, le Groupe offre le plus vaste programme au 
monde de dispositifs de commutation et systèmes de sécurité pour la protection de l'homme et 
de la machine.

Attachés à la "Sécurité des Systèmes − Protection pour l'homme et la machine", nous 
développons et fabriquons des produits et systèmes qui s'intègrent parfaitement dans les 
processus de travail. Nous sommes convaincus en effet que la sécurité est conciliable  
avec une productivité élevée.

Avec notre savoir-faire, notre capacité à innover et notre gamme étendue, nous sommes leader 
dans nos différents domaines d'activités. Nous poursuivons toujours le même objectif: rendre 
ensemble le monde plus sûr. Contactez-nous − nous nous réjouissons de collaborer avec vous.

Heinz et Philip Schmersal,  
sociétaires et PDG du Groupe Schmersal

PRÉFACE

De nouvelles solutions pour 
une productivité et une 
sécurité machines accrues
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DESCRIPTION DU 
SYSTÈME

Montage rapide, installation simple
AS-Interface permet un montage rapide ainsi qu'une installation simple des composants dans le 
circuit de sécurité. Le câble AS-i jaune est utilisé pour raccorder les dispositifs de sécurité entre 
eux ainsi qu'au maître et contrôleur de sécurité AS-i. L'alimentation électrique se fait également 
via le câble AS-i. Pour les esclaves AS-i nécessitant plus de puissance, il est conseillé de les 
alimenter en 24 VDC via le câble plat noir auxiliaire. Vous pouvez raccorder des esclaves AS-i 
standards et de sécurité de manière mixte à un maître AS-i. Le logiciel ASIMON permet une 
programmation simple et facile des fonctions de sécurité dans le contrôleur de sécurité AS-i.

Utilisation flexible
Même après l'installation, un système AS-i Safety peut être modifié ou étendu à tout moment.
Pour ce faire, des dispositifs de sécurité supplémentaires peuvent être rajoutés et la 
configuration des dispositifs peut être modifiée (p.ex. fonctions logiques de sécurité, catégorie 
STOP, temps de filtrage, etc.).

Un système éprouvé multilingue
Avec plus de 7 millions de dispositifs de sécurité sur le terrain, AS-i Safety est le bus de sécurité 
le plus vendu au monde. Ce succès s'explique par le raccordement et la configuration simples, 
mais aussi par le fait que AS-Interface peut communiquer avec tous les systèmes bus courants. 
L'utilisateur d'un réseau AS-i Safety dispose ainsi d'un système "multi-protocole" qui peut 
communiquer par exemple avec les bus de terrain PROFIBUS, PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT 
et ModbusTCP. 
De plus, des solutions pour les bus de terrain DeviceNet, CC-Link, CANopen et Sercos III sont 
disponibles pour AS-i Safety. Cela permet une utilisation universelle, indépendamment du 
standard de communication utilisé.

Une solution économique – même pour les plus petites machines
A partir de quel moment, l'installation du Système AS-i Safety "est-elle envisageable"? 
Du point de vue économique, le système s'avère déjà avantageux par rapport au câblage en 
parallèle et ce, à partir d'environ six dispositifs de sécurité avec à chaque fois 6 m de câble 
de raccordement. S'y ajoutent encore d'autres avantages. Parmi ceux-ci figurent la facilité 
d'extension, la flexibilité accrue lors des modifications ultérieures du circuit de sécurité et le 
diagnostic nettement amélioré. Enfin, la configuration confortable et conviviale via le contrôleur 
de sécurité représente un avantage que l'on trouve déjà dans le plus petit système AS-i Safety.

AS-INTERFACE SAFETY AT WORK
INTRODUCTION
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ARCHITECTURE  
DU SYSTÈME

AVANTAGES POUR 
L'UTILISATEUR

■  Solutions de sécurité modulables pour machines de toutes tailles
■  Installation et raccordement extrêmement faciles et sans erreurs des dispositifs de 

commutation de sécurité via AS-Interface
■ Configuration simple de la solution de sécurité via le logiciel Drag & Drop „ASIMON“
■  Diagnostic complet de l'ensemble du circuit de sécurité et de tous les dispositifs de 

commutation de sécurité raccordés par le système de commande
■  Sûreté de fonctionnement élevée grâce aux blocs de fonctions configurables incluant 

diverses fonctions de filtrage, p.ex. pour les protecteurs présentant un risque de rebond
■   Modification ou extension ultérieure simple des fonctions de sécurité
■  Avantages économiques par rapport au câblage en parallèle dès environ six dispositifs  

de sécurité avec à chaque fois 6 m de câble de raccordement

301 31 60● ● ●301 31 60● ● ●

L1 L2 L3

3
M
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CAPTEURS DE SÉCURITÉ
APERÇU DES GAMMES
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■ BNS 260-AS ■ BNS 36-AS ■ BNS 16-AS ■ RSS 260-AS ■ RSS 36-AS
 Spécifications principales  

•  Boîtier plastique
•  1 direction 

d'approche

•  Boîtier plastique
•  1 direction 

d'approche

•  Boîtier plastique
•  2 différentes 

directions 
d'actionnement 
possibles

•  Boîtier plastique
•  2 différentes directions 

d'actionnement 
possibles

•  Codage individuel 
ou codage individuel 
reapprentissable

•  Distance de 
commutation 
et tolérance au 
désalignement élevée

•  Boîtier plastique
•  3 différentes directions 

d'actionnement 
possibles

•  Codage individuel 
ou codage individuel 
reapprentissable

•  Distance de commutation 
et tolérance au 
désalignement élevée

•  En option avec maintien 
magnétique 18 N

Exécution du produit  

Mode d’action magnétique magnétique magnétique RFID RFID
Codage individuel − − − ■ ■
Niveau de codage EN ISO 14119 faible faible faible haut

(variantes I)
haut

(variantes I)
Alimentation de l'appareil par AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i

Spécifications techniques
 

Distance d’enclenchement assurée Sao 5 mm 7 mm 8 mm Frontal 10 mm,  
Latéral 6 mm

10 mm

Distance de déclenchement assurée Sar 15 mm 17 mm 18 mm Frontal 18 mm,  
Latéral 15 mm

20 mm

Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 50 mA ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA
Spécifications AS-i V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 36 × 13 × 26 mm 88 × 13 × 25 mm 52 × 39 × 90 mm 39,2 × 18 × 29,5 mm 106 × 25 × 22,6 mm
Type de raccordement Câble ou  

connecteur mâle M12
Câble ou  

connecteur mâle M12
Connecteur M12 Connecteur M8

Connecteur mâle M12
Connecteur M12

Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +70 °C
Etanchéité IP67 IP67 IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP69

 Classification de sécurité  

Règlementations EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
CEI 61508

EN ISO 13849-1,
CEI 61508

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
Catégorie 4 4 4 4 4
PFH 6,21 × 10-9/h 1,24 × 10-8/h 7,24 × 10-9/h 3,93 × 10-10/h 5,13 × 10-10/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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■ BNS 260-AS ■ BNS 36-AS ■ BNS 16-AS ■ RSS 260-AS ■ RSS 36-AS
 Spécifications principales  

•  Boîtier plastique
•  1 direction 

d'approche

•  Boîtier plastique
•  1 direction 

d'approche

•  Boîtier plastique
•  2 différentes 

directions 
d'actionnement 
possibles

•  Boîtier plastique
•  2 différentes directions 

d'actionnement 
possibles

•  Codage individuel 
ou codage individuel 
reapprentissable

•  Distance de 
commutation 
et tolérance au 
désalignement élevée

•  Boîtier plastique
•  3 différentes directions 

d'actionnement 
possibles

•  Codage individuel 
ou codage individuel 
reapprentissable

•  Distance de commutation 
et tolérance au 
désalignement élevée

•  En option avec maintien 
magnétique 18 N

Exécution du produit  

Mode d’action magnétique magnétique magnétique RFID RFID
Codage individuel − − − ■ ■
Niveau de codage EN ISO 14119 faible faible faible haut

(variantes I)
haut

(variantes I)
Alimentation de l'appareil par AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i

Spécifications techniques
 

Distance d’enclenchement assurée Sao 5 mm 7 mm 8 mm Frontal 10 mm,  
Latéral 6 mm

10 mm

Distance de déclenchement assurée Sar 15 mm 17 mm 18 mm Frontal 18 mm,  
Latéral 15 mm

20 mm

Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 50 mA ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA
Spécifications AS-i V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 36 × 13 × 26 mm 88 × 13 × 25 mm 52 × 39 × 90 mm 39,2 × 18 × 29,5 mm 106 × 25 × 22,6 mm
Type de raccordement Câble ou  

connecteur mâle M12
Câble ou  

connecteur mâle M12
Connecteur M12 Connecteur M8

Connecteur mâle M12
Connecteur M12

Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +70 °C
Etanchéité IP67 IP67 IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 / IP69

 Classification de sécurité  

Règlementations EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,
CEI 61508

EN ISO 13849-1,
CEI 61508

PL/SIL e/3 e/3 e/3 e/3 e/3
Catégorie 4 4 4 4 4
PFH 6,21 × 10-9/h 1,24 × 10-8/h 7,24 × 10-9/h 3,93 × 10-10/h 5,13 × 10-10/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus



CAPTEURS DE SÉCURITÉ
VERSIONS PRÉFÉRENTIELLES
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Gamme Codage Alimentation Type de 
raccordement

force de maintien Actionnement de direction Sao/Sar Matériau de boîtier Actionneur Désignation d'article Code article

RSS 260-AS

Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M8,  
4 pôles  

et connecteur mâle 
M12, 4 pôles

– Latérale 10/18 mm Plastique
RST260-1
RST16-1
RST-U-2

RSS260-ST-AS 103004638

RSS260-LSTM12-4-0.25M-AS 103014763

Codage  
individuel

RSS260-I1-ST-AS 103004640

RSS260-I1-LSTM12-4-0.25M-AS 103014762

Codage  
individuel,  

re-apprentissage 
multiple

RSS260-I2-ST-AS 103004641

RSS260-I2-LSTM12-4-0.25M-AS 103014764

RSS 36-AS 

Codage  
standard

AS-i Power Connecteur M12,  
4 pôles

–

Latérale 10/20 mm Plastique

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

Codage  
individuel

– RSS 36-I1-ST-AS 103001536

18 N RSS 36-I1-ST-AS-R 103001537

Codage  
individuel,  

re-apprentissage 
multiple

– RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260-AS Codage  
standard AS-i Power

Câble avec 
connecteur M12,  

4 pôles
– Latérale 5/15 mm Plastique BPS 260-1

BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36-AS Codage  
standard AS-i Power

Câble avec 
connecteur M12,  

4 pôles
– Latérale 7/17 mm Plastique BPS 36-1

BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16-AS Codage  
standard AS-i Power Connecteur M12,  

4 pôles –

par le dessus

8/18 mm Plastique BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

par l'avant BNS 16 ST1-AS-D 101177222

Les actionneurs sont à commander séparément. Vous trouverez l'aperçu de la gamme à la page 10.
Vous trouverez d'autres types sur products.schmersal.com.
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Gamme Codage Alimentation Type de 
raccordement

force de maintien Actionnement de direction Sao/Sar Matériau de boîtier Actionneur Désignation d'article Code article

RSS 260-AS

Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M8,  
4 pôles  

et connecteur mâle 
M12, 4 pôles

– Latérale 10/18 mm Plastique
RST260-1
RST16-1
RST-U-2

RSS260-ST-AS 103004638

RSS260-LSTM12-4-0.25M-AS 103014763

Codage  
individuel

RSS260-I1-ST-AS 103004640

RSS260-I1-LSTM12-4-0.25M-AS 103014762

Codage  
individuel,  

re-apprentissage 
multiple

RSS260-I2-ST-AS 103004641

RSS260-I2-LSTM12-4-0.25M-AS 103014764

RSS 36-AS 

Codage  
standard

AS-i Power Connecteur M12,  
4 pôles

–

Latérale 10/20 mm Plastique

RST 36-1
RST 36-1-R

RST16-1
RST-U-2

RSS 36-ST-AS 103001531

18 N RSS 36-ST-AS-R 103001534

Codage  
individuel

– RSS 36-I1-ST-AS 103001536

18 N RSS 36-I1-ST-AS-R 103001537

Codage  
individuel,  

re-apprentissage 
multiple

– RSS 36-I2-ST-AS 103001538

18 N RSS 36-I2-ST-AS-R 103001539

BNS 260-AS Codage  
standard AS-i Power

Câble avec 
connecteur M12,  

4 pôles
– Latérale 5/15 mm Plastique BPS 260-1

BPS 260-2

BNS 260 STG-AS-R 101186155

BNS 260 STG-AS-L 101186156

BNS 36-AS Codage  
standard AS-i Power

Câble avec 
connecteur M12,  

4 pôles
– Latérale 7/17 mm Plastique BPS 36-1

BPS 36-2

BNS 36 STG-AS-R 101194956

BNS 36 STG-AS-L 101194955

BNS 16-AS Codage  
standard AS-i Power Connecteur M12,  

4 pôles –

par le dessus

8/18 mm Plastique BPS 16

BNS 16 ST1-AS-V 101177221

par l'avant BNS 16 ST1-AS-D 101177222



CAPTEURS DE SÉCURITÉ
ACTIONNEUR
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Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.

RST 260-1  103004318 RST-U-2 103005994 BPS 36-. 

■ Actionneur pour RSS 260
■ Boîtier plastique

■  Actionneur miniature pour RSS 16, RSS 36 
et RSS 260

■ Boîtier plastique

■  Approche parallèle de l'actionneur et du 
capteur : BPS 36-1 101190052

■  Approche perpendiculaire de l'actionneur et 
du capteur : BPS 36-2 101191859

RST 36-. RST 16-1 103004336 BPS 260-. 

■  Actionneur pour RSS 36  
RST 36-1 101213820

■  Actionneur avec aimant de maintien:  
RST 36-1-R 101213821

■  Actionneur plat pour RSS 16, RSS 36 et  
RSS 260

■ Boîtier plastique

■  Actionneur et capteur au niveau de fixation: 
BPS 260-1 101184395

■  Approche perpendiculaire de l' actionneur et 
du capteur : BPS 260-2 101184396

BPS 16 101172566

■ Actionneur pour BNS 16
■ Boîtier plastique
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RETROUVEZ NOS INFORMATIONS DÉTAILLÉES 
SUR LE SITE INTERNET 

PRODUCTS.SCHMERSAL.COM

ACTUALISÉ EN PERMANENCE
CATALOGUE EN LIGNE



INTERVERROUILLAGES DE SÉCURITÉ
APERÇU DES GAMMES
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■ AZM 170-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AS-i) ■ MZM 100-AS (AUX) ■ AZM 201-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AS-i)
 Spécifications principales  

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Déverrouillage manuel;
•  Ouverture hors ou sous 

tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Au choix avec codage 

individuel
•  Déverrouillage 

manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage 
d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

• Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Au choix avec codage 

individuel
•  Déverrouillage 

manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage 
d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

750 N
•  Fonction 

d'interverrouillage 
électromagnétique

•  En option avec maintien 
par aimant permanent

•  Ouverture hors tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

• Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

Exécution du produit  

Principe de fonctionnement électromécanique électromécanique électromécanique inductif RFID RFID RFID
Codage individuel − − / ■ − / ■ − ■ ■ ■
Niveau de codage EN ISO 14119 faible faible 

(variante I = élevé)
faible 

(variante I = élevé)
faible élevé 

(variantes I)
élevé 

(variantes I)
élevé 

(variantes I)
Alimentation de l'appareil par AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i
Alimentation de l’électro-aimant par AUX AUX AS-i AUX AUX AUX AS-i

Spécifications techniques
 

Force d'interverrouillage 1000 N 2000 N 2000 N 750 N 2000 N 1000 N 1000 N
Force de maintien 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 – 100 N (suffixe RE) 

aimant 15 N (suffixe M)
30 N 25 N / 50 N 25 N / 50 N

Fonction de déverrouillage de sécurité possible jusqu'à PL e jusqu'à PL e − − jusqu'à PL e jusqu'à PL e −
Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 250 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA
Tension d'alimentation AUX 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% − 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% −
Consommation de courant AUX ≤ 500 mA ≤ 500 mA − ≤ 600 mA ≤ 500 mA ≤ 300 mA −
Spécifications AS-i V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 90 × 60 × 30 mm 130 × 90 × 30 mm 130 × 90 × 30  mm 40 × 167 × 40 mm 40 × 220 × 50 mm 88 × 121 × 35 mm 88 × 121 × 35 mm
Type de raccordement Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Etanchéité IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66, IP67, IP69 IP66, IP67, IP69

 Classification de sécurité
 

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508 EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL c/1 jusqu'à d/2 c/1 jusqu'à d/2 c/1 jusqu'à d/2 e/3 e/3 e/3 e/3
Catégorie 1 à 3 1 à 3 1 à 3 4 4 4 4
PFH jusqu'à 1,01 × 10-7/h jusqu'à 1,01 × 10-7/h jusqu'à 1,01 × 10-7/h 5,00 × 10-9/h 1,81 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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■ AZM 170-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AUX) ■ AZM 161-AS (AS-i) ■ MZM 100-AS (AUX) ■ AZM 201-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AUX) ■ AZM 300-AS (AS-i)
 Spécifications principales  

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Déverrouillage manuel;
•  Ouverture hors ou sous 

tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Au choix avec codage 

individuel
•  Déverrouillage 

manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage 
d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

• Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Au choix avec codage 

individuel
•  Déverrouillage 

manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage 
d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

750 N
•  Fonction 

d'interverrouillage 
électromagnétique

•  En option avec maintien 
par aimant permanent

•  Ouverture hors tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

2000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

• Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

•  Boîtier plastique
•  Force de verrouillage 

1000 N
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage multiple 
ou individuel unique

•  Déverrouillage 
manuel, déverrouillage 
de secours ou 
déverrouillage d'urgence

•  Ouverture hors ou sous 
tension

Exécution du produit  

Principe de fonctionnement électromécanique électromécanique électromécanique inductif RFID RFID RFID
Codage individuel − − / ■ − / ■ − ■ ■ ■
Niveau de codage EN ISO 14119 faible faible 

(variante I = élevé)
faible 

(variante I = élevé)
faible élevé 

(variantes I)
élevé 

(variantes I)
élevé 

(variantes I)
Alimentation de l'appareil par AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i AS-i
Alimentation de l’électro-aimant par AUX AUX AS-i AUX AUX AUX AS-i

Spécifications techniques
 

Force d'interverrouillage 1000 N 2000 N 2000 N 750 N 2000 N 1000 N 1000 N
Force de maintien 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 N (Index R) 30 – 100 N (suffixe RE) 

aimant 15 N (suffixe M)
30 N 25 N / 50 N 25 N / 50 N

Fonction de déverrouillage de sécurité possible jusqu'à PL e jusqu'à PL e − − jusqu'à PL e jusqu'à PL e −
Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 250 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 100 mA ≤ 200 mA
Tension d'alimentation AUX 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% − 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% 24 VDC –15% / +10% −
Consommation de courant AUX ≤ 500 mA ≤ 500 mA − ≤ 600 mA ≤ 500 mA ≤ 300 mA −
Spécifications AS-i V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 2.1 V 3.0 V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E S-7.B.F.E
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 90 × 60 × 30 mm 130 × 90 × 30 mm 130 × 90 × 30  mm 40 × 167 × 40 mm 40 × 220 × 50 mm 88 × 121 × 35 mm 88 × 121 × 35 mm
Type de raccordement Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +60 °C −25 °C … +55 °C −25 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C 0 °C … +60 °C
Etanchéité IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP66, IP67, IP69 IP66, IP67, IP69

 Classification de sécurité
 

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508 EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL c/1 jusqu'à d/2 c/1 jusqu'à d/2 c/1 jusqu'à d/2 e/3 e/3 e/3 e/3
Catégorie 1 à 3 1 à 3 1 à 3 4 4 4 4
PFH jusqu'à 1,01 × 10-7/h jusqu'à 1,01 × 10-7/h jusqu'à 1,01 × 10-7/h 5,00 × 10-9/h 1,81 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h 1,34 × 10-9/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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Gamme Codage Alimentation 
électro-aimant de 

verrouillage

Type de 
raccordement

Force de maintien Particularités Surveillance du 
verrouillage du 

protecteur

Surveillance de 
la fermeture du 

protecteur

Ouverture hors 
tension

Ouverture sous 
tension

Désignation d'article Code article

AZM 161-AS Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M12,  
4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX Power

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170-AS Codage  
standard AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201-AS 

Codage  
standard

AUX Power Connecteur M12,  
4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100-AS  Codage  
standard AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles 30 … 100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

Aimant permanent ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

Aimant permanent ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300-AS 

Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M12,  
4 pôles 25 N / 50 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A 103005910
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS 103005924

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-T 103009475
Codage  

individuel avec 
re-apprentissage 

multiple

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

Codage  
standard

AUX Power

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A-P 103005908
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P 103005922

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P-T 103009480
Codage  

individuel avec 
re-apprentissage 

multiple

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483

Les actionneurs sont à commander séparément. Vous trouverez une sélection à la page 16 et suivantes.
Vous trouverez d'autres types sur products.schmersal.com.
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Gamme Codage Alimentation 
électro-aimant de 

verrouillage

Type de 
raccordement

Force de maintien Particularités Surveillance du 
verrouillage du 

protecteur

Surveillance de 
la fermeture du 

protecteur

Ouverture hors 
tension

Ouverture sous 
tension

Désignation d'article Code article

AZM 161-AS Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M12,  
4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RA 101209097

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-R 101209107

AUX Power

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 B-ST1-AS-RAP 101209090

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RP 101209109

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM 161 Z-ST1-AS-RPT 101216398

AZM 170-AS Codage  
standard AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 170 B ST-AS RAP 101210414

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 170 BZ ST-AS RP-2197 101211516

AZM 201-AS 

Codage  
standard

AUX Power Connecteur M12,  
4 pôles 30 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201B-ST-T-AS-A-P 103025301

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201Z-ST-T-AS-P 103025866

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 201BZ-ST-T-AS-P 103025873

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201B-I2-ST-T-AS-A-P 103025857

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM 201Z-I2-ST-T-AS-P 103025868

Déverrouillage manuel ■ ■ ■ AZM 201BZ-I2-ST-T-AS-P 103025874

MZM 100-AS  Codage  
standard AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles 30 … 100 N

--- ■ ■ MZM 100 B ST-AS REAP 101198705

Aimant permanent ■ ■ MZM 100 B ST-AS REMAP 101209551

--- ■ ■ MZM 100 ST-AS REAP 101198704

Aimant permanent ■ ■ MZM 100 ST-AS REMAP 101209553

AZM 300-AS 

Codage  
standard

AS-i Power

Connecteur M12,  
4 pôles 25 N / 50 N

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-ST-AS-A 103005902
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-ST-AS 103005916

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-ST-AS-T 103009476

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A 103005910
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS 103005924

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-T 103009475
Codage  

individuel avec 
re-apprentissage 

multiple

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A 103005906
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS 103005920

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-T 103011892

Codage  
standard

AUX Power

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-ST-AS-A-P 103005899
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P 103005913

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-ST-AS-P-T 103009481

Codage  
individuel

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I1-ST-AS-A-P 103005908
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P 103005922

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I1-ST-AS-P-T 103009480
Codage  

individuel avec 
re-apprentissage 

multiple

Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300B-I2-ST-AS-A-P 103005904
Déverrouillage manuel ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P 103005918

Déverrouillage de secours ■ ■ AZM300Z-I2-ST-AS-P-T 103009483
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AZM 161-B1 * 101145117 AZM 161-B1S  101171125 AZM 161-B1-1747 101164100 

■ Actionneur droit
■ Egalement avec codage individuel *

■ Actionneur raccourci droit
■ Codage standard

■ Actionneur droit avec loqueteau magnétique
■ Codage standard

AZM 161-B1-2024 101178199 AZM 161-B1-2053 101173089 AZM 161-B1-2177 101176642 

■ Actionneur droit avec obturateur d'entrée
■ Codage standard

■ Actionneur droit avec loqueteau à bille
■ Codage standard

■ Actionneur droit avec guide d'entrée
■ Codage standard

B6R * B6L * AZM 161-B1F 101175431 

■  Actionneur articulé pour porte avec 
charnière à droite

■ Codage individuel*

■  Actionneur articulé pour porte avec 
charnière à gauche

■ Codage individuel*

■ Actionneur droit
■ Codage standard

Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.
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Vis de sécurité indémontables

■  Vis de sécurité indémontables  
M5 × 12 101135338 
M5 × 16 101135339 
M5 × 20 101135340

■ Quantité incluse: 2 pièces

Guide d'entrée Obturateur AZM 161  101145379 Clef triangulaire M5 101100887 

■  Guide d'entrée pour le prépositionnement 
d'une porte

■ Montage à l'extérieur: TFA-020 101172607
■ Montage à l'intérieur: TFI-020 101172609

■  Pour obturer les entrées non utilisées
■  Protection contre la pénétration de saletés
■ Montage simple par encliquetage

■ Pour le déverrouillage manuel

AZM 161-B6 101144420 AZM 161-B6-2177 101174113 AZM 161-B6S  101170375 

■ Actionneur articulé
■ Codage standard

■ Actionneur articulé avec guide d'entrée
■ Codage standard

■ Actionneur raccourci articulé
■ Codage standard

Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.
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AZ 17/170-B1 101122893 AZ 17/170-B1-2245 101137406 AZ 17/170-B5 101122895

■ Actionneur droit
■ Codage standard

■ Actionneur avec silentbloc
■ Codage standard

■ Actionneur coudé
■ Codage standard

AZ 17/170-B11 101139788 AZ 17/170-B15 101139789 AZM 170-B6 101123391

■ Actionneur droit long
■ Codage standard

■ Actionneur coudé long
■ Codage standard

■ Actionneur articulé
■ Codage standard

Guide d'entrée Vis de sécurité indémontables AZM 170-B 101208493

■  Guide d'entrée pour le prépositionnement 
d'une porte

■ Montage à l'extérieur: TFA-020 101172607
■ Montage à l'intérieur: TFI-020 101172609

■  Vis de sécurité indémontables  
M4 x 8 101147463

■ Quantité incluse: 2 pièces

■ Guide d'entrée
■  Uniquement en liaison avec les  

actionneurs longs

Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.



AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B1-…-P0 AZ/AZM201-B40-…

■ Actionneur pour protecteurs coulissants
■  Direction d'attaque par la gauche  

AZ/AZM201-B1-LT 103013493  
Direction d'attaque par la droite  
AZ/AZM201-B1-RT 103013494

■ Avec déverrouillage de secours P0
■  Direction d'attaque par la gauche  

AZ/AZM201-B1-LTP0 103013496  
Direction d'attaque par la droite  
AZ/AZM201-B1-RTP0 103013495

■  Actionneur pour protecteurs pivotants 
et coulissants, en particulier pour les 
protecteurs pivotants avec battants 
chevauchants

AZ/AZM201-B30-… -G1 AZ/AZM201-B30-…-SZ AZ/AZM201-B30-…-G2

■ Actionneur pour protecteurs pivotants ■  Actionneur B30 avec dispositif  
de consignation

■ Actionneur avec poignée rotative

AZ/AZM201-…-P1 AZ/AZM201-…-P20 AZ/AZM201-B30-…-P30/P31

■ Déverrouillage de secours ■  Déverrouillage de secours métallique ■  Tringle de verrouillage trois points pour 
des applications requérant une stabilité 
mécanique élevée (7.000 N)

INTERVERROUILLAGES DE SÉCURITÉ
AZM 201 – ACTIONNEURS ET ACCESSOIRES
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Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.
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MZM 100-B1.1 101204290 MS MZM 100-W 101185510 

■ Actionneur libre de jeu pour MZM 100
■  Elimination du bruit de claquement  

des portes

■ Kit de montage pour MZM 100
■ Vis comprises dans la livraison

AZ/AZM300-B1 101218025 MP-AZ/AZM300-1 103003172 MS-AZ/AZM300-B1-1 103002891 

■ Actionneur
■ 3 directions d'actionnement possibles

■ Plaque de montage ■ Kit de montage pour l'actionneur

AZM300-…-T / -N SZ 200-1 101196397

■  Déverrouillage de secours (-T) pour 
actionnement et montage exclusivement à 
l'intérieur de la zone dangereuse

■  Déverrouillage d'urgence (-N) pour 
actionnement et montage exclusivement à 
l'extérieur du protecteur

■  Dispositif de consignation avec 6 trous pour 
AZM 200, AZM 201 et AZM 300

■  Pour empêcher la fermeture intempestive 
du protecteur (par exemple lors des travaux 
de montage)

Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.
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■ SLC 440-AS ■ SLG 440-AS
 Spécifications principales

•  Profilé aluminium robuste
•  Résolution 14 mm et 30 mm
•  Hauteurs du champ de protection  

170 mm … 1770 mm
•  Fonction de masquage 

paramétrable
•  Voyant de signalisation intégré

•  Profilé aluminium robuste
•  2, 3, 4 faisceaux
•  Hauteurs du champ de protection 

500 mm / 800 mm / 900 mm
•  Fonction de masquage 

paramétrable
•  Voyant de signalisation intégré

Exécution du produit

Type selon EN 61496 Type 4 Type 4
Alimentation de l'appareil par: AS-i AS-i
Alimentation électrique auxiliaire par: AUX AUX

Spécifications techniques

Résolution 14 mm et 30 mm
Nombre de faisceaux 2, 3, 4 faisceaux
Hauteur du champ de protection 170 mm … 1770 mm 500 mm / 800 mm / 900 mm
Portée du champ protecteur 0,3 …   7,0 m / 14 mm Résolution

0,3 …  10,0 m / 30 mm Résolution
0,3 … 12,0 m

Fonction de masquage paramétrable Zone de champ de protection fixe /
avec zone extérieure mobile /

Zone de champ de protection mobile

Zone de champ de protection fixe /
avec zone extérieure mobile /

Zone de champ de protection mobile
Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 18,0 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 50 mA ≤ 50 mA
Tension d'alimentation AUX 24 VDC -15% / +10% 24 VDC -15% / +10%
Consommation de courant AUX récepteur ≤ 150 mA ≤ 150 mA
Consommation de courant AUX émetteur ≤ 75 mA ≤ 75 mA
Spécifications AS-i V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-0.B.F.E S-0.B.F.E
Spécifications mécaniques
Dimensions profilé (LaxP) 27,8 × 33 mm 27,8 × 33 mm
Longueur y compris équerre Hauteur du champ de protection 

+ 113 mm
Hauteur du champ de protection 

+ 133 mm
Type de raccordement Connecteur M12 Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température ambiante −10 °C … +50 °C −10 °C … +50 °C
Etanchéité IP67 IP67

Classification de sécurité

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508 EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL e/3 e/3
Catégorie 4 4
PFH 5,17 × 10-9/h 5,17 × 10-9/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus
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Gamme Type selon  
EN 61496

Version de sécurité Alimentation Type de 
raccordement

Particularités Résolution Hauteur du champ  
de protection

Portée Désignation d'article Code article

SLC 440-AS Type 4 Rideau lumineux  
SLC AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles

Module  
AS-i Safety 

intégré

14 mm  170 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

14 mm  250 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

14 mm  330 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

14 mm  410 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

14 mm  490 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

14 mm  570 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

14 mm  650 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

14 mm  730 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

14 mm  810 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

14 mm  890 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

14 mm  970 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

14 mm  1050 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

14 mm  1130 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

14 mm  1210 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

14 mm  1290 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

14 mm  1370 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

14 mm  1450 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

30 mm  170 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

30 mm  250 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

30 mm  330 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

30 mm  410 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

30 mm  490 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

30 mm  570 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

30 mm  650 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

30 mm  730 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

30 mm  810 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

30 mm  890 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

30 mm  970 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

30 mm  1050 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

30 mm  1130 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

30 mm  1210 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

30 mm  1290 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

30 mm  1370 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

30 mm  1450 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

30 mm  1530 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

30 mm  1610 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

30 mm  1690 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

30 mm  1770 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547
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Gamme Type selon  
EN 61496

Version de sécurité Alimentation Type de 
raccordement

Particularités Résolution Hauteur du champ  
de protection

Portée Désignation d'article Code article

SLC 440-AS Type 4 Rideau lumineux  
SLC AUX Power Connecteur M12,  

4 pôles

Module  
AS-i Safety 

intégré

14 mm  170 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0170-14 103007432

14 mm  250 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0250-14 103007438

14 mm  330 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0330-14 103007444

14 mm  410 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0410-14 103007450

14 mm  490 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0490-14 103007456

14 mm  570 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0570-14 103007462

14 mm  650 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0650-14 103007468

14 mm  730 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0730-14 103007474

14 mm  810 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0810-14 103007480

14 mm  890 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0890-14 103007486

14 mm  970 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-0970-14 103007492

14 mm  1050 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1050-14 103007498

14 mm  1130 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1130-14 103007504

14 mm  1210 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1210-14 103007514

14 mm  1290 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1290-14 103007520

14 mm  1370 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1370-14 103007526

14 mm  1450 mm 0,3…7 m SLC440AS-ER-1450-14 103007532

30 mm  170 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0170-30 103007435

30 mm  250 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0250-30 103007441

30 mm  330 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0330-30 103007447

30 mm  410 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0410-30 103007453

30 mm  490 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0490-30 103007459

30 mm  570 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0570-30 103007465

30 mm  650 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0650-30 103007471

30 mm  730 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0730-30 103007477

30 mm  810 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0810-30 103007483

30 mm  890 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0890-30 103007489

30 mm  970 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-0970-30 103007495

30 mm  1050 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1050-30 103007501

30 mm  1130 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1130-30 103007511

30 mm  1210 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1210-30 103007517

30 mm  1290 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1290-30 103007523

30 mm  1370 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1370-30 103007529

30 mm  1450 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1450-30 103007535

30 mm  1530 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1530-30 103007538

30 mm  1610 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1610-30 103007541

30 mm  1690 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1690-30 103007544

30 mm  1770 mm 0,3…10 m SLC440AS-ER-1770-30 103007547



Gamme Type selon  
EN 61496

Version de sécurité Alimentation Type de 
raccordement

Particularités Résolution Hauteur du champ  
de protection

Portée Désignation d'article Code article

SLG 440-AS Type 4 Barrière immatérielle 
SLG AUX Power

Raccordement  
par connecteur
M 12, 4-pôles

AS-i Safety intégré

Module

2 faisceaux 500 mm

0,3…12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3 faisceaux 800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4 faisceaux 900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

RIDEAUX LUMINEUX DE SÉCURITÉ ET BARRIÈRES IMMATÉRIELLES  
DE SÉCURITÉ
BARRIÈRE IMMATÉRIELLE

Vous trouverez d'autres accessoires sur le site Internet products.schmersal.com.

SG. KA-0975 1030005659 PLS-..

■ Boîtier de protection pour SLC/SLG
■  Hauteurs du champ de protection  

jusqu'à 970 mm: SG5  103001594  
jusqu'à 1930 mm: SG6 103001596

■ Câble de paramétrage pour SLC/SLG 440-AS ■  Bâtons de test 
30 mm diamètre: PLS-01 101207768 
14 mm diamètre: PLS-02 101207769

MST-…. ULS-M-…. MSD.

■ Colonne support
■ Socle L/B 135 × 135 mm
■ Hauteurs 500 … 2000 mm

■ Miroir déflecteur Série M
■ Hauteurs du miroir 350 … 1870 mm
■  Compris dans la livraison: miroir déflecteur 

et 2 équerres de montage

■  Amortisseur 
SLC/SLG Type 2: MSD2 101207735 
SLC/SLG Type 4: MSD4 101207754

■  Compris dans la livraison: kit avec 8 pièces

RIDEAUX LUMINEUX DE SÉCURITÉ ET BARRIÈRES IMMATÉRIELLES  
DE SÉCURITÉ
ACCESSOIRES
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Gamme Type selon  
EN 61496

Version de sécurité Alimentation Type de 
raccordement

Particularités Résolution Hauteur du champ  
de protection

Portée Désignation d'article Code article

SLG 440-AS Type 4 Barrière immatérielle 
SLG AUX Power

Raccordement  
par connecteur
M 12, 4-pôles

AS-i Safety intégré

Module

2 faisceaux 500 mm

0,3…12 m

SLG440AS-ER-0500-02 103007551

3 faisceaux 800 mm SLG440AS-ER-0800-03 103007554

4 faisceaux 900 mm SLG440AS-ER-0900-04 103007557

Le masquage d'objets (blanking) permet, contrairement à la fonction d'inhibition, de masquer 
seulement une partie de la zone de sécurité. Cela permet d'alimenter des objets tels que des 
pièces à travailler ou de définir un convoyeur avec une position fixe dans la zone de sécurité, 
sans activer un signal de sécurité.
Grâce à la fonction masquage d'objets mobiles (floating blanking) des rideaux lumineux 
SLC440-AS, un maximum de 2 faisceaux peut être masqué de manière flexible dans la zone de 
sécurité du rideau lumineux. Cette fonction est utilisée, quand il faut pouvoir interrompre à une 
position non fixe des faisceaux dans le champ de protection. Cela permet de transporter dans 
la zone de sécurité des objets de hauteur légèrement variable, p.ex. des câbles électriques 
mobiles ou une alimentation en matériel, sans qu'un signal d'arrêt ne soit généré.

Différentes fonctions de masquage sont disponibles. Chacun des modes se distingue par le 
nombre de faisceaux qui peut être interrompu par un objet. De plus, on peut définir si un objet 
doit interrompre le champ de protection en permanence ou seulement de manière temporaire. 
La position des faisceaux interrompus dans le champ de protection est indifférente. 
A l'exception du premier faisceau infrarouge (le faisceau le plus proche du connecteur),  
tous les faisceaux peuvent être utilisés pour le masquage.

Si la fonction "masquage d'objet mobile" est paramétrée, la résolution du rideau lumineux 
change. Dans la documentation technique des différents rideaux lumineux, les résolutions 
effectives sont reprises dans des tableaux pour le calcul des distances de sécurité minimales 
selon ISO 13855.

1 Zone de masquage d'objets
2 Obstacle mobile

1 2

MASQUAGE D'OBJETS
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INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ ET BOUTONS D'ARRÊT D'URGENCE
APERÇU DES GAMMES

■ AZ 16-AS ■ AZ 201-AS ■ NAS 311-AS
 Spécifications principales

•  Boîtier plastique
•  3 directions 

différentes 
d'actionnement 
possibles

•  Boîtier plastique
•  Codage standard, 

individuel ré-
apprentissage 
multiple ou 
individuel unique

•  2 directions 
différentes 
d'actionnement 
possibles

•  Boîtier plastique
•  Bouton plastique
•  Réarmement par 

traction

Exécution du produit

Principe de fonctionnement électromécanique RFID électromécanique
Codage individuel – ■ –
Niveau de codage EN ISO 14119 faible élevé 

(variantes I)
−

Alimentation de l'appareil par AS-i AS-i AS-i

Spécifications techniques

Force de maintien 5 N / 30 N (Index R) 30 N −
Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 50 mA ≤ 100 mA ≤ 50 mA
Spécifications AS-i V 2.1 V 3.0 V 2.1
Profile AS-i S-0.B.F.E S-0.B.F.E S-7.B.0.E
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 52 × 90 × 30 mm 40 × 220 × 50 mm 85 × 85 × 98 mm
Type de raccordement Connecteur M12 Connecteur M12 Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +60 °C −25 °C … +65 °C −25 °C … +60 °C
Etanchéité IP67 IP67 IP65

 Classification de sécurité

Règlementations EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

EN ISO 13849-1,  
IEC 61508

PL/SIL c/1 jusqu'à d/2 e/3 e/3
Catégorie 1 à 3 4 4
PFH jusqu'à 1,01 × 10-7/h 1,81 × 10-9/h 1,4 × 10-8/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus AS-i
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INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ
ACTIONNEURS AZ 16 ET AZ 201

Vous trouverez des informations détaillées concernant le choix des actionneurs sur le site Internet: products.schmersal.com.

AZ 15/16-B1-2053 101111081 AZ 15/16-B1-2177 101126794 AZ 15/16-B6 101137434

■ Actionneur droit avec loqueteau à bille
■ Force de maintien environ 100 N

■ Actionneur droit avec guide d'entrée
■  Pour des protecteurs légers sans guidage 

précis 
(torsion, etc.)

■ Actionneur articulé
■  Pour des rayons d'actionnement courts 

par le côté large et étroit de l'actionneur 
(réglable)

AZ/AZM201-B1-… AZ/AZM201-B30-… -G1 AZ/AZM201-B30-.-SZ

■ Actionneur pour protecteurs coulissants
■  Direction d'attaque par la gauche  

AZ/AZM201-B1-LT 103013493  
Direction d'attaque par la droite  
AZ/AZM201-B1-RT 103013494

■ Actionneur pour protecteurs pivotants ■ Actionneur B30 avec dispositif de consignation

AZ 15/16-B1 101083036 AZ 15/16-B1-1747 101093553 AZ 15/16-B1-2024 101108278

■ Actionneur droit ■ Actionneur droit avec loqueteau magnétique
■ Force de maintien environ 30 N

■ Actionneur droit avec obturateur d'entrée
■  Protection contre la pénétration de saletés



Vous trouverez d'autres types sur products.schmersal.com.

Gamme Design Alimentation Type de 
raccordement

Désignation d'article Code article

NAS 311-AS Boutons d'arrêt 
d'urgence AS-i Power Connecteur M12,  

4 pôles NAS 311 ST1-AS 101173041

Vous trouverez d'autres types sur products.schmersal.com.
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Gamme Codage Alimentation Type de 
raccordement

force de maintien Actionnement  
de direction

Sao/Sar Matériau de boîtier Actionneur Désignation d'article Code article

AZ 16-AS Codage  
standard AS-i Power Connecteur M12,  

4 pôles

5 N
Par le dessus

Par l'avant
Par l'arrière

--- Plastique
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

AZ201-AS 

Codage  
standard

AS-i Power Connecteur M12,  
4 pôles 30 N Latérale 4 mm / 30 mm Plastique AZ/AZM201-B1 … / B30 …

AZ201ST-T-AS 103027843

Codage  
individuel

AZ201-I2-ST-T-AS 103027849

AZ201-I1-ST-T-AS 103027848

INTERRUPTEURS DE SÉCURITÉ
VERSIONS PRÉFÉRENTIELLES

BOUTON D'ARRÊT D'URGENCE
VERSIONS PRÉFÉRENTIELLES
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Gamme Codage Alimentation Type de 
raccordement

force de maintien Actionnement  
de direction

Sao/Sar Matériau de boîtier Actionneur Désignation d'article Code article

AZ 16-AS Codage  
standard AS-i Power Connecteur M12,  

4 pôles

5 N
Par le dessus

Par l'avant
Par l'arrière

--- Plastique
AZ 15/16-B1
AZ 15/16-B2
AZ 15/16-B6

AZ 16 ST1-AS 101161809

30 N AZ 16 ST1-AS R 101167262

AZ201-AS 

Codage  
standard

AS-i Power Connecteur M12,  
4 pôles 30 N Latérale 4 mm / 30 mm Plastique AZ/AZM201-B1 … / B30 …

AZ201ST-T-AS 103027843

Codage  
individuel

AZ201-I2-ST-T-AS 103027849

AZ201-I1-ST-T-AS 103027848
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■ BDF 200-AS
 Spécifications principales

•  Boîtier plastique
•  Boîtier de commande avec fonction d'arrêt d'urgence et 3 positions 

de montage pour organes de commande et voyants de signalisation
•  Large gamme de boutons d'arrêt d'urgence, boutons lumineux à LED, 

voyants de signalisation à LED, boutons-poussoirs, sélecteurs et 
interrupteurs à clé

•  Fonctions disponibles: arrêt d'urgence, marche/arrêt et réarmement
• Voyant de signalisation G24 (rouge / vert) visible de loin en option

Exécution du produit

Alimentation de l'appareil par AS-i

Spécifications techniques

Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 18,0 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 150 mA
Spécifications AS-i / Profile AS-i V 2.1
Spécifications mécaniques Safety-Slave V 3.0 / S-7.B.F.F

A/B-Slave V 3.0 / S-7.A.7.F
Dimensions (L × H × P) 40 × 234 – 253 × 69 mm
Type de raccordement Connecteur M12
Conditions ambiantes
Température ambiante −25 °C … +65 °C
Etanchéité IP65

 Classification de sécurité

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL e/3
Catégorie 4
PFH 1,4 × 10-8/h
Certificats AS-i, TÜV, cULus

BOÎTIERS DE COMMANDE BDF 200-AS
APERÇU DES GAMMES

Gamme Design Alimentation Type de 
raccordement

Equipement
Pos. 1

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Voyant de signalisation Désignation d'article Code article

BDF 200-AS

Boîtier de 
commande  

avec bouton d'arrêt 
d'urgence

AS-i Power
Raccordement  
par connecteur
M 12, 4-pôles

Bouton coup-de-poing  
NH

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH Rouge / Verte BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

Bouton coup-de-poing 
NHK 

avec collier de protection

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU Rouge / Verte BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

VERSIONS PRÉFÉRENTIELLES

Vous trouverez d'autres types sur products.schmersal.com.
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Gamme Design Alimentation Type de 
raccordement

Equipement
Pos. 1

Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Voyant de signalisation Désignation d'article Code article

BDF 200-AS

Boîtier de 
commande  

avec bouton d'arrêt 
d'urgence

AS-i Power
Raccordement  
par connecteur
M 12, 4-pôles

Bouton coup-de-poing  
NH

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NH-LMRD-LTWH-LTBU 101214617
LTGN LTYE LTWH Rouge / Verte BDF200-ST1-AS-NH-LTGN-LTYE-LTWH-G24 103005880

SWS20 LTWH LTYE --- BDF200-ST1-AS-NH-SWS20-LTWH-LTYE 103006605

Bouton coup-de-poing 
NHK 

avec collier de protection

LMRD LTWH LTBU --- BDF200-ST1-AS-NHK-LMRD-LTWH-LTBU 101215387
LTWH LTBU LTWH --- BDF200-ST1-AS-NHK-LTWH-LTBU-LTWH 101215280

SWS20 LTWH LTBU Rouge / Verte BDF200-ST1-AS-NHK-SWS20-LTWH-LTBU-G24 101214618

VERSIONS PRÉFÉRENTIELLES

Eléments de commande Pos. 1 Pos. 2 Pos. 3 Pos. 4 Boîtier de commande

NH •

NHK •

LT.. • • •

LM.. • • •

DT.. • • •

SWS20
SWT20 •
WS20
WS30
WT20
WT30
WTS30

•

Pos. 1

Pos. 2

Pos. 3

Pos. 4

Suffixe de commande jaune rouge vert bleu noir blanc

Bouton-poussoir lumineux LT.. LTYE LTRD LTGN LTBU LTWH

Voyant de signalisation LM.. LMYE LMRD LMGN LMBU LMWH

Bouton-poussoir DT.. DTYE DTRD DTGN DTBU DTBK DTWH
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■ ASIM-C-M12-4P-… ■ ASIM-C-M12-8P-…
 Spécifications principales

Module d'entrée de sécurité compact
•  intégré dans le module de 

raccordement passif
•  pour 2 contacts NF sans potentiel
•  Indications par LED astucieuses
•  Câbles de raccordement  

M12 confectionnés,  
Longueur 0,5 m et 2,0 m

Module d'entrée de sécurité compact
•  intégré dans le module de 

raccordement passif
•  pour 2 contacts NF sans potentiel
•  Sortie 50 mA pour LED intégrée
•  Indications par LED astucieuses
•  Câbles de raccordement  

M12 confectionnés,  
Longueur 0,5 m et 2,0 m

Exécution du produit

Désignation d'article / Code article ASIM-C-M12-4P-0,5M / 
103004694

ASIM-C-M12-4P-2M /  
103004695

ASIM-C-M12-8P-0,5M / 
103004696

ASIM-C-M12-8P-2M /  
103004693

Alimentation de l'appareil par: AS-i AS-i

Spécifications techniques

Longueur du câble de raccordement  
de l'appareil

0,5 m et 2,0 m 0,5 m et 2,0 m

Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 26,5 V … 31,6 V 26,5 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 100 mA ≤ 100 mA
Spécifications AS-i V 3.0 V 3.0
Profile AS-i S-7.B.F.0 S-7.B.F.0
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 28 × 41 × 22 mm 28 × 41 × 22 mm
Type de raccordement Connecteur mâle M12, 4 pôles Connecteur mâle M12, 8 pôles
Conditions ambiantes
Température ambiante −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
Etanchéité IP67 IP67

Classification de sécurité

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508 EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL e/3 e/3
Catégorie 4 4
PFH – –
Certificats AS-i, TÜV, cULus AS-i, TÜV, cULus

MODULES D'ENTRÉE DE SÉCURITÉ COMPACT ASIM-C
UTILISABLE POUR DISPOSITIFS DE COMMUTATION DE SÉCURITÉ  
AVEC 2 CONTACTS NF
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MODULES D'ENTRÉE DE SÉCURITÉ COMPACT ASIM-C
EXEMPLES D'APPLICATION POUR LES DISPOSITIFS DE  
COMMUTATION DE SÉCURITÉ APPROPRIÉS

BNS-B20 BNS 303 BNS 40S 

TESK ZQ 700-ST ZQ 900-ST

Série PS116 Série PS2xx Série PS3xx

BDF100-NH / BDF100-NHK T3Z 068 avec G24 ZQ 900 avec G24

Les dispositifs de sécurité SCHMERSAL suivants peuvent par exemple être raccordés à l'ASIM-C-8P … :

Les dispositifs de sécurité SCHMERSAL suivants peuvent par exemple être raccordés à l'ASIM-C-4P …: 
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■ BWU3565 ■ BWU3635
 Spécifications principales

Répartiteur AS-i actif de sécurité
•  Raccordements pour câble  

AS-i/AUX
•  Avec 2 entrées de sécurité  

pour OSSD et une sortie  
non-sécuritaire

•  Indications par LED astucieuses
•  Câble de raccordement M12  

8 pôles, longueur 1,0 m

Utilisable par exemple pour les 
appareils de type:
- AZM 400

Uniquement fonction de 
déverrouillage non-sécuritaire

Répartiteur AS-i actif de sécurité
•  Raccordements pour câble  

AS-i/AUX
•  Avec 2 entrées de sécurité  

pour OSSD et une sortie  
non-sécuritaire

•  Indications par LED astucieuses
•  Câble de raccordement M12  

8 pôles, longueur 1,0 m

Utilisable par exemple pour les 
appareils de type:
- Série CSS: CSS 180, CSS 30S
- Série RSS: RSS 16
- Série AZM: AZM 201

Exécution du produit

Désignation d'article / Code article BWU3565 / 103016677 BWU3635 / 103016678

Alimentation de l'appareil par: AUX AUX

Spécifications techniques

Longueur du câble de raccordement  
de l'appareil

  1,0 m   1,0 m

Spécifications électriques
Tension d'alimentation AS-i 21,6 V … 31,6 V 21,6 V … 31,6 V
Consommation électrique AS-i ≤ 60 mA ≤ 60 mA
Tension d'alimentation AUX 24 VDC –15 % / +20 % 24 VDC –15 % / +20%
Consommation de courant AUX max. 750 mA max. 750 mA
Profil AS-i V 2.1 V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.1 S-7.B.F.1
Spécifications mécaniques
Dimensions (L × H × P) 60 × 45 × 19 mm 60 × 45 × 19 mm
Type de raccordement Connecteur mâle M12, 8 pôles Connecteur mâle M12, 8 pôles
Conditions ambiantes
Température ambiante −20 °C … +60 °C −20 °C … +60 °C
Etanchéité IP67 IP67

Classification de sécurité

Règlementations EN ISO 13849-1, CEI 61508 EN ISO 13849-1, CEI 61508
PL/SIL e/3 e/3
Catégorie 4 4
Certificats AS-i, cULus AS-i, cULus

RÉPARTITEURS DE SÉCURITÉ ACTIFS
POUR LES DISPOSITIFS DE COMMUTATION DE SÉCURITÉ  
ÉLECTRONIQUES 



35

Bus de distribution passif
Type: ASSB-2P-1M12-V1 / N° art.: 103001619
■ Adaptateur de câble plat AS-Interface
■ Connecteur femelle M12, 2 pôles
■ Etanchéité IP67
■ Dimensions 28 mm × 41 mm × 35 mm

Type: ASSB-4P-1M12-V1 / N° art.: 103001616
■ Adaptateur de câble plat AS-Interface et tension auxiliaire
■ Connecteur femelle M12, 4 pôles
■ Etanchéité IP67
■ Dimensions 28 mm × 41 mm × 35 mm

Type: ASSB-4P-2M12-V1 / N° art.: 103001617
■ Adaptateur de câble plat AS-Interface et tension auxiliaire
■ Deux connecteurs femelles M12, 4 pôles
■ Etanchéité IP67
■ Dimensions 28 mm × 41 mm × 35 mm

Type: ASSB-2P-FKB-V1 / N° art.: 103001620
■ Connecteur pour 2 câbles plats
■ Pont 2 pôles
■ Etanchéité IP67
■ Dimensions 28 mm × 41 mm × 22 mm

Type: ASSB-4P-SW-V1 / N° art.: 103001618
■ Adaptateur de câble plat AS-Interface et tension auxiliaire
■ 4 bornes pour conducteurs individuels
■ Etanchéité IP67
■ Dimensions 28 mm × 41 mm × 35 mm

Cables de raccordement M12

Type: V-SK4P-M12-…
■ Connecteur M12  – Connecteur femelle M12
■ Câble PUR, exempt de PVC, silicones et halogènes
■ Homologation UL/CSA 
■ Etanchéité IP67, IP69
■  5 longueurs disponibles 

0,5 m, 1,0 m, 1,5 m, 2,0 m, 3,0 m

ACCESSOIRES D'INSTALLATION
MODULES DE RACCORDEMENT PASSIFS ET CABLES DE RACCORDEMENT M12



www.schmersal.fr
Les données et spécifications reprises dans cette brochure ont été soigneusement 

vérifiées. Sous réserve de modifications techniques et d’erreurs.

Dans le domaine exigeant de la sécurité fonctionnelle des machines, 
le Groupe Schmersal est l’un des leaders mondiaux du marché. Fondée 
en 1945, l’entreprise possède sept sites de production sur 3 continents. 
Le Groupe Schmersal, fort de ses 2000 collaborateurs, est représenté 
dans plus de 60 pays grâce à ses filiales et partenaires commerciaux.

Parmi les clients du Groupe Schmersal, on retrouve les acteurs globaux 
de la construction des machines et installations, mais aussi les utilisateurs 
de ces machines. Ils profitent du savoir-faire approfondi de l’entreprise 
en tant que fournisseur de systèmes et de solutions pour la sécurité des 
machines. Schmersal possède en outre des compétences spécialisées 
dans différentes branches, par exemple: l’intralogistique, l’agroalimentaire,  
le secteur de l’emballage, la construction de machines-outils, la technologie 
des ascenseurs, l’industrie lourde et le secteur automobile.

Avec sa gamme étendue de services, le domaine d’activité tec.nicum 
enrichit considérablement la gamme de produits du Groupe Schmersal. 
Nos ingénieurs sécurité certifiés s’occupent de toutes les questions des 
fabricants et exploitants de machines et leur fournissent des conseils en 
matière de sécurité des machines et installations – indépendamment du 
produit ou du fabricant. Ils planifient et réalisent en outre des solutions 
de sécurité optimales en étroite collaboration avec les clients partout 
dans le monde. 

LE GROUPE SCHMERSAL
PROTECTION DE L’HOMME 
ET DE LA MACHINE

■ Interrupteurs et capteurs 
de sécurité

■ Modules de sécurité et systèmes 
de commande paramétrables, 
bus de sécurité

■ Dispositifs de protection 
optoélectroniques et tactiles

■ Automatisation: interrupteurs de 
position, détecteurs de proximité

■ Solutions complètes pour 
la sécurisation des zones 
dangereuses

■ Paramétrage et programmation 
individuels de systèmes de 
commande de sécurité

■ Technologie de sécurité sur 
mesure – des machines 
individuelles jusqu’aux lignes 
de production complexes

■ Solutions de sécurité sur mesure 
adaptées à chaque branche

PRODUITS 
DE SÉCURITÉ

SYSTÈMES 
DE SÉCURITÉ

SERVICES 
DE SÉCURITÉ
■ tec.nicum academy – 

Formations et séminaires

■ tec.nicum consulting – 
Conseils et études de vos 
machines

■ tec.nicum engineering – 
Conception et planification 
technique

■ tec.nicum integration – 
Mise en œuvre et montage
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