Robustos e adequados para higienizagcao

Interruptores de joystick RK/NK

SCHMERSHAL

Safe solutions for your industry



orca de mola
ick com retorno por mola e
etencao, combinagao entre comportamento
de retorno por mola e de engate

m Com direccionamento:
— até quatro direcgdes de atuacéo

N m Inigualavel:
S — Montagem facil com porca central largura
S da chave 41
\ — Sistema de contacto sem contacto fisico
com contactos Reed

”__ — Ligagao rapida com conector M12

— Com dois conectores incorporados
L‘ r € também para aplicagbes ASi
i 9 — Concebidos para exigéncias ambientais
extremas

m Personalizado:

— Mesma profundidade de montagem com
um ou dois contactos Reed por direcgao
de comutacgao

— Ligacao do conector M12 de 5 ou 8 polos

— Conceitos de vedacao diferentes, seleccio



rruptores de joystick

m Baixo impacto ambiental:
— Elevado grau de proteccéo IP69
antes do painel frontal
— Elevado grau de proteccéao IP67
para a camara de contacto
— De facil limpeza e elevada resisténcia
quimica, mesmo em caso de utilizagdo

de produtos de limpeza agressivos

m Area de aplicagdo abrangente:

— Aplicagao desde areas exteriores
até areas de higiene sensiveis
com exigéncias ambientais extremas

— Temperaturas ambiente extremas
de —40 °C a +80 °C

m Disponibilidade elevada:

— Nenhuma penetragao de li
mesmo com a membr:;
danificada

— Comutacédo com p
a sistema de ¢



RK - Interruptor de joystick com retencao para condigcoes am-
bientais dificeis

A série RK esta muito bem preparada, devido a membrana especial de vedagéo e ao
conceito novo de vedagao, para ser aplicada em areas exteriores. A membrana de
vedagao de silicone esta muito bem preparada para a aplicagado no caso de radiagdo UV
elevada..

Montagem simples

Os interruptores de joystick fixos da série RK/NK destacam-se especialmente divido a sua
montagem rapida com fixagao por porca central e a sua ligagao rapida com o conector
M12. O conector M12 ndo sé se monta rapido, como também evita uma ligagéo errada
dos dispositivos.

Disponibilidade elevada

O interruptor de joystick fixo RK também esta bem equipado contra condigdes ambientais
adversas, pois no caso de a membrana de vedacéao ficar mesmo danificada,o liquido que
entra ndo consegue danificar os contactos Reed capsulados. Dessa forma, o proprietario
do sistema tem tempo suficiente para substituir o componente da membrana defeituoso.
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NK - Interruptor de joystick fixo para aplicagoes higiéncias

Adequado para higienizagao

Devido a uma construgdo comprovada, sem cantos e arestas, esta de acordo com
os principios basicos do "Hygienic Design".

Situacao limpa

Utilizagao de materiais adequados para alimentos e com resisténcia a ac¢éao de
produtos quimicos, para garantir que a limpeza diaria, com produtos de limpeza
agressivos, ndo possa danificar o dispositivo.

Disponibilidade elevada

Devido ao novo conceito de vedagao com até trés barreiras, evita-se a penetragédo de
liquidos, mesmo se a membrana de vedacéo estiver danificada. Assim existe tempo
suficiente para substituir o componente da membrana danificado, sem que a maquina
fique danificada, devido a entrada de liquidos durante a limpeza.




Modelos preferenciais

RK-T-21-1ST8-2 103012429 NK-T-21-1ST8-2 103012433
RK-T-41-1ST8-2 103012427 NK-T-41-1ST8-2 103012431
RK-T-22-2ST8-2 103012430 NK-T-22-2ST8-2 103012434
RK-T-42-2ST8-2 103012428 NK-T-42-2ST8-2 103012432
Dimensoes
@25
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Dados técnicos

@ de montagem conf. IEC/EN 60947-1
Espessura da placa da frente

Medida de encaixe

Tipo de fixagao

Gama de temperatura

tipo de proteccao (lado frontal)

Tipo de protecgao camara de contacto
Forga de accionamento botao chave
Forga de accionamento interruptor
Versao do contacto

Contactos por direcgdo de comutagao
Tipo de ligagdao

Dimensionamento da tensao de operagéo |,
Tensao calculada de isolamento U;
Medigao da tensao de operagao
Resisténcia calculada a tensédo de choque U,
Capacidade de comutacao

Categoria de aplicagao

Frequéncia de comutacao

Posigdo de montagem

Resisténcia a impactos

Choque permanente

Resisténcia a vibragao (Contactos Reed)
Normas

Principio operacional

Interruptor de joystick

com retencao com retorno por mola
Posigbes de comutacdo com engate Posi¢des de comutagao com
Retorno atraves de toque retorno por mola

por for¢ca de mola Retorno por forga de mola

Interruptor de joystick

22,3 mm + 0,4 mm
1,5...6 mm
90 x 90 mm
Porca central
-40°C ... +80 °C
1P67, IP69
P67
aprox. 10 N
aprox. 20 N
Contactos Reed
até 2 contactos NA
Conector M12, com 5 ou 8 polos
max. 0,3A
30V
max. 30 VDC
0,5 kv
72W
DC-12
1.200/h
opcional
30 g/11 ms
10 g/16 ms
20g/10 ... 2000 Hz
IEC 60947-5-1, IEC 60947-1

Interruptor de joystick
com retorno por mola e retengao
Posigbes de comutagéo com engate e
retorno por mola; Retorno atraves de
toque e por forga de mola



DivisGes de produtos

Comutacgéao e detecgdo com segurancga

® Monitorizagao de portas de protecgéo
(interruptor de seguranca)

® Equipamentos de comando com fungdes de
seguranga

® Equipamentos de seguranca tacteis

® Equipamentos de segurancga optoelectronicos

Processamento seguro de sinais

B Moédulos de relé de seguranga
® Controlos de seguranga

m Sistemas de bus de campo de seguranga

Automagao
m Detecgéo de posigéo

® Unidades de comando e sinalizagao
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Sob a direcgao do seu proprietario, o grupo Schmersal dedica-se, com os seus produtos, ha décadas
a seguranca no local de trabalho. A empresa fundada em 1945 conta com sete unidades de pro-
ducgédo em trés continentes, bem como sociedades proprias e parceiros de distribuicdo em mais de
60 paises. Num panorama de tarefas exigentes de seguranga de maquinas, o Grupo Schmersal
pertence aos lideres internacionais do mercado e competéncias. Com base num portfélio abrangen-
te de produtos os aprox. 2000 colaboradores da empresa desenvolveram e projectaram solugdes de
sistemas completas para a seguranca do ser humano e maquina.

Fazem parte dos clientes do grupo Schmersal os "Global Players” da construgdo de maquinas e
sistemas, bem como, os utilizadores das maquinas. Usufruem de um Know-how abrangente da
empresa na integragéo das técnicas de seguranga, conforme as normas, nos processos de pro-
dugdo. Para além disso a Schmersal possui uma competéncia especial nos sectores nos campos
de utilizagéo, que exigem elevados requisitos a qualidade e propriedades especiais de sistemas de
comutagdo de seguranga. Fazem parte a produgdo alimentar, tecnologia de embalamento, industria
de maquinas-ferramenta, tecnologia de elevadores, a industria pesada e o sector automoével.

Com base nas directivas e normas crescentes relativas a seguranca de maquinas, a tec.nicum ofe-
rece como prestador de servigo do grupo Schmersal uma vasta oferta em servigos de seguranca:
Os engenheiros Functional Safety certificados aconselham o cliente na elaboragéo do conceito de
seguranga apropriado tendo em conta os requisitos legais - e isso a nivel mundial.

Sectores Servigos Competéncias

i
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B Elevadores e escadas ® Aconselhamento sobre B Seguranga de maquinas
mecanicas aplicagdes B Automagao
® Embalagens ® Avaliagéo de ® Protecgado contra exploséo

® Alimentos conformidade CE
B Automdveis ® Avaliagao de riscos
® Maquinas-ferramenta ® Reequipamento / Retrofit
B |ndustria Pesada B Planeamento técnico e
implementacao
® Cursos de formagéao

® Concepgao higiénica

SCHMERSHAL

Safe solutions for your industry



