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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a colocagédo em funcionamento, a operagédo segura e
a desmontagem do dispositivo. O manual de instrugdes deve ser
mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado

Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser
executados apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador
do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois

de ter lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter
familiarizado com as normas de seguranga no trabalho e prevengao de
acidentes.

A selegéo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integragdo na
técnica de comando, sao vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagao pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizacao correta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal ndo se destina a consumidores
particulares.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente conforme as
consideragdes a seguir ou para as finalidades homologadas pelo
fabricante. Informacdes detalhadas sobre a area de aplicagdo podem
ser consultadas no capitulo "Descrigéo do produto”.

1.5 Indicagbes gerais de seguranca

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de seguranga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagdo e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

Em caso de utilizagéo tecnicamente incorreta ou
manipulagdes no dispositivo interruptor ndo se pode excluir a
ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes da
maquina ou equipamento.

1.7 Isengao de responsabilidade

Nao assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observagéo deste manual de instrugdes. Também nao é assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela
utilizagéo de pegas sobressalentes ou acessorios ndo homologados
pelo fabricante.
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Por motivo de seguranga néo séo permitidas quaisquer reparagoes,
alteragdes ou modificacdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cédigo para encomenda
Este manual de instrugdes € valido para os seguintes modelos:

EX-BN 20-0z-3G/D

N° | Inserir Descrigao
® 01 1 contacto NF
02 2 contactos NF
10 1 contacto NA
20 2 contactos NA
1 1 contacto NF / 1 contacto NA
R 1 bi-estavel
2R 2 bi-estavel
11R 2 pecas de encaixe contactos NF / contactos NA

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que néo estéo listadas no codigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigao e utilizagao

O interruptor magnético pode ser utilizado para a monitorizagao

da posigao de portas e tampas moéveis em zonas com risco de
explosdo da zona 2 e 22 categoria 3GD. Os requisitos de instalagdo e
manutengdo devem ser cumpridos conforme a série de normas 60079.

Para a confirmagao do interruptor magnético podem ser utilizados
apenas os atuador listados. Esta assegurada uma fungao impecavel e
precisao de repeticdo apenas para estes atuadores.

A avaliagéo e o dimensionamento da cadeia de seguranca
devem ser efetuados pelo utilizador, em conformidade com
as normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nivel
de seguranca requerido.

Condigoes para a aplicagao segura

Com base na energia de impacto especificada, os aparelhos devem ser
protegidos contra cargas mecanicas. A gama de temperatura ambiente
especificada deve ser cumprida. Uma protegdo contra exposigao
continua a radiagéo UV deve ser assegurada pelo utilizador.

2.4 Dados técnicos
Identificagado conforme diretiva ATEX: & 113G
® 113D
Ex nC IIC T5 Gc X,
Ex tc [1IC T90°C Dc X

EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15,

Identificagdo conforme normas:

Normas aplicadas:

EN 60079-31
Invélucro: AlISi 12, fundigdo sobre pressao, pintado
Energia de impacto max.: 4J

EX-BN 20

Temperatura de armazenagem: -25°C ... +70°C
Vida util mecanica: 108 ciclos de comutag&o
Vida util elétrica: 1 milh&o ... 1 mil milhées operagbes, consoante carga
Resisténcia a vibragdes: 50 g vibragdes senoidais

Repetibilidade da precisdo do posicionamento: +0,25mm, T=
constante
Resisténcia a impactos: 30g/11ms
Resisténcia a vibragao: 10...55 Hz amplitude 1 mm
Ex-prensa-cabos: & 11 2GD
Secgao Ex-prensa-cabos: J6...10 mm
Binarios de aperto:
— Parafusos da tampa: min. 0,6 Nm
— Prensa-cabo EX: min. 5 Nm
— Parafusos de fecho EX: min. 6 Nm

3. Montagem

3.1 Instrucoes gerais de montagem

Montagem permitida apenas em estado desenergizado.

* A posicdo de montagem é opcional, contando que as superficies de
atuagao estejam frente a frente.

* Nao utilizar o comutador magnético e o atuador como batente.

« Existem 2 furos longos para a fixagao do invélucro.

« Fixar interruptor magnético apenas em superficies planas, caso
contrario podem ocorrer tensionamentos que eventualmente
danificam o sensor ou alteram as distancias limite.

* Nao aplicar o interruptor magnético e o atuador em campos
magnéticos fortes.

» Se possivel ndo fixar o interruoptor magnético e atuador sobre
material ferromagnético.

» N&o expor o interruptor magnético e atuador a fortes vibragdes e
impactos.

* Fixar o interruptor magnético e o atuador no dispositivo de seguranga
de modo que n&o se possam soltar.

« E necessario um condutor de protegao.

» Manter afastado de limalhas de ferro

Favor observar as especificagdes nos dados técnicos acerca
da energia de impacto maxima, da velocidade de atuagéo e
dos binarios de aperto.

Nao sao permitidos re-equipamentos e alteragdes que
influenciam a protegédo contra explosao.

Favor observar as indicagdes relacionadas nas normas
EN ISO 12100, EN ISO 14119 e EN ISO 14120.

3.2 Dimensoées
Todas as medidas em mm.

Tipo de protegéo:
Tipo de conexao:

IP67 segundo EN 60529
Ligagao por parafuso

Secgao do cabo: max. 1,5 mm?

(incl. terminais de ponta de fio)

g? 60 M16x15

T
6.5
52

Entrada de condutor: 2xM16

Modo de atuagao: magnético

Tens&o de comutagao: max. 250 VAC/DC

Corrente de comutacgéao: max. 3A

Poténcia de comutagéo: max. 120 VA/W bl [
Tensé&o do arco voltaico: > 600 VAC (50 Hz) ﬁ— H
Velocidade maxima de atuag&o: max. 18 m/s - H_ (i
Frequéncia de comutacéo: max. 300/s &

tempo de comutagéo "Fechar”: 0,3ms...1,5ms

Tempo de comutagao "Abrir”: max. 0,5 ms |
Duragéo do impacto: 0,3...0,6 ms

Temperatura ambiente: -15°C ... +70°C

2

M 16x1,5/" B
2 104
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4. Ligagao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagéo elétrica

A ligagao elétrica pode ser efetuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

As designacdes dos contactos s&o indicadas no interior do interruptor.

Comprimento de decapagem x do condutor: 6 mm
X X

i:’::dg

O bucim EX (incl. no fornecimento) é permitido apenas para cabos e
condutores instalados de modo fixo. O instalador deve assegurar o
alivio de tracdo necessario. Uma vez executada a ligacéo, limpar o
interior do interruptor para a eliminagéo de sujidades.

4.2 Variantes de contacto e cursos de comutagao

1 contacto NA EX-BN 20-10Z-3G/D ou 1 contacto NF
EX-BN 20-01Z-3G/D com iman de comutagao BP 20

1 pega de encaixe EX-BN 20-RZ-3G/D com iman de
comutagéo BP 20N

1 peca de encaixe EX-BN 20-RZ-3G/D com iman de
comutagéo BP 20S

Nas versoes -10 e -01, quando se colocarem juntos os
interruptores magnéticos e os imanes de acionamento, deve
respeitar-se as cores de posicionamento: Vermelho (S) com
vermelho(S) e verde (N) com verde (N).

% SCHMERSAL
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4.3 Capacidade de comutagao
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5. Colocagao em funcionamento e manutengao

5.1 Colocagao em funcionamento

+ O interruptor magnético néo esta danificado.

+ Ainstalagdo foi executada de acordo com as normas

* A ligagao foi executada corretamente

+ O cabo foi passado e ligado corretamente

+» O prensa-cabos esta enroscado e apertado corretamente.
» A tampa esta enroscada e fechada corretamente.

5.2 Manutengao

No caso de montagem adequada conforme as instrugées acima

mencionadas, nao ha necessidade de muita manutengao. Sob

condigdes severas é necessaria uma manutencao periddica com os

seguintes passos:

« Verificar se o atuador e o interruptor magnético estéo firmemente
fixados

» Remogao dos residuos de sujidade

» Verificar a entrada dos cabos/linhas de acordo com o manual de
instrugdes valido.

N&o abrir o involucro em estado energizado

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.

6. Desmontagem e eliminagao

6.1 Desmontagem
O dispositivo interruptor deve ser desmontado apenas em estado
desenergizado.

6.2 Eliminagao
O dispositivo interruptor deve ser eliminado de modo tecnicamente
correto, conforme a legislagdo e normas nacionais.
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7. Declaracdao UE de conformidade

Original

Denominagao do componente:

Tipo:

Marca:

Descrigao do componente:

Diretivas pertinentes:

Normas aplicadas:

conforme o Anexo |V, 2014/34/CE:

Responsavel pela organizacao da
documentagao técnica:

Local e data da emissao:

EX-BN20-D-DE

Declaracdo UE de conformidade

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30

42279 Wuppertal

Alemanha

Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido a sua concegao e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

EX-BN 20

ver cddigo de encomenda

& 113G ExnC IIC T5 Ge X
& 113D Ex tc 11IC T90°C Dc X

Sensores magnéticos

Diretiva de protegdo contra explosdo 2014/34/UE
(ATEX)
Diretiva RoHS 2011/65/UE

EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014

Organismo notificado para a certificagdo TUV Rheinland Industrie Service GmbH
do sistema de garantia de qualidade

Am Grauen Stein
51105 Kdin
N° de identificagdo: 0035

Oliver Wacker
Maéddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 21. de Setembro de 2023

sl

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor
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@ A declaracgéo de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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