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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fur die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Sicherheitsschaltgerates. Die Betriebsanleitung ist
stets in einem leserlichen Zustand und zugénglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerat nur dann in Betrieb, wenn Sie
die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den
geltenden Vorschriften tber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Gerate sowie ihre steuerungstechnische Einbin-
dung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Gesetze und
normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknuipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises konnen
Storungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 BestimmungsgemaRer Gebrauch
Die Schmersal Produktreihen sind nicht fiir den privaten Gebrauch und
fur Endverbraucher bestimmt.

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer
Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu
Ubernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer
Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Das Sicherheitsschaltgerat darf ausschlieBlich entsprechend der
folgenden Ausflihrungen oder fiir durch den Hersteller zugelassene
Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbe-
reich finden Sie im Kapitel ,Produktbeschreibung®.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie
der Anweisungen bezuglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung nicht bekannt.
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1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemafier
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den Einsatz
des Sicherheitsschaltgerates Gefahren fiir Personen oder
Schaden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausge-
schlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Uibernommen. Firr Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehérteilen resultieren, ist
jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenméchtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schliefen eine Haftung
des Herstellers fiir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typschlissel
Diese Betriebsanleitung ist gltig fir folgende Typen:

EX-BNS 120-©Z-3G/D

Nr. Option Beschreibung

® 1 1 SchlieRer / 1 Offner
12 1 SchlieBer / 2 Offner
02 2 Offner

2.2 Sonderausfiihrungen

Fur Sonderausfiihrungen die nicht im Typschllssel unter 2.1 aufgefiihrt
sind gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngemaR, soweit
diese mit der serienmaRigen Ausflihrung ubereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Der Sicherheits-Sensor kann zur Stellungsiiberwachung von bewegli-
chen Turen und Klappen in explosionsgefahrdeten Bereichen der Zone
2 und 22 Kategorie 3GD eingesetzt werden. Anforderungen bezuglich
Installation und Wartung sind gemaR der Normenreihe 60079 zu erfiil-
len. Zur Betatigung der Sicherheits-Sensoren sind nur die Betatiger BP
6, BP 8, BP 10 oder BP 15 SS zu verwenden.

Die Sicherheitsschalter kommen bei Anwendungen zum Einsatz bei
denen der gefahrbringende Zustand beim Offnen der Schutzeinrichtung
ohne Verzogerung beendet wird.

Die Norm EN 60947-5-3 wird nur durch das komplette System Sicher-
heits-Sensor (EX-BNS), Betatiger (BP) und Sicherheitsauswertung
(AES/SRB/AZR) erfilllt.

EX-BNS 120

Bedingungen fiir die sichere Anwendung

Aufgrund der spezifizierten Schlagenergie der Gerate missen diese
gegen mechanische Belastungen geschutzt eingebaut werden. Der
spezifizierte Umgebungstemperaturbereich muss eingehalten werden.
Ein Schutz vor dauerhafter UV-Einwirkung muss durch den Anwender

gewahrleistet werden.

Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist
vom Anwender entsprechend der relevanten Normen und
Vorschriften und in Abhangigkeit vom erforderlichen Sicher-

heitsniveau vorzunehmen.

Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die Sicher-
heitskomponente eingebunden wird, ist nach den relevanten

Normen zu validieren.

2.4 Technische Daten
Geratekategorie:

® 11 3GD

Explosionsschutz:

Ex nC IIC T6 Gec X
Ex tc llIC T80°C Dc X

Vorschriften: EN 60947-5-3,

EN IEC 60079-0, EN IEC 60079-15, EN 60079-31
Bauform: zylindrisch
Anzugsdrehmoment: SW 17 max. 90 Ncm
Gehause: glasfaserverstarkter Thermoplast
Max. Schlagenergie: 1J
Schutzart: IP67 gem. EN 60529

Anschlussart:

Leitung Boflex

Anschlussquerschnitt:

4 x 0,25 mm?

Wirkweise:

magnetisch

Betatigungsmagnet:

BP 6, BP 8, BP 10,
BP 15 SS, uncodiert

Gesicherter Schaltabstand s,,:

10 mm (BP 6 / BP 8)
20 mm (BP 10 / BP 15 SS)

Gesicherter Ausschaltabstand s,:

22 mm (BP 6 /BP 8)
32 mm (BP 10/ BP 15 SS)

Schaltzustandsanzeige:

LED nur mit Bestellindex G

Max. Schaltspannung: 100 VAC / DC
Max. Schaltstrom: 250 mA
Max. Schaltleistung: -02Z: 3 W,

-112,-12Z: 5 W
Umgebungstemperatur: -25°C...+70°C
Lager- und Transporttemperatur: -25°C ... +70 °C
Max. Schaltfrequenz: 5Hz
Schockfestigkeit: 30g/11 ms
Schwingfestigkeit: 10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm

2.5 Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften:

EN ISO 13849-1

B.op (Offner/SchlieRer-Kontakt): 25.000.000
bei max. 20% Kontaktlast
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
MTTFo = B1op Nop — dop X hop x 3600 s/h
0,1 X Nop tcycle

(Ermittelte Werte kénnen in Abhangigkeit der applikationsspezifischen
Parameter h,,, d,, und t,,, sowie der Last variieren.)

Ein einzelner Schalter ist in einer Kategorie 3 bzw. 4 Architektur bis

PL e einsetzbar.

Werden mehrere Sicherheitskomponenten in Reihe geschaltet, wird
der Performance Level nach EN ISO 13849-1 aufgrund verringerter
Fehlererkennung unter Umstanden reduziert.
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3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

* Montage nur im spannungslosen Zustand zulassig

« Sensor und Betatiger verdeckt einbauen, damit die Funktion des
Sensors nicht auf einfache Weise aufgehoben werden kann

* Den Sicherheits-Sensor mittels der beiden Muttern in der
vorgesehenen Befestigungsbohrung festschrauben
(Max. Anzugsdrehmoment 90 Ncm)

« Sicherheits-Sensor und Betatiger nicht als Anschlag nutzen

« Die Montagelage ist beliebig, vorausgesetzt Betéatiger vor Stirnseite
des Sicherheits-Sensors anbringen

« Sicherheits-Sensor und Betatiger an Schutzeinrichtung unlésbar
befestigen

Um eine systembedingte Beeinflussung und eine Reduzierung der

Grenzabstande zu vermeiden, bitte folgende Hinweise beachten:

* Sicherheits-Sensor und Betatiger nicht in starken Magnetfeldern
anbringen

« Sicherheits-Sensor und Betéatiger mdglichst nicht auf ferromagneti-
schem Material anbringen

» Sicherheits-Sensor und Betéatiger keinen starken Vibrationen und
StéRen aussetzen

« Eisenspéane fernhalten

» Montageabstand zwischen zwei Systemen min. 50 mm

Bitte beachten Sie die Angaben zur maximalen Schlag-
energie in den technischen Daten.

3.2 Abmessungen
Alle MaRe in mm.

Sicherheits-Sensor mit Leitung
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3.3 Axialer Versatz

Sicherheits-Sensor und Betéatiger tolerieren einen horizontalen und
vertikalen Versatz zueinander. Der mdgliche Versatz ist abhangig vom
Abstand der aktiven Flachen von Sensor und Betatiger. Innerhalb des
Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet.

Die angegebenen Schaltabstéande beziehen sich auf gegeniiber
montierte Sicherheits-Sensoren und Betatiger.

gesicherter Schaltabstand: S;o = 10 mm (BP 6/ BP 8)

s., = 20 mm (BP 10/ BP 15 SS)

S., =22 mm (BP 6/ BP 8)
S., =32 mm (BP 10/ BP 15 SS)

gesicherter Ausschaltabstand:

3.4 Justage
Es ist immer an der angeschlossenen Sicherheitsauswertung die
korrekte Funktion zu Uberprifen.

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

Der elekirische Anschluss darf nur im spannungslosen
Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Die Sicherheits-Sensoren sind entsprechend den angegebenen
Aderfarben anzuschliel3en.

Induktive Verbraucher (z.B. Schiitze, Relais etc.) sind durch eine
geeignete Beschaltung zu entstéren.
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4.2 Kontaktvarianten
Die Kontaktstellung zeigt die betatigte Sensorfunktion bei
geschlossener Schutztir.

1 SchlieBer / 1 Offner 1 SchlieBer / 2 Offner
EX-BNS 120-11Z-3G/D EX-BNS 120-12Z-3G/D
BK13 —— 14 BU BK 22 — 14 BU
WH 21—~ 22 BN WH32 ¢ BN
2 Offner

EX-BNS 120-02Z-3G/D

BK 11— —12BU
WH 21 ——22 BN

Informationen zur Auswahl geeigneter Sicherheitsauswer-
tungen entnehmen Sie bitte den Schmersal Katalogen bzw.
dem Online-Katalog im Internet unter products.schmersal.
com.

Technisch ist der Anschluss mehrerer Sicherheits-Sensoren an eine
Sicherheitsauswertung méglich. Zum AnschlieRen mehrerer Sicher-
heits-Sensoren (Zulassigkeit prifen!) werden deren SchlieBerpfade
parallel und deren Offnerpfade in Reihe geschaltet. Zur gemeinsamen

Verschaltung von bis zu 4 Sicherheits-Sensoren als Offner/Offner bzw.

Offner/SchlieRer Versionen kénnen die Eingangs-Erweiterungs-
Module Protect-IE-11 bzw. -02 oder PROTECT-PE-11(-AN) bzw. -02
eingesetzt werden.

Der Anschluss von mehr als zwei Sicherheits-Sensoren

EX-BNS 120-12Z-3G/D an eine Sicherheitsauswertung AES 7112
oder AES 1102/1112 ist nicht moglich. Bei Anschluss von nur einem
Sicherheits-Sensor: siehe Betriebsanleitung AES 7112 oder

AES 1102/1112.

EX-BNS 120

5.1 Funktionspriifung

Das Sicherheitsschaltgerat ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu

testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewahrleisten:

1. Die Installation ist vorschriftsmaRig ausgefihrt

2. Der Anschluss ist ordnungsgemaf ausgefiihrt

3. Das Sicherheitsschaltgerat ist nicht beschadigt

4. Fester Sitz und Unversehrtheit der Zuleitung

5. Das System ist von jeglicher Verschmutzung (insbesondere Eisen-
spane) befreit

6. Priifen der Leitungseinfiihrung und -anschliisse in spannungslosem
Zustand

5.2 Wartung

Bei ordnungsgemaler Installation und bestimmungsgemaRer Verwen-

dung arbeitet der Sicherheits-Sensor wartungsfrei. In regelmaligen Ab-

stdnden empfehlen wir eine Sicht- und Funktionsprifung mit folgenden

Schritten:

* Betatiger und Sicherheits-Sensor auf festen Sitz prifen

+ etwaige Eisenspéane entfernen

» Zuleitung auf Beschadigung Uberpriifen

* Prifen der Leitungseinflihrung und -anschlisse in spannungslosem
Zustand

Beschadigte oder defekte Gerate sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage
Das Sicherheitsschaltgerat ist nur in spannungslosem Zustand zu
demontieren.

6.2 Entsorgung

Das Sicherheitsschaltgerat ist entsprechend der nationalen Vorschriften
und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.
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7. EU-Konformitatserklarung

Original

Bezeichnung des Bauteils:

Typ:

Beschreibung des Bauteils:

Einschlagige Richtlinien:

Angewandte Normen:

Bevollméchtigter fiir die Zusammen-
stellung der technischen Unterlagen:

Ort und Datum der Ausstellung:

EX-BNS120-E-DE

EU-Konformitatserklarung
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend aufgeflihrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den
Anforderungen der unten angefiihrten Européischen Richtlinien entsprechen.

EX-BNS 120
& 113G ExnC IIC T6 Gec X
& 113D Ex tc I1IC T80°C Dc X

siehe Typenschlissel

Magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit
den Schmersal Auswerteinheiten AES und SRB

Maschinenrichtlinie 2006/42/EG
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) 2014/34/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

EN 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014

Oliver Wacker
Mdddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wouppertal, 26. Oktober 2022

sl

Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschéaftsfiihrer

i)

$ SCHMERSAL

Die aktuell giiltige Konformitatserklarung steht im Internet unter
products.schmersal.com zum Download zur Verfiigung.
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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