Kompaktni flexibilni bezpeénostni fidici systém

PROTECT SELECT
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Flexibilni
Optimalni aplikaCni pfizpUsobitelnost

Nastavitelny bezpecnostni Casovac

B Filtrovaci a monitorovaci funkce
pro vSechny vstupy

B [ndividualni parametrovani vstupu

Spolehlivy

m Bezpecné analogove vstupy

B Spojeni s kritickymi provoznimi veliCinami
(teplota, tlak, pritok, atp.) v bezpe&nostni
koncepci

B Individualni parametrovani meznich hodnot

Hospodarny

Setfi 6as a naklady na ...
m Projektovani

m Propojovani

®m Programovani

m Testovani funkénosti

m Udrzbu




Vystupy
2 x reléové

I

Stop 0/1

4 x polovodicové

O

Stop 0/1

Vstupy

Aplikaéni program 1:

Oblast s pfepinacem volby provoznich reziml / souhlasnym spinaéem

Program 1 nabizi moznost pfipojeni az ¢ty dvoukanalovych bezpec¢nostnich spinacich pfistroja,
jez mohou byt kazdy pfemostén pomoci pfepinact volby provoznich reziml a souhlasnych pove-
lovych spinacl. Program se hodi také pro nebezpeéné oblasti, ve kterych usnadfiuji dodatec¢né
provozni rezimy, jako ,reZim sefizovani“ a ,reZim sledovani procesu®, vyrobni postupy napf. pfi
sefizovani nebo pfi odstrafiovani poruch.

® V souladu s normou Ize pfemostit az Ctyfi bezpe€nostni pfistroje

® Dopliikova funkce Nouzového zastaveni
® Pfimé fizeni blokovaciho spinace se zajisténim (uzamknuti/odemknuti)

Detaily

Volny pohled na vyrobni proces Sefizovaci rezim a sledovani procesu

Doplrikové provozni rezimy je uzite€né pouzit, Pomoci pfistroje PROTECT SELECT

pokud je nezbytné sefidit nebo nastavit stroj po  a aplikaéniho programu 1 Ize realizovat

vyméné nastroje ap. provozni rezimy jako sefizovaci reZim, rezim
sledovani procesu ap.
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Vstupy
Oblast 1
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Aplikaéni program 2:

Dve bezpecnostni oblasti

U stroju resp. jednotlivych strojnich pracovist je ¢asto uzite¢né stanovit dvé oddélené
bezpecnostni oblasti. Pro takové aplikace byl pfipraveny program 2. Pfiklad z branze balicich
stroju: V horni €asti stroje se nachazi pracovni prostor, kde se balené jednotky a material dopra-
vuji a bali. V dolIni €asti stroje je umistén mechanismus pfisunu materialu a pohony. Tato ¢ast se
otevira pouze pfi nutnosti servisu a udrzby, avSak musi byt také monitorovana prostrednictvim
bezpecnostniho spinace. Takovato zadani Ize splnit pomoci aplikaéniho programu 2 pfistroje
PROTECT SELECT.

® Pro az 3 bezpecnostni spinace na bezpecnostni oblast

® Funkce Start/Reset pro kazdou bezpecénostni oblast

® Zpétny obvod pro kazdou bezpecnostni oblast

® Nadfazené Nouzové zastaveni s nezavislou funkci Reset

Detaily

Pracovni prostor Servis / pfisun materialu
Pracovni prostor stroje Ize zabezpecit az Oblast pod (nebo nad) pracovnim prostorem
tfemi, podle potfeb konfigurovatelnymi stroje Ize sledovat jako nezavislou bezpecnostni

bezpecnostnimi spinadi. oblast a oddélené nakonfigurovat.
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Aplikaéni program 3:
Jedna bezpecCnostni oblast az se Sesti bezpecCnostnimi spinaci

Pomoci programu 3 Ize vyhodnotit signaly od az 6 bezpec¢nostnich spinacich pfistroju. Aplikacni
program umozfiuje pfifadit kazdému z bezpec¢nostnich spinact oddélené funkci Reset. Takto
Ize komfortné konfigurovat i komplexni bezpeénostni oblasti sledované mnoha bezpeénostnimi
spinacimi pfistroji.

® Pro az 6 bezpec¢nostnich spinacich pfistroju

® PFimé ovladani bezpeénostniho blokovaciho spinace se zamkem (uzamceni/odjisténi)
® Nadfazené Nouzové zastaveni s vlastni funkci Reset

Detaily

el |

Mnoho spinacich pfistroju — jediné Univerzalni pouziti

vyhodnoceni

PROTECT SELECT s programem 3 nahradi az  Program 3 je idealné vhodny napf. pro

6 bezpecnostnich reléovych modulll a Setfi tak bezpecnostni oblasti, které jsou sledovany
naklady i misto v rozvadé&di.. vice bezpecnostnimi spinadi.
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Aplikaéni program 4:
Jedna bezpecnostni oblast s bezpeCnym prfemosténim (Muting)

Pro zajiSténi pfepravy materialu do nebezpecéné oblasti (nebo ven) bez zastaveni stroje se
nabizi pouziti optoelektronickych ochrannych zafizeni, ktera Ize automaticky a na omezeny ¢as
pfemostit.

Pro takovou aplikaci se pak bézné vyzaduje bezpecnostni svételny zavés nebo mfiz s integrova-
nou funkci Muting. Pfi pouziti pfistroje PROTECT SELECT Ize funkci Muting monitorovat pfimo,

i pfi pouziti standardniho bezpecnostniho svételného zavésu a senzor(. Navic mohou byt zpraco-
vany signaly od dvou dalSich bezpeénostnich spinacich pfistroji. To umozriuje uzivateli realizovat
kompletné funkci Muting, navic napf. s jednim ochrannym krytem a funkci Nouzového zastaveni.

B Funkce Muting s b&Znymi bezpe&nostnimi svételnymi zafizenimi

m Flexibilni nastaveni ¢asu pfemosténi

m Pfidana funkce Nouzového zastaveni a bezpe¢nostniho spinace

B Pfimé ovladani bezpecénostniho blokovaciho spinace se zamkem (uzamceni/odjisténi)

Detaily

Muting zvySuje produktivitu VSechny funkce kombinované v jednou prvku
Funkce Muting umoZniuje bezpe¢né monito- VSechny bezpecénostni funkce pro bezpecnostni
rovani pfistupu do nebezpecného prostoru oblasti s funkci Muting fidi jedina jednotka

bez prerudeni toku materialu nebo vyrobniho PROTECT SELECT vc¢etné napf. bezpecnostniho

procesu. zamku a Nouzového zastaveni.



Optimalni pfrizptisobeni pro specifické potreby pouziti

Bezpecnostni kompaktni fidici systtm PROTECT SELECT nabizi konstruktérovi mnoho moznosti, jak
konfigurovat ochranné zafizeni a uzpUsobit jeho spojeni s funkcemi stroje.

K vyuziti se nabizi Etyfi zakladni programy. Kazdy program je mozné — bez znalosti programovani, jednoduse, pfes
pravodce v menu a textové zobrazeni — pfizpusobit pfesné danému pfipadu pouziti. Tim Ize kupfikladu individualné
nastavit opozdéné odpadnuti vystupt, ¢as odskoku kontaktl a dle pfani nakonfigurovat mnozstvi dalSich parametrd
jako napf. monitorovani pfiéného zkratu — zfejméa vyhoda v porovnani s bezpe¢nostnim reléovym modulem.

U kazdého aplikaéniho programu je mimoto dopfedu stanovena oddélena svorka pro funkci Nouzového zastaveni,
ktera muze byt v pfipadé potfeby pouZzita i pro jiné bezpecnostni spinaci pfistroje a prislusné parametrovana.

PROTECT SELECT neni pouze flexibilné pfizplsobitelny k rdznym aplikacim, nybrz také Setfi prostor v rozvadéci skfini.
Uzivatel pfitom profituje z mnozstvi funkci, které jsou spole¢né pro vSechny Ctyfi programy — napfiklad:

Aplikaéni program ¢.: 1 2 3 4 B Pfipojeni az osmi dvoukanalovych bezpenostnich spinacich pfistroju
Bezpecnostni zény 1 2 1 1 (s potencialem i bez) az do PL e/ SIL 3

Vstupy: ® Bezpecnostni polovodic¢ové a reléové vystupy STOP 0 nebo STOP 1
Parametrovatelna senzorika 5 |1+(2/3)| 6 2 (nastavitelné)

Volba rezimu / souhlasny spina¢ | Ano - - - B Bezpecnostni analogové monitorovani teplot a dalSich procesnich
Funkce premosténi - Muting - - - Ano veli¢in

Nadfazené Nouzové zastaveni Ne Ano Ano | Ne ® Svobodné pfifazeni zpétného obvodu (EDM), test spousténi, cyklické
RESET 1 3 2 1 testovani, automaticky start, manuaini start atd.

Zpétny obvod (EDM) 1 2 1 1 ® Rozpoznani pfiéného zkratu pouzitim taktovacich vystupt

Reléové a polovodi¢ové vystupy: ® Zobrazeni (neSifrovaného) textu pfi diagnostice chybovych stavt
Stop 0 Ano Ano Ano | Ano ® V/stupni filtr pro ochranna zafizeni s odskokem kontaktd

Stop 1 s bezpecnym ¢asovacem | Ano Ano Ano | Ano




Technické udaje

PROTECT SELECT - vlastnosti

Vstupy 18 bezpecnostnich digitalnich az 9 dvoukanalovych bezpecnostnich digitalnich vstupl
vstupu Kat.2 / PL c/ SIL CL 1 pfi jednokanalovém pouziti
Kat.4 / PL e / SIL CL 3 pfi dvoukanalovém pouziti
2 bezpeénostni analogové Kat.3 /PLd/ SIL 2 pfi jednokanalovém pouziti
vstupy Kat.4 / PL e / SIL 3 pfi dvoukanalovém pouziti
rozliSeni: 12 BitQ
Vystupy 4 bezpecnostni polovodi¢ové p+n-spinané bezpecénostni polovodiCoveé vystupy
vystupy p-spinané bezpecnostni polovodiCové vystupy

700 mA / vystup pfi 24 VDC

Kat. 1/ PL ¢/ SIL 1 pfi jednokanalovém pouziti
Kat.4 / PL e / SIL 3 pfi dvoukanalovém pouziti
2 bezpecnostni reléové az 4 A pii 250 VAC

vystupy az 4 A pfi 24 VDC

Kat. 1/ PL ¢/ SIL 1 pfi jednokanalovém pouziti
Kat.4 / PL e / SIL 3 pfi dvoukanalovém pouziti
4 volitelné signalizac¢ni vystupy max. proud 100 mA pfi 24 VDC

3 taktovaci vystupy max. proud 100 mA pfi 24 VDC
Rozmeéry (S x v x h) 52,5x 100 x 118 mm
Podminky pouziti teplota pouziti: -25°C ... +55 °C
kryti: IP 20
umisténi: rozvadé¢
Klasifikace bezpec€nosti az PL e dle CSN EN 13849-1

a SIL 3 dle CSN EN 62061

Zaclenéni v technickém a ekonomickém kontextu

Pocet
bezpeénostnich
funkci

Vysoké naklady

Bezpecnostni fizeni
PROTECT PSC

Jednoduchy — Komplexni

Bezpecnos

Bezpecnostni
reléovy modul SRB

Nizké naklady

v ”

...vypliuje mezeru mezi béznymi bezpeénostnimi
moduly a bezpeénostnimi fidicimi systémy.
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Ustredi ve Wuppertalu, Némecko

Okruhy produku

Bezpecné spinani a sledovani
® Bezpecnostni spinace pro sledovani
ochrannych krytt

B Povelové pristroje s bezpe€nostni funkci

B Dotekova ochranna zafizeni
® Optoelektronicka bezpecénostni zafizeni

Bezpeéné zpracovani signalu

B Bezpecnostni reléové moduly

® Bezpecnostni fidici systémy

m Bezpecnostni sbérnicové systémy

Automatizace
B Sledovani polohy
® Povelové a signaliza¢ni pfistroje

Skupina Schmersal

Vlastnicky fizena skupina podnikt Schmersal se diky svym produktdm jiz mnoho let stara o
bezpecéna pracovisté. Z rozmanitych mechanickych i bezkontaktné pracujicich spinact vznikla
nejvétsi nabidka bezpecnostnich spinacich systému a feSeni pro ochranu ¢lovéka i stroje na
svéte. Vice nei 1 200 spolupracovnikﬁ ve vice nei 50 zemich svéta vyviji progresivni technicka

Motivovani vizi bezpe¢ného pracovniho prostfedi, pracuji vyvojafi a technici skupiny Schmersal vy-
trvale na vyvoji novych pfistroji a systému pro vSechny uZivatelské aplikace a potfeby pfislusnych
prumyslovych oborl. Nové bezpec¢nostni koncepty vyzaduji nova systémova feseni a je nezbytné
integrovat nové detekéni principy, stejné tak, jako se ubirat novymi cestami pfenosu informaci a
jejich vyhodnoceni. Nakonec i rostouci mnozstvi soubori norem a smérnic tykajicich se strojni
bezpecnosti také vyzaduje zménu mysleni, jak u vyrobc(, tak u uzivatel( strojl.

To jsou vyzvy, ke kterym se skupina Schmersal stavi dnes i v budoucnu, jako pravy partner vyrobcl
stroju.

Kompetence

E..;. :

B Strojni bezpe¢nost

® Automatizace

® Ochrana pro vybusné
atmosféry

® Hygienicky design

m V/ytahy a eskalatory

u Baleni

B Potraviny

B Medicina a farmacie

® Obrabéci a tvareci stroje
® Dfevo

m Stavebni stroje a jefaby
® Obnovitelné energie

B Automotive

B Chemie

® Aplikacni poradenstvi
® CE posouzeni shody
® Posouzeni rizika dle

strojni smérnice
m Méfeni dobéhovych ¢asu
= Skoleni

Uvedené udaje a specifikace byly peclivé ovérfeny.
Technické zmény a omyly vyhrazeny.
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