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1.	 Informazioni sul presente documento

1.1	 funzione
Il presente manuale d'istruzioni fornisce le informazioni richieste per il 
montaggio, l'utilizzo conforme, la messa in servizio, il funzionamento 
sicuro e lo smontaggio della custodia di montaggio. Si raccomanda di 
conservare le presenti istruzioni perchè restino perfettamente leggibili e 
in un luogo facilmente accessibile.

1.2	 A chi è rivolto: personale specializzato autorizzato
Le operazioni descritte nel presente manuale d'istruzioni dovranno 
essere eseguite solo da personale specializzato, qualificato e 
autorizzato dal gestore dell'impianto. Installare e utilizzare il dispositivo 
solo dopo avere letto e compreso il presente manuale d'istruzioni ed 
essendo a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza 
sul lavoro e prevenzione degli infortuni.

1.3	 Simbologia utilizzata

Informazione, Suggerimento, Nota:
Questo simbolo segnala utili informazioni aggiuntive.

Attenzione: La mancata osservanza di questa nota di 
avvertenza può causare guasti o malfunzionamenti. 
Avvertenza: La mancata osservanza di questa nota di 
avvertenza può causare danni personali e/o danni materiali 
alla macchina.

1.4	 Uso conforme
I prodotti qui descritti sono stati sviluppati come componenti d'impianto 
o di una macchina per lo svolgimento di funzioni di sicurezza. È 
responsabilità del produttore dell'impianto o della macchina garantire il 
corretto funzionamento generale.

1.5	 Note generali di sicurezza
Osservare le note di sicurezza riportate nel manuale d'istruzioni, 
nonché le disposizioni nazionali relative ad installazione, sicurezza e 
prevenzione degli infortuni.

Per ulteriori informazioni tecniche si rimanda ai cataloghi Sch-
mersal o al catalogo online disponibile in Internet all'indirizzo 
products.schmersal.com.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per quanto dichiarato. 
Si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche migliorative.

Non sono noti altri rischi in caso di osservanza delle note sulla 
sicurezza e delle istruzioni di montaggio e manutenzione.

1.6	 Avvertenza in caso di uso non corretto

L'eventuale utilizzo non corretto o non conforme o interventi 
non autorizzati possono causare pericoli per le persone 
o danni a componenti della macchina o dell'impianto in 
seguito all'impiego della custodia di montaggio. Osservare le 
prescrizioni applicabili delle norme pertinenti.

1.7	 Liberatoria
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per danni e 
malfunzionamenti operativi dovuti ad errori di montaggio o alla mancata 
osservanza del presente manuale d'istruzioni. È esclusa inoltre ogni 
ulteriore responsabilità del produttore per danni risultanti dall'utilizzo di 
parti di ricambio o accessori non autorizzati dal produttore.

Per motivi di sicurezza non è permesso effettuare riparazioni, 
conversioni e modifiche arbitrarie e il produttore non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni risultanti da tali operazioni.
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2.	 Descrizione del prodotto

2.1	 Codice prodotto
Il presente manuale d'istruzioni è valido per le seguenti tipologie:

EX-EBG➀.O
N. Opzione Descrizione

➀ 311 incl. 1 pressacavo M20 
per diametro cavo da 7 a 12 mm

633 incl. 1 pressacavo M25 
per diametro cavo da 13 a 18 mm

665 incl. 2 pressacavo M25 
per diametro cavo da 13 a 18 mm  
e 1 tappo a vite

I pressacavi e i tappi a vite in dotazione sono omologati ATEX.

Per i requisiti relativi a installazione e manutenzione, osservare 
le prescrizioni della norma 60079.

La funzione di sicurezza e conseguentemente la conformità 
alla Direttiva ATEX sono garantite solo in caso di esecuzione 
a norma delle modifiche e regolazioni descritte nel presente 
manuale.

2.2	 Versioni speciali
Per le versioni speciali con codice diverso da quanto elencato alla 
sezione 2.1, le indicazioni riportate in precedenza e nel seguito 
si applicano solo nella misura in cui tali versioni sono conformi 
all'esecuzione di serie.

2.3	 Destinazione d'uso
Gli alloggiamenti di montaggio vengono utilizzati per il montaggio di 
dispositivi di comando e segnalatori luminosi del programma Ex-R di 
Schmersal GmbH & Co. KA.

Per tutti gli altri dispositivi è necessario accertare la 
conformità ai requisiti di protezione antiesplosione. Questo 
vale anche per il riscaldamento nella custodia e il grado di 
protezione IP (EN 60529).

Condizioni per un impiego sicuro
All'interno della custodia IP65 a tenuta di polvere deve essere esclusa 
la presenza di piccole particelle di polvere.

In caso di utilizzo dell'alloggiamento di montaggio con passacavi, è 
necessario utilizzare cavi a posa fissa.

Usare esclusivamente pressacavi/tappi di chiusura testati 
e certificati (inclusi i controdadi) che siano conformi alle 
specifiche Ex dell'apparecchio (dati tecnici, stesso grado di 
protezione e stesso campo di temperatura). 
Per la scelta e l'utilizzo dei pressacavi/tappi di chiusura, 
osservare i rispettivi manuali d'istruzioni/di montaggio del 
produttore.

Le diverse varianti del programma EX-R e l'alloggiamento di montaggio 
EX-EBG presentano diverse temperature ambiente ammissibili. Il 
campo di temperatura ammissibile di ciascun gruppo corrisponde 
al campo di temperatura del componente più critico. Al riguardo, 
consultare le relative istruzioni o la tabella allegata alla certificazione 
CE di conformità del tipo.

2.4	 Dati tecnici
Custodie in combinazione con elementi di contatto e segnalatori 
luminosi della serie Ex-R della ditta K.A. Schmersal GmbH & Co. KG:
Marcatura secondo direttiva ATEX � D II 2GD 
Marcatura a norma: � Ex ib IIC T4 Gb 

Ex tb IIIC T110°C Db 
ATEX:� TÜV 08 ATEX 7630 X 
IECEx: � TUR 16.0030 X 
INMETRO: � TÜV 20.0599 X 
Custodie in combinazione con idonei dispositivi ad incasso  
di altri produttori: 
Marcatura secondo direttiva ATEX � D II 2GD 
Marcatura a norma: � Ex ib IIC Gb 

Ex tb IIIC Db 
ATEX:� TÜV 08 ATEX 7685 U
IECEx: � TUR 16.0031 U 
INMETRO: � TÜV 20.0598 U 
Norme armonizzate correlate:� EN 60947-5-1, EN 60947-5-5,  

EN 60947-1  
- ATEX:� EN IEC 60079-0, EN 60079-11, EN 60079-31  
- IECEx:� IEC 60079-0, IEC 60079-11, IEC 60079-31  
- INMETRO:� ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-11,  

ABNT NBR IEC 60079-31
Dati tecnici rilevanti per impiego ATEX:	
Temperatura ambiente Tamb:	 −20°C … +55°C

Tenere conto della fonte di calore e/o del freddo esterna.

Classe di temperatura:	 T4 (in connessione con il programma 
Ex-R)

Energia d'impatto rilevata	  
(secondo EN IEC 60079-0 / ABNT NBR IEC 60079-0):	 7 J
Grado di protezione:	 IP65 (in connessione con il programma Ex-R)
Materiali:	 custodia: acciaio inossidabile, 

guarnizione: NBR
Coppia di serraggio viti custodia:	 1,2 Nm

3.	 Montaggio

3.1	 Istruzioni di montaggio

Il montaggio deve essere eseguito solo in assenza di 
tensione e da personale specializzato autorizzato. 

Eseguire il montaggio in base alle relative istruzioni di quanto segue:
- dispositivi di comando
- segnalatori luminosi
- passacavi con controdado
- eventuale tappo a vite con controdado

Chiudere tutti i punti di comando non utilizzati con i tappi 
ciechi Ex-RB (disponibili fra gli accessori).

Montaggio della piastra di base
Il fissaggio della custodia avviene, a seconda della versione, tramite i  
4 o 6 fori filettati (per prigionieri) M6/ prof. 12, dalla parte posteriore 
della base. Il fissaggio è previsto solo sul lato della base.

Montaggio della parte superiore della custodia
1. �Realizzare un collegamento, utilizzando in ciascun caso un 

conduttore, tra le viti di collegamento a massa presenti (Fig. 1)  
sul coperchio e la base della custodia.

2. Verificare il corretto fissaggio della guarnizione nella base della 
custodia.
3. �Unire assieme la parte superiore e la base della custodia utilizzando 

viti esagonali V4A M5 × 10 (secondo ISO 4017), con una coppia di 
serraggio di 1,2 Nm. La tenuta è assicurata dalla guarnizione piatta.

4. �Integrare quindi la custodia con la vite di collegamento a massa libera 
nel sistema di equalizzazione potenziale secondo EN 60079-14  
(ABNT NBR IEC 60079-14) (Fig. 1).
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Prima della messa in servizio, tutte le aperture non utilizzate 
devono essere chiuse. Tappi ciechi Ex-RB disponibili fra gli 
accessori.

a)

b)

b)

c)

d)

Fig. 1: Montaggio della custodia
a) Montaggio coperchio della custodia
b) �Vite di collegamento a massa 

(interna)
c) Montaggio piastra di base

Fig. 2: Collegamento PA su custodia
d) Collegamento PA (esterno)

3.2	 Dimensioni
Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).
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Fig. 4: Versione custodia Ex-EBG 633.O con 3 punti di comando
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Fig. 5: Versione custodia Ex-EBG 665.O con 5 punti di comando

4.	 Collegamento elettrico

4.1	 Note generali sul collegamento elettrico

Il collegamento elettrico deve essere eseguito solo in condizioni 
di assenza di tensione e da personale specializzato autorizzato.

In caso di collegamento passante di contatti è richiesta una 
verifica termica.

5.	 Messa in servizio e manutenzione

5.1	 Controllo funzionale
È necessario assicurare quanto segue:
1. Corretto fissaggio del dispositivo montato
2.Integrità dei passacavi e dei collegamenti
3. Assenza di danni ai dispositivi di comando.
4. �Chiusura di tutte le aperture della custodia 

(tappi ciechi EX-RB disponibili fra gli accessori)

5.2	 Manutenzione
In normali circostanze, si raccomanda di eseguire un controllo visivo 
secondo la procedura seguente:
1. Corretto fissaggio del dispositivo montato
2. Integrità dei passacavi e dei collegamenti
3. Assenza di danni ai dispositivi di comando.

Eventuali dispositivi danneggiati o difettosi dovranno essere 
sostituiti.

6.	 Smontaggio e smaltimento

6.1	 Smontaggio
Smontare il dispositivo solo in assenza di tensione.

6.2	 Smaltimento
Smaltire il dispositivo in conformità con le disposizioni e le normative 
nazionali vigenti.
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7.	 Dichiarazione UE di conformità

Denominaz. del componente: Ex-EBG

Tipo: si codice di ordinazione

Marcatura D II 2G Ex ib IIC T4 Gb
D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db 

Descrizione del componente: alloggiamento di montaggio

Direttive rilevanti: Direttiva ATEX
Direttiva RoHS

2014/34/UE
2011/65/UE

Norme armonizzate correlate: EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-11:2012
EN 60079-31:2014

Ente notificato per la certificazione del 
sistema di qualità secondo l'Allegato IV, 
2014/34/UE:

TÜV Rheinland Industrie-Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035

Organismo notificato per la 
certificazione:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein
51105 Köln
Organismo notificato N.: 0035

Certificato UE di conformità del tipo: TÜV 08 ATEX 7685 U

Responsabile per la documentazione 
tecnica:

Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Telefono:	 +49 202 6474-0
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-mail: 	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com

Luogo e data di emissione: Wuppertal, 1 luglio 2021

Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato

Dichiarazione UE di conformità

Originale K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com

Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione,  
sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. 

Le dichiarazioni di conformità vigenti sono scaricabili in Internet 
all'indirizzo products.schmersal.com.


	Informazioni sul presente documento
	funzione
	A chi è rivolto: personale specializzato autorizzato
	Simbologia utilizzata
	Uso conforme
	Note generali di sicurezza
	Avvertenza in caso di uso non corretto
	Liberatoria

	Descrizione del prodotto
	Codice prodotto
	Versioni speciali
	Destinazione d'uso
	Dati tecnici

	Montaggio
	Istruzioni di montaggio
	Dimensioni

	Collegamento elettrico
	Note generali sul collegamento elettrico

	Messa in servizio e manutenzione
	Controllo funzionale
	Manutenzione

	Smontaggio e smaltimento
	Smontaggio
	Smaltimento

	Dichiarazione UE di conformità

