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1. Sobre este documento

1.1 Fungéao

O presente manual de instrugdes fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a coloca¢do em funcionamento, a operagéo segura
e a desmontagem do dispositivo. O manual de instru¢des deve ser
mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois de ter
lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter familiarizado
com as normas de seguranca no trabalho e prevencgao de acidentes.

A selegéo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integracdo na
técnica de comando, sao vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagéo pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informagao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizagao correcta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal ndo se destina a consumidores particulares.

Esta na responsabilidade do fabricante do equipamento ou maquina
assegurar o funcionamento correto do equipamento completo.

O dispositivo deve ser utilizado exclusivamente conforme as
consideragdes a seguir ou para as finalidades homologadas pelo
fabricante. Informacdes detalhadas sobre a area de aplicagdo podem
ser consultadas no capitulo "Descrigéo do produto”.

1.5 Indicagbes gerais de seguranca

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugbes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranga e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes sao fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnoldgico.

Observando-se as indicagdes de seguranga, bem como as instrugdes
de montagem, colocagdo em funcionamento, operagdo e manutengao,
n&o séo conhecidos riscos residuais.

1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

A utilizagao tecnicamente incorreta ou manipulagdes no
dispositivo podem ocasionar a ocorréncia de perigos para
pessoas ou danos em partes da maquina ou equipamento. Por
favor observar também as indicagoes relacionadas nas normas.
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1.7 Isencao de responsabilidade

N&o assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observagao deste manual de instrugées. Também n&o € assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela utilizagao
de pegas sobressalentes ou acessoérios ndo homologados pelo fabricante.

Por motivo de seguranga nédo s&o permitidas quaisquer reparagdes,
alteragcdes ou modificacdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Cédigo para encomenda
Este manual de instrugdes é valido para os seguintes modelos:

EX-® 441-11Y-2-3-@® interruptor de desvio de banda / interruptor
por folga no cabo

N° | Opgao Descricao
©) M. Comutagéo de agéo rapida
T. Comutagao lenta
UE Comutagao lenta com sobreposi¢éo
de contactos
243 Alavanca de desvio de banda, dimensdes - ver 3.2
966 Alavanca de desvio de banda, dimensdes - ver 3.2
1224 Alavanca de desvio de banda, dimensoes - ver 3.2
14 Interruptor por folga no cabo,
dimensoes - ver 3.2
@ 1276-2 Contactos em ouro 0,3 um

EX-® 441-11Y-Q-3®-® Interruptor de posigao

N° | Opgao Descrigéao
©) M. Comutagéo de agéo rapida
T. Comutagao lenta
@ | UE Comutagéo lenta com sobreposi¢ao
de contactos
® | 1276-2 Contactos em ouro 0,3 pm
@ Eixo liso (Standard)
1801 Eixo dentado (10° Passos)

Os interruptores de posigdo tém um design modular e s&o fornecidos sem
elemento de atuagao. Ao combinar com elemento de atuagdo especificos,
podem ser apresentadas diferentes fungdes. Alavancas e dimensdes, ver 3.2.

Apenas com a execugao correta das modificagdes descritas
neste manual de instru¢cdes € mantida a conformidade
relativamente a Diretiva de protecédo contra exploséo.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que néo estéo listadas no coédigo de modelo
no item 2.1 as especificagdes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma anéaloga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigéao e utilizagcao

Os interruptores de desvio de banda ou por folga no cabo sdo adequados
para aplicagdo em sistemas transportadores de materiais. Os interruptores
de desvio de banda monitorizam a saida reta nos sistemas de transporte
e sdo ordenados em pares em ambos os lados da cinta de transporte na
proximidade dos rolos de acionamento e desvio. Em caso de desvios do
tapete de transporte, soa um sinal escalado como pré-aviso ou paragem
da cinta de transporte (ver diagramas de angulo de comutagéo). O
dispositivo € apropriado para condigdes ambientais dificeis.

O interruptor por folga no cabo monitoriza a tensédo do cabo. Com a
tensao do cabo correta, o interruptor deve ser acionado.

Os interruptores de posigao tém aplicagdo em todos os lugares
onde partes moéveis de maquinas e equipamentos precisam ser
posicionadas, comandadas e monitorizadas.
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2.4 Determinagao e utilizagao para a protecao contra explosao
Os dispositivos podem ser utilizados em areas de risco de explosédo
da zona 21 e 22 categoria 2D e 3D. Os requisitos de instalagéo e
manutengao devem ser cumpridos conforme a série de normas 60079.

2.5 Dados técnicos

Identificagéo conforme diretiva ATEX: ® 11 2D
Identificagdo conforme normas: Ex tb 11IC T90°C Db
Normas aplicadas: EN 60947-5-1

- ATEX: EN IEC 60079-0, EN 60079-31
- [ECEXx: IEC 60079-0, IEC 60079-31
- INMETRO: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-31
Numero do certificado:

- ATEX: BVS 08 ATEX E 157
- [ECEx: BVS 09.0004
- INMETRO: DNV 13.0076
Invélucro: ferro fundido cinzento, zincado e pintado
Velocidade maxima de atuagao: max. 1 m/s
Energia de impacto max.: 7J
Temperatura de superficie max.: +90 °C

IP65, IP66 e IP67 conforme EN 60529
prata, folheado a ouro

comutacéo rapida e lenta

com interrupgao dupla

Tipo de protegao:
Material dos contactos:
Sistema de comutagéo:

Elementos de comutagéo:
- Comutagao rapida:
- Comutagéo lenta:

comutador

contacto NF de rutura positiva ©;
interrupgéo dupla de 2 pontes de contacto
separadas uma da outra

Ligacéo por parafuso M4

rigido um fio ou fio fino

2,5 mm? (incl. terminais de ponta de fio)

Tipo de conexao:
Tipo de condutor:
Seccgéo do cabo max.:

Entrada de cabo: M20 x 1,5
Medic&o da rigidez dielétrica da tenséo U,

- Comutagao de agédo rapida: 4 kv
- Comutagéo lenta: 6 kV
Classe de protegao: 1]
Grau de contaminacéo por sujidade: 2
Tensao calculada de isolamento U;:

- Acéo rapida: 250V
- Acdo lenta: 400 V
Corrente de ensaio térmico ly,: 16 A
Categoria de aplicagao: AC-15
Corrente/tensao operacional nominal 1/U,:

- Comutagao de agédo rapida: 4A/230V
- Comutagao lenta: 4A/400V
Protecéo contra curto-circuito: Fusivel 16 AgG D
Corrente de curto-circuito condicional: 1.000 A

Amplitude de abertura do contacto:
- Comutagéo de agao rapida:
Tempo de comutagao:

- Comutagéo de agao rapida:
Duracgao do impacto:

- Comutagao de agao rapida: 5ms

max. 2 x 6,0 mm

35 ms

Temperatura ambiente: -20°C ... +60 °C
Vida atil mecéanica: 1.000.000 ciclos de comutagao
Frequéncia de comutagéao: max. 500/ h
Velocidade da correia: max. 30 km /h
Horas de operagado max.
alavanca do interruptor de desvio de banda: 25.000 h
Prensa-cabo: ® 11 2GD,
1,21 ABNT NBR IEC 60079
Gama de aperto: d7..12mm

Binarios de aperto: prensa-cabo: 8 Nm
Parafusos de fecho: 8 Nm
Parafusos da tampa: 1 Nm

Parafusos de ligagéo a terra: PE 1 Nm, PA 1,2 Nm
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3. Montagem

3.1 Instrugdes gerais de montagem

A montagem pode ser efetuada em estado desenergizado
por pessoal técnico autorizado.

Para a fixagdo do involucro estdo disponiveis 2 furos de fixagéo.
E necessario um condutor de prote¢éo.O involucro do interruptor ndo
deve ser usado como batente.

Favor observar as especificagdes nos dados técnicos
acerca da velocidade max. da correia, horas de operacéo,
velocidade de atuacéo e binarios de aperto.

3.2 Dimensoées
Todas as medidas em mm.
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vertical de a e § = 30°

* Na versao para altas temperaturas a roldana pode ser montada sobre
0 eixo em duas posigdes

» Ajuste continuo do atuador em 360° sem escala

* Atuador reposicionavel em 180° sobre o eixo

+ Elemento atuador reposicionavel posteriormente em 4 x 90°

+ Sob consulta disponivel com rolo metalico

* Eixo e atuador disponiveis com cremalheira
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* Ajuste continuo do atuador em 360° sem escala
* Eixo e atuador disponiveis com cremalheira de 10°

Legenda
a = Angulo de aproximagao da direita
B = Angulo de aproximagao da esquerda

4. Ligacao elétrica

4.1 Indicagdes gerais sobre a ligagao elétrica

Aligagao elétrica pode ser efetuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Comprimento de 8 mm
decapagem x do condutor

X X

:‘—

Utilizar exclusivamente prensa-cabos EX e parafusos de fecho
EX homologados com vedagao integrada ou correspondente
para a respetiva area de aplicagdo. Montagem dos prensa-
cabos EX conforme o respetivo manual de instrugdes valido.
O prensa-cabo é admissivel apenas para cabos e condutores
de assentamento fixo. O instalador deve assegurar o alivio

de tragdo necessario. Fechar todas as entradas de condutor
néo utilizadas com parafusos de fecho a prova de exploséo
homologados. Prensa-cabos e parafusos de fecho néo
incluidos no fornecimento.

Uma vez efetuada a ligagao da cablagem, apertar uniformemente os
parafusos da tampa. (Binario de aperto: 1 Nm)

A ligacao ao terminal de compensacéao de potencial
exterior deve ser realizada conforme a norma EN 60079-14
parag.6.3. Para a ligacéo do condutor, deve-se utilizar um
terminal de olhal de tamanho M5.

4.2 Diagrama das comutagdes
Todos os contactos NF da comutacgdo lenta de rutura positiva ©.

Comutagéao de agao rapida
1 contacto NA/ 1 contacto NF

Comutagéo lenta
1 contacto NA/ 1 contacto NF

600 3% 0 3% 60 60° 3% 0 3% 60
88
>
1313
Legenda:
(| Contacto fechado
— Contacto aberto
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5. Colocacdo em funcionamento e manutencao

5.1 Teste de funcionamento

O dispositivo interruptor deve ter a sua a fungao testada. Neste
procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. Aiinstalacéo foi executada de acordo com as normas

2. Aligagéo foi executada corretamente

3. O cabo foi passado e ligado corretamente

4. O dispositivo ndo esta danificado

5. Verificar se o elemento atuador ndo esta preso

6. Remocéao dos residuos de sujidade

7. Verificar a entrada e as ligagdes de condutor em estado desenergizado

5.2 Manutencao

No caso de montagem adequada conforme as instrugdes acima

mencionadas, ndo ha necessidade de muita manutengdo. Sob

condicdes severas € necessaria uma manutengao periddica com os

seguintes passos:

1. Verificar o elemento atuador quanto a mobilidade

2. Remogao dos residuos de sujidade

3. Verificar se os parafusos da tampa estao firmemente assentados

4. Verificar quanto a danos e assentamento firme

5. Verificar a entrada e as ligagbes de condutor em estado desenergizado

6. Relubrificar os eixos ou pinos (caso necessario)

7. Verifique o rolo da alavanca de alinhamento da correia quanto ao
movimento suave a cada 6 meses

A Nao abrir o invélucro em estado energizado
Por motivos de protegao contra explosao, substituir o dispositivo
no max. apés 1 milhdes de ciclos de comutagao.

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem
ser substituidos.

6. Desmontagem e eliminacao

6.1 Desmontagem
O dispositivo pode ser desmontado apenas em estado desenergizado.

6.2 Eliminagao
O dispositivo deve ser eliminado de modo tecnicamente correto,
conforme a legislacéo e normas nacionais.

EX-T/M 441

7. Declaragao UE de conformidade
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Declaracdo UE de conformidade ©$ SCHMERSAL

Original K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30
42279 Wuppertal
Alemanha
Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido a sua concegao e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

Denominagao do componente: EX-T/M 441

Tipo: ver codigo de encomenda

Marca: & 11 2D Ex tb 11IC T90°C Db

Descrigao do componente: Interruptor de desvio de banda / interruptor por folga no cabo /

interruptor de posigao

Diretivas pertinentes: 2014/34/UE Diretiva de prote¢éo contra explosdo (ATEX)
2011/65/UE Diretiva RoHS

Normas aplicadas: EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-31:2014

Organismo notificado para a certificagio TUV Rheinland Industrie Service GmbH
do sistema de garantia de qualidade Am Grauen Stein
conforme o Anexo IV, 2014/34/CE: 51105 Koln

N° de identificagdo: 0035

Organismo notificado para a DEKRA Testing and Certification GmbH
certificagao: Dinnendahlstralle 9

44809 Bochum

N° de identificagdo: 0158

Certificado EU de exame de tipo: BVS 08 ATEX E 157
Responsavel pela organizagao da Oliver Wacker
documentagéao técnica: Méddinghofe 30
42279 Wuppertal
Local e data da emissao: Wuppertal, 24 de November 2022

sl

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

EX-TM441-H-PT

A declaracédo de conformidade vigente esta disponivel para down- E C €
load na Internet em products.schmersal.com.
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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