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1. Acerca de este documento

1.1 Funcion

El presente manual de instrucciones ofrece la informacion necesaria
para el montaje, la puesta en servicio, el funcionamiento seguro, asi
como el desmontaje del dispositivo. EI manual siempre debe
conservarse en estado legible y estar accesible en todo momento.

1.2 A quién va dirigido: personal experto autorizado

Todas las acciones descritas en este manual de instrucciones sé6lo
deberan ser realizadas por personal experto debidamente formado y
autorizado por el usuario de la maquina.

Solo instale y ponga en servicio el equipo tras haber leido y entendido
el manual de instrucciones, y conocer las normas sobre seguridad
laboral y prevencion de accidentes.

La seleccién y el montaje de los equipos asi como su inclusién técnica en
el sistema de control van unidos a los conocimientos cualificados de la
legislacion y normativa aplicable por parte del fabricante de la maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacién, sugerencia, nota:
Este simbolo indica que se trata de informacién adicional util.

Atencion: Si no se observa esta advertencia podrian
ocasionarse fallos o errores de funcionamiento.
Advertencia: Si no se observa esta advertencia podrian
ocasionarse dafos personales y/o dafos en la maquina.

1.4 Uso previsto
La gama de productos de Schmersal no esta destinada a
consumidores privados.

Los productos aqui descritos han sido desarrollados para asumir
funciones relativas a la seguridad como parte de una instalacion
completa o una maquina individual. Es responsabilidad del fabricante
de la instalaciéon o maquina asegurar la seguridad del funcionamiento
en general.

El dispositivo solo puede ser utilizado siguiendo las indicaciones que
se presentan a continuacion o para aplicaciones autorizadas por el
fabricante. Encontrara mas detalles sobre el ambito de aplicacién en el
capitulo 2. "Descripcion del producto®.

1.5 Instrucciones de seguridad generales

Deberan cumplirse las instrucciones de seguridad incluidas en el
manual de instrucciones, asi como las normas nacionales relativas a la
instalacion, seguridad y prevencién de accidentes.

Encontrara mas informacién técnica en los catalogos de
Schmersal y/o en el catalogo online disponible en Internet en
products.schmersal.com.

No se garantiza la exactitud del contenido. Nos reservamos el derecho
a realizar cambios en favor del progreso técnico.

No se conocen riesgos residuales si se observan las indicaciones
relativas a la seguridad, asi como las instrucciones para el montaje, la
puesta en servicio, el servicio y el mantenimiento.
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1.6 Advertencia sobre el uso inadecuado

El uso inadecuado o distinto al previsto, asi como cualquier
neutralizacién/manipulacion, pueden ocasionar dafos
personales o a las maquinas/partes de la instalacion al
utilizar el dispositivo de seguridad.

1.7 Exencion de responsabilidad

El fabricante no se hace responsable de dafios y fallos de
funcionamiento ocasionados por errores de montaje o la no
observacion de este manual de instrucciones. Tampoco asume
responsabilidad alguna por dafios derivados del uso de piezas de
recambio o accesorios no autorizados.

Por motivos de seguridad esta prohibido realizar cualquier tipo
de reparacion, reforma y modificacién arbitraria, sobre todo

en el contacto o el piton, ya que anula la responsabilidad del
fabricante sobre dafios resultantes de ello.

2. Descripcion del producto

2.1 Cédigo de pedidos
Este manual de instrucciones es de aplicacion para las siguientes
referencias:

EX-TO 335-QY-®-@

N°. | Opcién Descripcion
@
Seleccion de los actuadores, véase catalogo
@ 11 1 contacto NA / 1 contacto NC
02 2 contactos NC
® 2138 Palanca de rodillo 7H para tareas de seguridad
@ | RMS Rodillo de accionamiento de laton

Los componentes de seguridad en el sentido de la directiva
de maquinas estan marcados en la placa de caracteristicas
con la denominacién "safety component".

La funcion de seguridad y en consecuencia la conformidad
con la directiva de maquinas y la directiva sobre proteccion
contra explosiones so6lo se mantendran si las modificaciones
descritas en este manual de instrucciones se realizan de
forma correcta.

2.2 Versiones especiales

Para versiones especiales que no figuran en el punto 2.1 (codigo

de pedidos), los datos mencionados y los que se mencionan a
continuacion son de aplicaciéon en la medida en que correspondan a la
version fabricada de serie.

2.3 Descripcion y uso

Los interruptores de posicién son adecuados para resguardos de
seguridad desplazables lateralmente y giratorios, que deben permanecer
cerrados para poder garantizar la seguridad de funcionamiento requerida.

Los equipos se pueden utilizar en areas potencialmente explosivas en las
zonas 1y 21 categoria 2GD. Deberan cumplirse las exigencias relativas a
la instalacion y el mantenimiento de la serie de normas 60079.

El usuario debera realizar la evaluacién y dimensionado de la
cadena de seguridad siguiendo las indicaciones de las normas y
disposiciones relevantes segun el nivel de seguridad necesario.

El concepto general del control en el que se incorpore
el componente de seguridad debera validarse segun las
normas relevantes.

Los datos y caracteristicas técnicas de seguridad segun

el certificado de homologacion de tipo vigente (u otras
aprobaciones, en su caso), se encuentran indicados en los
datos técnicos.

2 &

EX-T 335

2.4 Datos técnicos
Marcado segun la Directiva ATEX: ® 11 2G
® 11 2D

Ex db eb IIC T6 Gb
Ex tb [1IC T80°C Db
Normas aplicadas: EN 60947-5-1
- ATEX: ENIEC 60079-0, EN 60079-1, EN IEC 60079-7, EN 60079-31
- [ECEX: IEC 60079-0, IEC 60079-1, IEC 60079-7, IEC 60079-31
- INMETRO: ABNT NBR IEC 60079-0, ABNT NBR IEC 60079-1,

ABNT NBR IEC 60079-7, ABNT NBR IEC 60079-31
- CCC-Ex, NEPSI: GB/T 3836.1, GB/T 3836.2, GB/T 3836.3, GB/T 3836.31
Numeros de certificados:

Marcado segun las normas:

- ATEX: BVS 09 ATEX E 152
- [ECEx: BVS 10.0040
- INMETRO: DNV 14.0041
- CCC-Ex: 2020322304002719
- NEPSI: GYJ19.1291X
Caja: Fundicion inyectada de cinc, pintado
Disefio: EN 50041
Construccion segun EN ISO 14119: 1
Energia de impacto max.: 7J
Velocidad de accionamiento: max. 1 m/s
Grado de proteccion: IP65
Material de contactos: Plata

Elementos de conmutacién: Conmutador con doble ruptura Zb
0 2 contactos NC, puentes de contacto separados galvanicamente
Sistema de conmutacion: © EN 60947-5-1, accién lenta,
contactos NC de apertura forzada

Terminales con tornillo
1mm?... 2,5 mm?

(incl. terminales grimpados)
Compensacion de potencial: Terminal de cable de anillo para roscas M5

Conexionado:
Seccion del cable: (terminal con tornillo):

Entrada de cable: M20x 1,5
Tension transitoria nominal U,,: 4 kV
Tension de aislamiento nominal U;: 250V

Corriente constante térmica |y, 5A
Categoria de utilizacion: AC-1,AC-15, DC-13
Fusible de proteccion: 6 A gG, fusibles D

Corriente de cortocircuito condicionada: 1.000 A
Temperatura ambiente:

- A seccién de conexion 2,5 mm? -20°C ... +55°C
- A seccién de conexion 1 mm? -20°C ... +50 °C
Vida mecanica: 1 millones de maniobras
Cadencia de conmutacion max.: 1.800/h
Duracion de rebotes: <3 ms
Tiempo de conmutacion: segun la velocidad de accionamiento
Zona de apriete del prensaestopas: G7..12mm
Prensaestopas: &® 11 2GD
Pares de apriete:

- Contacto: 1,2 Nm
- Tornillos de la tapa: 1,4 Nm
- Tornillos: 1,5 Nm
- Prensaestopas/tuerca de sombrerete: 10 Nm
- Tornillo de puesta a tierra: 1 Nm

cus Maximum ambient temperature: 55°C.
The power-source has to be an isolated limited voltage/limited
current protected by maximum 30Vdc, 4A (42.4Vdc peak).

2.5 Certificacion de seguridad

Normas: EN ISO 13849-1

B,o4 (contacto NC): 20.000.000
B,op (contacto NA) con 10% de carga de contacto resistiva:  1.000.000
Vida util: 20 afios

B1op _ dop X hop X 3600 s/h
0,1 X Nop tcycle

MTTFp =

(Los valores establecidos pueden variar dependiendo de los
parametros especificos de la aplicacion h,,, d, ¥ to,qe, asi como
de la carga.)
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3.1 Instrucciones generales para el montaje
Montaje s6lo permitido en estado libre de tension.

Para la sujecién de la caja existen 4 taladros. Las medidas para la
sujecion se indican en la parte posterior de la caja. Los tornillos de
sujecion del equipo deberan asegurarse para que no puedan ser
aflojados sin permiso. Es necesaria una conexién de proteccion a
tierra. No esta permitido utilizar la caja del interruptor como tope.

La posicion de montaje es libre.

Para el funcionamiento correcto, el interruptor debe montarse de tal
manera que sea posible realizar el recorrido de contacto con total
seguridad. Para ejecutar las funciones de seguridad debe ser posible
realizar por lo menos el recorrido de apertura forzada indicado en

el diagrama de recorridos de contacto (véase catalogo). Todos los
equipos disponen de una carrera adicional para asumir inexactitudes
en el guiado del sistema de accionamiento. Sin embargo se debe evitar
que el interruptor sea accionado mas alla de su tope interno.

Rogamos observar las indicaciones relativas a la energia
de impacto maxima, velocidad de accionamiento y pares de
apriete en los datos técnicos.

Rogamos observar las instrucciones de las normas
EN ISO 12100, EN ISO 14119y EN ISO 14120.

3.2 Dimensiones
Todas las medidas en mm.
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3.3 Ajustes

Modificar la funcién de conmutacién (4VH, 4V7H, 4V10H)

Interruptores de posicién con un cabezal de "4V" se pueden configurar

de tal manera que conmuten solamente en el sentido de las agujas

del reloj o soélo al revés o en ambas direcciones. Pasos necesarios para

la configuracion:

1. Soltar el tornillo del cabezal y retirar el cabezal.

2. Modificar la posicién de las dos piezas de plastico que se
encuentran en el interior.

3. Colocar nuevamente el cabezal actuador y apretar los tornilos

4. El par de apriete para tornillos 1,5 Nm

Conmutacion sélo en
en el sentido de las contra del sentido de
agujas del reloj las agujas del reloj
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3.4 Montaje de los cabezales actuadores

Ajuste del cabezal actuador
(sé6lo permitido para H, 10H, 7H, 7H-2138)

a
S\,
} : A ] ‘h
o il
/ P~

El cabezal actuador se puede ajustar en 4 posiciones a 90°. Para ello,
afloja los cuatro tornillos (perfil con ranura en cruz PZ2), gire el cabezal
a la posicion deseada y apriete los cuatro tornillos nuevamente

(par de apriete 1,5 Nm).

Girar de la palanca de rodillo (.H)

—

La palanca de rodillo se puede girar en 180° de forma que el rodillo
esté dirigido hacia el interruptor o en sentido contrario.

Posicionamiento de la palanca (.H)

La palanca giratoria se puede ajustar de 10° en 10° hasta un total de
360° sobre el eje ranurado. Aflojar el tornillo de cabeza hexagonal unos
4 mm, mover la palanca a la posicién deseada y apretar nuevamente
el tornillo.

Palancas de longitud regulable (7H, 10H)
Para ajustar la longitud de la palanca, afloja el tornillo de sujecion de la
palanca. Tras ajustar la longitud vuelva a apretar el tornillo firmemente.

Los interruptores de posicién con actuador 7H o 10H no son
adecuados para tareas de seguridad. Actuador 7H sélo con
sufijo de pedido -2138 con apertura forzada.
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4. Conexion eléctrica

4.1 Instrucciones generales para la conexion eléctrica

La conexién eléctrica s6lo debe realizarse estando el
dispositivo libre de tensién y por personal experto autorizado.

La tapa del equipo que se ha de desmontar para la conexion
eléctrica. Debe ser atornillada nuevamente al mismo equipo
una vez realizado el cableado.

Para la identificacion se ha incluido en la etiqueta la misma
secuencia de ocho numeros para el lote de fabricacion
correspondiente.

La numeracién de los contactos puede verse en la zona de conexion.
No colocar bucles de cable/hilos dentro de la caja. Los hilos pelados
no deben sobresalir de la conexion de bornes. Llevar el aislamiento de
los hilos hasta la conexién de bornes. Todos los tornillos y/o tuercas de
los terminales de conexion, incluso de aquellos no utilizados, deben
apretarse firmemente.

Longitud de pelado x del cable: 6 mm
:‘: s:l—ﬂg

El prensaestopas (incluido en el suministro) sélo esta permitido para
cables que hayan sido colocados fijamente. El instalador debera
asegurar la descarga de traccion del cable necesaria. Una vez
terminado el conexionado, se debe proceder a limpiar el interior del
interruptor de posibles restos de cable.

Apretar los tornillos de la tapa uniformemente después de realizar el
cableado (par de apriete 1,4 Nm).

La conexién en el terminal de compensacion de potenciales
externo debera ejecutarse segun EN 60079-14 seccién 6.3.
Para la conexion del cable debe utilizarse un terminal de
cable de anillo tamafio M5.

4.2 Variantes de contactos
Contactos representados con el resguardo de seguridad cerrado.

1 contacto NA / 1 contacto NC 2 contactos NC

EX-T335-11Y EX-T335-02Y
13——14 © 1126
2122 2122

5. Puesta en servicio y mantenimiento

5.1 Prueba de funcionamiento

Debe comprobarse el funcionamiento correcto del dispositivo de

seguridad. Debe asegurarse lo siguiente:

« La instalacion se ha realizado siguiendo las normas.

« El conexionado se ha realizado correctamente.

« El cableado se ha realizado correctamente, asi como las conexiones.

» Comprobar que el actuador no esté atascado.

« El dispositivo de seguridad no esté dafiado.

« Eliminar restos de suciedad.

» Comprobar la entrada de cables y las conexiones en estado libre
de tension.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Alemania

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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5.2 Mantenimiento

Con un montaje correcto, teniendo en cuenta las indicaciones

anteriores, sélo es necesario un mantenimiento minimo. Si las

condiciones de funcionamiento son duras, recomendamos realizar un

mantenimiento periddico con los siguientes pasos:

1. Comprobar que el actuador y el interruptor de seguridad estén
montados correctamente.

2. Reengrasar ejes o pernos

3. Eliminar restos de suciedad.

4. Comprobar la entrada de cables y las conexiones en estado libre
de tension

No abrir la caja si esta bajo tension.

En todas las fases de vida de funcionamiento del dispositivo
de seguridad deberan tomarse las medidas constructivas

y organizativas necesarias para la proteccién contra la
neutralizacién/manipulacioén o evasion del dispositivo.

Por motivos de seguridad contra posibles explosiones, el equipo
debera sustituirse tras un max. de 1 millén de maniobras.

Los equipos dafnados o defectuosos se deberan sustituir.

6. Desmontaje y retirada

6.1 Retirada
El dispositivo de seguridad solo debe desmontarse estando libre
de tension.

6.2 Retirada

)74

7. Declaracion de conformidad

Por el presente documento declaramos que debido a su concepcion
y tipo de construccién, las piezas relacionadas cumplen con los
requisitos de las Directivas Europeas que se indican a continuacion.

El interruptor de seguridad se debe retirar de forma
adecuada cumpliendo las normas y leyes nacionales.

Directivas aplicables: Normas aplicadas:

2006/42/CE EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
2014/34/CE EN IEC 60079-0:2018
2011/65/CE EN 60079-1:2014

EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018
EN 60079-31:2014

Certificacion de
homologacién de tipo:

BVS 09 ATEX E 152

Entidad designada para
la homologacion de tipo:

DEKRA Testing and
Certification GmbH
Dinnendahlstralle 9
44809 Bochum
Certif. num.: 0158

Ce

La declaracion de conformidad vigente esta a disposicion
para su descarga en Internet en products.schmersal.com.
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