x.000/09.2023 / v.A. - 101087928-DA / P / 2023-09-29 / AE-Nr. 16970

Driftsvejledning
Traeekwire nedstopsafbrydere

% SCHMERSAL

Betjeningsvejledning. . ............. Side 1 til 4

Original

1 Om dette dokument

T Funktion . . ..o 1
1.2 Malgruppe: autoriseret fagpersonale. . . ..................... 1
1.3 Anvendte symboler . . ... .. .. ... 1
1.4 Tilsigtetanvendelse . . . .. ... ... 1
1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger. . . ....................... 1
1.6 Advarsel mod forkertbrug .. ............ .. .. .. ... ........ 1
1.7 Fritagelse foransvar . . ......... .. ..ottt 2

2 Produktbeskrivelse

2.1 Typenggle . . ... 2
2.2 Specialudfgrelser. . ........... .. ... .. ... 2
2.3 Bestemmelseogbrug . ....... ... ... 2
24 Tekniske data. . . ... ... . 2
2.5 Sikkerhedsklassifikation. . . . ........ ... .. .. . 2
3 Montage

3.1 Generel montageanvisning . ... ...ttt 2
3.2 Tilbehgrwiresystem. . ... ... . . i 3
3.3 Ml . e 3

4 Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning. . ........... 4
4.2 Kontaktvarianter. . .. ... ... .. . .. ... 4
4.3 Koblingsbevaegelsesdiagrammer. . .. ....................... 4

5 Idriftssattelse og service
5.1 Funktionskontrol. . . .......... . ... ... 4
B 2 SEIVICE . v vttt e 4

6 Demontage og bortskaffelse
6.1 DEeMONtage . . . ..ottt 4
6.2 Bortskaffelse . ... ... ... .. . 4

7 Erklering om konformitet

T3Z 068

1. Om dette dokument

1.1 Funktion

Denne betjeningsvejledning indeholder de ngdvendige informationer
om montering, idriftssaettelse, sikker drift og afmontering af
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en
leeselig og tilgaengelig tilstand.

1.2 Malgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle handteringer, der beskrives i denne betjeningsvejledning, ma
kun udfgres af uddannet fagpersonale, der er autoriseret til det af
anlaegsejeren.

Du ma kun installere udstyret og tage det i brug, nar du har leest og
forstaet betjeningsvejledningen og er bekendt med de geeldende
forskrifter vedrgrende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering
forudseetter kvalificeret kendskab til de relevante love og
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3 Anvendte symboler

Information, tip, bemaerk:
Nyttige ekstraoplysninger er maerket med dette symbol.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det
medfere forstyrrelser eller fejlfunktioner.

Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes kan det
medfgre en personskade og/eller skade pa maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse
Schmersals produktsortiment er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter, der beskrives i naervaerende vejledning, er udviklet til at
overtage sikkerhedsmaessige funktioner som del af et samlet anlaeg
eller en samlet maskine. Producenten af et anlaeg eller en maskine har
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen méa udelukkende bruges i henhold til fglgende
forklaringer eller til de formal den er godkendt til af producenten. Du
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesomradet i kapitlet
"Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal-
katalogerne eller i online-kataloget pa internettet pa products.
schmersal.com.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til
aendringer, der tjener tekniske fremskridt.

Nar sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrgrende
montering, idriftssaettelse, drift og service overholdes, forekommer der
sa vidt vides ingen restrisici.

1.6 Advarsel mod forkert brug
Ved usagkyndig brug af sikkerhedsafbryderen eller

anvendelse til andet end det tilsigtede kan fare for personer
eller skader pa maskin- eller anlaegsdele ikke udelukkes.
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1.7 Fritagelse for ansvar

Vi patager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der

opstar som fglge af montagefejl eller tilsidesaettelse af denne
betjeningsvejledning. Producenten haefter ikke ved skader, der opstar
som fglge af, at der benyttes reserve- eller tilbeharsdele, der ikke er
godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer pa egen hand
er ikke tilladt af sikkerhedsmaessige grunde og medfarer, at producenten
fraleegger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstar som fglge heraf.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Typenggle
Denne betjeningsvejledning geelder for falgende typer:

T3Z 068-OYR®@

Nr. | Mulighed Beskrivelse

@ " 1 sluttekontakt/1 brydekontakter
22 2 sluttekontakt/2 brydekontakter
33 3 sluttekontakt/3 brydekontakter

@ Reset med traekring
S Nagleringsafsikring

Sikkerhedsfunktionen, og dermed ogsa overensstemmelsen med
maskindirektivet, kan kun opretholdes, hvis de ombygninger, der
beskrives i denne driftsvejledning, udfares korrekt.

2.2 Specialudferelser

For specialudfarelser, der ikke er angivet i typengglen under 2.1,
geelder de ovenfor og nedenfor anferte angivelser pa tilsvarende vis i
det omfang de stemmer overens med den standardmaessige udferelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Traekwire ngdstopsafbrydere anvendes de steder, hvor en NOD-STOP
kommando skal kunne udlgses fra en maskine, en anlaegsdel eller et
anlaeg. Nar der treekkes i den strammede wire, udlgses en NGD-STOP
kommando.

Traek-wire-ngdstopafbryderen har en wire-brudovervagning. Traekkes
wiren, eller har wiren et brud, abnes bryderne tvungent, og slutterne
lukkes. Derefter kan treek-wire-ngdstopsafbryderen kun saettes i
driftstilstand ved at udlgse den manuelt.

Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne er
forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4 Tekniske data

Forskrifter: DIN EN 60947-5-1, DIN EN 60947-5-5,

DIN EN ISO 13850, EN 620
Kapslin: grat stebegods, lakeret
Daeksel: grat stebegods, lakeret
Beskyttelsesklasse: IP65 iht. EN 60529
Kontaktmateriale: selv

Kontaktelementer: skiftekontakt med dobbelt brydning Zb,
maks. 3 sluttere og 3 abnere
© DIN EN 60947-5-1 springkobling,

tvangsabnende bryder

Koblingssystem:

Tilslutningsmade: skrueklemmer
Tilslutningstveaersnit: 0,75 ... 1,5 mm?,
ettradet og fintradet med endemuffer

Kabelindgang: 2 x M20
Stedspaendingsstabilitet U;,,,: 4 kV
Overspaendingskategori: 1l
Tilsmudsningsgrad: 2
Isolationsspaending U;: 250V
Termisk konstant strom | 10A
Brugskategori: AC-15, DC-13
Dimensioneringsdriftsstrgm/-spaending I./U.: 2,5A/230 VAC;
6A/24VDC
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Kortslutningsbeskyttelse: 6 A gG D-sikring
Maximal kortslutningsstrgm: 1.000 A
Tvangsabningsdrejningsmoment: 1,8 Nm
Vinkel ved tvangsabningsstreekning: 32°
Tvangsbrydningskraft: 50N
Aktuatorkraft: maks. 50 N, (30 N i wirens retning)
Omgivelsestemperatur: -30°C ... +90 °C
Mekanisk levetid: 50.000 koblingsprocesser
Maks. wireleengde: 2x50m

Fordele: wiretraek- og wirebrudfunktion

Temperaturklassificering af feltinstallerede ledere min. 90°C.
Brug kun kobberledere.

GUS

2.5 Sikkerhedsklassifikation

Forskrifter: EN ISO 13849-1
BWOD Bryder (NC) 100.000
Brugsvarighed: 20 ar
MTTFy = —210 Noy — -dop X hop X 3600 sth

0‘1 X Nop tcycle

(Konstaterede veerdier kan variere, afhaengigt af de
applikationsspecifikke parametre hop, dop og tcycle samt
belastningen.)

Huvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance
Level i henhold til EN ISO 13849-1 reduceret pa grund af reduceret
fejls@gning.

3. Montage

3.1 Generel montageanvisning

Montagen ma kun udfgres i spaendingsfri tilstand og af
uddannet fagpersonale.

Treekwire-ngdstopsafbryderen monteres midt i anlaegget. Der er fire
fastgarelseshuller hertil. Traekwire-ngdstopsafbryderen skal monteres
saledes, at udlgsning og nulstilling er manuelt muligt efter en NG&D-
STOP-kommando.

Iht. DIN EN 60947-5-5 (EN 620) skal det sikres, at den
maksimale lodrette traekkraft indtil aktivering af 200 N (125 N) og
den maksimale vandring pa 400 mm (300 mm) ikke overskrides.
Der skal sgrges for nok plads til aktiveringen.

Det skal sikres, at treekwiren i spaendt tilstand altid Igber lige,
samt at den (ogsa ved vending) altid forbliver i den rigtige
position.

Ydre pavirkninger (temperatureendringer, eldning) kan
ndre wiren.

Anvisningerne i standarden DIN EN ISO 13850 skal
overholdes.
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3.2 Tilbehegr wiresystem

maks. 50 m maks. 50 m

& % i S %
\\: // \\ :é;;"v
@) @ @ ® ®

@

"

Forsyn wiren @ ved forbindelsesstederne med en kovs @ og to wireklemmer @. Den ferste wireklemme placeres umiddelbart bag kovsen. Fjern wirens
PVC-kappe ved kovsen. Fjedrenes ® forspaending justeres med tilspaendingerne ® /wirestrammerne ® saledes, at grebet star i midterstilling, og at den
modsatte del udigser et NGOD-STOP, hvis wiren brister eller gar af. Den anvendte fieder har en udspaendingsbegraensning.

Koblingsstreekning x: max. 400 mm (300 mm iht. EN 620) Ved brug af wirestrammeren S 900 kan komponenterne @, ®,

Leftebegreensning A: 70 mm
Stettepunktafstand L: maks. 3 m

@ og ® udelades i det gramelerede omrade.

Nr.  Beskrivelse Betegnelse Bestillingsnummer | Detaljer
® | Wire rulle PWR-xM pa forespergsel Red PVC-kappe, stalkerne @ 3 mm,
samlet diameter 5 mm
©® | @JEBOLT ACC-PWR-EBLT-BM8X70-A2 | 101192471 Rustfrit stal
(inkl. matrik) ACC-PWR-EBLT-BM10X40 | 101084928 stal, galvaniseret
Ankerhage ACC-EBLT-M8-RVA-5PCS 103031496 Rustfrit stal, 5 stk.
(inkl. 2 matrikker samt underlagsskiver) ACC-EBLT-M10-RVA-5PCS | 103031499 Rustfrit stal, 5 stk.
ACC-EBLT-M8-5PCS 103031495 Stal, galvaniseret, 5 stk.
ACC-EBLT-M10-5PCS 103031498 Stal, galvaniseret, 5 stk.
® | Fjeder ACC-700-Rz173I 103005863 Rustfrit stal
@ | Wire las ACC-PWR-RC-3MM-NIRO 101203477 Rustfrit stal
ACC-PWR-RC-5MM-NIRO 101203478 Rustfrit stal
® | Tilspeending ACC-TBLE-RVA 103031494 M8 (rustfrit stal), 180 ... 250 mm
ACC-PWR-TB-M6-2 101087930 M6 (stal, galvaniseret), 145 ... 225 mm
® | Rebstrammer S 900 101186704 Enkel og tidsbesparende indstilling
@ | Wire gje ACC-PWR-WT-3MM-NIRO 101203472 Rustfrit stal
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO 101203476 Rustfrit stal
leenke ACC-PWR-SKL-A0,16-VA 101186490 Bgijle med skruebolte, rustfrit stal
Monteringsszet tosidet ACC-RK-RS65X 103036965 hver 2x @, ®, ® og 4x @, ® og 8x @
Monteringssaet tosidet med ACC-RK-RS65X-QR 103036963 hver 2x @, ®, ®, @ og 4x @
kvikspaendesystem S 900
Mere tilbehor 3.3 Mal

Alle mal i mm.

Beskrivelse Betegnelse Bestillingsnummer

Aktiveringsgreb | ACC-PWR-HDL 103042171 18
Styrerulle ACC-PWR-PLY 103037516 13
Markeringsfane | ACC-PWR-ESLB-50PCS | 103032469

Deformering af lokken

Lakkerne deformeres ved belastning, derfor bgr wiren efterstrammes
kraftigt flere gange. Derefter skal wiren efterspaendes (se illustration 3).
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4. Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning ma kun udferes i spaendingsfri
tilstand og af uddannet fagpersonale.

Der skal anvendes egnede kabelforskruninger med tilstraekkelig
beskyttelsesklasse til kabelindgangen. Kabelabninger, der ikke
anvendes, lukkes med skruepropper.

Afisoleringsleengde x af lederen 4 mm
X

:—EX e — )
Efter en korrekt udfert tilslutning, skal daekselskruerne spaendes jaevnt til.

4.2 Kontaktvarianter
Alle brydere tvangsabnende ©

1 sluttekontakt/
1 brydekontakt
T3Z 068-11YR

T3Z 068-11YRS

4.3 Koblingsbevaegelsesdiagrammer

3 Ox 0 Oy
13——14 « ) 13-14
2122 21-22
2 sluttekontakter/
2 brydekontakter
T3Z 068-22YR
T3Z 068-22YRS
¥ O 0 Ox ¥
- 13-14
et ) 2122
K—he <
3 sluttekontakter/
3 brydekontakter
T3Z 068-33YR
T3Z 068-33YRS
¥ O 0 Oy
13-14
R pe ) 21220
13— —14 < »21:22@
A2 13-14
B e « > 21.22©
Tegnforklaring:

€D, € € Afbryderindsats S1, S2, S3

[ Kontakt lukket
— Kontakt aben
@ Fiksering

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Tyskland

Telefon: +49 202 6474-0

Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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5. Idriftssaettelse og service

5.1 Funktionskontrol

Sikkerhedsafbryderens sikkerhedsfunktion skal testes.
Folgende skal overholdes:

1. Sidder treekwire ngdstopsafbryderen fast

2. Kabelindgangen og -tilslutningerne skal vaere intakte
3. Kontroller koblingsfunktionen ved at traekke i wiren

5.2 Service

Ved omhyggelig montering, hvor de ovenfor beskrevne anvisninger

overholdes, er der kun brug for mindre service. Er driftsbetingelserne

harde, anbefales en regelmaessig vedligeholdelse, hvor falgende

arbejder skal udferes:

1. Kontroller grebet for let gang med et traek

2. Kontroller om treekwire ngdstopsafbryderen gar korrekt i hak efter
en udlgsning

3. Fjernelse af snavsrester

4. Kontroller wiren (og eventuelle styreruller) for skader og fast seede

5. Kontrol af kabelindgangen og -tilslutningerne

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6. Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage
Sikkerhedsafbryderen ma kun demonteres i spaendingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse

)74

7. Erklering om konformitet

Vi erkleerer som eneansvarlig, at de naevnte produkter er i
overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i nedenfor anfarte
direktiver og forordninger og lever op til felgende standarder.

Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt i
henhold til de nationale forskrifter og love.

Anvendte standarder:

DIN EN 60947-5-1:2018
DIN EN 60947-5-5:2017
DIN EN ISO 13850:2016

Relevante direktiver:

c € 2006/42/EG

2011/65/EU

Den aktuelt geeldende overensstemmelseserklzering er
tilgaengelig pa internettet pa products.schmersal.com, hvor
den kan downloades.

(i)
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