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Manual de instrugoes
interruptor de posicao
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Indicacoes gerais

Devem ser cumpridas as normas nacionais especificas de
instalacdo, seguranga e prevencgao de acidentes e normas para
a eliminagao correta.

Dados técnicos

Instrugdes: EN 60947-5-1
Tipo construtivo conforme EN ISO 14119: 1
Invélucro: Metal leve fundido sob presséo. pintura de fabrica

Tipo de protecgao: IP65 conforme EN 60529
Classe de protecao: |
Grau de contaminacéo por sujidade: 3
Temperatura ambiente: -30°C...+90 °C
Tipo de conexao: Ligagao por parafuso
Secgao do cabo: max. 2,5 mm?

(incl. terminais de ponta de fio)

Binarios de aperto:

- Terminais de ligagao: 1,5Nm
- Parafusos de fixagao: 1,2 Nm
- Parafusos da tampa: 0,7 Nm
- Parafusos do elemento atuador: 0,45 Nm
Categoria de aplicagéo AC-15 I./U,: 2,5A/230 VAC
Resisténcia calculada a tens&o de choque U, 4 kv
Tens&o calculada de isolamento U;: 250V
Corrente de ensaio térmico ly,: 6A
Protegéo contra curto-circuito: Fusivel 6 AgG D
Corrente de curto-circuito condicional: 1000 A
B, Contacto NF conforme EN ISO 13849-1: 20.000.000
cus Provisions for a suitable conduit adapter to one of the

applicable wiring systems in accordance with the National
Electrical Code, ANSI/NFPA 70-2002 are available from the
manufacturer. Refer to manufacturers information.
Openings shall be closed by equipment rated for enclosure
Types: 3, 3R, 3RX, 38, 3SX, 3X, 5, 4, 4X, 6, 6P, 12 or 13.
Tightening torque Field Wiring Terminals: 1.5 Nm

Outras informagdes bem como a declaragao de conformidade
atual podem ser consultadas nos catalogos da Schmersal ou
nos catélogos online na internet em products.schmersal.com.

Montagem e ligagao elétrica

Para um funcionamento correto o interruptor deve ser fixado de tal
modo que o percurso de comutagao necessario para a atuagao seja
alcangado com seguranga. Todos os dispositivos possuem um curso
secundario para absorver irregularidades nas guias do sistema de
acionamento. O interruptor de seguranga ndo pode ser usado como
batente. A posigéo de uso é opcional.
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Ajustar a alavanca com
roldana

A ligacao elétrica pode ser efetuada apenas em estado
desenergizado por pessoal técnico autorizado.

Para a entrada do condutor devem ser utilizados bucins adequados
com o respetivo tipo de protecédo. As designagdes dos contactos sdo
indicadas no interior do interruptor. Uma vez executada a ligagao,
limpar o interior do interruptor para a eliminagdo de sujidades. Apertar
demasiado os parafusos da tampa pode reduzir o efeito de vedagéo, o
que deve ser evitado.

1 contacto NA / 1 contacto NF
Representacédo dos contactos em estado ndo atuado.

Comprimento de decapagem x do condutor 6 mm
X

Versdao com LED

indice para encomendar G24, protegido contra inverséo de polaridade
e contra picos de tensao.

* Indicagdo de tensao de servico: verde / GN

* Indicador do estagio de comutagao: amarelo / YE
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon:  +49 202 6474-0
Telefax:  +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  www.schmersal.com
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