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ISD - Integrierte System Diagnose

AZS 2305

Anzeige (orange) Fehler Ursache
LED ein Puls • Eingangssignal S14/S22 an S1 • Zuleitung für Signaleingang S1 

defekt
• Fehler bei Signalwechsel

aufgetreten* 

LED zwei Pulse • Zeitbearbeitung • Zeitwert Kanal 1 zu groß

LED drei Pulse • Zeitbearbeitung • Zeitwert Kanal 2 zu groß

LED vier Pulse • Störsignale an den Eingängen, • zu hohe kapazitive oder induktive
keine sichere Auswertung Einkopplungen auf die Eingangs-

signale oder die Zuleitung der 
Spannungsversorgung

LED fünf Pulse • ein oder beide Relais nicht innerhalb • zu geringe Betriebsspannung Ue
einer Überwachungszeit angezogen • defektes Relais

LED sechs Pulse • Relais bei Signalwechsel nicht • verschweißter Relaiskontakt
abgefallen

LED sieben Pulse • dynamische Überwachung • Störung der internen 
(Cross-Monitoring) arbeitet Datenübertragung
nicht richtig

* Der Signalwechsel ist nur an einem

oder beiden Eingängen im Zeit-

abstand von mehr als 5 Sekunden

aufgetreten.

Löschen der Fehlermeldung

Die Fehlermeldung wird gelöscht, wenn

die Fehlerursache beseitigt ist und zur

Überprüfung aller Funktionen das

Eingangssignal S1 in Grundstellung

geschaltet wird.

Anzeige Erläuterung der Schaltzustände
LED leuchtet rot • Vergleich Zeitwert Kanal 1 mit 

Zeitwert Kanal 2 fehlerhaft 
(Einstellung Kodier- und Dip-Schalter)

LED leuchtet grün • Freigabepfade sind geschlossen

LED blinkt gelb • Eingangssignal in Grundstellung
(kurze Pulse von ca. 0,5 Hz) • Freigabepfade sind nicht  geschlossen

LED blinkt gelb • Zeitbemessung erfolgt,
maximaler Restzeitwert kann aus 
nachfolgender Tabelle entnommen
werden

Pulszahl n 1 2 3 4 5 6
minimale Restzeit T/2 T/4 T/8 T/16 T/32 T/64

Legende T: eingestellte Zeit


