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1. Om dette dokument

1.1 Funktion

Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de n@dvendige
informationer om montering, idriftsaettelse, sikker drift og afmontering af
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en
leeselig og tilgaengelig tilstand.

1.2 Malgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle handteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, ma
kun udferes af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af
anlaegsejeren.

Du ma kun installere udstyret og tage det i brug nar du har leest og
forstaet betjeningsvejledningen og er bekendt med de gaeldende
forskrifter vedrerende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering
forudseetter kvalificeret kendskab til de relevante love og
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3 Benyttede symboler

Information, tip, bemaerk:
Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfgre forstyrrelser eller fejlfunktioner.

Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfere en personskade og/eller skade pa maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse

De produkter der beskrives i naervaerende vejledning, er udviklet til at
overtage sikkerhedsmaessige funktioner som del af et samlet anlaeg
eller en samlet maskine. Producenten af et anlaeg eller en maskine
har ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen ma udelukkende bruges i henhold til fglgende
forklaringer eller til de formal den er godkendt til af producenten.

Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesomradet i kapitlet
"Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal
katalogerne eller i online-kataloget pa internettet pa
www.schmersal.net.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til
endringer der tjener tekniske fremskridt.

Det samlede koncept for den styring som
sikkerhedskomponenterne er integreret i, skal valideres i
henhold til EN ISO 13849-2.

Nar sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrgrende montage,
idriftseettelse, drift og service overholdes, forekommer der sa vidt vides
ingen restrisici.
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1.6 Advarsel mod fejlagtig brug

Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den
tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug

af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer
eller skader pa maskin- eller anleegsdele. Overhold ogsa
anvisningerne herom i standarden EN 1088 og EN ISO 13850.

1.7 Fritagelse for ansvar

Vi patager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der

opstar som fglge af montagefej| eller tilsideszettelse af denne
betjeningsvejledning. Producenten haefter ikke ved skader, der opstar
som felge af, at der benyttes reserve- eller tilbeharsdele, der ikke er
godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer pa egen
hand er ikke tilladt af sikkerhedsmaessige grunde og medfarer, at
producenten fralaegger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstar
som fglge heraf.

Modulet méa kun drives i en lukket kapsling, dvs. med pamonteret
frontdeeksel.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Typenggle
Denne betjeningsvejledning geelder for fglgende typer:

AZR31S1® @
Nr. | Option Beskrivelse
@ 230VAC 230 VAC
115VAC 115 VAC
24VAC 24 VAC
24VDC 24 VDC
@ Tilspaendingsforsinkelse 7 sekunder
2 sek. Tilspaendingsforsinkelse 2 sekunder

Dette apparat er udformet som en to-kanalet stilstandsvagt til
en sensorlgs overvagning af motorens stilstand (justeringer
ikke nedvendige). Motorens meerkespaending ma udgere op
til 400 VAC +£10%.

Sikkerhedsfunktionen og dermed ogsa konformiteten med
maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der
beskrives i denne betjeningsvejledning, udfgres korrekt.

2.2 Specialudferelser

For specialudfarelser der ikke er angivet i typengglen under 2.1, gaelder
de ovenfor og nedenfor anfgrte angivelser pa tilsvarende vis i det
omfang de stemmer overens med den standardmaessige udferelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedsreleemoduler til brug i sikkerhedsstremkredse er beregnet til
montering i el-skabe. De bruges til en sikker analyse af spaendingen pa
indgangene L1, L2 og L3.

Sikkerhedsfunktionen er fastlagt som en abning af frigivelserne 13-14,
23-24 og 33-34, nar der registreres en spaending pa indgangene
L1, L2 og L3. De sikkerhedsrelevante stramstier med
udgangskontakterne 13-14, 23-24 og 33-34 opfylder under
hensyntagen til en B,y4-vaerdi-betragtning felgende krav
(se ogsa "oplysninger iht. DIN EN ISO 13849-1"):
— Kategori 4 — PL e iht. DIN EN ISO 13849-1
— Overholder SIL 3 iht. DIN EN 61508-2
— Overholder SILCL 3 iht. DIN EN 62061

(svarer til styringskategori 4 iht. DIN EN 954-1)

For at kunne fastlaegge performance level (PL) iht. DIN EN ISO 13849-
1 for hele sikkerhedsfunktionen (f.eks. sensor, logik, aktuator), skal alle
relevante komponenter analyseres.
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2.4 Tekniske data
Generelle data

Forskrifter: IEC / EN 60204-1, EN 60947-5-1,
EN I1SO 13849-1, IEC / EN 61508
Klimakrav: EN 60068-2-78

Hurtig fastgerelse til standardskinne
iht. DIN EN 60715

Fastggrelse:

Tilslutningsbetegnelse: EN 60947-1
Kapslingens materiale: kunststof, glasfiberforsteerket
termoplast

Kontakternes materiale:
Veegt:

AgSnO, selvrensende, tvangsstyret
115/230 V-version: typ. 400 g

24 V-version: typ. 380 g
Startbetingelser: Automatik
Tilbagekoblingsslgjfe (J/N): Ja
Tilspaendingsforsinkelse: typ. 7 sek. efter registrering af stilstand
(2 sek.-variant efter typ. 2 sek.)

med det samme efter at
drejebeveegelsen blev registreret < 15 ms

Forsinket udkobling:

Mekaniske data
Tilslutningsudfarelse:
Tilslutningstvaersnit:

skruetilslutning
min. 0,25 mm?/ maks. 2,5 mm?
Tilslutningsledning: stiv eller fleksibel
Tilspaendingsmoment for tilslutningsklemmerne: 0,6 Nm
Klemmer der kan tages af (J/N): Nej
Mekan. levetid: 10 million koblingsprocesser
Elektrisk levetid: Derating-kurve pé forespergsel
Stgdstabilitet: 10g/11ms
Vibrationsstabilitet int. EN 60068-2-6: 10 ... 55 Hz,
amplitude 0,35 mm

Omgivelsesbetingelser

Omgivelsestemperatur: -25°C ... +45°C
Opbevarings- og transporttemperatur: —40°C ... +85°C
Beskyttelsesklasse: hus: IP40
klemmer: IP20

monteringsrum: IP54

Luft- og krybestraekninger iht. IEC / EN 60664-1: 4 kV/2

(basisisolering)

Immunitet: iht. EMC-direktivet
Elektriske data

Kontaktmodstand i ny tilstand: maks. 100 mQ
Effektforbrug: maks 3,2 W /4 VA

115 VAC / 230 VAC: -15% / +10%,
24 VAC / VDC: —=15% / +20%,
Ripler maks. 10%
Frekvensomrade: 50 Hz / 60 Hz (ved AC-driftsspaending)
Afsikring af driftsspzendingen (F1): 230 VAC version:T 32 mA /250 V
115 VAC version: T 64 mA /250 V

24 VAC / VDC version: T 315 mA /250 V

Driftsspeending U.:

Overvagede indgange

Kortslutningsregistrering (J/N): Nej
Lederbrudsregistrering (J/N): Ja
Jordslutningsregistrering (J/N): Ja
Antal sluttere: 0 St.
Antal brydere: 0 St.
Ledningsmodstand: maks 40 Q
Udgange

Antal sikkerhedskontakter: 3 St.
Antal hjaelpekontakter: 1 St.
Antal signaludgange: 0 St.

Sikkerhedskontakternes maks. brydeevne:
- 13-14; 23-24; 33-34: 250 VAC, 6 A ohmsk (induktiv
ved egnet beskyttelse mod ledningsferte transienter
og overspaendinger);
min. 10 V/ 10 mA
41-42: 24 VDC /2 A
6,3 Atreeg
2 Atreeg
AC-15:230 VAC /6 A
DC-13:24 VDC /6 A
Mal H x B x D: 73,2 mm x 45 mm x 121 mm
De tekniske data i denne vejledning geelder for et
apparats drift med en forsyningsspaending U, £0%.
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2.5 Sikkerhedsklassifikation

Forskrifter: EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1
PL: optile
Kategori: op til 4
DC: 99% (haj)
CCF: > 65 punkter
PFH-veerdi: <2,00 x 10%h
SIL: op til 3
Brugsvarighed: 20 ar

PFH-veerdi pa 2,00 x 10®%h gaelder for kombinationen af
kontaktbelastninger nederst i tabellen (strem fra frigivelseskontakter)
og antal koblingscyklusser (n,,,). Ved 365 driftsdage arligt og 24
timers drift opnas de nedenfor anfarte koblingscyklustider (t;,c) for
relaekontakterne.

Anden anvendelse pa forespgrgsel.

Kontaktbelastning Nooy toyce
20 % 525.600 1,0 min.
40 % 210.240 2,5 min.
60 % 75.087 7,0 min.
80 % 30.918 17,0 min.
100 % 12.223 43,0 min.

3. Montage

3.1 Generel montageanvisning
Fastgerelsen sker via hurtig fastgerelse til standardskinner iht.
EN 60715.

Haeng kapslingen med oversiden ind i skinnen og haeldet let fremefter,
tryk opefter, indtil den gar i hak.

3.2 Mal
Alle mal i mm.

Apparatets mal (h/b/d): 73,2 mm x 45 mm x 121 mm

4. Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Bergringsbeskyttelsen for de tilsluttede og dermed elektrisk
forbundne driftsmidler samt tilledningernes isoleringer skal
dimensioneres til den maksimale spaending, der opstar i
apparatet, mhp. elektrisk sikkerhed.

Den elektriske tilslutning ma kun udfgres i spaendingsfri
tilstand og af uddannet fagpersonale.

Eksempler pa tilslutning: se tillaeg.
For at undga EMC-forstyrrelser skal de fysiske omgivelses-
og driftsbetingelser overholde afsnittet elektromagnetisk

kompabilitet (EMC) iht. EN 60204-1 ved produktets
monteringssted.
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5. Virkemade og indstillinger

5.1 LED-funktioner
ON: Status driftsspaending
(LED lyser, nar driftsspaending er patrykt)
A:  Kanal A (lyser, nar frekvens pa kanal A)
B:  Kanal B (lyser, nar frekvens pa kanal B)
OUT: Frigivelse (lyser, nar 13-14, 23-24, 33-34 er lukket)
ERR: Fejl (lyser ved funktionsfejl)

5.2 Klemmebeskrivelse

Speaendinger: A1* +24 VDC/24 VAC / 115 VAC / 230 VAC
A2* 0 VDC/24 VAC
Udgange: 13-14 Forste sikkerhedsfrigivelse
23-24 Anden sikkerhedsfrigivelse
33-34 Tredje sikkerhedsfrigivelse
Start: X1-X2 Tilbagekoblingsslgjfe
41-42 Hjeelpekontakt

* afheengig af driftsspaendingsvariant

Signaludgange ma ikke anvendes i sikkerhedskredslgb.
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5.3 Koblingstekniske henvisninger

Funktionsbeskrivelse

Sikkerhedsreleemodulet kontrollerer alle interne releekontakter for
korrekt placering. Hver motor danner en induktiv spaending, der
fremkaldes af en remanens under udlgbet, som analyseres af
sikkerhedsreleemodulet. En afbrydelse i motorledningen registreres
ogsa. Skal AZR 31S1 aktiveres, skal den tilsluttede motor vaere
standset, og tilbagemeldingsindgangene X1/X2 vaere lukkede.

Tilsluttes en AZR 31S1 ved kabelleengder > 10 m, kan der
opsta forstyrrelser i stilstandsvagten.

Derfor anbefales:

— korte og afskaermede ledninger mellem modulet og motoren,

— Ledninger til andre effektive forbrugere (motorer o.l.) eller
kraftige stgjkilder (frekvensomformere) holder afstand og
helst ikke udlaegges parallellt med modulets signalledninger
(L1, L2, L3).

Anvendes frekvensomformere (FO), skal det sikres, at
— FO'ens udgangstrin ved standset motor er koblet fra,
— der ikke er en stillingsregulering ved standset motor.

For at undga, at modulet kobler utilsigtet fra eller at der opstar

en funktionsforstyrrelse (ERR-LED), ber det sikres, at

— eksterne pavirkninger ikke medferer, at motoren aktiveres,

— motoren ikke lzengere roterer, efter en opstartet selvtest
(motor standset, LED’er A og B blinker samtidigt).

5.4 Applikationshenvisninger

Enkanalet aktivering (stjernekontaktoren er ikke aktiveret)
(seill. 2)
« Er det pga. applikationen ikke muligt at spaende stjernekontaktoren,
efter at motoren er slaet fra, kan
der udfgres en 1-kanalet aktivering af AZR 31S1.
« Kat. 1 — PL c iht. DIN EN ISO 13849-1
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Tokanalet aktivering (stjernekontakter er ogsa spandt ved

standset motor) (se ill. 3)

+ Ved en automatisk stjerne-/trekantstart eller polomkobling skal
stjernekontaktoren vaere spaendt under malingen.
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® = signalbehandling
® = Overvagning
® = Tilbagekoblingsslgijfe

6. Idriftsaettelse og service

6.1 Funktionskontrol

Sikkerhedsrelaemodulets sikkerhedsfunktion skal testes.

Folgende skal overholdes:

1. Fast saede

2. Kabelfgringen og -tilslutningerne skal veere intakte

3. Kontroller sikkerhedsreleemodulets kapsling for skader

4. Kontroller de tilsluttede sensorers elektriske funktion samt disses
pavirkning af sikkerhedsrelaemodulet og efterkoblede aktuatorer

6.2 Service

Vi anbefaler en regelmaessig syns- og funktionskontrol med falgende trin:
1. Kontroller sikkerhedsrelazemodulet for fast saede

2. Kontroller kabeltilfgrslen for skader

3. Kontroller den elektriske funktion

Apparatet skal underkastes regelmaessige kontroller iht.
driftssikkerhedsforordningen, dog mindst 1 x gang om aret.

Beskadigede eller defekte apparter skal udskiftes.

SCHMERSAL
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7. Demontage og bortskaffelse

7.1 Demontage
Sikkerhedsrelaemodulet ma kun demonteres i spaendingsfri tilstand.

Lasn kapslingen pa undersiden med en keervskruetraekker, tryk opefter,
og vip den lidt frem.

7.2 Bortskaffelse

Sikkerhedsrelaemodulet skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de
nationale forskrifter og love.

8. Tilleg

8.1 Tilslutningseksempel

=
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a) Signalbearbejdning;
b) Overvagning

Koblingseksempel 1 (se ill. 5)
« Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingsslgjfen ikke
er pakreevet.

Anvendes et AZR 31S1 modul i modus "automatisk start",
skal det forhindres, at det starter automatisk igen af en
overordnet styring efter en standsning i nedstilfaelde iht.
EN 60204-1 afsnit 9.2.5.4.2 og 10.8.3.

Koblingseksempel 2 (se ill. 6)
* Aktiveringen sker via 3 faser i vekselstramnettet.
* Tradbrud registreres mellem motorviklingerne.
« Styringskategori 4 — PL e kan opnas iht.
DIN EN ISO 13849-1

Anvendes et AZR 31S1 modul i modus "automatisk start",
skal det forhindres, at det starter automatisk igen af en
overordnet styring efter en standsning i ngdstilfeelde iht.
EN 60204-1 afsnit 9.2.5.4.2 og 10.8.3.
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Koblingseksempel 3 (se ill. 7)
* Aktiveringen sker via L1 og N i vekselstrgmnettet.
» Tradbrud registreres mellem motorviklingerne.
« Styringskategori 2 — PL e kan opnas iht.
DIN EN ISO 13849-1

Koblingseksempel 4 (se ill. 8)

« Etkanalet aktivering

* Egnet til kontaktforsteerkning eller kontaktduplikering med relaeer eller
kontaktorer med tvangsstyrede kontakter.

+» Denne kan erstattes med en jumper, hvis tilbagekoblingsslgjfen ikke
er pakreevet.

* = Tilbagekoblingsslgjfe
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9. EU-overensstemmelseserklaering

Original

Komponentens betegnelse:

Type:

Komponentens beskrivelse:

Relevante direktiver:

Anvendte standarder:

Typegodkendelsesinstitut:

EF-typegodkendelsescertifikat:

Befuldmaegtiget til sammenstilling
af den tekniske dokumentation:

Sted og dato for udstedelsen:

AZR31S1-E-DA

EU-overensstemmelseserklaering

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hermed erkleerer vi at de nedenfor anfarte komponenter svarer til de nedenfor anfarte europaeiske direktiver
pa basis af deres udfgrelse og konstruktionstype.

AZR 3181

se typengglen

Kombineret relae-sikkerhedsmodul til
overvagning af motorstilstand

Maskindirektivet 2006/42/EG
EMC-direktivet 2014/30/EU
RoHS-direktivet 2011/65/EU

DIN EN 60947-5-1:2010,
DIN EN ISO 13849-1:2016,
DIN EN ISO 13849-2:2013

DGUV Test Prif- und Zertifizierungsstelle Elektrotechnik
Fachbereich Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung e.V. (DGUV)

Gustav-Heinemann-Ufer 130, 50968 Koln Deutschland
Identifikations-nr.: 0340

ET 18042

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 12. juli 2018

sl

Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direkter

SCHMERSAL

(i)

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postbox 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon
Telefax
E-Mail:
Internet:
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+49-(0)202-6474-0
+49-(0)202-6474-100
info@schmersal.com
http://www.schmersal.com

Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklaering kan
downloades pa internettet pa www.schmersal.net.
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