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SRB 207AN

1. K tomuto dokumentu

1.1 Funkce

Pfedlozeny navod k provozu poskytuje potfebné informace pro montaz,
uvedeni do provozu, bezpecny provoz a demontaz bezpecnostniho
reléového modulu. od k provozu musi byt vzdy pfistupny a uchovavan
v Citelném stavu.

1.2 Cilova skupina: autorizovany odborny personal

Véskeré ukony, popisované v tomto navodé k provozu smi provadét
pouze odborny personal, ktery je autorizovany provozovatelem
zafizeni.

Instalujte a do provozu uvadéjte zafizeni pouze tehdy, pokud jste tento
navod k provozu precetli, porozuméli mu a pokud jste seznameni s
platnymi pfedpisy bezpecénosti prace a predpisy pro prevenci Uraz(.

Vybér a montaz zafizeni a jejich zapojeni do fizeni vyZaduje kvalifiko-
vané znalosti pfislusnych zakond a normativnich poZzadavku vyrobce
stroje.

1.3 Pouzité symboly

Informace, tipy, upozornéni:
Tento symbol oznacuje uzite¢né dodatecné informace.

Pozor: Nedodrzeni tohoto vystrazného pokynu mlize mit za
nasledek poruchy, nebo chybné funkce.

Varovani: Nedodrzeni tohoto vystrazného pokynu mize mit
za nasledek zranéni osob a/nebo poskozeni stroje.

1.4 Pouzivani k uréenym uceliim

Zde popsané vyrobky byly vyvinuty, aby prevzaly jako ¢ast celkové-
ho zafizeni nebo stroje funkce orientované na bezpecnost. Vyrobce
zafizeni nebo stroje zodpovida za spravnou celkovou funkci.

Bezpecnostni reléovy modul smi byt pouzivan vyhradné podle nas-
ledujicich pokynt nebo pro vyrobcem schvalené aplikace. Detailni infor-
mace pro oblast nasazeni naleznete v kapitole "Popis vyrobku".

1.5 VSeobecné pokyny pro bezpeénost

Je nutno dodrzovat bezpecnostni pokyny tohoto navodu k provozu
a specifické predpisy pro instalaci, bezpec¢nost a pro prevenci nehod
pfislusné zemé.

Dalsi technické informace naleznete v katalozich firmy
Schmersal, respektive v online katalogu na adrese
www.schmersal.net.

V8echny udaje jsou bez zaruky. Zmény slouzici technickému pokroku
jsou vyhrazeny.

Celkovou koncepci fizeni, do néhoz je bezpecnostni kompo-
nenta zafazena, je nutno ovéfit podle EN ISO 13849-2.

Pfi dodrzovani pokynt pro bezpec¢nost a pokyn( pro montaz, uvadéni
do provozu, provoz a Udrzbu nejsou znama zadna zbytkova rizika.

SCHMERSAL ) 1



Navod k provozu
Bezpeénostni reléovy modul

1.6 Varovani pred chybnym pouzivanim

Pfi neodborném nebo nevhodném pouzivani nebo manipulaci
nelze pfi pouziti bezpeénostniho reléového modulu vylougit
nebezpedi pro osoby nebo poskozeni ¢asti stroje nebo
zarizeni. Podivejte se prosim také na prislusna ustanoveni
normy-EN-1088.

1.7 Vylougeni ruceni

Za Skody a poruchy provozu, které vznikly chybami pfi montazi a
nedodrzovanim tohoto navodu k provozu nepfebirame Zadné ruceni.
Za $kody, které vyplyvaji z pouziti nahradnich dilG a pfisluSenstvi, které
nebyly schvaleny vyrobcem, je jakékoli rueni vyrobce vylouc¢ené.

Veskeré svévolné opravy, prestavby a zmény nejsou z bezpe¢nostnich
ddvodud povoleny a vyluéuji ruéeni vyrobce za $kody z nich vyplyvajici.

Modul se musi provozovat jen v uzavieném pouzdre, tj. s namonto-
vanym pfednim vikem.

2. Popis vyrobku

2.1 Kli¢ typu
Tento navod k provozu plati pro nasledujici typy:
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Bezpecnostni funkce a tim i shoda se smérnici pro strojni
zarizeni zdstava zachovana pouze pfi spravném vykladu a
fadném provedeni pfestaveb popsanych v tomto navodu k
provozu.

2.2 Specialni varianty

Pro specialni varianty, které nejsou uvedeny v typovém kli¢i pod bodem
2.1, plati analogicky pfedchéazejici a nasledujici udaje, pokud tyto vari-
anty souhlasi se sériovym provedenim.

2.3 Urceni a pouziti.

Bezpecnostni reléovy modul pro pouZziti v bezpe€nostnich elektrickych
obvodech je uréeny k instalaci do rozvadécéu. Slouzi pro bezpe¢né
vyhodnocovani signald nucené rozpinanych polohovych spinact pro
bezpecnostni funkce nebo magnetickych bezpecnostnich senzorl

na stranové posouvanych, oto¢nych a odnimatelnych ochrannych
zafizenich a piikazovych zafizeni pro NOUZOVE ZASTAVENI.
Pomoci bezpeénostniho reléového modulu SRB 207AN Ize hlidat az
6 ochrannych zafizeni.

Konstrukce

Bezpecnostni reléovy modul mé vicekanalové provedeni. Obsahuje
bezpecnostni relé s hlidanymi nucené vedenymi kontakty. Sériové
zapojené spinaci kontakty relé tvofi uvolfiovaci obvody. 6 signalizacnich
vystupu signalizuje polohu pfislusného ochranného zafizeni.
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2.4 Technicka data
Predpisy: IEC/EN 60204-1; EN 60947-5-1; EN 60947-5-3;
EN ISO 13849-1; IEC 61508;

BG-GS-ET-14; BG-GS-ET-20

automaticky nebo tlacitko start

(volitelné monitorované)

Podminky spusténi:

Zpétnovazebni obvod k dispozici: ano
Testem spusténi: ne
Zpozdéni pfitahu s automatickym startem: typ. 120 ms
Zpozdéni pritahu s resetovacim tlacitkem: typ. 30 ms
Zpozdéni odpadnuti pfi NOUZOVEM ZASTAVENI: typ. 20 ms

Jmenovité provozni napéti U,: 24 VDC -10% / +20%,

zbytkové zvinéni max. 10%

Jmenovity provozni proud I,: 0,125A
Jmenovité izolacni napéti:U, 250V
Jmenovita odolnost proti napétovym rézim U, 4 kV
Termicky trvaly proud ly: 6A

Interni elektronicke jisteni (A/N): ano, vybavovaci proud > 1,0 A, navrat
do plivodniho stavu po cca 1 sekundé

Prikon: 3 W, veetné signalizacnich vystupt Y1-Y6
Monitorovani vstup(:

Detekce pfi¢ného zkratu: ano
Detekce preruseni vodice: ano
Detekce zkratu proti zemi: ano
Pocet rozpinacich kontakti: 6
Pocet spinacich kontakt(: 6
Max. celkovy odpor vedeni: 40Q
Vystupy:

Stop kategorie 0:

Stop kategorie 1:

Pocet bezpec€nostnich kontaktu:
Pocet pomocnych kontaktu:
Pocet signalizacnich vystupl:
Max. spinaci schopnost
bezpecnostnich kontaktu:

DI=INIOIN

250 VAC, 6 A ohmicky

(induktivné pfi vhodném ochranném zapojeni)

Kategorie pouziti dle EN 60947-5-1: AC-15:250V /6 A

DC-13:24V/6A

Ochrana proti zkratu: D-pojistka 6 A gG

Mechanicka Zivotnost: 10 miliond sepnuti

Signalizace LED: 3
Podminky prostfedi:

Provozni teplota: -25°C ... +45°C
Skladovaci a pfepravni teplota: -25°C...+70°C
Kryti: pouzdro: IP40
svorky: IP20

vestavny prostor: IP54

Stupen znecisténi: 2

rychlouchyceni na
listu DIN EN 60715
zasuvné Sroubové svorky

Provedeni pfipojeni:

Min. pfipojovaci prifez: 0,25 mm?
Max. pfipojovaci prurez: 2,5 mm?, pevné nebo ohebné
Hmotnost: 300g

Rozméry (V x S x H): 100 x 45 x 121 mm
Technické udaje uvedené v tomto navodu plati pro

provoz pfistroje s provoznim napétim U, +0%.

2.5 Posouzeni bezpecnosti

Predpisy: EN ISO 13849-1; IEC 61508
PL (uroven vlastnosti): azd
Kategorie: az3

Hodnota PFH: 1,0 x 107 / h; plati pro aplikace do
max. 50.000 spinacich cykl( / rok a
pfi max. 80% zatizeni kontaktd.
Odli$né pouziti na vyzadani.

SIL: az 2
Zivotnost: 20 let
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3.1 VSeobecné pokyny pro montaz
Uchyceni se provadi pomoci rychlouchyceni na normované listy
dle EN 60715.

3.2 Rozméry
Rozmaéry zafizeni (V/S/H): 100 x 45 x 121 mm

4. Elektrické pripojeni

4.1 VSeobecné pokyny pro elektrické pfipojeni

A\

Ptiklady pfipojeni viz pfiloha.

5. Zpusob fungovani a nastaveni

5.1 Zplsob fungovani po privedeni provozniho napéti

Pfi zavfeném ochranném zafizeni nebo odblokovaném

Ptikazové zafizeni pro NOUZOVE ZASTAVENI uzavie uvolfiovaci
obvody, jakmile je aktivovano tlacitko start. U pfikazu spusténi je zachy-
cena sestupna hrana, kdyz kontakty dale zapojenych relé, které plsobi
na zpétnovazebni obvod, jsou sepnuté.

Elektrické pfipojeni smi provadét pouze autorizovany
odborny personal ve stavu bez napéti.

Jestlize se otevie ochranné zafizeni nebo aktivuje pfikazové zafizeni
NOUZOVEHO ZASTAVENI aktivuje, rozepnou se uvoliiovaci obvody
bezpeénostniho reléového modulu. Stroj se zastavi, LED K1 a K2 zhas-
nou. Pfisludny signaliza¢ni vystup signalizuje, jaké ochranné zafizeni
bylo otevfeno.

Vstupy S11/S12-S22/S73/S74;

S31/S32-S42/S83/S84;

S§51/852-S62/S93/S94
Bezpecnostni spina& nebo pikazova zafizeni NOUZOVEHO ZAS-
TAVENI pfipojte jednim rozpinacim a jednim spinacim kontaktem na
vstupy. PFi neobsazeni vSech vstupl se musi vloZit mustek mezi Sx1 a
Sx2 nepouzitého vstupu.

Spoustéci tlacitko/zpétnovazebni obvod X1/X2
Spoustéci tlacitko/zpétnovazebni obvod pfipojit podle schématu ke
vstupiim X1 a X2.

Automaticky start X1-X3

Programovani automatického spusténi probiha zapojenim
zpétnovazebniho obvodu na svorky X1-X3. Jestlize se nepouziva
tlagitko start ani zpétnovazebni obvod, propojte svorky X1 a X3
mUstkem.

Vystupy
Uvoliovaci obvody 13-14, 23-24: spinaci kontakty pro bezpe¢nostni
funkce

Signalni vystup Y1-Y6
oV ochranné zafizeni oteviené / zadné uvolnéni
24V ochranné zafizeni zaviené / uvolnéni

Pomocny kontakt 31-32
Stav uvoliiovacich obvod(

Signalni vystupy a pomocny kontakt nesmi byt zafazené do
bezpecnostniho obvodu.

SCHMERSAL
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6. Uvedeni do provozu a udrzba

6.1 Zkouska funkce

Bezpecnostni reléovy modul je nezbytné otestovat na jeho
bezpecnostni funkci. Pfitom je nejprve nutné zarucit nasledujici:
1. pevné uchyceni bezpec¢nostniho reléového modulu

2. neporusenost vedeni a pfipojeni

6.2 Udrzba

Pfi fadné instalaci a pfi pouzivani k uréenému ucelu pracuje
bezpecnostni reléovy modul bez udrzby.

V pravidelnych intervalech doporuéujeme provadét vizualni a funkéni
kontrolu v nasledujicich krocich:

« Kontrola pevného uchyceni bezpe¢nostniho reléového modulu

« Prekontrolujte pfivodni vedeni, zda neni poSkozené

Poskozena, nebo vadna zafizeni je nutno vyménit.

7. Demontaz a likvidace

7.1 Demontaz
Bezpecnostni reléovy modul se smi demontovat pouze ve stavu bez
napéti.

7.2 Likvidace
Bezpecnostni reléovy modul se musi likvidovat odborné podle narod-
nich pfedpist a zakona.

8. Priloha

8.1 Priklad pfipojeni

Zobrazeny pfiklad pouziti je pouze navrh, ktery uzivatele nezbavuje
povinnosti peclivé provéfit zapojeni s ohledem na konkrétni vhodnost v
kazdém jednotlivém pfipadé.

Zobrazeni pfi zavieném bezpecnostnim ochranném zafizeni a ve
stavu bez napéti. Indukéni spotfebice (napf. stykace, relé atd.) se
musi odru$it vhodnym zapojenim. Na svorky S.. nepfipojujte zadné
dodatecné spotiebice.
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Bezdotykové fungujici bezpe¢nostni senzor
Spoustéci tlacitko

Pfipojeni bezpeénostnich magnetickych spinaci k monito-
rovacimu modulu SRB 207AN je pfipustné jen pfi dodrzeni
pozadavku normy EN 60947-5-3.

Nasledujici minimalni technické pozadavky musi byt spinény:
— spinaci vykon: min. 300 mW

— spinaci napéti: min. 30 VDC

— spinaci proud: min. 10 mA

Pozadavky splriuji kupfikladu nasledujici bezpe¢nostni sen-
zory Schmersal:

— BNS 33-11z, BNS 33-11z-2063

— BNS 250-11z

— BNS 120-11-z

— BNS 180-11z

— BNS 303-11z

Jsou vhodné i pro LED provedeni.

Pfi pfipojeni senzord s LED v fizeném (ochranném) obvodu
je tfeba dbat na to, aby bylo dodrZzeno nasledujici jmenovité
provozni napéti:

— 24 VDC s max. toleranci =5 %/+20 %

— 24 VAC s max. toleranci =5 %/+10 %

Zejména pfii zapojeni senzorl do série s poklesem napéti v
fizeném obvodu, které je zplsobené napf. LED, mGze jinak
dojit k problémim s disponibilitou.

SCHMERSAL
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9. Prohlaseni o shodé

9.1 Prohlaseni ES o shodé

SCHMERSAL
Prohlaseni ES o shodé (e

Pteklad originalniho prohlaseni o shodé Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Platnost od 29. prosinec 2009 Im Ostpark 2, 35435 Wettenberg
Némecko

Internet: www.elan.de

Timto prohlasujeme, Ze dale uvedené bezpecnostni konstrukéni prvky odpovidaji svou koncepci a
konstrukci pozadavkim niZe uvedenych evropskych smérnic.

Oznaceni bezpeénostniho SRB 207AN
konstrukéniho dilu / typ:

Popis bezpeénostniho-konstrukéniho-dilu: Vyhodnocovaci jednotka pro bezdotyko-
vy bezpeénostni spina¢ a bezpe¢nostni
kombinaci relé ve spojeni s magneticky-
mi bezpeénostnimi spinadi

PrFislusné smérnice ES: Smeérnice pro strojni zafizeni ES, 2006/42/ES
Smeérnice o elektromagnetické kompatibilité
2004/108/ES

Zmocnénec pro kompletaci tech- Ulrich Loss

nickych podkladu: Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Akreditované misto pro certifikaci TOV Rheinland Industrie Service GmbH

systému zajist'ovani kvality podle Alboinstrasse 56

prilohy X, 2006/42/ES: 12103 Berlin
Ident. €. 0035

Misto a datum vystaveni: Wettenberg, 7. fijna 2009

i —

pravné zavazny podpis
Heinz Schmersal
jednatel

SRB 207 AN-B-CS

@ Aktualng platné prohlaeni o shodé je k dispozici ﬁ c E

ke stazeni na internetu na www.schmersal.net. —

SCHMERSAL @ 5

Elan



Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Im Ostpark 2, D - 35435 Wettenberg
Postfach 11 09, D - 35429 Wettenberg

Telefon +49-(0)641-9848-0
Telefax  +49-(0)641-9848-420
E-Mail:  info-elan@schmersal.com
Internet:  http://www.elan.de
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