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1. Om detta dokument

1.1 Funktion
Denna instruktionsbok innehåller all nödvändig information om monte-
ring, idrifttagning, säker användning samt demontering av säkerhetsre-
läet.  Instruktionsboken ska förvaras åtkomligt och i läsbart skick.

1.2 Målgrupp: auktoriserad fackpersonal
All hantering som beskrivs i denna instruktionsbok får endast genomför-
as av utbildad och av användaren auktoriserad fackpersonal.

Installera och ta enheten i bruk först när du har läst och förstått instruk-
tionsboken, och när du känner till gällande föreskrifter om arbetarskydd 
och olycksfallsskydd.

Val och montering av enheterna samt deras styrtekniska integrering är 
kopplat till en kvalificerad kunskap om gällande lagar och normkrav från 
maskintillverkaren.

1.3 Använda symboler

Information, tips, anvisning:
Denna symbol kännetecknar användbar extrainformation.

Se upp: Om denna varningsanvisning ej följs kan det  
uppstå fel eller felfunktioner.
Varning: Om denna varningsanvisning ej följs kan det  
uppstå personskador och/eller skador på maskinen.

1.4 Avsedd användning
Produkterna som beskrivs här har utvecklats för att överta säkerhetsre-
laterade funktioner som en del av en komplett anläggning eller maskin. 
Tillverkaren av en anläggning eller maskin är ansvarig för att dess 
kompletta funktion säkerställs.

Säkerhetsreläet får endast användas i enlighet med de versioner som 
är beskrivna i denna instruktionsbok eller för den av tillverkaren god-
kända användningen. Detaljerade uppgifter om användningsområdet 
finns i kapitlet ”Produktbeskrivning”.

1.5 Allmänna säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningarna i instruktionsboken samt gällande installati-
ons-, säkerhets- och olycksfallsföreskrifter ska beaktas.

Ytterligare teknisk information finns i Schmersal- 
katalogen resp. under www.schmersal.net i online- 
katalogen på Internet.

Alla uppgifter utan garanti. Tekniska ändringar förbehålls.

Styrningens totalkoncept, i vilken säkerhetskomponenterna 
ingår, ska valideras enligt EN ISO 13849-2.

Inga kända restrisker finns om säkerhetsanvisningarna samt anvisnin-
garna för montering, idrifttagning, användning och underhåll beaktas.
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1.6 Varning för felanvändning

Vid ej fackmannamässig eller ej avsedd användning eller 
manipulation kan risker för personer eller skador på maskin- 
resp. anläggningsdelar inte uteslutas genom användning av 
säkerhetsreläet. Beakta även relevant information i norm EN 
1088.

1.7 Ansvarsbefrielse
Inget ansvar tas för skador och driftstörningar, som har uppstått pga 
monteringsfel eller pga att denna instruktionsbok ej har beaktats. Till-
verkaren tar inte ansvar för skador, som har uppstått pga användning 
av reserv- eller tillbehörsdelar som inte har godkänts av tillverkaren.

Varje egenmäktig reparation, ombyggnad och förändring är av sä-
kerhetsskäl inte tillåten och medför att tillverkaren inte tar ansvar för 
skador som uppstår.

Reläet ska endast användas med stängd kapsling dvs. med monterat 
frontlock.

2. Produktbeskrivning

2.1 Typnyckel
Denna instruktionsbok gäller för följande typer:

SRB 207AN

Endast vid korrekt utförande av de ombyggnader som 
beskrivs i denna instruktionsbok bibehålls säkerhetsfunktio-
nen och därmed överensstämmelsen med maskindirektivet.

2.2 Specialversioner
För  specialversioner  som  inte  är  angivna  under  typnyckeln  i  2.1  gäl-
ler  övriga  uppgifter  om  de  stämmer  överens  med  standardutförandet.  

2.3 Ändamål och användning
Säkerhetsreläet för användning i säkerhetsströmkretsar är avsett för 
montering i kopplingsskåp. Det är avsett för säker övervakning av sig-
nalerna från tvångsöppnande positionsbrytare för säkerhetsfunktioner 
eller magnetiska säkerhetssensorer på i sidled skjutbara, vridbara och 
avtagbara skyddsanordningar samt nödstoppsenheter. Med säkerhets-
relä SRB 207AN kan upp till 6 skyddsanordningar övervakas.

Konstruktion
Säkerhetsreläet är uppbyggt med flera kanaler. Det innehåller säkerhets-
reläer med övervakade, tvångsstyrda kontakter. De slutande kontakter 
som är kopplade i rad bildar säkerhetsutgångarna. 6 signalutgångar 
signalerar skyddsanordningens respektive position.

2.4 Tekniska data
Föreskrifter: IEC/EN 60204-1; EN 60947-5-1; EN 60947-5-3; 

EN ISO 13849-1; IEC 61508;  
BG-GS-ET-14; BG-GS-ET-20

Startvillkor: Automatisk eller övervakad resetknapp 
 (övervakning om så önskas)

Returkrets finns: ja
Starttestning: nej
Tillslagsfördröjning med automatisk start: typ. 120 ms
Tillslagsfördröjning med reset-knapp: typ. 30 ms
Frånslagsfördröjning vid „NÖDSTOPP“: typ. 20 ms
Märkspänning Ue: 24 VDC –10% / +20%,  

rippel max. 10%
Märkström le: 0,125 A
Isolationsmärkspänning Ui: 250 V
Märkstötspänning Uimp: 4 kV
Termisk permanentström Ithe: 6 A
Intern elektronisk säkring (J/N): ja, utlösningsström > 1,0 A, 

 återställning efter ca 1 sekund
Märkeffekt: 3 W, plus signalutgång Y1-Y6
Övervakning av ingångarna: 
Kortslutningsregistrering: ja
Kabelbrottsövervakning: ja
Jordfelsövervakning: ja
Antal brytande kontakter: 6
Antal slutande kontakter: 6
Max. totalt ledningsmotstånd: 40 Ω
Utgångar: 
Stoppkategori 0: 2
Stoppkategori 1: 0
Antal säkerhetsutgångar: 2
Antal hjälpkontakter: 1
Antal signalutgångar: 6
Max. kopplingsförmåga   
hos säkerhetskontakterna: 250 VAC, 6 A ohmisk  

(induktiv vid lämplig skyddskoppling)
Brukskategori enligt EN 60947-5-1: AC-15: 250 V / 6 A  

DC-13: 24 V / 6 A
Kortslutningsskydd: 6 A gG D-säkring
Mekanisk livslängd: 10 miljoner kopplingar
LED-visning: 3
Omgivningsförhållanden: 
Drifttemperatur: −25 °C…+45 °C
Lager och transporttemperatur: −25 °C ... +70 °C
Kapslingsklass: Kapsling: IP40 

Klämmor: IP20 
Monteringsutrymme: IP54

Nersmutsningsgrad: 2
Infästning: Snabbfäste för normskena  

enligt DIN EN 60715
Anslutning: plug-in skruvklämmor
Min. dimension på anslutningskabel: 0,25 mm²
Max. dimension på anslutningskabel: 2,5 mm², stel eller flexibel
Vikt: 300 g
Mått (H × B × D): 100 × 45 × 121 mm

I denna bok nämnda tekniska data gäller för  
drift av apparaten med driftspänning Ue ±0%.

2.5 Säkerhetsklassificering
Föreskrifter: EN ISO 13849-1; IEC 61508
PL: till d
Kategori: till 3
PFH-värde: 1,0 × 10–7 / h; Gäller för tillämpningar upp till  

max. 50.000 kopplingscykler/år och  
med max. 80% kontaktlast.  

Avvikande användningar på begäran.
SIL: till 2
Användningstid: 20 år
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3. Montering

3.1 Allmänna monteringsanvisningar
Infästningen sker via snabbfäste för normskena enligt EN 60715.

3.2 Mått
Apparatmått (h/b/d): 100 × 45 × 121 mm

4. Elektrisk anslutning

4.1 Allmänna anvisningar för den elektriska anslutningen

Den elektriska anslutningen får endast utföras i spänningslöst 
tillstånd och av behöriga elektriker.

Anslutningsexempel se bilaga

5. Verkningssätt och inställningar

5.1 Verkningssätt efter tillkoppling av driftspänningen
När skyddsanordningen är stängd eller 
nödstoppsenheten återställd stängs säkerhetsutgångarna så snart 
startknappen aktiverats. Vid startkommandot registreras den fallande 
flanken, om kontakterna för de efterkopplade reläerna som påverkar 
returkretsen är stängda.

Om en skyddsanordning öppnas eller en nödstoppsknapp aktiveras, 
bryts säkerhetsreläets säkerhetsutgångar. Maskinen stannar och LED 
K1 och K2 slocknar. Motsvarande signalutgång signalerar vilken skyd-
dsanordning om öppnades.

Ingångar   S11/S12-S22/S73/S74; 
S31/S32-S42/S83/S84; 
S51/S52-S62/S93/S94

Anslut säkerhetsbrytare eller nödstoppsenheter med en brytande 
kontakt och en slutande kontakt till ingångarna. Om inte alla ingångar 
beläggs ska en brygga dras från Sx1 till Sx2 på den ingång som inte 
används.

Startknapp/returkrets X1/X2
Anslut startknapp/returkrets till ingång X1 och X2 enl. kopplingsbilden.

Automatisk start X1-X3
Programmeringen av automatisk start sker genom att returkretsen 
integreras i klämma X1-X3. Om ingen startknapp och ingen returkrets 
används läggs en brygga mellan X1 och X3.

Utgångar
Säkerhetsutgångar 13-14, 23-24: Slutande kontakter för säkerhetsfunk-
tion

Signalutgång Y1-Y6
0 V  skyddsanordning öppen / ingen frigivning
24 V  skyddsanordning stängd / frigivning

Hjälpkontakt 31-32
Säkerhetsutgångens tillstånd

Signalutgångarna och hjälpkontakten får inte integreras i säkerhetskret-
sen.

6. Idrifttagning och underhåll

6.1 Funktionskontroll
Säkerhetsreläet ska testas beträffande dess säkerhetsfunktion. Härvid 
ska först följande uppfyllas:
1. Säkerhetsreläet sitter fast ordentligt
2. Att anslutna ledningar inte är skadad

6.2 Underhåll
Vid korrekt installation och avsedd användning är säkerhetsreläet 
underhållsfritt.
Vi rekommenderar en översyn med en funktionskontroll med jämna 
mellanrum med följande moment:
• Kontrollera att säkerhetsreläet sitter ordentligt fast
• Kontrollera kablar beträffande skador

Skadade eller defekta enheter ska bytas ut.

7. Demontering och sluthantering

7.1 Demontering
Säkerhetsreläet får endast demonteras i spänningslöst tillstånd.

7.2 Sluthantering
Säkerhetsreläet ska sluthanteras fackmannamässigt i enlighet med 
nationella föreskrifter och lagar.

8. Bilaga

8.1 Anslutningsexempel
Det visade applikationsexemplet är ett förslag som inte fråntar använ-
daren ansvaret att kontrollera kopplingen noggrant med hänsyn till dess 
lämplighet i varje individuellt fall.

Figurerna nedan visar stängda skyddsanordningar och ej spänningssatt 
utrustning. Induktiva förbrukare (t.ex. kontaktorer, reläer osv) ska av-
störas genom lämpligt skydd. Anslut inga fler förbrukare till klämma S.
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Typnyckel
A-F S Säkerhetssensor som fungerar beröringsfritt
H Resetknapp

Anslutningen av säkerhetsmagnetbrytare till reläet  
SRB 207AN är endast tillåten om kraven enligt  
EN 60947-5-3 uppfylls.

Följande lägsta krav avseende teknisk information måste 
uppfyllas: 
– Bryteffekt: min. 300 mW 
– Brytspänning: min. 30 VDC 
– Brytström: min. 10 mA

Till exempel uppfylls kraven för följande Schmersal- 
säkerhetssensorer: 
– BNS 33-11z, BNS 33-11z-2063 
– BNS 250-11z 
– BNS 120-11-z 
– BNS 180-11z 
– BNS 303-11z

Även avsedd för LED-utföranden.

!Vid anslutning av sensorer med LED i styrkretsen (skydds-
krets), se till att följande märkspänningar beaktas: 
– 24 VDC med en max. tolerans på –5%/+20% 
– 24 VAC med en max. tolerans på –5%/+10%

Annars kan tillgänglighetsproblem uppträda, speciellt vid 
seriekopplade sensorer med ett spänningsfall i styrkretsen, 
t.ex. framkallat genom lysdioder.
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9. Överensstämmelseförklaring

Den aktuella, gällande överensstämmelseförklaringen finns 
för nedladdning på Internet under www.schmersal.net .

9.1 EG-överensstämmelseförklaring

Säkerhetskomponentens beteckning / typ: SRB 207AN 

Beskrivning av säkerhetskomponenten: Säkerhetsrelä för beröringsfritt verkande 
säkerhetsbrytare och reläsäkerhetskom-
bination tillsammans med magnetisk 
verkande säkerhetssensor

Gällande EG-direktiv: 2006/42EG EG-maskindirektiv
2004/108/EG EMC-direktivet

Bemyndigad att sammanställa den 
tekniska dokumentationen:

Ulrich Loss
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal

Anmält organ för certifiering av KS-
systemet enligt bilaga X, 2006/42/EG:

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Alboinstrasse 56
12103 Berlin
Id.nr: 0035

Ort och datum för utfärdandet: Wettenberg den 7 Oktober 2009

Juridiskt bindande underskrift
Heinz Schmersal
Verkställande direktör

EG-överensstämmelseförklaring

Översättning av original försäkran  
om överensstämmelse
gäller från och med den 29 december 2009

Elan Schaltelemente GmbH & Co. KG
Im Ostpark 2, 35435 Wettenberg
Germany
Internet: www.elan.de

Härmed förklarar vi att följande säkerhetskomponenter uppfyller de krav som ställs i de europeiska 
direktiv som anges nedan när det gäller utformning och konstruktion.



Elan Schaltelemente GmbH und Co. KG
Im Ostpark 2, D - 35435 Wettenberg
Postfach 11 09, D - 35429 Wettenberg

Telefon +49 - (0)6 41 - 98 48 - 0 
Telefax +49 - (0)6 41 - 98 48 - 4 20
E-Mail: info-elan@schmersal.com
Internet: http://www.elan.de
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