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1. Om dette dokument

1.1 Funktion

Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de ngdvendige
informationer om montering, idriftseettelse, sikker drift og afmontering
af sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares

i en leeselig og tilgaengelig tilstand.

1.2 Malgruppe: autoriseret fagpersonale
Alle handteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, ma kun
udferes af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af anlaegsejeren.

Du ma kun installere udstyret og tage det i brug nar du har leest og
forstaet betjeningsvejledningen og er bekendt med de gaeldende
forskrifter vedrerende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering
forudseetter kvalificeret kendskab til de relevante love og
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3 Anvendte symboler

Information, tip, bemaerk:
Dette symbol markerer nyttige supplerende informationer.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfare forstyrrelser eller fejlfunktioner.

Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfere en personskade og/eller skade pa maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse

De produkter der beskrives i naervaerende vejledning, er udviklet til at
overtage sikkerhedsmaessige funktioner som del af et samlet anlaeg
eller en samlet maskine. Producenten af et anlaeg eller en maskine har
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen ma udelukkende bruges i henhold til felgende
forklaringer eller til de formal den er godkendt til af producenten.
Du kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesomradet i kapitlet
"Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger

Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer
i Schmersal katalogerne eller i online-kataloget
pa internettet pa www.schmersal.net.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til
endringer der tjener tekniske fremskridt.

Nar sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrgrende montage,
idriftseettelse, drift og service overholdes, forekommer der sa vidt vides
ingen restrisici.
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1.6 Advarsel mod fejlagtig brug

Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den
tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug
af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer
eller skader pa maskin- eller anleegsdele. Overhold ogsa
anvisningerne i standarden ISO 14119.

1.7 Fritagelse for ansvar

Vi patager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der opstar
som felge af montagefej| eller tilsideszettelse af denne betjeningsvejledning.
Producenten hzfter ikke ved skader, der opstar som felge af, at der
benyttes reserve- eller tilbehgrsdele, der ikke er godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer pa egen hand
er ikke tilladt af sikkerhedsmaessige grunde og medferer, at producenten
fralaegger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstar som felge heraf.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Typenggle
Denne betjeningsvejledning geelder for fglgende typer:

BNS-B20-0Z2-3-®

Nr. Option Beskrivelse
©) 11 1 sluttekontakter/1 brydekontakter
12 1 sluttekontakter/2 brydekontakter
02 2 brydekontakter
uden LED
G med LED
med tilslutningsledning forneden
H med tilslutningsledning bagtil
ST med stik M12 forneden
@ L til venstrehzengslede dare
R til hgjrehaengslede dgre

2.2 Specialudferelser

For specialudfarelser der ikke er angivet i typengglen under 2.1, gaelder
de ovenfor og nedenfor anfgrte angivelser pa tilsvarende vis i det
omfang de stemmer overens med den standardmaessige udfarelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedsdgrgrebssystemet BNS-B20 bruges i sikkerhedsstramkredse
til positionsovervagning af beveegelige beskyttelsesanordninger iht.
1ISO 14119 og IEC 60947-5-3. Til aktivering af sikkerhedssensorerne er
det kun BNS-B20-B01-aktuatorerne, der kan bruges; gaengse magneter
fungerer ikke.

Sikkerhedssensorerne bruges til formal, hvor den farlige tilstand
afsluttes uden forsinkelse, nar beskyttelsesanordningen abnes.

Sikkerhedskontaktanordningerne er klassificeret i henhold
til ISO 14119 som type 4-koblingsmekanismer.

Standarden IEC 60947-5-3 overholdes kun af hele systemet samlet;
sikkerhedsdergrebssystem BNS-B20 og sikkerhedsanalysen (AES, SRB).

BNS-B20

Bedgmmelse og dimensionering af sikkerhedskaeden skal
udfgres af brugeren i henhold til de relevante standarder
og forskrifter og afhaengigt af det kreevede sikkerhedsniveau.

Den overordnede styring, som sikkerhedskomponenterne
er forbundet med, valideres iht. relevante normer.

2.4 Tekniske data
Forskrifter:

IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14

Hus:

glasfiberforstaerket termoplast

Beskyttelsesklasse:

IP67 iht. IEC 60529

Tilslutningsmade:

Ledning LIYY eller stik M12

Tilslutningsledning: 4 x 0,25 mm?
med signalkontakt: 6 x 0,25 mm?
Stikversion: M8 x 1, 4-polet
med signalkontakt: M8 x 1, 8-polet
Virkemade: magnetisk
Aktuator: BNS-B20-B01
Kodningstrin ifglge 1ISO 14119: lav
Graenseafstande:
- sikret koblingsafstand s,: 0 mm
- sikret frakoblingsafstand s,: 22 mm
Koblingstilstandsvisning: LED kun med bestillingsindeks G
Isolationsspaending U;: 32V
Stgdspaendingsstabilitet U;,,: 0,8 kV

Koblingsspeending:

med stik: max. 24 VDC

med stik og LED: max. 24 VDC
med ledning: max. 110 VAC/DC
med ledning og LED: max. 24 VDC

Tilkoblingsstrem:

uden LED: maks. 250 mA
med LED: maks. 10 mA

Koblingseffekt:

uden LED: maks. 3 W
med LED: maks. 240 mW

Maximal kortslutningsstrgm: 100 A
Omgivelsestemperatur: -25°C...+70°C
Opbevarings- og transporttemperatur: -25°C...+70°C
Maks. Koblingsfrekvens: 5Hz
Stgdstabilitet: 30g/11ms

Vibrationsstabilitet:

10 ... 55 Hz, amplitude 1 mm

Maks. dgrmasse:

Drejeder: 5 kg; skydeder: 3 kg

2.5 Sikkerhedsklassifikation
Forskrifter:

ISO 13849-1

Sikkerhedskontakter:
- bryder / bryder kombination:
- bryder / slutter kombination:

S11-812 og S21-S22
$21-822 og S13-S14

Beregnet struktur:
- 2-kanalsanvendelse:

anvendelig op til kat. 4 / PL e
med egnet logikenhed

B,op Bryder (NC) ved 20 % kontaktbelastning: 25.000.000
B,op Slutter (NO) ved 20 % kontaktbelastning: 25.000.000
Brugsvarighed: 20 ar
MTTE, = B1op Nop — dop X hop X 3600 s/h

0,1 X Nop tcycle

(Konstaterede veerdier kan variere, afhaengigt af de applikationsspecifikke
parametre hop, dop og tcycle samt belastningen.)

Hvis flere sikkerhedskomponenter er forbundet i serie, er Performance
Level i henhold til ISO 13849-1 reduceret pa grund af reduceret fejlsagning.
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3. Montage

3.1 Generel montageanvisning

Standarden ISO 14119 skal overholdes
under monteringen.

- Sikkerhedsdgrgrebssystemet BNS-B20 er kun egnet til en
anvendelse i sma og lette beskyttelsesanordninger, maks. dermasser:
Drejeder: 5 kg; skydeder: 3 kg

- Montage er kun tilladt i spaendingsfri tilstand

- Nar aktiveringsfladerne er placeret over for hinanden,
er montagepositionen vilkarlig

- Fastger kun sikkerhedssensoren pa jeevne flader, da der ellers
kan opsta spaendinger, som eventuelt kan gdeleegge sensoren
eller @ndre greenseafstandene

- Sikkerhedssensoren og aktuatoren mé ikke anbringes i steerke
magnetfelter

- Sikkerhedssensoren og aktuatoren ber ikke anbringes pa
ferromagnetisk materiale. Der skal anvendes et ikke-magnetisk
mellemstykke pa mindst 5 mm tykkelse eller det originale
afstandsstykke. Der ber ligeledes anvendes ikke-magnetiske skruer
til monteringen.

- Sikkerhedsensoren og aktuatoren ma ikke udseettes for staerke
vibrationer og slag/sted.

- Hold jernspéaner borte

- Montageafstand mellem to systemer min. 50 mm

Sikkerhedssensoren og aktuatoren skal monteres permanent
og sikres mod forskydning med egnede foranstaltninger
(anvend envejsskruer, klaebning, opboring af skruehoveder,
stiftning) pa afskaermningen.

Unbrakoskruerne M5 samt fiederskiverne, der skal bruges fil
monteringen, er ikke en del af leveringen.
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3.2 Mal
Alle mal i mm.
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3.3 Forste montering

BNS-B20

Arbejdstrin 1

Boring iht. borebilledet:

Skru 4 x M5 (hvis ngdvendigt)
og sensormodulet med
unbrakoskruerne DIN912-M5
(lzengde mindst 16 mm) i plant
med dgrstolperne

Arbejdstrin 2

Skub sensorens plader
(skruedaeksel) ind i abningen,
og lad dem ga i hak

Arbejdstrin 3

Haegt grebets fiedre af.
Loft grebet ud med en
skruetraekker

Arbejdstrin 4

Skru grebsdelen lgst pa med
unbrakoskruerne DIN912-M5,
sa delen senere kan justeres.

X

Arbejdstrin 5

Juster grebsdelen i forhold til
sensormodulet (overkant sensor-
og grebsdel i samme hgjde)

3.4 Vedligeholdelse og service

Arbejdstrin 6

Tryk grebet ned, sa det gar i hak.
Juster grebsdelen ngjagtigt i forhold
til sensormodulet. Skru grebsdelen
pa med den medfglgende unbrako-
nggle.

Arbejdstrin 7
Heegt fiederen ind i grebsdelen

Arbejdstrin 8
Opret en forbindelse til sikkerheds-
modulet AES (stikforbindelse)

Arbejdstrin 1
Lasn stikket

Arbejdstrin 2

Skub sensorens placer ud med
skruetraekkeren, skrue apparatet
Igst (hvis nedvendigt)

Arbejdstrin 3
Haegt grebets fiedre af

Arbejdstrin 4

Loft grebet ud med en skrue-
traekker, skru apparatet Igst

(hvis n@dvendigt). Fremgangsmade
ved fastgerelse: se den fgrste
montering
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3.5 Justering

BNS-B20 varianternes LED'er kan kun anvendes til en overordnet
indstilling. Kontroller derefter, om de to sikkerhedskanaler fungerer
korrekt med et tilsluttet analysemodul.

Anbefalet justering
Juster sikkerhedssensoren og aktuatoren til en afstand pa
0,5 X S,-

4. Elektrisk tilslutning

4.1 Generelle informationer til den elektriske tilslutning

Den elektriske tilslutning ma kun udferes i speendingsfri
tilstand og af uddannet fagpersonale.

Sikkerhedssensorerne skal tilsluttes iht. arefarverne eller
pinkonfigurationen.

4.2 Kontaktvarianter

Kontaktstillingen viser den aktiverede sensorfunktion med lukket
beskyttelsesdar. Ved sikkerhedssensorer med LED lyser denne,
nar beskyttelsesdgren er lukket.

Sikkerhedskontakter: S21-S22 og S11-S12 eller S13-S14
Meldingskontakt: S31-832

Versionernes pinkonfiguration med indbygget stik i parentes;
arefarverne angivet til ledningsversion.

BNS-B20-11Z
(3) BK S13 ——S14 BU (4)
() WHS21——S22BN (2)

BNS-B20-12Z

(3) GY S13——S14 PK (4)
(1) GN S21—— S22 YE (2)
(5) WH S31——S32 BN (6)

BNS-B20-02Z
(3) BKSMo—u—S12BU (4)
() WH S21—_—S22BN (2)

BNS-B20-11Z2G
(3) BK S13 ———S14 BU (4)
() WH S21-Z_— S22 BN (2)

BNS-B20-12ZG

(3) GY S13 — S14 PK (4)
(1) GNS21 o—\r+>H S22 YE (2)
(5) WH S31—_—S32BN (6)

BNS-B20-02ZG
(3) BKSM e S12BU (4)
(1) WHS21 (»H\L—o S22BN (2)

4.3 Tilslutning

BNS-B20-12z(G) kan drives enten pa sikkerhedsanalysemoduler med
slutter/bryder-indgange eller pa sikkerhedsanalysemoduler med to
bryder-indgange. Afhaengigt af sikkerhedsanalysens art skal sensorerne
tilsluttes som angivet nedenfor. Afhaengigt af de sikkerhedsrelevante
kontakter er der en ekstra bryder- eller slutter-kontakt til radighed til
meldinger. Pa sikkerhedssensorer med LED er kontakten i kanal S21 —
S22 og lyser, nar beskyttelsesanordningen er lukket.

Tilslutning til sikkerhedsanalysemodulerne med
slutter/bryder indgang
Slutter: S13-S14 til slutterindgangen pa
sikkerhedsanalysemodulet
(sikkerhedsanalyse AES:
Klemme S13 - S14)

til bryder-indgangen pa
sikkerhedsanalysemodulet
(sikkerhedsanalysemodul AES:
klemme S21 - S22)

kan anvendes som signalkontakt

Bryder: S21 - S22

Bryder: S31 - S32
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Tilslutning til sikkerhedsanalysemodulerne

med bryder/bryder indgang

Bryder: S21 - S22 til den 1. bryder-indgang pa
sikkerhedsanalysemodulet
(sikkerhedsanalysemodul AES:
klemme S21 - S22)

til den 2. bryder-indgang pa
sikkerhedsanalysemodulet
(sikkerhedsanalysemodul AES:
klemme S11 - S12)

kan anvendes som signalkontakt

Bryder: S31-S32

Slutter: S13 - S14

Sikkerhedssensorens kodning er - afhaengigt af tilslutningsmaden -
dermed sikret.

Forbrugere med hgje indkoblings- og frakoblingsspidser skal forsynes
med en egnet sikkerhedsbestykning.

Du kan finde yderligere informationer om valget af egnede
sikkerhedsanalyseenheder i Schmersal katalogerne eller
i online-kataloget pa internettet pa www.schmersal.net.

Rent teknisk er det muligt at tilslutte flere sikkerhedsdergrebssystsmer
BNS-B20 til et egnet sikkerheds-analysemodul AES. Til tilslutning

af flere sikkerhedssensorer (kontroller tilladelsen!) skal disses
sluttekontakt-kanaler parallelkobles og disses brydekontakt-kanaler
serieforbindes. Til faelles forbindelse af op til 4 sikkerhedssensorer

som bryder/bryder eller bryder/slutter versioner kan indgangs-
udvidelsesmodulet PROTECT-IE-11 eller -02 eller PROTECT-PE-11(-AN)
eller -02 anvendes.

Sikkerhedssensorerne BNS-B20 med LED'er bgr, undtaget indgangs-
udvidelsesmodulerne Protect-IE, ikke serieforbindes. LED'ernes
lysstyrke aftager meget heraf, og spaendingsfaldet underskrider evt.
minimums indgangsspaendingen i det efterkoblede analysemodul.

4.4 Stikforbindelse

Indbygget apparatstik
M12, 8 polet

M12, 4-polet
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5. Idriftseettelse og service

5.1 Funktionskontrol
Sikkerhedssensorens sikkerhedsfunktion skal testes.
Falgende skal overholdes:
1. Sikkerhedssensoren og aktuatoren skal sidde fast
2. Kabeltilfgrslen skal sidde fast og veere intakt
3. Systemet méa pa ingen made vaere snavset

(iseer ikke pga. jernspaner)

5.2 Service

Ved korrekt installation og tilsigtet anvendelse er sikkerhedssensoren
servicefri. Vi anbefaler en regelmaessig syns- og funktionskontrol med
felgende trin:

« Kontrol af aktuatoren og sikkerhedssensoren (skal sidde fast)

* Fjernelse af eventuelle jernspaner

« Kontrol af kabeltilfgrslen (ingen beskadigelser)

A Der skal sgrges for konstruktionsmaessige og organisatoriske
foranstaltninger i samtlige faser af sikkerhedsafbryderens
levetid for at beskytte mod manipulationer samt for at sikre,
at sikkerhedsanordningen ikke kan omgas, f.eks. ved at
anvende en ekstra aktuator.

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

6. Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage
Sikkerhedsafbryderen ma kun demonteres i spaendingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse
Sikkerhedsafbryderen skal bortskaffes fagligt korrekt
i henhold til de nationale forskrifter og love.

BNS-B20
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7. EU-overensstemmelseserklaering

Overseettelse af den originale
overensstemmelseserklaering

Komponentens betegnelse:

Type:

Komponentens beskrivelse:

Relevante direktiver:

Anvendte standarder:

Befuldmaegtiget til sammenstilling
af den tekniske dokumentation:

Sted og dato for udstedelsen:

BNS-B20-D-DA

EU-overensstemmelseserklaering

$ SCHMERSAL

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hermed erklzerer vi at de nedenfor anfarte komponenter svarer til de nedenfor anferte europaeiske direktiver
pa basis af deres udferelse og konstruktionstype.

BNS-B20

se typengglen

Kodet sikkerhedssensor med magnetisk funktion,
som er kombineret med Schmersal-analyseenhederne
AES/AZR/SRB eller en lignende sikkerhedsrettet
styring, der opfylder kravene i IEC 60947-5-3.

2006/42/EG
2011/65/EU

Maskindirektivet
RoHS-direktivet

DIN EN 60947-5-3: 2014,
DIN EN ISO 14119: 2014

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 20. juli 2017

sl

Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direkter

(i)

$ SCHMERSAL

Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklaering
kan downloades pa internettet pa www.schmersal.net.



K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postbox 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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