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1. Zu diesem Dokument

1.1 Funktion

Die vorliegende Betriebsanleitung liefert die erforderlichen Informatio-
nen fur die Montage, die Inbetriebnahme, den sicheren Betrieb sowie
die Demontage des Sicherheitsschaltgerates. Die Betriebsanleitung ist
stets in einem leserlichen Zustand und zugénglich aufzubewahren.

1.2 Zielgruppe: autorisiertes Fachpersonal

Samtliche in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Handhabungen
durfen nur durch ausgebildetes und vom Anlagenbetreiber autorisiertes
Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Installieren und nehmen Sie das Gerat nur dann in Betrieb, wenn Sie
die Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den
geltenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhiitung
vertraut sind.

Auswahl und Einbau der Gerate sowie ihre steuerungstechnische Einbin-
dung sind an eine qualifizierte Kenntnis der einschlagigen Gesetze und
normativen Anforderungen durch den Maschinenhersteller geknuipft.

1.3 Verwendete Symbolik

Information, Tipp, Hinweis:
Dieses Symbol kennzeichnet hilfreiche Zusatzinformationen.

Vorsicht: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises konnen
Storungen oder Fehlfunktionen die Folge sein.

Warnung: Bei Nichtbeachten dieses Warnhinweises kann ein
Personenschaden und/oder ein Schaden an der Maschine
die Folge sein.

1.4 BestimmungsgemaRer Gebrauch
Das Schmersal-Lieferprogramm ist nicht fiir den privaten Verbraucher
bestimmt.

Die hier beschriebenen Produkte wurden entwickelt, um als Teil einer
Gesamtanlage oder Maschine sicherheitsgerichtete Funktionen zu
Ubernehmen. Es liegt im Verantwortungsbereich des Herstellers einer
Anlage oder Maschine, die korrekte Gesamtfunktion sicherzustellen.

Das Sicherheitsschaltgerat darf ausschlieBlich entsprechend der
folgenden Ausfilhrungen oder flir durch den Hersteller zugelassene
Anwendungen eingesetzt werden. Detaillierte Angaben zum Einsatzbe-
reich finden Sie im Kapitel ,Produktbeschreibung®.

1.5 Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung sowie landesspezifische
Installations-, Sicherheits- und Unfallverhltungsvorschriften sind zu
beachten.

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte den
Schmersal Katalogen bzw. dem Online-Katalog im Internet
unter products.schmersal.com.

Alle Angaben ohne Gewéhr. Anderungen, die dem technischen
Fortschritt dienen, vorbehalten.

Restrisiken sind bei Beachtung der Hinweise zur Sicherheit sowie
der Anweisungen bezuglich Montage, Inbetriebnahme, Betrieb und
Wartung nicht bekannt.
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1.6 Warnung vor Fehlgebrauch

Bei nicht sachgerechter oder nicht bestimmungsgemafer
Verwendung oder Manipulationen kénnen durch den Einsatz
des Sicherheitsschaltgerates Gefahren fiir Personen oder
Schaden an Maschinen- bzw. Anlagenteilen nicht ausge-
schlossen werden.

1.7 Haftungsausschluss

Fir Schaden und Betriebsstérungen, die durch Montagefehler oder
Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung entstehen, wird keine Haftung
Ubernommen. Firr Schaden, die aus der Verwendung von nicht durch
den Hersteller freigegebenen Ersatz- oder Zubehdrteilen resultieren,
ist jede weitere Haftung des Herstellers ausgeschlossen.

Jegliche eigenmachtige Reparaturen, Umbauten und Veranderungen
sind aus Sicherheitsgriinden nicht gestattet und schlielen eine Haftung
des Herstellers flir daraus resultierende Schaden aus.

2. Produktbeschreibung

2.1 Typschlissel
Diese Betriebsanleitung ist gultig fir folgende Typen:

BNS 300-01ZG-®-@-®

Nr. Option Beschreibung
Anschlussleitung
ST integrierter Stecker
U, 24 VDC
24VAC U, 24 VAC
2246 U, 42 VAC
© 2211 erhdhter Schaltabstand
2230 zusatzlicher Meldeausgang
2271 Ausflihrung mit PUR-Leitung
2334 erhohter Schaltabstand und

zusatzlicher Meldeausgang

2.2 Sonderausfiihrungen

Fir Sonderausfiihrungen, die nicht im Typschlussel unter 2.1 aufgefihrt
sind, gelten die vor- und nachgenannten Angaben sinngeman, soweit
diese mit der serienméaBigen Ausfiihrung Ubereinstimmen.

2.3 Bestimmung und Gebrauch

Der Sicherheits-Sensor zum Einsatz in Sicherheitsstromkreisen dient
zur Stellungsliberwachung beweglicher Schutzeinrichtungen nach

EN ISO 14119 und EN 60947-5-3. Zur Betatigung der Sicherheits-
Sensoren kénnen nur die Betatiger BPS 300, BPS 300S, BPS 303 bzw
BPS 303 SS verwendet werden, handelsiibliche Magnete sind nicht
wirksam.

Die Sicherheitsschaltgerate sind gemaR EN ISO 14119 als
Bauart 4-Verriegelungseinrichtungen klassifiziert.

Die Sicherheitsschalter kommen bei Anwendungen zum Einsatz bei
denen der gefahrbringende Zustand beim Offnen der Schutzeinrichtung
ohne Verzégerung beendet wird.

Die Norm EN 60947-5-3 wird nur durch das komplette System
Sicherheits-Sensor (BNS mit integrierter Auswertung) und Betatiger
(BPS) erfillt.

Die Bewertung und Auslegung der Sicherheitskette ist
vom Anwender entsprechend der relevanten Normen
und Vorschriften und in Abhangigkeit vom erforderlichen
Sicherheitsniveau vorzunehmen.

Das Gesamtkonzept der Steuerung, in welche die
Sicherheitskomponente eingebunden wird, ist nach den
relevanten Normen zu validieren.

BNS 300
2.4 Technische Daten
Vorschriften: EN 60947-5-3
Gehause: glasfaserverstarkter Thermoplast
Anzugsdrehmoment: max. 300 Ncm, SW 36
Schutzart: IP67 gem. EN 60529

Verschmutzungsgrad: 3
Anschlussart: Leitung Boflex 4 x 0,75 mm?,

Stecker M12 x 1, 4-polig
Leitung YSLY®-0 5 x 0,75 mm?

- Bestellindex -2230:

Wirkweise: magnetisch

Betatiger: BPS 300, BPS 300S, BPS 303, BPS 303 SS, codiert

Codierstufe gemal EN ISO 14119: gering

Schaltabstande nach EN 60947-5-3:

- Gesicherter Schaltabstand s, 5 mm,
8 mm (Bestellindex -2211/-2334)

- Gesicherter Ausschaltabstand s, 15 mm,

18 mm (Bestellindex -2211 / -2334)

Betriebsspannung: 24 VAC/DC +10% / -15%
- Bestellindex -2246: 42 VAC +10% / -15%
Betriebsstrom: 30 mA
- Ausfiihrung 24VAC und -2246: 70 mA

BemessungsstoRspannungsfestigkeit Uj,,: 4 kV

Bemessungsisolationsspannung U;: 250 VAC / 30 VDC
Bedingter Kurzschlussstrom: 100 A
Ausgang: 1 Freigabepfad
Schaltspannung: max. 250 VAC
Laststrom: max. 3A
Schaltleistung: max. 750 VA
Kurzschlussschutz: 3 A gG D-Sicherung nach EN 60269-1
Zuséatzlicher Meldekontakt: max. 100 mA
Umgebungstemperatur: -25°C ... +55°C
Lager- und Transporttemperatur: -25°C...+70 °C
Max. Schaltfrequenz: 5Hz
Schockfestigkeit: 30g/11ms
Schwingfestigkeit: 10 ... 55 Hz, Amplitude 1 mm
Storfestigkeit: geman EN 61000-6-2

2.5 Sicherheitsbetrachtung
Vorschriften:

Vorgesehene Struktur:

- 1-kanaliger Einsatz:

EN ISO 13849-1

einsetzbar bis Kat.1/PL ¢
bei max. 5 Mio. Schaltzyklen / Jahr
fur Sensor und bei MTTF, = 40 Jahre

fur Sicherheitskontakt
B.op -Wert Sicherheitskontakt:
- bei max. 100% Kontaktlast: 400.000
- bei max. 80% Kontaktlast: 1.000.000
- bei max. 60% Kontaktlast: 2.500.000
- bei max. 40% Kontaktlast: 7.500.000
- bei max. 20% Kontaktlast: 20.000.000
Gebrauchsdauer: 20 Jahre
MTTEp = 5 1B10D Nop = dop X hop X 3600 s/h

, 1 X Nop tcycle

(Ermittelte Werte kénnen in Abhangigkeit der applikationsspezifischen
Parameter h,,, d,, und t,,. sowie der Last variieren.)

Werden mehrere Sicherheitskomponenten in Reihe geschaltet, wird

der Performance Level nach EN ISO 13849-1 aufgrund verringerter
Fehlererkennung unter Umsténden reduziert.
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3. Montage

3.1 Allgemeine Montagehinweise

Montage nur im spannungslosen Zustand zulassig

Bei der Montage sind die Anforderungen der Norm
EN ISO 14119 zu beriicksichtigen.

» Sicherheits-Sensor und Betéatiger nicht als Anschlag nutzen

+ Die Montagelage ist beliebig, vorausgesetzt die Betatigungsflachen
stehen sich gegenlber

* Den Sicherheits-Sensor mittels der beiden Muttern in der vorge-
sehenen Befestigungsbohrung festschrauben (max. Anzugsdreh-
moment 300 Ncm)

* Sicherheits-Sensor und Betatiger nicht in starken Magnetfeldern
anbringen

« Sicherheits-Sensor und Betatiger mdglichst nicht auf ferromagneti-
schem Material anbringen

» Sicherheits-Sensor und Betéatiger keinen starken Vibrationen und
StéRen aussetzen

+ Eisenspane fernhalten

» Montageabstand zwischen zwei Systemen min. 50 mm

Der Betatiger ist durch geeignete Malnahmen (Verwendung
von Einwegschrauben, Verkleben, Aufbohren von Schrau-
benkdpfen, Verstiften) an der Schutzeinrichtung unlésbar zu
befestigen und gegen Verschieben zu sichern.

3.2 Abmessungen
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BNS 300

Betatiger BPS 300
kunststoffgekapselt, Durchgangsbohrung
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metallgekapselt, Sacklochgewinde
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Betatiger BPS 303
fur Nahrungsmittelbereich, kunststoffgekapselt, Sacklochgewinde
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Betatiger BPS 303 SS
fur Nahrungsmittelbereich, metallgekapselt, Sacklochgewinde
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Betatiger BPS 303 und BPS 303 SS

Die Betatiger sind primar flr den Einsatz in der lebensmittelverarbeiten-
den Industrie vorgesehen und tragen deshalb keinen Aufdruck.

Die Befestigung der Betatiger erfolgt mit der beiliegenden Einweg-
schraube. Die Befestigungsbohrung sollte einen Durchmesser von

4,5 mm aufweisen. Seitlich von der Befestigungsbohrung ist eine zweite
Bohrung vorzusehen. Diese dient zur Aufnahme des Verdrehschutz-
Zapfens.

Die Positionierung des Zapfens ist der untenstehenden Abbildung zu
entnehmen.
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3.3 Axialer Versatz

Sicherheits-Sensor und Betéatiger tolerieren einen horizontalen und
vertikalen Versatz zueinander. Der mdgliche Versatz ist abhéngig vom
Abstand der aktiven Flachen von Sensor und Betétiger. Innerhalb des
Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet.

Die angegebenen Schaltabstande beziehen sich auf gegeniiber
montierte Sicherheits-Sensoren und Betatiger.

gesicherter Schaltabstand: S.0 = 5 mm,
8 mm (Bestellindex -2211, -2334)
gesicherter Ausschaltabstand: s, =15 mm,

18 mm (Bestellindex -2211, -2334)

3.4 Justage
Wenn sich die Mittelmarkierung des Betéatigers innerhalb der dargestell-
ten Grundeinstellungszone befindet, erfolgt die Freigabe.

Empfohlene Justage
Sicherheits-Sensor und Betatiger auf einen Abstand von
0,5 x s,, ausrichten.

4. Elektrischer Anschluss

4.1 Allgemeine Hinweise zum elektrischen Anschluss

Der elektrische Anschluss darf nur im spannungslosen
Zustand und von autorisiertem Fachpersonal durchgefiihrt
werden.

Die Sicherheits-Sensoren sind entsprechend den angegebenen Ader-
farben / Anschlussbezeichnungen bzw. Pinbelegungen anzuschlieRen.

4.2 Kontaktvarianten

Die Kontaktstellung zeigt die betatigte Sensorfunktion bei geschlos-
sener Schutztlr. Die LED leuchtet, wenn die Schutztiir geschlossen
ist. Induktive Verbraucher (z.B. Schiitze, Relais etc.) sind durch eine
geeignete Beschaltung zu entstoren.
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BNS 300

4.3 Steckverbinder
Integrierter Geratestecker M12, 4 polig

b 3

5. Inbetriebnahme und Wartung

5.1 Funktionspriifung
Das Sicherheitsschaltgerat ist hinsichtlich seiner Sicherheitsfunktion zu
testen. Hierbei ist vorab Folgendes zu gewahrleisten:
1. fester Sitz von Sensor und Betatiger
2. fester Sitz und Unversehrtheit der Zuleitung
3. das System ist von jeglicher Verschmutzung
(insbesondere Eisenspane) befreit

5.2 Wartung

Bei ordnungsgemaler Installation und bestimmungsgemaRer Verwen-
dung arbeitet der Sicherheits-Sensor wartungsfrei.

In regelmaRigen Abstanden empfehlen wir eine Sicht- und Funktions-
prifung mit folgenden Schritten:

+ Betatiger und Sicherheits-Sensor auf festen Sitz prifen

« etwaige Eisenspéane entfernen

» Zuleitung auf Beschadigung Uberpriifen

In allen betriebsmaRigen Lebensphasen des Sicherheits-
schaltgerates sind konstruktiv und organisatorisch geeignete
MaRnahmen zum Manipulationsschutz beziehungsweise
gegen das Umgehen der Sicherheitseinrichtung, beispiels-
weise durch Einsatz eines Ersatzbetatigers, zu treffen.

Beschadigte oder defekte Gerate sind auszutauschen.

6. Demontage und Entsorgung

6.1 Demontage
Das Sicherheitsschaltgerat ist nur in spannungslosem Zustand zu
demontieren.

6.2 Entsorgung

Das Sicherheitsschaltgerat ist entsprechend der nationalen Vorschriften
und Gesetze fachgerecht zu entsorgen.

® SCHMERSAL
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7. EU-Konformitatserklarung

Original

Bezeichnung des Bauteils:

Typ:

Beschreibung des Bauteils:

Einschldgige Richtlinien:

Angewandte Normen:

Benannte Stelle fiir die Zertifizierung
des QS-Systems nach Anhang X,
2006/42/EG:

Bevollméchtigter fiir die Zusammen-

Ort und Datum der Ausstellung:

BNS300-D-DE

EU-Konformitatserklarung

stellung der technischen Unterlagen:

% SCHMERSAL

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hiermit erkléren wir, dass die nachfolgend aufgeflihrten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den
Anforderungen der unten angefiihrten Européischen Richtlinien entsprechen.

BNS 300

siehe Typenschlussel

Sicherheits-Sensor mit integrierter Auswerteeinheit

2006/42/EG Maschinenrichtlinie
2014/30/EU EMV-Richtlinie
2011/65/EU RoHS-Richtlinie

EN 60947-5-3:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN ISO 13849-2:2012

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 KéIn
Kenn-Nr.: 0035

Oliver Wacker
Mdddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 11. Februar 2022

sl

Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschéaftsfiihrer

]

$ SCHMERSAL

Die aktuell giiltige Konformitatserklarung steht im Internet unter
products.schmersal.com zum Download zur Verfiigung.
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Deutschland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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