
3-4

Perfiles de Seguridad

Componentes

Útil de ayuda pasa-cables SE-WA 

Cable espiral SE-CC 

Detalles en Pedidos
Útil de ayuda pasa-cables, 6m SE-WA
Cable espiral, 1 m extensible a 3 m 
3 x 0,25 mm2 SE-CC 1301
5 x 0,5 mm2 SE-CC 1302
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Transmisor de señal SE-P40

Velocidad hasta A a partir de A 
[mm/s] 100 40 10

Sección curva a1 a2 b c d

Deformación 
9 9,7 24 27 29

recorrido [mm]

Fuerza [N] 92 88 250 400 600

Módulo
conectado 

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C ➁ SE-400C

Observación

Leyenda

A

punto de accionamiento, 
punto de conmutación del módulo

a 

recorrido de accionamiento
b, c, d recorrido de deformación total 

cuando se aplica la fuerza indicada

Post-recorrido = a1,2 – b / c / d

El post-recorrido queda afectado por el tiempo
de respuesta del módulo conectado.

Transmisor de señal SE-P70

Velocidad hasta A 100 a partir de A 10
[mm/s]

Sección curva a1 a2 b c d

Deformación 
8 9,1 51 53 54

recorrido [mm]

Fuerza [N] 22 23 250 400 600

Módulo
conectado 

➀ ➁ ➀➁ ➀➁ ➀➁

➀ SE-100C ➁ SE-400C

Observación

Condiciones de prueba aplicables 
Parámetros de la medición:
Temperatura: T = 23 °C
Posición de montaje: B (según EN ISO 13856-2)
Lugar de medida: C 3 

(según EN ISO 13856-2)
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