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1. Om detta dokument

1.1 Funktion

Denna instruktionsbok innehaller all nédvandig information om
montering, idrifttagning, saker anvandning samt demontering av
sakerhetsbrytaren. Instruktionsboken ska alltid férvaras atkomligt och i
lasbart skick.

1.2 Malgrupp: auktoriserad fackpersonal
All hantering som beskrivs i denna instruktionsbok far endast
genomforas av utbildad och av anvandaren auktoriserad fackpersonal.

Installera och ta enheten i bruk forst nar du har last och forstatt
instruktionsboken, och nar du kanner till géllande féreskrifter om
arbetarskydd och olycksfallsskydd.

Val och montering av enheterna samt deras styrtekniska integrering ar
kopplat till en kvalificerad kunskap om gallande lagar och normkrav fran
maskintillverkaren.

1.3 Anvéanda symboler

Information, tips, anvisning:
Denna symbol kdnnetecknar anvandbar extrainformation.

Se upp: Om denna varningsanvisning ej foljs kan det uppsta
fel eller felfunktioner.

Varning: Om denna varningsanvisning ej foljs kan det uppsta
personskador och/eller skador pa maskinen.

1.4 Avsedd anviandning

Produkterna som beskrivs har har utvecklats for att 6verta
sakerhetsrelaterade funktioner som en del av en komplett anlaggning
eller maskin. Tillverkaren av en anlaggning eller maskin &r ansvarig for
att dess kompletta funktion sakerstalls.

Sakerhetsbrytaren far endast anvandas i enlighet med foljande
utféranden eller for den av tillverkaren godkanda anvandningen.
Detaljerade uppgifter om anvandningsomradet finns i kapitlet
"Produktbeskrivning”.

1.5 Allménna sakerhetsanvisningar
Sakerhetsanvisningarna i instruktionsboken samt géllande
installations-, sdkerhets- och olycksfallsforeskrifter ska beaktas.

Ytterligare teknisk information finns i Schmersal-katalogen
resp. pa www.schmersal.net i online-katalogen pa Internet.

Informationen i denna instruktionsbok tillhandahalls utan garantier och
ar foremal for tekniska andringar.

Inga kénda restrisker finns om sakerhetsanvisningarna samt
anvisningarna for montering, idrifttagning, anvandning och underhall
beaktas.
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1.6 Varning for felanvandning

Vid ej fackmannamassig eller ej avsedd anvandning eller
manipulation kan risker for personer eller skador pa maskin-
resp. anlaggningsdelar inte uteslutas vid anvandning av
sakerhetsbrytaren. Beakta aven relevant information i norm
ISO 14119.

1.7 Ansvarsbefrielse

Inget ansvar tas for skador och driftstérningar, som har uppstatt pga
monteringsfel eller pga att denna instruktionsbok ej har beaktats.
Tillverkaren tar inte ansvar for skador, som har uppstatt pga anvandning
av reserv- eller tillbehdrsdelar som inte har godkants av tillverkaren.

Varje egenmaktig reparation, ombyggnad och férandring ar av
sakerhetsskal inte tillaten och medfér att tillverkaren inte tar ansvar for
skador som uppstar.

2. Produktbeskrivning

2.1 Typnyckel:
Denna instruktionsbok géller for féljande typer:

BNS 33S-12Z®

Nr Alternativ | Beskrivning
@ Utan LED
G Med LED

Aktiveringsmagnet BPS 33S

2.2 Specialversioner
For specialversioner som inte ar angivna under typnéversikt i 2.1 galler
ovriga uppgifter om de stammer éverens med standardutférandet.

2.3 Andamal och anvindning

Séakerhetssensor BNS 33S ar utférd for anvandning i
sakerhetsstromkretsar och ar avsedd for Iagesdvervakning av rorliga
skyddsanordningar enligt ISO 14119 och IEC 60947-5-3. For att
aktivera sékerhetssensorerna far endast aktiveringsmagnet BPS 33S
anvandas, vanliga magneter som finns i handeln fungerar inte.

Sékerhetskopplingsenheterna ar klassificerade som
kategori 4-enheter enligt ISO 14119.

Séakerhetsbrytarna anvands vid tillampningar déar risken upphér utan
férdréjning nar skyddet éppnas.

Standarden IEC 60947-5-3 uppfylls endast genom det kompletta
systemet sakerhetssensor (BNS 33S), aktiveringsmagnet (BPS 33S)
och sakerhetsreld (AES/SRB).

Anvandaren bedémer och utformar sékerhetskretsen i
enlighet med relevanta normer och féreskrifter och mot
bakgrund av den nédvandiga sakerhetsnivan.

Styrningens totalkoncept, i vilken sakerhetskomponenterna
ingar, ska valideras enligt relevanta normer.

BNS 33S

2.4 Tekniska data

Foreskrifter: |IEC 60947-5-3, BG-GS-ET-14
Kapsling: Rostfri V4A enligt DIN 1.3960
Skyddsklass: IP69K enligt IEC 60529
Anslutning: Anslutningskabel LIYY (livsmedelsbestandig)
Anslutningskabel: 6 x 0,25 mm?
Funktionssatt: magnetiskt
Aktiveringsmagnet: BPS 33S, kodad
Kodningsniva enligt ISO 14119: lag

Kopplingsavstand:

- garanterat tillkopplingsavstand s, 8 mm
- garanterat frankopplingsavstand s,,: 18 mm
Statusindikering: lysdiod endast med bestallningsindex G
Isolationsmarkspanning U;:

- utan LED: 125 VAC/VDC
- med LED: 32 VAC/DC
Markstotspanning U,

-utan LED: 1,5 kV
-med LED: 0,8 kV

Kopplingsspanning:

- utan LED: max. 100 VAC/DC
- med LED: max. 24 VDC
Kopplingsstrom:

- utan LED: max. 250 mA
- med LED: max. 10 mA
Kopplingsffekt:

-utan LED: max. 3 W
-med LED: max. 240 mW
Villkorlig kortslutningsstrém: 100 A
Omgivningstemperatur: -25°C...+80°C
Lagrings- och transporttemperatur: -25°C ... +80 °C
Max. Kopplingsfrekvens: 5Hz
Stottalighet: 30g/11 ms

Vibrationstalighet: 10 ... 55 Hz, amplitud 1 mm

2.5 Sakerhetsklassificering
Foreskrifter:

Sékerhetskontakter:

- brytande / brytande kombination:
- brytande / slutande kombination:
Avsedd struktur:

- 2-kanalig anvandning:

ISO 13849-1

§21-S22 och §31-S32
S§21-822 och S13-S14

anvandbar till kat. 4 / PL e
med lamplig logikenhet

B,op brytande (NC) vid 20 % kontaktlast: 25 000 000
B,gp slutande (NO) vid 20 % kontaktlast: 25 000 000
Anvandningstid: 20 ar

MTTFp = B1op Nop = dop X hop X 3600 s/h

0,1 X Nop tcycle
(Beréknade varden kan variera beroende pa de applikationsspecifika
parametrarna h,, d,, och t,,,. samt lasten.)
Om flera sakerhetskomponenter seriekopplas, minskas Performance
Level i vissa fall p.g.a. minskad feldetektering enligt ISO 13849-1 .
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3.1 Allmanna monteringsanvisningar
Vid montering ska kraven enligt normen ISO 14119 beaktas.

» Montering endast tillaten i spanningslost tillstand

* Anvand inte sakerhetssensor och magneten som anslag.

» Monteringslaget ar valfritt, forutsatt aktiveringsytorna ar mitt for
varandra

* Placera endast sakerhetssensor pa plana ytor eftersom det annars
kan uppsta spanningar som eventuellt forstor sensorn eller andrar
kopplingsavstanden

* Placera inte sékerhetssensor och magnet i starka magnetfalt

* Placera helst inte sakerhetssensor och nyckel pa ferromagnetiskt
material. Annars foreligger &ndrade gransavstand. Ett ej magnetiskt
mellanstycke med en tjocklek av minst 5 mm ska anvéandas. Likaledes
bor ej magnetiska fastskruvar anvandas

« Utsatt inte sakerhetssensor och magnet for kraftiga vibrationer eller stétar

+ Hall rent fran jarnspanor

» Monteringsavstand mellan tva system min. 50 mm

Séakerhetsbrytare och transpondern skall pa lampligt satt
monteras pa skyddsanordningen sa att den inte gar att lossa
(t.ex. engangsskruvar, limma, borra skruvhuvuden, stifta).

3.2 Matt
Alla matt i mm.
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BNS 33S

3.3 Axiell forskjutning

Sakerhetssensor och magnet tolererar en horisontell och vertikal
forskjutning till varandra. Den méjliga forskjutningen beror pa avstandet
mellan sensors och magnetens aktiva ytan. Inom toleransomradet ar
sensorn tillkopplad dvs. aktiverad.

De angivna kopplingsavstanden ar angivna for sakerhetssensorer
och magneter som ar monterade mitt for varandra.

garanterat tillkopplingsavstand:s,, = 8 mm

garanterat frankopplingsavstand: Ser = 18 mm

3.4 Injustering

Rekommenderad justering
Rikta in sakerhetssensor och magnet med ett avstand pa
0,5 X S,-

Lysdioderna hos BNS 33S varianterna kan uteslutande anvandas
som en grov instéllningshjalp. De bada saékerhetskanalernas korrekta
funktion ska avslutningsvis kontrolleras med ansluten utvardering.
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4. Elektrisk anslutning

4.1 Allménna anvisningar for den elektriska anslutningen

Den elektriska anslutningen far endast utféras i spanningslost
tillstand och av behdriga elektriker.

Séakerhetssensorerna ska anslutas motsvarande de angivna
ledarfargerna.

4.2 Kontaktvarianter

Kontaktdiagrammen &r visade med sékerhetssensorn i aktiverat sakert
lage med stéangd skyddsdorr. Vid sakerhetssensorer med LED lyser
dessa nar skyddsdorren ar stadngd. Utférandenas kontaktkonfigurationer
med och utan LED &r identiska.

BNS 33S-12Z(G)

GY S13 - S14 PK
GN S21 S22 YE
WH S31 ——S32 BN

4.3 Anslutning

Sakerhetssensorn BNS 33S-12Z &r [amplig for anvandning med
sakerhetsrela som styrs via slutande/brytande sakerhetsutgangar eller
brytande/brytande sakerhetsutgangar.

| LED-varianten sitter LED'en mellan S21-S22.

Anslutning till sdkerhetsrelder med slutande / brytande ingangar:

Slutande: S13-S14 till sdkerhetsreldets slutande ingang
(sékerhetsrela AES: anslutning S13-S14)

Brytande: S21-S22 till sékerhetsreldets brytande ingang S21-S22

(sékerhetsreld AES: anslutning S21-S22)
Brytande: S31-S32 kan anvéndas som signalkontakt

Anslutning till sdkerhetsreldaer med brytande / brytande ingangar:
Brytande: S21-S22 till sékerhetsrelaets brytande ingang 1

(sékerhetsreld AES: anslutning S11-S12)
Brytande: S31-S32 till sékerhetsrelaets brytande ingang 2

(sékerhetsreld AES: anslutning S21-S22)
Slutande: S13-S14 kan anvandas som signalkontakt

Information for val av Iamplig sakerhetsévervakning finns
i Schmersal-katalogen resp. under www.schmersal.net i
online-katalogen pa Internet.

Tekniskt sett ar anslutningen av flera sdkerhetssensorer till
sakerhetsovervakning AES/SRB mdjlig. Vid anslutning av flera
sakerhetssensorer (kontrollera att det &r sékerhetsmassigt tillatet)
kopplas slutande parallellt och brytande seriekopplas. Vid gemensam
koppling av upp till 4 sékerhetssensorer som brytande/brytande resp.
brytande/slutande versioner kan ingdngsexpansionsmodul Protect-
IE-11 resp. -02 eller PROTECT-PE-11(AN) resp. -02 anvéandas.

Vid sakerhetssensorer med LED bér ingangsexpansionerna Protect-

IE eller Protect-PE inte kopplas i serie. Lysdiodernas ljusstyrka avtar
harvid mycket kraftigt och spanningsminskningen underskrider ev.
minimiingangsspanningen hos den efterkopplade utvarderingen. Beakta
vid behov reducerad diagnostéckningsgrad (DC) vid anslutning av flera
sakerhetssensorer till en utvarderingsenhet.

BNS 33S

5. Idrifttagning och underhall

5.1 Funktionskontroll

Sékerhetslaset ska testas betraffande dess sakerhetsfunktion. For detta
ska forst féljande garanteras:

1. sensorn och aktiveringsmagneten sitter fast ordentligt

2. kabeln sitter fast ordentligt och ar oskadad

3. systemet &r rent (sarskilt fran jamspan)

5.2 Underhall

Vid korrekt installation och avsedd anvandning ar sakerhetssensorn
underhallsfri.

Vi rekommenderar en 6versyn med en funktionskontroll med jamna
mellanrum med féljande moment:

+ Kontrollera att magneten och sakerhetssensorn sitter fast ordentligt
* Ta bort eventuella jarnspan

+ Kontrollera kablar betraffande skador

| sékerhetsbrytarens alla driftsméassiga livsfaser ska
konstruktivt och organisatoriskt lampliga atgarder vidtas
avseende manipulationsskydd resp. mot hantering av
sakerhetsanordningen, exempelvis genom anvandning av en
reservtransponder.

Skadade eller defekta enheter ska bytas ut.

6. Demontering och sluthantering

6.1 Demontering
Sékerhetsbrytaren far endast demonteras i spanningslost tillstand.

6.2 Sluthantering

Séakerhetsbrytaren ska sluthanteras fackmannamassigt i enlighet med
nationella foreskrifter och lagar.

® SCHMERSAL



Instruktionsbok
Sakerhetssensor

BNS 338

7. EU-6verensstaimmelseforklaring

Original

Komponentens beteckning:

Typ:

Beskrivning av komponenten:

Gallande direktiv:

Tillampade standarder:

Bemyndigad att sammanstalla den
tekniska dokumentationen:

Ort och datum for utfardandet:

BNS33S-D-DE

EU-Overensstammelseforklaring
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K.A. Schmersal GmbH & Co.KG
Maoddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Harmed forklarar vi att foljande komponenter uppfyller de krav som stélls i de europeiska direktiv som anges
nedan nar det géller utformning och konstruktion.

BNS 33S

se typnyckel

Kodad magnetiskt verkande sakerhetssensor tillsammans med
Schmersal 6vervakningsenheter AES / AZR / SRB eller en jamfor-
bar sékerhetsanpassad styrning som uppfyller kraven

i DIN EN 60947-5-3.

Maskindirektiv
RoHS-direktivet

2006/42/EG
2011/65/EU

DIN EN 60947-5-3:2014,
DIN EN ISO 14119:2014

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wauppertal, den 3 februari 2017

sl

Juridiskt bindande underskrift
Philip Schmersal
Verkstallande direktor

]

$ SCHMERSAL

Den aktuella, gallande 6verensstammelseforklaringen finns
for nedladdning pa Internet under www.schmersal.net .
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K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Telefon +49-(0)202-6474-0
Telefax +49-(0)202-6474-100
E-post:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com



	Om detta dokument
	Funktion
	Målgrupp: auktoriserad fackpersonal
	Använda symboler
	Avsedd användning
	Allmänna säkerhetsanvisningar
	Varning för felanvändning
	Ansvarsbefrielse

	Produktbeskrivning
	Typnyckel:
	Specialversioner
	Ändamål och användning
	Tekniska data 
	Säkerhetsklassificering

	Montering
	Allmänna monteringsanvisningar
	 Mått
	Axiell förskjutning
	Injustering

	Elektrisk anslutning
	Allmänna anvisningar för den elektriska anslutningen
	Kontaktvarianter
	Anslutning

	Idrifttagning och underhåll
	Funktionskontroll
	Underhåll

	 Demontering och sluthantering
	Demontering
	Sluthantering

	EU-överensstämmelseförklaring

