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8 EU-overensstemmelseserklaering

1. Om dette dokument

1.1 Funktion

Den foreliggende betjeningsvejledning indeholder de n@dvendige
informationer om montering, idriftsaettelse, sikker drift og afmontering af
sikkerhedsafbryderen. Betjeningsvejledningen skal altid opbevares i en
leeselig og tilgaengelig tilstand.

1.2 Malgruppe: autoriseret fagpersonale

Alle handteringer der beskrives i denne betjeningsvejledning, ma
kun udferes af uddannet fagpersonale der er autoriseret til det af
anlaegsejeren.

Du ma kun installere udstyret og tage det i brug nar du har leest og
forstaet betjeningsvejledningen og er bekendt med de gaeldende
forskrifter vedrerende arbejdssikkerhed og forebyggelse af ulykker.

Valg og montering af udstyret samt den styringstekniske integrering
forudsaetter kvalificeret kendskab til de relevante love og
maskinproducentens krav i henhold til standarder.

1.3 Anvendte symboler

Information, tip, bemaerk:
Nyttige ekstraoplysninger er maerket med dette symbol.

Forsigtig: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfgre forstyrrelser eller fejlfunktioner.

Advarsel: Hvis denne advarsel ikke overholdes, kan det
medfere en personskade og/eller skade pa maskinen.

1.4 Tilsigtet anvendelse
Schmersals leveringsprogram er ikke beregnet til private forbrugere.

De produkter der beskrives i naervaerende vejledning, er udviklet til at
overtage sikkerhedsmaessige funktioner som del af et samlet anlaeg
eller en samlet maskine. Producenten af et anlaeg eller en maskine har
ansvaret for at sikre funktionen i sin helhed.

Sikkerhedsafbryderen méa udelukkende bruges i henhold til fglgende
forklaringer eller til de formal den er godkendt til af producenten. Du
kan finde detaljerede oplysninger om anvendelsesomradet i kapitlet
"Produktbeskrivelse".

1.5 Generelle sikkerhedshenvisninger
Sikkerhedsanvisningerne i betjeningsvejledningen samt nationale
installations- og sikkerhedsregler samt forskrifter til forebyggelse af
ulykker skal overholdes.

Du kan finde yderligere tekniske informationer i Schmersal
katalogerne eller i online-kataloget pa internettet pa products.
schmersal.com.

Uden ansvar for oplysningernes rigtighed. Vi forbeholder os ret til
ndringer der tjener tekniske fremskridt.

Nar sikkerhedsanvisningerne samt anvisningerne vedrgrende montage,
idriftseettelse, drift og service overholdes, forekommer der sa vidt vides
ingen restrisici.
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1.6 Advarsel mod forkert brug

Ved usagkyndig brug eller anvendelse til andet end den
tilsigtede anvendelse samt manipulationer kan der ved brug
af sikkerhedsafbryderen ikke udelukkes farer for personer
eller skader pa maskin- eller anlaegsdele. Overhold ogsa
anvisningerne herom i standarden EN ISO 13855.

1.7 Fritagelse for ansvar

Vi patager os intet ansvar for skader og driftsforstyrrelser, der

opstar som fglge af montagefejl eller tilsideseettelse af denne
betjeningsvejledning. Producenten haefter ikke ved skader, der opstar
som felge af, at der benyttes reserve- eller tilbeharsdele, der ikke er
godkendt af producenten.

Enhver form for reparationer, ombygninger og forandringer pa egen
hand er ikke tilladt af sikkerhedsmaessige grunde og medfgrer, at
producenten fralaegger sig ansvaret for eventuelle skader, der opstar
som fglge heraf.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Typenggle
Denne betjeningsvejledning geelder for falgende typer:

SMS ©-@

Nr. | Option Beskrivelse
4 uden rampeprofil
5 med formstgbt rampeprofil

Bredde x laengde

250-500 250 x 500 mm
500-500 500 x 500 mm
500-1000 500 x 1000 mm
750-1000 750 x 1000 mm
1000-1000 1000 x 1000 mm
1000-1500 1000 x 1500 mm

Sikkerhedsfunktionen og dermed ogsa konformiteten med
maskindirektivet kan kun bevares hvis de ombygninger der
beskrives i denne betjeningsvejledning, udferes korrekt.

2.2 Specialudferelser

For specialudfgrelser der ikke er angivet i typenaglen under 2.1, gaelder
de ovenfor og nedenfor anfgrte angivelser pa tilsvarende vis i det
omfang de stemmer overens med den standardmeessige udferelse.

2.3 Bestemmelse og brug

Sikkerhedskontaktmatterne anvendes til personers beskyttelse

pa maskiner, hvorpa der udgar farlige bevaegelser. Hyppige
anvendelsesomrader er f.eks. afsikring af fareomrader for
treebearbejdningsmaskiner, enkeltsaks lgfteborde eller stansemaskiner.
Kontaktmatterne er en fladeformet beskyttelsesanordning, som
registrerer personers tilstedeveerelse. Kontaktmatten bestar af to
stremfgrende stalplader, der er adskilt fra hinanden. En isolerende
midterlinje sgrger for afstand mellem pladerne. Aktiveres den
trykfalsomme kontaktmatte, oprettes der en elektrisk tveerslutning
mellem stalpladerne. Betraeder en person sikkerheds-kontaktmatten,
kobler det integrerede sikkerhedsrelaemodul den farlige beveegelse fra.

SMS 4
SMS 5

Det komplette sikkerhedssystem bestar af kontaktmatte/r
og en sikkerhedsovervagning SRB-E-301ST, SRB301HC/R
eller SRB301HC/T eller sikkerhedsrelzemodulet
PROTECT-SELECT.

Sikkerhedskontaktmatterne i serierne SMS 4 og SMS 5

ma ikke drives uden sikkerhedsrelzemoduler. | modsat fald
mister typegodkendelsesattesten sin gyldighed.

Bedgmmelse og dimensionering af sikkerhedskaeden skal
udferes af brugeren i henhold til de relevante standarder og
forskrifter og afhaengigt af det kreevede sikkerhedsniveau.

2.4 Sikkerhedsafstand

Ved afsikringens udformning er der lagt saerlig vaegt pa
punkterne maskinefterlgbstid, betjeningspersonalets
tilnaermelseshastighed, sikkerhedsafstand samt treeden bag
om og ga omkring beskyttelsesanordningen. Det skal sikres
med en koncipering og montering, at betjeningspersonalet
ikke kan komme til de farlige steder, far maskinen star
stille. Dette kan omsaettes med standarden EN ISO 13855
(maskinsikkerhed, legemsdeles bevaegelseshastighed) i en
beregningsformel for sikkerhedsafstanden..

Beregningsformel iht. EN ISO 13855:
S=Kx (T1+T2) + (1200 - 0,4 H)

S Minimumssikkerhedsafstand i millimeter, malt fra fareomradet til
registreringspunktet, til registreringslinien eller til beskyttelsesfeltet

K Konstant i millimeter pr. sekund, afledt fra data om legemets eller
legemsdeles tilneermelseshastighed (1600 mm/s)

H Afstand over referenceniveau (f.eks. gulv) i millimeter (ved
kontaktmatter som regel 0 mm)

T1 Beskyttelsesanordningens maksimale reaktionstid mellem
sansningselementet (kontaktmatten) og tidspunktet, for hvornar
beskyttelsesanordningen (sikkerhedsrelaamodulet) har koblet
udgangssignalet i tilstanden "FRA"

T2 Maskinens reaktionstid, dvs. den tid der kraeves til at maskinen
standser eller risikoen er fiernet, efter at udgangssignalet blev
overfart til beskyttelsesanordningen

Sikkerhedsafstanden kan som regel beregnes som fglger:
S =1600 mm/s x (T1 +T2) + 1200 mm

Eksempel:

Sikkerhedsafstanden skal beregnes med en maskinreaktionstid
pa 142,5 ms og en beskyttelsesanordningsreaktionstid pa 45 ms.
Kontaktmatten installeres i gulvhgjde.

S =1600 mm/s x (0,045 s + 0,1425 s) + 1200 mm
S =1600 mm/s x (0,1875 s) + 1200 mm

S =300 mm + 1200 mm

S =1500 mm

Den overordnede styring, som
sikkerhedskomponenterne er forbundet med, valideres
iht. relevante normer.
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2.5 Tekniske data
Forskrifter: EN ISO 13856-1, EN ISO 13849-1
Overflademateriale: Polyurethan, sort, 68 +5 Shore A
Beskyttelsesklasse: IP65 iht. EN 60529

Tilsmudsningsgrad: 3

Omgivelsestemperatur: 0°C...60°C
Opstillingshgjde: 14 mm
Veegt: 24 kg/m?
Aktuatorkraft: 150 N med kugle g 80 mm
Ledning:

SMS 4: 4 x 0,25 mm?
SMS 5: 2 stk. 2 x 0,25 mm?
Ledningsleengde: 6m
Reaktionstid: <25ms

Mekanisk levetid:

> 1,5 million koblingerMekanisk levetid:
Tilladt belastning:

Inaktiv kant:

> 1,5 million koblinger
2.000 N/ @ 80 mm
<10 mm

2.6 Klassifikation
i forbindelse med sikkerhedsreleemodulerne SRB-E-301ST,
SRB301HC/R eller SRB301HC/T eller sikkerhedsreleemodulet

PROTECT-SELECT

Forskrifter: EN ISO 13849-1
PL: d
Kategori: 3
PFH-Wert: 4,2x108/h

Geelder for anvendelser pa op til. 52.000 kontaktcyklusser
pr. &r og med maks. 60 % kontaktbelastning Anden anvendelse pa

forespergsel.
SIL: egnet til applikationer i SIL 2
Brugsvarighed: 20 ar

3.1 Generelle henvisninger

Monteringsfladen skal veere plan, ren og ter. Kontaktmatterne ma
ikke klistres fast. Alle ledninger skal beskyttes mod skader (klemning,
afklipning etc.)

Udlaeg kontaktmatten med grundfladen nedefter, og positioner den korrekt.

Udlzegges der flere kontaktmatter ved siden af hinanden, skal de
sammenfgjes ved stadet. Forbind derefter kontaktmatterne elektrisk (se
kapitlet "elektrisk tilslutning”).

% SCHMERSAL

SMS 4
SMS 5

3.2 Dimensioner
Alle mal i mm.

SMS 4
Tegnforklaring
A Aktiv flade (mal iht. bestillingskoden)
3.3 Tilbeher SMS 4

Rampeskinne SMS 4-RS-3000

90.0"

118
5

85 18,5

40

Hjerneforbinder SMS 4-EV

=

15

61 53
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3.4 Montage SMS 4

Det skal under ledningens udlaegning i rampe- eller
fastgerelsesskinnekanalen kontrolleres, at den ikke bliver klemt.
Anvendes hjgrneforbindere, skal rampeskinnen forkortes 20 mm for
hver hjgrneforbinder.

Seet hjgrneforbinderen ind oppefra i kabelomradet saledes, at kablet
fores inde i kabelkanalen (ill. 1). Bor s, og fastger den pa underlaget
med 6 mm rawlplugs og passende skrue.

(. 1)

Skub rampeskinnerne lateralt hen mod kontaktmatten, og saet dem pa
hjerneforbinderens dorn (ill. 2). Marker fastgerelsespunkterne langs
med markeringsnoten pa skinnen, og forbor 10 mm til propperne.

Markeringsnot

(. 2)

Monter skinner pa underlaget med 6 mm rawlplugs og passende skruer
(omtrentlig for hver 60 cm) (ill. 3).

s .
7,74

(. 3)

Skub de gvrige hjgrneforbindere lateralt hen pa matten, og saet dornen
pa skinneholderen (ill. 4). Bor sa, og fastger den pa underlaget med 6
mm rawlplugs og passende skrue.

SMS 4
SMS 5

Pa maskinsiden foretages afslutningen ved at montere med
monteringsskinnen SMS 4-BS-3000. Monter kabelskinnen pa underlaget
med 6 mm rawlplugs og passende skruer (omtrentlig for hver 60 cm). Far
om muligt ledningen ud til siden (ill. 5).

(Il. 5)

Forbind sa til sidst kontaktmatterne elektrisk (se kapitlet elektrisk
tilslutning).

3.5 Montage SMS 5

Laeg kontaktmatten ud pa det gnskede sted, og ret den ud. Fastger
matten med egnede skruer og rawlplugs i hver side, sa den ikke
rutscher (ill. 6).

(. 6)

Udlaegning af flere matter ved siden af hinanden
Udlaegges flere matter ved siden af hinanden, skal de udlaegges helt op
til hinanden ved stadet (ill. 7).

EBEBe—

. 7)
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De stgbte rampeskinner skal tilskaeres, sa de passer hertil (ill. 8).

(Il 8)

Leeg kontaktmatterne ud pa det enskede sted, og ret dem ud. Forbind
derefter kontaktmatterne elektrisk (se kapitlet "Elektrisk tilslutning".
Fastger kontaktmatterne med egnede skruer og rawlplugs i hver side,
sa de ikke rutscher (ill. 9).

U U (-

(. 9)

Udlaegning af matter med rampe- eller fastgarelsesskinne
Sikkerheds-kontaktmatterne i serien SMS 5 kan ogsa fastgeres med
profilskinnerne 4-RS-3000 og SMS 4-BS-3000. Fjern i dette tilfaelde de
stgbte rampeskinner, og fastger profilskinnerne som beskrevet i kapitel
3.3.

3.6 Kabeludlagning

Kabeludlagning pa maskinsiden

« Udleegning af kontaktmatten direkte under maskinen (ill. 10)

* Anvendelse af en fastgarelsesskinne SMS 4-BS-3000 (ill. 11)
+» Anvendelse af en kabelkanal i virksomheden (ill. 12)

(Ill. 10)

% SCHMERSAL

SMS 4
SMS 5

(. 12)

Anvendes et aluminiumsprofil SMS 4-BS-3000, skal det
stgbte rampeprofil fiernes (se ill. 8).

Kabeludlaegning pa siden, der vender vak fra maskinen
» Udleegning af kontaktmatte direkte ved maskinen (ill. 13)
» Anvendelse af en rampeskinne (ill. 14)

(Il 14)

Anvendes et aluminiumsprofil SMS 4-BS-3000, skal det
stgbte rampeprofil fiernes (se ill. 8).

Kabeludgang
Skeer kabeludgangen fri i den gnskede side (ill. 15) saledes, at de forte
ledningerne ikke klemmes eller gdelaegges senere (ill. 16).

friskaering

/

(. 15) (. 16)
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4. Elektrisk tilslutning

Den elektriske tilslutning ma kun udfgres i spaendingsfri
tilstand og af uddannet fagpersonale. Der

4.1 Elektrisk tilslutning

Tilslutning af sikkerhedskontaktmatterne sker via den fast tilsluttede
kappeledning. De enkelte arer pa SMS 4 er markeret med cifrene
1...4; arene pa SMS 5 er farvet bla og brune(ill. 17). Skal stgrre
flader afsikres, kan flere kontaktmatter forbindes til en stor flade. Der
kan forbindes op til 5 kontaktmatter til et analyseapparat. Til formalet
serieforbindes enkelte kontaktmatter (ill. 18). Slgjfeimpedansen

ma maks. udgere <40Q. Informationer om tilslutning af sikkerheds-
kontaktmatterne fas i tilslutningseksemplet i tillaegget samt i
sikkerhedsreleemodulets betjeningsvejledning SRB-E-301ST,
SRB301HC/R eller SRB301HC/T eller sikkerhedsreleemodulet
PROTECT-SELECT.

,,,,,,,,,,,,,,

1 |3 Farvekodening stige mm
I
| ! 1 BN BU
H 2 WH BN
""""""" J 3 BU BU
(. 17) 4 BK BN
- - e

5. Idriftseettelse og service

5.1 Funktionskontrol

Sikkerhedsmattens sikkerhedsfunktion skal testes. Falgende skal

overholdes:

1. Sikkerheds-kontaktmatten og evt. profilskinner skal fastggres sikkert
pa underlaget

2. Kabeltilfgrslen skal sidde fast og veere intakt

Kontroller ved at treede op pa kontaktmatterne, om
sikkerhedsreleemodulets udgangsrelae falder, og om maskinens farlige
beveegelse standses.

5.2 Service

Vi anbefaler en regelmaessig syns- og funktionskontrol med falgende trin:

+ Kontroller sikkerheds-kontaktmatten og evt. profilskinner for fast sesede
og skader

« Kontrol af kabeltilfgrslen (ingen beskadigelser)

* Funktionskontrol iht. kapitel 5.1:

Beskadigede eller defekte dele skal udskiftes.

SMS 4
SMS 5

6. Demontage og bortskaffelse

6.1 Demontage
Sikkerheds-kontaktmatten ma kun demonteres i spaendingsfri tilstand.

6.2 Bortskaffelse

Sikkerheds-kontaktmatten skal bortskaffes fagligt korrekt i henhold til de
nationale forskrifter og love.
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7. Tilleg

7.1 Tilslutningseksempel
De afbildede applikationseksempler er forslag, der ikke fritager brugeren for omhyggeligt
at kontrollere koblingen mht. dens egnethed i de enkelte tilfelde.

+24 VDC L1
®
®H g
1 31 31 7T=~~""3
L — e Kg
R T T ——
SMS SMS SMS A1l | [s1a[s2a  Js22[s12[ [ X2] |x|3| |1|3|23|33|41 ?
| v .
/1)
1)
[T T T T TiaT24]34T42
SRB-E-301ST K| ke
| OV /GND | N
12 Sikkerhedskontaktmatte, autostart
13 Sikkerhedskontaktmatte, reset-knap
1 31 31 7-"""7 3 L
s ____ B
| \ A
2 42 | — ® []
e m] Jsvalsialsa[sa] xaxa] 13 |2 ] 41
SMS SMS SMS N N B
|| F1
Controllogic K1

|14|24|34|42

L |
BRI
L1 1]

SRB301HC/R 10
Ka L ——

Bl .

Tegnforklaring
®  Tilbagekoblingsslgjfe
® Reset knap

Tilslutningen af en kontaktmatte SMS til et sikkerhedsreleemodul PROTECT-SELECT ses i det pageeldende valgte applikationsprogram.
Der er mere information om sikkerhedsreleemodulet PROTEXT-SELECT i betjeningsvejledningen.
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SMS 4
SMS 5

8. EU-overensstemmelseserklaering

Original

Komponentens betegnelse:

Type:

Komponentens beskrivelse:

Relevante direktiver:

Anvendte standarder:

Typegodkendelsesinstitut:

EF-typegodkendelsescertifikat:

Befuldmaegtiget til sammenstilling af
den tekniske dokumentation:

Sted og dato for udstedelsen:

SMS_4_5-G-DA

EU-overensstemmelseserklaering

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Hermed erklzerer vi at de nedenfor anfarte komponenter svarer til de nedenfor anferte europaeiske direktiver pa
basis af deres udfgrelse og konstruktionstype.

SMS 4
SMS 5

se typenagle

Kontaktmatte med sikkerhedsovervagning SRB-E-
301ST, SRB301HC/R eller SRB301HC/T ellersikker-
hedsreleemodulet PROTECT-SELECT

2006/42/EG Maskindirektivet
2011/65/EU RoHS-direktivet

EN ISO 13856-1:2013,
EN ISO 13849-1:2015

TUV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
Identifikations-nr.: 0044

44 205 140 80001

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 27. Oktober 2020

sl

Forpligtende underskrift
Philip Schmersal
Direkter

$ SCHMERSAL

@ Den aktuelt gyldige overensstemmelseserklaering kan
downloades pa internettet pa products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Tyskland

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100

Mail: info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com
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