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1. Sobre este documento

1.1 Fungao

O presente manual de instru¢des fornece as informagdes necessarias
para a montagem, a colocagéo em funcionamento, a operagao segura e a
desmontagem do dispositivo de seguranga. O manual de instrugdes deve
ser mantido sempre em estado legivel e guardado em local acessivel.

1.2 A quem é dirigido: pessoal técnico especializado
Todos os procedimentos descritos neste manual devem ser executados
apenas por pessoal formado e autorizado pelo utilizador do equipamento.

Instale e coloque o dispositivo em funcionamento apenas depois

de ter lido e entendido o manual de instrugdes, bem como de se ter
familiarizado com as normas de seguranga no trabalho e prevengao de
acidentes.

A selecdo e montagem dos dispositivos, bem como a sua integragdo na
técnica de comando, s&o vinculados a um conhecimento qualificado da
legislagao pertinente e requisitos normativos do fabricante da maquina.

1.3 Simbolos utilizados

Informacao, dica, nota:
Este simbolo identifica informagdes adicionais Uteis.

Cuidado: A ndo observagao deste aviso de adverténcia pode
causar avarias ou funcionamento incorreto.

Adverténcia: A ndo observagao deste aviso de adverténcia
pode causar danos pessoais e/ou danos na maquina.

1.4 Utilizacao correta conforme a finalidade
A gama de produtos Schmersal n&o se destina a consumidores
particulares.

Os produtos aqui descritos foram desenvolvidos para assumir fungdes
voltadas para a seguranga, como parte integrante de um equipamento
completo ou maquina. Esta na responsabilidade do fabricante do
equipamento ou maquina assegurar o funcionamento correto do
equipamento completo.

O dispositivo interruptor de seguranga pode ser utilizado exclusivamente
conforme as consideragdes a seguir ou para as finalidades homologadas
pelo fabricante. Informagdes detalhadas sobre a area de aplicagao
podem ser consultadas no capitulo "Descri¢gdo do produto”.

1.5 Indicagoes gerais de seguranga

Devem ser observadas as indicagdes de seguranga do manual de
instrugcdes bem como as normas nacionais especificas de instalagao,
seguranca e prevengao de acidentes.

Outras informagdes técnicas podem ser consultadas nos
catalogos da Schmersal ou nos catalogos online na Internet
em products.schmersal.com.

Todas as informagdes s&o fornecidas sem garantia. Reservado o direito
de alteragdes conforme o desenvolvimento tecnolégico.

Observando-se as indicagdes de seguranga, bem como as instrugdes de
montagem, colocac¢@o em funcionamento, operagdo e manutengao, ndo
sdo conhecidos riscos residuais.
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1.6 Adverténcia contra utilizagao incorreta

A utilizacdo tecnicamente incorreta ou quaisquer
manipulagées no interruptor de seguranca podem ocasionar
a ocorréncia de perigos para pessoas e danos em partes

da maquina ou equipamento. Favor observar também as
respetivas indicagdes relacionadas na norma EN ISO 13855.

1.7 Isengéao de responsabilidade

N&o assumimos nenhuma responsabilidade por danos e falhas
operacionais causadas por erros de montagem ou devido a ndo
observacéo deste manual de instrugées. Também nao é assumida
qualquer responsabilidade adicional por danos causados pela
utilizagéo de pegas sobressalentes ou acessorios ndo homologados
pelo fabricante.

Por motivo de seguranca ndo séo permitidas quais queres reparagoes,
alteracdes ou modificacdes efetuadas por conta propria, nestes casos
o fabricante exime-se da responsabilidade pelos danos resultantes.

2. Descrigao do produto

2.1 Codigo para encomenda
Este manual de instrugdes € valido para os seguintes modelos:

SMS ©-@

N° | Opgéao Descri¢ao
4 sem perfil de rampa
5 com perfil em rampa moldado.

Comprimento x Largura

250-500 250 x 500 mm
500-500 500 x 500 mm
500-1000 500 x 1000 mm
750-1000 750 x 1000 mm
1000-1000 1000 x 1000 mm
1000-1500 1000 x 1500 mm

Apenas com a execugao correta das modificagdes
descritas neste manual de instrugdes esta assegurada a
fungéo de seguranca e portanto € mantida a conformidade
relativamente a Diretiva de Maquinas.

2.2 Versoes especiais

Para as versdes especiais que ndo estéo listadas no codigo de modelo
no item 2.1 as especificagbes anteriores e seguintes aplicam-se de
forma analoga, desde que sejam coincidentes com a versao de série.

2.3 Descrigéao e utilizagao

Os tapetes de seguranca sao utilizados para a prote¢do de pessoas
em maquinas que geram movimentos perigosos. Areas de utilizacao
frequentes sao, p. ex., protegado de area de risco de maquinas de
processamento de madeira, mesas elevadoras de tesoura ou prensas
de estampagem. Os tapetes de seguranga formam um dispositivo

de seguranga em forma de superficie cuja finalidade é detetar a
presenca de pessoas. O tapete de seguranga é composto de duas
chapas de ago condutoras de corrente, separadas uma da outra. As
tiras separadoras de isolamento mantém as placas a uma distancia.
Quando o tapete de seguranga - que é sensivel a pressao - é
acionado, um circuito é fechado entre as chapas de ago. Quando uma
pessoa pisa sobre o tapete de seguranga, o médulo de seguranga
interligado desliga o movimento perigoso.

SMS 4
SMS 5

O sistema de seguranga completo é composto de tapete(s)
de seguranga e um mddulo de seguranca SRB-E-301ST,
SRB301HC/R ou SRB301HC/T ou mdédulo de seguranga
PROTECT-SELECT.

Os tapetes de seguranga das séries SMS 4 e SMS 5 nédo
podem ser colocados em operagao sem um maédulo de
seguranga. Caso contrario o certificado CE perde a sua
validade.

A avaliagéo e o dimensionamento da cadeia de seguranca
devem ser efetuados pelo utilizador em conformidade com as
normas e regulamentos relevantes, de acordo com o nivel de
seguranga requerido.

2.4 Distancia de seguranca

Na concecgao da seguranga devem ser considerados
nomeadamente os itens tempo de marcha por inércia

da maquina, velocidade de aproximagao do pessoal de
operacao, distancia de seguranga bem como o acesso por
trés e a contornacao do dispositivo de protegéo. Atraves
do dimensionamento e da montagem é preciso assegurar
que o pessoal de operagao nao possa alcancar o local de
perigo antes da paragem da maquina. Esta inter-relagao

é implementada na Norma EN ISO 13855 (Seguranga de
maquinas, velocidade de aproximagéo de partes do corpo)
numa férmula para a distancia de seguranca.

Férmula de calculo conforme EN ISO 13855:
S=Kx (T1+T2) + (1200 - 0,4 H)

S Distancia minima em milimetros, medida da area de perigo até o
ponto de detecao, linha de detegdo ou campo de protecdo

K Constante em milimetros por segundo, deduzida dos dados de
velocidade de aproximagéo do corpo ou da parte do corpo (1600 mm/s)

H Distancia acima do plano de referéncia (p. ex., o piso) em
milimetros (nos tapetes de seguranga geralmente € 0 mm)

T1 Tempo maximo de reacéo do dispositivo de seguranga entre o
acionamento do elemento de detecéo (tapete de seguranga) e o
instante em que o dispositivo de seguranga (moédulo de seguranga)
emitiu o sinal de estado "DESLIGA*®

T2 Tempo de reagdo da maquina, ou seja o tempo necessario para
a paragem da maquina ou para a eliminacéo do risco, depois do
sinal emitido ter chegado ao dispositivo de seguranga

Portanto,normalmente a distancia de seguranga pode ser calculada
como segue:

S =1600 mm/s x (T1 +T2) + 1200 mm

Exemplo:

A distancia de seguranca deve ser calculada com um tempo de reagéo
da maquina igual a 142,5 ms e um tempo de reagéo do dispositivo de
seguranga igual a 45 ms. O tapete de seguranca ¢ instalado na altura
do piso.

S =1600 mm/s x (0,045 s + 0,1425 s) + 1200 mm
S =1600 mm/s x (0,1875 s) + 1200 mm

S =300 mm + 1200 mm

S =1500 mm

O conceito global do controlo, no qual o componente de
seguranga sera integrado, deve ser validado segundo
as normas relevantes.
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2.5 Dados técnicos
Normas: EN ISO 13856-1, EN ISO 13849-1
Material de superficie: Poliuretano, preto, 68 +5 Shore A
Tipo de protegao: IP65 segundo EN 60529

Grau de contaminagéo por sujidade: 3

Temperatura ambiente: 0°C...60 °C
Altura de montagem: 14 mm
Peso: 24 kg/m?
Forca de acionamento: 150 N com corpo redondo g 80mm
Cabo:

- SMS 4: 4 x 0,25 mm?
- SMS 5: 2 St. 2 x 0,25 mm?
Comprimento do cabo: 6 m
Tempo de reagao: <25ms

Resisténcia mecanica:
Carga admitida:
Borda inativa:

> 1,5 milhdo de ciclos de comutagao
2.000 N/ @ 80 mm
<10 mm

2.6 Certificagcdo de seguranca

Em combinagdo com o médulo de seguranga SRB-E-301ST,
SRB301HC/R ou SRB301HC/T ou médulo de seguranga
PROTECT-SELECT

Instrugdes: EN ISO 13849-1
PL: d
Categoria: 3
PFH: 4,2x108/h

Valido para aplicagdes de até no max. 52.000 ciclos de comutagéo

por ano e carga de contacto méax. de 60%. 50.000 ciclos de comutagao
por anoe carga de contacto max. de 80%

Aplicacdes diferentes sob consulta.

SIL: apropriado para aplicagées em SIL 2
Vida util: 20 anos

3. Montagem

3.1 Indicagbes gerais

A superficie de montagem deve ser obrigatoriamente plana, limpa e
seca. Tapetes de seguranga ndo podem ser colados. Todos os cabos
devem ser assentados e protegidos contra danos (esmagamento,
cisalhamento, etc.).

Colocar e posicionar o tapete de seguranga corretamente com a chapa
de base para baixo.

Quando do assentamento de varios tapetes de seguranca lado a lado,
junta-los topo a topo. De seguida efetuar a ligagéo elétrica dos tapetes
de seguranca (ver capitulo "Ligagao elétrica").

% SCHMERSAL
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3.2 Dimensoes
Todas as medidas em mm.

SMS 4

Legenda
A Superficie ativa (Dimensdes de acordo com o cédigo de encomenda)

3.3 Acessorios SMS 4

Perfil em rampa SMS 4-RS-3000

1.8
5

90.0"

118
5

40

Secgao de canto SMS 4-EV

=

15

61 53
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3.4 Montagem SMS 4

Quando do assentamento do cabo em rampas ou no canal de fixagao
de cabos, ter em atengéo para n&o ocorrer esmagamento. Para a
utilizagéo da secgéo de canto, o perfil de rampa deve ser reduzido em
20 mm para cada secgao de canto.

Introduzir a secgdo de canto na area do cabo de tal modo que o cabo
seja introduzido no canal de cabos (Fig. 1). De seguida, furar e fixar no
solo com buchas de 6 mm e parafusos compativeis.

(Fig. 1

Empurrar os perfis de rampa lateralmente no tapete de seguranga e
inserir no pino guia da secg¢éo de canto (Fig. 2). Identificar os pontos de
fixagdo ao longo da ranhura de marcagao no perfil e pré-furar para os
furos de10 mm previstos.

1 .
% \
\?‘V 2 Ranhura de marcagéo
1 ———
(Fig. 2)

Fixar os perfis no substrato com buchas 6 mm e parafusos compativeis
(aprox. a cada 60 cm) (fig.3).

(Fig. 3)

Empurrar mais secgdes de canto lateralmente no tapete e inserir o pino
guia no encaixe do tapete (Fig. 4). De seguida, furar e fixar no solo com
buchas de 6 mm e parafusos compativeis.

SMS 4
SMS 5

No lado da maquina a finalizagao é efetuada com o perfil de fixagdo
SMS 4-BS-3000. Fixar o perfil de cabos no substrato com buchas 6 mm
e parafusos compativeis (aprox. a cada 60 cm). Se possivel conduzir o
cabo lateralmente para fora (Fig. 5).

(Fig. 5

De seguida efetuar a ligagao elétrica dos tapetes de seguranga (ver
capitulo Ligacéo elétrica).

3.5 Montagem SMS 5

Assentar e alinhar o tapete de seguranca no local pretendido. Fixar
o tapete de segurancga contra deslize de cada lado com parafusos e
buchas adequadas (Fig. 6).

Assentar varios tapetes de seguranga lado a lado
Ao assentar varios tapetes de seguranga lado a lado, estes devem ser
colocados juntos topo a topo (Fig. 7).

EBEBe—

(Fig. 7
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Para isso os perfis de rampa moldados devem ser cortados de modo
correspondente (Fig.8).

(Fig. 8)

Assentar e alinhar os tapetes de seguranca no local pretendido. De
seguida efetuar a ligagéo elétrica dos tapetes de seguranca (ver
capitulo "Ligagao elétrica"). Fixar os tapetes de seguranga contra
deslize de cada lado com parafusos e buchas adequadas (Fig. 9).

_J U U |
(Fig. 9

Assentamento dos tapetes com perfis de rampa ou de fixagéo

Os tapetes de seguranga da série SMS 5 também podem ser fixados
com os perfis SMS 4-RS-3000 e SMS 4-BS-3000. Para isso deve-se
remover os perfis de rampa moldados e fixar os perfis conforme o
capitulo 3.3.

3.6 Assentamento dos cabos

Assentamento dos cabos no lado da maquina

+ Assentamento do tapete de segurancga diretamente debaixo do corpo
da maquina (fig. 10)

« Utilizagao do perfil de fixagdo SMS 4-BS-3000 (Fig.11)

» Utilizagao de um canal de cabo do cliente (Fig. 12)

% SCHMERSAL
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(Fig. 12)

Para utilizagao do perfil de aluminio SMS 4-BS-3000 &
necessario remover o perfil de rampa injetado (s. Fig. 8).

Assentamento do cabo no lado contrario a maquina

» Assentamento do tapete de seguranga diretamente junto a maquina
(Fig. 13)

« Utilizag&o do perfil de rampa (Fig. 14)

(Fig. 14)

Para utilizagéo do perfil de aluminio SMS 4-BS-3000 é
necessario remover o perfil de rampa injetado (s. Fig. 8).

Saida do cabo

Cortar a saida do cabo no local pretendido de tal modo (Fig. 15) que
mais tarde os cabos assentados ndo sejam esmagados ou apertados
(Fig. 16).

cortar

(Fig. 15)
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4. Ligacao elétrica

A ligagéo elétrica pode ser efetuada apenas em estado dese-
nergizado por pessoal técnico autorizado.

4.1 Ligagao elétrica

Aligagao dos tapetes de seguranca é efetuada através do cabo
blindado instalado de modo fixo. Cada condutor do SMS 4 esta
identificado com os nimeros 1 a 4, os condutores do SMS 5 estao
identificados com as cores azul e castanho (Fig. 17). Para a protegéo
de superficies maiores, podem ser conectados varios tapetes de
seguranga a uma grande superficie. Até 5 tapetes de seguranca
podem ser ligados a um aparelho de avaliagéo. Para isso os tapetes
de seguranga individuais séo ligados em série (Fig. 18). A impedancia
maxima de atrito deve ser de < 40 Q. Informagdes acerca da ligagao de
tapetes de seguranca podem ser consultadas no exemplo de ligagao
no anexo bem como no manual de instrugbes do médulo de relé de
seguranca SRB-E-301ST, SRB301HC/R ou SRB301HC/T ou médulo
de seguranga PROTECT-SELECT.

Identificacao
por cores
condutor

(Fig. 18)

5. Colocagao em funcionamento e manutencao

5.1 Teste de funcionamento

O tapete de seguranga deve ter sua a fungdo de seguranca testada.

Neste procedimento deve-se assegurar previamente o seguinte:

1. O tapete de seguranca e os perfis, se for o caso, estéo fixados de
modo seguro no solo.

2. Verificar a integridade do cabo de alimentagéo

Para fins de teste pisar no tapete de seguranca e verificar se os relés
de saida do médulo de seguranga desarmam e se 0 movimento
perigoso da maquina é parado.

5.2 Manutengao

Recomendamos realizar um teste visual e funcional em intervalos

regulares, através dos seguintes passos:

« Verificar o tapete de seguranca e, se for o caso, os perfis quanto ao
seu assentamento firme e se estéo danificados

« Verificar a alimentagdo quanto a danos

« Teste funcional conforme o capitulo 5.1

Os equipamentos danificados ou defeituosos devem ser
substituidos.

SMS 4
SMS 5

6. Desmontagem e eliminacao

6.1 Desmontagem
O tapete de seguranca deve ser desmontado apenas em estado
desenergizado.

6.2 Eliminagao

O tapete de segurancga deve ser eliminado de modo tecnicamente
correto, conforme a legislagéo e normas nacionais.
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SMS 4
SMS 5

7.1 Exemplo de ligagao

Os exemplos de aplicagdo mostrados sdo sugestdes que ndo eximem o utilizador de verificar a ligagdo quanto
a sua respetiva adequacgéo para cada caso individual.

+24 VDC L1
®
®H g
1 31 31 7T=~~""3
L — — Kg
2 IR "‘z,'z’_g______Tz—|
SMS SMS SMS A1l | [s1a[s2a  Js22[s12[ [ X2] |x|3| |1|3 [23T33T41 ?
| v .
/1)
ahhEil
[ T T T T TraT24T34T42
SRB-E-301ST N
| OV /GND | N

12 Tapete comutador de seguranca, auto-arranque

13 Tapete comutador de seguranga, botdo rearme
1 31 31 7-"""7 3 L

| — A

2 42 | — ® []

SMS SMS SMS A1 | |S13|S14|823|SZ4| X2 | X3 | | 13 | 23 | 33 | 41

|| F1
Controllogic K1
®

Legenda
(®  Circuito de retorno
® Botdo - Reset

L

BN

[T 11

|14|24|34|42

SRB301HC/R

KL ———

bl

Aligagao de um tapete de seguranga SMS a um mdédulo de seguranga PROTECT-SELECT resulta do programa de aplicagéo
selecionado. Para mais informagdes, consulte o manual de instrugdes do médulo de seguranga PROTECT-SELECT.
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SMS 4
SMS 5

8. Declaragao de conformidade EU

Original

Tipo:

Descricdao do componente:

Diretivas pertinentes:

Normas aplicadas:

tipo:

mentagao técnica:

Local e data da emissao:

SMS_4_5-G-PT

Declaragéo de conformidade EU

Denominagao do componente:

Organismo notificado de exame CE de

Certificado CE de exame de tipo:

Responsavel pela organizacao da docu-

$ SCHMERSAL

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Méddinghofe 30

42279 Wuppertal

Germany

Internet: www.schmersal.com

Pelo presente declaramos que, devido a sua concepgéo e tipo construtivo, os componentes listados a seguir
correspondem aos requisitos das diretivas europeias abaixo citadas.

SMS 4
SMS 5

ver codigo de modelo

Tapete de seguranga com avaliagdo de seguranga
SRB-E-301ST, SRB301HC / R ou SRB301HC / T ou
modulo de seguranga PROTECT-SELECT

2006/42/CE Diretiva de maquinas
2011/65/EU Diretiva RoHS

EN ISO 13856-1:2013,
EN ISO 13849-1:2015

TUV NORD CERT GmbH
Langemarckstr. 20, 45141 Essen
N° de identificagdo: 0044

44 205 140 80001

Oliver Wacker
Méddinghofe 30
42279 Wuppertal

Wuppertal, 27. Outubro 2020

sl

Assinatura legalmente vinculativa
Philip Schmersal
Diretor

@ A declaragéo de conformidade vigente esta disponivel para
download na Internet em products.schmersal.com.

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maoddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Alemanha

Telefon: +49 202 6474-0
Telefax: +49 202 6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com
Internet: www.schmersal.com

8
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