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Anschlussbelegung für MZM 100 und AZM 200

Pin-Belegung Adernnummer Anschlussbelegung Zuhaltung mit Diagnoseausgang

PIN 1 1 A1 Ue

PIN 2 2 X1 Sicherheitseingang 1

PIN 3 3 A2 GND

PIN 4 4 Y1 Sicherheitsausgang 1

PIN 5 5 OUT Diagnoseausgang

PIN 6 6 X2 Sicherheitseingang 2

PIN 7 7 Y2 Sicherheitsausgang 2

PIN 8 8 IN Magnetansteuerung

PIN 9 frei

Wiring diagram for MZM 100 and AZM 200

Pin configuration Wires number Wiring of solenoid interlock with signal output

PIN 1 1 A1 Ue

PIN 2 2 X1 Safety input 1

PIN 3 3 A2 GND

PIN 4 4 Y1 Safety output 1

PIN 5 5 OUT Diagnostic output

PIN 6 6 X2 Safety input 2

PIN 7 7 Y2 Safety output 2

PIN 8 8 IN Magnet actuation

PIN 9 spare

Raccordement MZM 100 et AZM 200

Configuration Numéro de fil Raccordement de dispostif d‘interverrouillage avec sortie diagnostique

broche 1 1 A1 Ue

broche 2 2 X1 Entreé de sécurité 1

broche 3 3 A2 GND

broche 4 4 Y1 Sortie de sécurité 1

broche 5 5 OUT Sortie diagnostique

broche 6 6 X2 Entreé de sécurité 2

broche 7 7 Y2 Sortie de sécurité 2

broche 8 8 IN Mise sous tension de l‘électro-aimant

broche 9 libre
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