
RM40S
Manual de instrucciones
Tope magnético

ES 1

RM40S-➀
N°. Opción Descripción

➀ Taladros de paso estándar en ambos imanes
C Ambos imanes con taladros roscados 

ocultos en la parte trasera
1C 1 imán con taladro de paso,  

1 imán con taladro roscado oculto, en la parte trasera

Datos técnicos
Caja:� Acero inoxidable (V4A)
Peso:� 2x 200 g
Fuerza de retención:� 25 N / 35 N / 60 N
Superficie de retención:� lateral, ángulo, tapa
Dimensiones:� 88 x 27 x 14,5 mm

Fuerza y superficie de retención

RM40S

Fuerza de retención: 
aprox. 25 N
Superficie de retención: 
lateral

RM40S-1C

Fuerza de retención: 
aprox. 25 N

Fuerza de retención: 
aprox. 35 N

Superficie de retención: 
lateral

Superficie de retención: 
ángulo

RM40S-C

Fuerza de retención: 
aprox. 25 N

Fuerza de retención: 
aprox. 35 N

Fuerza de retención: 
aprox. 65 N

Superficie de retención: 
lateral

Superficie de retención: 
ángulo

Superficie de retención: 
tapa

Dimensiones
Todas las medidas en mm.

RM40S RM40S-C
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Descripción y uso

El tope magnético RM 40S puede ser utilizado como tope de puerta 
con retención magnética.

Advertencia sobre el uso inadecuado

Los componentes generan fuertes campos magnéticos 
permanentes y fuerzas de atracción. Cuidado: Peligro de 
aplastamiento.
Mantener alejados equipos y portadores de datos sensibles 
al magnetismo. Se recomienda, sobre todo en el caso de 
sensores de seguridad e interruptores que funcionan sin 
contacto, dependiendo del principio activo, se recomienda 
mantener una distancia mínima de 200 mm.

Montaje

El lugar de montaje preferente es en el borde de cierre del resguardo 
de seguridad, en la zona de las manijas de la puerta. La posición de 
montaje es libre. La sujeción se realiza con dos tornillos M4.

Los imanes están marcados mediante láser en la base del dispositivo. 
Un sistema consta de un imán marcado en la denominación de tipo con 
una N y otro con una S.

El efecto magnético existe en todos los largos, por lo que el sistema se 
puede utilizar de manera flexible.

En el caso de imanes con taladros de paso existen limitaciones en las 
superficies útiles respecto a los imanes con taladro roscado en la parte 
trasera tipo C, debido a las cabezas de los tornillos en la tapa de la caja.

En el caso de montaje con esfuerzo de cizallamiento sobre los 
tornillos, se recomienda una masa de tope máxima de 5 kg.

Descripción del producto

Código de pedidos
Este manual de instrucciones es de aplicación para las siguientes 
referencias:

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Teléfono	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax	 +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-Mail:	 info@schmersal.com
Internet:	 http://www.schmersal.com
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