
RM40S
Manuale d'istruzioni
Arresto magnetico

IT 1

RM40S-➀
N. Opzione Descrizione

➀ Fori passanti standard in entrambi i magneti
C Entrambi i magneti con fori filettati  

coperti posizionati sul retro
1C 1 magnete con foro passante,  

1 magnete con foro filettato coperto posto sul retro

Dati tecnici
Custodia: Acciaio inossidabile (V4A)
Peso: 2x 200 g
Forza di ritenuta: 25 N / 35 N / 60 N
Superficie di ritenuta: lato, angolo, coperchio
Dimensioni: 88 x 27 x 14,5 mm

Forza e superficie di ritenuta

RM40S

Forza di ritenuta: ca. 
25 N
Superficie di ritenuta: 
lato

RM40S-1C

Forza di ritenuta: ca. 
25 N

Forza di ritenuta: ca. 
35 N

Superficie di ritenuta: 
lato

Superficie di ritenuta: 
angolo

RM40S-C

Forza di ritenuta: ca. 
25 N

Forza di ritenuta: ca. 
35 N

Forza di ritenuta: ca. 
65 N

Superficie di ritenuta: 
lato

Superficie di ritenuta: 
angolo

Superficie di ritenuta: 
coperchio

Dimensioni
Tutte le dimensioni sono in millimetri (mm).

RM40S RM40S-C
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Destinazione d'uso

L'arresto magnetico RM40S può essere utilizzato come arresto porta 
con ritenuta magnetica.

Avvertenza in caso di uso non corretto

I componenti generano campi magnetici permanenti e forze 
di attrazione di forte intensità. Attenzione: pericolo di schiac-
ciamento.
Tenere lontano da dispositivi e supporti dati sensibili al 
magnetismo. A seconda del principio d'azione, si consiglia 
in particolare una distanza minima di 200 mm da sensori e 
dispositivi di commutazione di sicurezza senza contatto.

Montaggio

La posizione di montaggio preferenziale è sul bordo di chiusura della 
porta di protezione, nella zona delle maniglie. L'orientamento del dispo-
sitivo è a scelta. Il fissaggio avviene per mezzo di due viti M4.

I magneti sono contrassegnati sul fondo dell'apparecchio mediante 
incisione a laser. Il sistema è composto da un magnete con codice -N e 
uno con codice -S.

L'effetto magnetico si esplica su tutti i lati lunghi, consentendo un impie-
go flessibile del sistema.

Rispetto ai magneti con foro filettato -C sul retro, i magneti con foro 
passante presentano limitazioni relative alle superfici utili a causa della 
testa delle viti sul coperchio del dispositivo.

In caso di montaggio con sollecitazioni di taglio delle viti, si 
consiglia un peso massimo della porta di 5 kg.

Descrizione del prodotto

Codice prodotto
Il presente manuale d'istruzioni è valido per i seguenti tipi: 

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal 

Telefono +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Telefax +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail:  info@schmersal.com
Internet: http://www.schmersal.com
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