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Magneetaanslag
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Productbeschrijving

Bestelgegevens
Deze bedieningshandleiding geldt voor de volgende types:

RM40S-➀
Nr. Optie Beschrijving

➀ Standaard doorgangsboringen in beide magneten
C Beide magneten met verdekte,  

tapgaten aan de achterkant
1C 1 magneet met doorgangsboring,  

1 magneet met verdekt tapgat aan de achterkant

Technische gegevens
Behuizing: Edelstaal (V4A)
Gewicht: 2x 200 g
Arrêteerkracht: 25 N / 35 N / 60 N
Arrêteervlak: zijkant, winkelhaak, deksel
Afmetingen: 88 x 27 x 14,5 mm

Arrêteerkracht en arrêteervlak

RM40S

Arrêteerkracht: ca. 25 N
Arrêteervlak: zijkant

RM40S-1C

Arrêteerkracht: ca. 25 N Arrêteerkracht: ca. 35 N
Arrêteervlak: zijkant Arrêteervlak: winkelhaak

RM40S-C

Arrêteerkracht: ca. 25 N Arrêteerkracht: ca. 35 N Arrêteerkracht: ca. 65 N
Arrêteervlak: zijkant Arrêteervlak: winkelhaak Arrêteervlak: deksel

Afmetingen
Alle maten in mm.

RM40S RM40S-C
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Bestemming en gebruik

De magnetische aanslag RM40S kan als deuraanslag met magnetische 
arrêtering gebruikt worden.

Waarschuwing voor foutief gebruik

De componenten genereren sterke permanente magnetische 
velden en aantrekkingskrachten. Opgelet: risico op 
beklemming
Verwijderd houden van toestellen en gegevensdragers die 
gevoelig zijn voor magnetisme. Al naargelang werkingsprincipe 
wordt een minimum afstand van 200 mm ten opzichte van 
contactloze veiligheidssensoren en schakelcomponenten 
aanbevolen.

Montage

Bij voorkeur wordt de component aan de sluitkant van de veiligheidsdeur 
gemonteerd, in de zone van de deurgrepen. De montagepositie is 
willekeurig. Bevestiging met telkens twee schroeven M4.

De magneten hebben een laseropdruk aan de onderkant van het 
toestel. Een systeem bestaat uit een magneet met een -N in de 
typeaanduiding en een met een -S in de typeaanduiding.

De magnetische werking is aan alle zijkanten aanwezig, waardoor het 
systeem flexibel gebruikt kan worden.

In tegenstelling tot de magneten met tapgat aan de achterkant -C leiden 
de schroefkoppen op het deksel van de behuizing tot een beperking 
van de bruikbare oppervlakken bij magneten met doorgangsboringen.

In geval van een montage, waarbij een schuifbelasting op 
de schroeven uitgeoefend wordt, bedraagt de aanbevolen 
aanslagmassa max. 5 kg.
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