
RM40S
Instrukcja obsługi
Ogranicznik magnetyczny

PL 1

RM40S-➀
Nr Opcja Opis

➀ Standardowe otwory przelotowe w obu magnesach
C Oba magnesy z ukrytymi,  

tylnymi otworami gwintowanymi
1C 1 magnes z otworem przelotowym,  

1 magnes z ukrytym, tylnym otworem gwintowanym

Dane techniczne
Obudowa: Stal szlachetna (V4A)
Ciężar: 2x 200 g
Siła zatrzasku: 25 N / 35 N / 60 N
Powierzchnia aktywna: boczna, ustawiona pod kątem,  

po stronie pokrywy
Wymiary: 88 x 27 x 14,5 mm

Siła zatrzasku i powierzchnia aktywna

RM40S

Siła zatrzasku: ok. 25 N
Powierzchnia aktywna: 
boczna

RM40S-1C

Siła zatrzasku: ok. 25 NSiła zatrzasku: ok. 35 N
Powierzchnia aktywna: 
boczna

Powierzchnia aktywna: 
ustawiona pod kątem

RM40S-C

Siła zatrzasku: ok. 25 NSiła zatrzasku: ok. 35 NSiła zatrzasku: ok. 65 N
Powierzchnia aktywna: 
boczna

Powierzchnia aktywna: 
ustawiona pod kątem

Powierzchnia aktywna: 
po stronie pokrywy

 Wymiary
Wszystkie wymiary w mm.

RM40S RM40S-C
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Przeznaczenie i zastosowanie

Ogranicznik magnetyczny RM40S można stosować jako ogranicznik 
osłony z magnetycznym zatrzaskiem.

Ostrzeżenie przed niewłaściwym użytkowaniem

Komponenty wytwarzają silne pola magnetyczne i siły przy-
ciągania. Ostrożnie: niebezpieczeństwo przygniecenia.
Urządzenia i nośniki danych wrażliwe na pole magnetyczne 
powinny znajdować się z dala od pola magnetycznego. W 
zależności od zasady działania zalecany jest odstęp od bez-
dotykowych czujników i urządzeń bezpieczeństwa wynoszący 
co najmniej 200 mm.

 Montaż

Preferowaną pozycją montażową jest krawędź zamykająca osłon 
bezpieczeństwa w obszarze klamek osłony. Położenie montażowe jest 
dowolne. Mocowanie odbywa się za pomocą dwóch śrub M4.

Magnesy są opisane laserem na dolnej stronie. System składa się z 
jednego magnesu oznaczonego za pomocą -N i jednego magnesu 
oznaczonego za pomocą -S.

Oddziaływanie magnetyczne występuje na wszystkich stronach  
wzdłużnych, dzięki czemu system można stosować elastycznie.

W przypadku magnesów z otworami przelotowymi występują ograni-
czenia użytecznych powierzchni w porównaniu do magnesów z tylnym 
otworem gwintowanym -C ze względu na łby śrub na powierzchni 
obudowy.

Podczas montażu z obciążeniem ścinającym śrub jest 
zalecana maks. masa ogranicznika wynosząca 5 kg.

Opis produktu

Klucz zamówieniowy
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy następujących typów:

K. A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wupper-
tal

Telefon +49 - (0)2 02 - 64 74 - 0 
Faks +49 - (0)2 02 - 64 74 - 1 00
E-mail:  info@schmersal.com
Internet:  http://www.schmersal.com
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