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Azionatore AZ/AZM 415-B4PS

Dimensioni in mm 
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AZ/AZM 415

Descrizione del prodotto

L'azionatore -B4PS è particolarmente adatto per dispositivi di sicurezza 
incernierati e scorrevoli. È dotato di maniglia a staffa e blocco a sfera.

Non è richiesto il mantenimento di un determinato raggio di 
rotazione.
Non è necessario applicare al dispositivo di sicurezza altre 
maniglie o leve. Resiste a forze di taglio fino a 12500 N.
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Piastra di montaggio MP AZ/AZM 415-B4PS (opzionale)

Dimensioni in mm
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Pinza di bloccaggio SZ 415-B4PS (opzionale)

• �Per la protezione da chiusura accidentale  
durante i lavori di montaggio mediante bloccaggio, ad es. con un lucchetto

• �Per impianti complessi, difficilmente controllabili
• �Impedisce l'attivazione dell'interruttore
• �Con catena per evitarne la perdita
• �Lunghezza catena: 500 mm
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal
Germania
Tel:	 +49 202 6474-0 
Telefax:	 +49 202 6474-100
E-mail: 	 info@schmersal.com
Internet:	 www.schmersal.com


