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Manual de instrugoes
Atuador AZ/AZM 415-B4PS

Descri¢do do produto
5 E H m E H 5 H L O atuador -B4PS é adequado preferencialmente para dispositivos de

protecéo oscilantes e deslocaveis. Este esta equipado com uma alga,
bem como com uma retengéo por esferas.

@ O cumprimento de um raio de oscilagdo n&o é necessario.
N&o s&o necessarias mais maganetas ou alavancas no
dispositivo de protegéo. As forgas de corte sdo de 12500 N.

Atuador AZ/AZM 415-B4PS

Dimens6es em mm
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Manual de instrugoes
Atuador AZ/IAZM 415-B4PS

Placa de montagem MP AZ/AZM 415-B4PS (opcional)

Dimens6es em mm
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Bloqueador SZ 415-B4PS (opcional)

* para prevenir fechamento acidental durante
trabalhos de montagem por fechamento, por exemplo, através de um cadeado
* para equipamentos com pouca visibilidade
* previne a atuagédo do comutador
» com corrente para portecéo contra perda
* comprimento da corrente 500 mm

Dimens6es em mm
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K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Maéddinghofe 30, D - 42279 Wuppertal
Postfach 24 02 63, D - 42232 Wuppertal

Phone: +49-(0)202-6474-0

Telefax: +49-(0)202-6474-100
E-Mail:  info@schmersal.com E
Internet:  http://www.schmersal.com —
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